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Fehlende Bemafungen koénnen dem DXF entnommen werden
missing dimensions are provided in the DXF

Schufzvermerk IS0 16016 beachfen. Refer fo profection nofice IS0 16016.

Mafstan: 1.7

M-720-004-01

0 Freigabe 21.02.18

I Masshlaft/ dimension sheef
ElS SL)@rg Monfageplafte GEQS MPI-3040

m

=H®

(Dateiname Modell:) GEOS_MP1-3040_M-720-004-01 (Dateiname Zeichnung:) GEOS_MPI1-3040_M-720-004-01



