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Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften
interface dimensions acc. to  Steckgesicht nach IEC 61169-8
mating life Steckzyklen >500
Components Bavuteile Materials / Material
centre contact Innenkontakt CuNilPb1P (C97)
CuZn39Pb3
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pb3
spring washer Federscheibe CuBe2
other metal parts sonstige Metallteile CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cul
insulators Isolierungen PTFE
gasket Dichtung MVQ
Electrical characteristics Elekirische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 50 Q
Environmental Umgebung
RoHS compliant RoHS konform 2011/65/EU

Finish / Oberfldche
NiP-Au
NiP-Au
Cu2Ni5

CuU2Ni5
CuéNib
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