
WN 1452  
     

BN 20097

Pan head PT® screws
with hexalobular socket Torx® 

Stainless steel A2 

 

Article#  ø nominal  d1  d2  k    A~  t min.  t max.  L

3205227  K18  1,8  3,6  1,3  T6  1,75  0,5  0,65  5 

3205228  6 

3205229  7 

3205230  8 

3205231  10 

3205232  K22  2,2  4  1,4  T6  1,75  0,65  0,8  5 

3205233  6 

3205234  8 

3205235  10 

3205236  12 

3205237  K25  2,5  4,2  1,6  T7  2,4  0,7  0,9  5 

3205238  6 

3205239  8 

3205240  10 

3205241  12 

3205242  K30  3  5,6  2,1  T10  2,8  1  1,3  6 

3205243  8 

3205245  10 

3205246  12 

3205247  14 

3205248  16 

3205250  K35  3,5  6,9  2,3  T10  3,35  1,1  1,4  8 

3205252  10 

3205253  12 

3205254  14 

3205256  16 

3351653  18 
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Article#  ø nominal  d1  d2  k    A~  t min.  t max.  L

3205257  K40  4  7,5  2,6  T20  3,95  1,3  1,65  8 

3205258  10 

3205259  12 

3205260  14 

3205261  16 

3216113  18 

3214929  20 

3216111  30 
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