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Aderisolation /
Innenleiter / Conducto Insulation
PVC Kabelmantel/ = j(-——————————ennn
PVC cable jacket |:| ............ *
) TelefonﬂaChkab_el; 6-adrig (6C) - telephone flat cable; 6 wires (6C)
- Kabelmantel weil} - cable jacket white
_ - 100 m spool
100 m .SpUIe Y - inner conductor material: CCA
- Innenleiter Material: CCA - inner conductor: 6x 7/0.12 mm, AWG28
- Innenleiter: 6x 7/0.12 mm, AWG28 - temperature range: -20 ~ +50 °C
. - RoHS compliant
- Temperaturbereich: -20 ~ +50 °C P
- RoHS-konform
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datam Name 97| 05.03.2019 tf TEL MODU 6 ADRIG 100 m Q@bgy®
9ep | 05.03.2019 p SCHWARZ/BLACK CCA
Norm: Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 93306
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