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Fastening clip 1015, medium-duty

 

Single-lobe fastening clip for cables and pipes with

 

5 6,5 1,5
6 6,5 1,5
7 6,5 1,5
8 6,5 1,5
9 6,5 1,5
10 6,5 1,5
11 6,5 1,5
12 6,5 1,5
13 6,5 1,5
14 6,5 1,5
15 6,5 1,5
16 6,5 1,5
17 6,5 1,5
18 6,5 1,5

Type

1015 5 G
1015 6 G
1015 7 G
1015 8 G
1015 9 G
1015 10 G
1015 11 G
1015 12 G
1015 13 G
1015 14 G
1015 15 G
1015 16 G
1015 17 G
1015 18 G

For Ø
mm

Hole
size
mm

Material
thickness
mm

Pack.
pcs

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Weight
kg/100 pcs.

0,325
0,385
0,418
0,428
0,468
0,560
0,632
0,672
0,683
0,710
0,744
0,753
0,764
0,835

Item No.

1009028
1009036
1009044
1009052
1009060
1009079
1009087
1009109
1009117
1009168
1009184
1009192
1009206
1009214

20 6,5 1,5
25 6,5 1,5
28 6,5 1,5

1015 20 G
1015 25 G
1015 28 G

100
100
100

0,921
1,150
1,250

1009230
1009427
1009362

St Steel

G Electrogalvanised

Important dimensions, fastening clip

5 16 4 12 7
6 16 5 12 7
7 16 6 12 7
8 16 7 12 7
9 16 8 12 7
10 16 9 12 7
11 16 10 14 7
13 16 12 14 7
12 16 11 14 7
14 16 12,5 14 7
16 16 14 14 7
15 16 13,5 14 7
17 16 15 14 7
18 16 16 14 7
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  Dimensions


