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o Inhalt GSchalengehduse Ersatzteile
:} | | ‘ content shell housing spare parts
: Pos.[Anzahl | Benennung Artikel Nr. Anzahl
! pos.|number| description part no. number
01 7 Gehduseschale
06 * X casing shell
Verschlussplatte
02 1 blinding peafe
Blindstopfen
03 2 blinding piece 09 06 000 9903 1
Kabelbinder
"X 0k ? cable tie
gedffnet 02
open 05 9 Sechskantmutter/hexagonal nut 09 06 001 9973 1
M2,5
| ///// 06 9 Flachkopfschraube / pan head screw
1 e Ej IS0 7045 M2,5x12-5.8-H
07 9 Blechschraube / fapping screw
IS0 7049-5T2,2x9,5-F-1
Teile nicht monfiert
parts not assembled
AL Dimensions in mm | Techn. Character. Nicht tolerierte MaBe/ Free size folerances
\ Original Size DIN A 3
Dat. Name Nastab/Scale Schalengehéuse D ’ISmm
defail. {15.03.07|Hage. fir Federleisten Typ F, H und MH
hsp. [15.03.07[LehT 1.1 shell housing 0 T5mm
Stand. for female connector type F, H and MH
01 36101 121.03. 11Hage. HARTING Electronics GmbH & Co. KG g TB 09 06 Ol|,8 0515 Btt] pige
31257 D-32339 ESPELKANP g y
Mod. Dat. Name i v Sub.
2 | 3 | L 5 | b | # | 8
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