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- DVB-T Antenne, passiv mit Magnetful®

. . . _DVB-T © with _
- fest montiertes Koaxialkabel mit Koaxstecker antenna, passiv with magnetic base

- for the reception of digital terrestrial TV and

- fur digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang radio programmes
- omnidirektionaler Empfang (360°) - DVB-T Antenna with magnetic base
) L - coaxial cable with IEC-plug (male) fix mounted
- Richtungscharakteristik: 3 dB - directional characters: 3 dB
- Empfangsbereich: - reception range:
VHF: 174-230 MHz VHF: 174-230 MHz
UHF: 470-862 MHz UIZ: 770—{;’762 MI-;zO
- cable length: om
- Kabellange: ca. 2,0m ) RoHS_COi?p”am
- RoHS-konform
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