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- Stromkabelverldngerung; Lose Ware
- 24 Pin Stecker > 24 Pin Kupplung 0,30m - power extension cable; bulk
- Mainboard Stromverl&angerungskabel - 24 pin plug > 24 pin jack 0,30m
. . - mainboard power extension cable
- 24 Pin Stecker auf 24 Pin Buchse P
- 24 pin plug to 24 pin jack

_ . et 2 i
Leiterquerschnitt: 0,65 mm? Cu verzinnt - length: 30 cm

-AWG 19 - cable cross section: 0.65 mm? Cu tinned
- Lange: 30cm -AWG 19
- RoHS-compliant
- RoHS-konform P
Anderungen Datum Name Bezeichnung . | Blatt
Datum Name gez.: | 17122008 | i CAK S-08 POWER o339 W E n'l' ronic
gepr.: 17.12.2008 li EXTENSION 24P-M>24P-F ELECTRONIC COMPONENTS
Norm Zeichnungs-Nr.: von




