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TL-4
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BN 1095
Schutzstopfen
Polyethylen PE-LD
natur
aticl# oo [SOGowinde  1SOGewinde  Rohgewindenach  Rohrgewindemacn  StMPanzevohvgowinde  Swhlpanaemohvgewinde

na?\:llu?tlg- 13 nag:)l[;:::‘ 13 DIN 2"\5n9u£tleSrO 228 DIN Zé)gllzLSnO 228 Mutter Bolzen
1407422 TL-4-035 M4 M2,6 55 2,5 3,5 6
1407430 TL-4-044 M5 6,5 3 4,4 6
1407449 TL-4-052 M6 M4 7,2 3,8 5,2 7
1407457 TL-4-062 M7 M5 8,2 4.8 6,2 7
1407465 TL-4-073 M8x1 M6 9,3 57 7,3 9,5
1407473 TL-4-088 M10 R1/8" 11 7,4 8,8 9,5
1407481 TL-4-093 M10x1 M8 1,3 7,8 9,3 9,5
1407503 TL-4-105 M12 12,7 9 10,5 9,5
1407511  TL-4-109 M12x1,5 M10 R1/8" 13 9,5 10,9 9,5
1407538 TL-4-119 R1/4" Pg7 14 9,7 11,9 95
1407546 TL-4-124 M14 145 109 124 9,5
1407554  TL-4-128 M14x1,5 15 11,3 12,8 95
1407562 TL-4-133  M14x1 M12 Pg7 155 11,8 133 95
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aticie#  Gode  180Gowinde  [S0.Gowinde  Rohrgowindenach  Rohrgewindenach  Snarzerohrgewinde  Stahlpenzerohvgewinde e
nach DIN 13 nach DIN 13 DIN 259/ ISO 228 DIN 259/ ISO 228 Mutter Bolzen
Mutter Bolzen Mutter Bolzen

1407570 TL-4-143 M16 R1/4" Pg 9 16,5 12,7 14,3 9,5
1407589 TL-4-149 M16x1,5 17 13,3 14,9 9,5
1407597 TL-4-152 M16x1 M14 R3/8" 17,5 13,6 15,2 9,5
1407600 TL-4-158 M18 18 14,2 15,8 9,5
1407619 TL-4-163 M18x2 M15 18,5 14,5 16,3 9,5
1407627 TL-4-169 M18x1,5 Pg 9 19 15,1 16,9 9,5
1407635 TL-4-172 M18x1 M16 19,3 15,4 17,2 9,5
1407643 TL-4-178 M20 Pg 11 20 16 17,8 9,5
1407651 TL-4-183 M20x2 M17 20,5 16,5 18,3 9,5
1407678 TL-4-188 M20x1,5 21 17 18,8 9,5
1407686  TL-4-193 M20x1 M18 R1/2" Pg 13,5 21,5 17,4 19,3 9,5
1407694  TL-4-200 M22 Pg 11 22 18,1 20 9,5
1407708 TL-4-209 M22x1,5 R5/8" 23 19 20,9 9,5
1407716 TL-4-214 M22x1 M20 Pg 16 23,5 19,5 21,4 9,5
1407724 TL-4-225 M24x2 Pg 13,5 24,5 20 22,5 17
1407732 TL-4-228 M24x1,5 R1/2" 25 20,8 22,8 9

1407740 TL-4-234 M24x1 M22 25,5 21,4 234 9,5
1407759 TL-4-248 M25x1 R3/4" 27,5 22,7 24,8 9,5
1407767 TL-4-257 M26x1,5 29 23,7 25,7 9,5
1407775 TL-4-268 M28x1,5 M25 Pg 21 29 24,8 26,8 9,5
1407783 TL-4-288 M30x2 M26 R3/4" 31 25,8 28,8 20
1407791 TL-4-310 M33x2 R1" Pg 21 34 28 31 9,5
1407805 TL-4-317 M33x1,5 M30 34 29,7 31,7 9,5
1407813 TL-4-322 M36 R7/8" 34 29,6 32,2 20
1407821 TL-4-348 M36x1,5 37 32,8 34,8 9,5
1407848 TL-4-355 M33 R1/8" R1" Pg 29 37 32,5 35,5 20
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Article#

1407856
1407864
1407872
1407880
1407899
1407902
1407910
1407929
1407937
1407945
1407953
1407961
1407988
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Code

TL-4-368
TL-4-388
TL-4-405
TL-4-445
TL-4-460
TL-4-477
TL-4-500
TL-4-520
TL-4-547
TL-4-560
TL-4-580
TL-4-615
TL-4-725

metrisches
ISO-Gewinde
nach DIN 13
Mutter

M38x1,5
M40x1,5
M42x2

M48x3
M52
M52x2

metrisches
ISO-Gewinde
nach DIN 13
Bolzen

M35

M38
M42

M45

M52

Whitworth
Rohrgewinde nach
DIN 259 / ISO 228
Mutter

R 11/4"

R11/2"

R1 3/4"

R2"

R2 1/2"

Whitworth
Rohrgewinde nach
DIN 259 / ISO 228
Bolzen

R11/8"
R1 1/4"

R11/2"

R1 3/4"

R2"
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Stahlpanzerrohrgewinde
nach DIN 40430
Mutter

Pg 36

Pg 48

Stahlpanzerrohrgewinde
nach DIN 40430
Bolzen

Pg 29

Pg 36

Pg 42

Pg 48
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dq

39
41
42,5
46
49
49
51,5
54,5
60
58
61
63
78,5

d2

34,8
36,6
37,5
415
43
44,7
47
49
51,7
53
55
58,5
68

d3

36,8
38,8
40,5
445
46
47,7
50
52
54,7
56
58
61,5
72,5

9,5
9,5
9,5
20
9,5
9,5
20
9,5
9,5
22
12,5
22
18,5
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