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Allgemeintoleranzen Werkstoff Massstab: Datum Name
150 2766-m Gezeichnet | 10.03.06 | jutz b
Zeichnung urheberrechtlich 2 ; 7 Freigegeben
geschuetzt (DIN 34) (C) (44) Geaendert | 28.02.07 | Koch
Benennung Aend.-Nr. Aend. - Index
D-Modul - A
Blatt 1
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