BLUSSARD

ecosyn®-plast

BN 2043

Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws

Stainless steel A2

Article# @ nominal dq dg max. k max. @ A~ t min. t max. L
3757313 2,2 2,2 4,3 1,2 X6 1,75 0,6 0,8 6
3757361 8
3757362 10
3757363 2,5 2,5 4,7 1,5 X8 2,4 0,7 0,9 6
3757364 8
3757365 10
3757366 12
3757367 14
3757368 16
3757369 3 3 55 1,65 X8 2,4 0,8 1 8
3757370 10
3757371 12
3757372 14
3757373 16
3757374 20
3757375 25
3757376 3,5 3,5 7,3 2,35 X15 3,35 1 1,3 10
3757377 12
3757378 14
3757379 16
3757380 20
3757381 25
3757382 4 4 84 2,7 X20 3,95 1,25 1,7 10
3757383 12
3757384 14
3757385 16
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Article# @ nominal dq dg max. k max. @ A~ t min. t max. L

3757386 4 4 84 2,7 X20 3,95 1,25 1,7 20
3757387 25
3757388 5 5 9,3 2,7 X20 3,95 1,25 1,7 10
3757389 12
3757390 14
3757391 16
3757392 20
3757393 25
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