Rozdziat 44
Styczniki i przekazniki elektromagnetyczne

Styczniki modutowe

Przeznaczenie

Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modutowych do bezposredniego montazu na szynie TH-35 mm.

Podanie napiecia zasilania na cewke stycznika spowoduje przetgczenie styku. Stan zatgczenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem

w okienku. Po zaniku napiecia zasilania styki powracajg do pierwotnej pozycji.
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P Prad torow Moc tacz. Moc facz. Napiecie Pobor
24 v urza;’fenia gtéwnych  AC-1230V  AC-3230V zas"aj:cz ki moeY
[A] [kw] [kw] W]
ST25-02-24 DC 2xNC 25 4 1,3 24V DC 1,2
ST25-11-24 DC 1xNO+1xNC 25 4 1,3 24V DC 1,2
ST25-20-24 DC 2xNO 25 4 1,3 24V DC 1,2
- ST25-20 2xNO 25 4 1,3 230V AC 1,2
8- ST25-20/24 2xNO 25 4 1,3 24V AC 1,2
ST25-11 1xNO+1xNC 25 4 1,3 230V AC 1,2
aaz ST25-30 3xNO 25 9 2,2 230V AC 4,0
—
':E ST25-31 3xNO+1xNC 25 9 2,2 230V AC 4,0
ST25-31/24 3xNO+1xNC 25 9 2,2 24V AC 4,0
ST25-40 4xNO 25 9 2,2 230V AC 4,0
ST25-40-24 AC/DC 4xNO 25 9 2,2 24V AC/DC 4,0
— ST25-40/24 4xNO 25 9 2,2 24V AC 4,0
ST25-04 4xNC 25 9 2,2 230V AC 4,0
ST25-22 2xNO+2xNC 25 9 2,2 230V AC 4,0
ST4 0 ST40-04 4xNC 40 16 55 230V AC 6,4
ST40-22 2xNO+2xNC 40 16 55 230V AC 6,4
ST40-40 4xNO 40 16 5,5 230V AC 6,4
P ST40-40/24 4xNO 40 16 55 24V AC 6,4
& T NN ] ST40-31 3xNO+1xNC 40 16 55 230V AC 6,4
ST63-40 4xNO 63 24 8,5 230V AC 6,4
J<FaF-] ST63-40-24 AC/DC 4xNO 63 24 8,5 24V AC/DC 6,4
— ST63-40/24 4xNO 63 24 8,5 24V AC 6,4
-
Cumre ST63-31 3xNO+1xNC 63 24 8,5 230V AC 6,4
Ay
ikl ST100-20 2xNO 100 22 8,0 230V AC 6,4
- Ce ST100-40 4xNO 100 38 13,0 230V AC 9,0
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Wymiary Waga

[modut] [g]
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Zaciski
Srubowe
[mm?]
106 4
106 4
106 4
106 4
106 4
106 4
168 6
168 6
168 6
168 6
168 6
168 6
168 6
168 6
241 16
241 16
241 16
241 16
241 16
241 16
241 16
241 16
241 16
305 25
617 25
IEC 61095
1x10°
1x10°8
4,0 kv
-25+50°C
na szynie TH-35
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ST25-20
ST100-20
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ST25-40
ST40-40
ST63-40
ST100-40
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