ETU-1600

Niezarzadzalny switch przemystowy, 16 portow 10/100Tx

Redundantne zasilanie, 12-48VDC

IP30
Mocna metalowa obudowa
Temperatura pracy, Standard: -10°C do 65°C, EOT: -40°C do 75°C
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Unit: mm (inch) Din-rail Wall-mount
Dostepne wykonania
ETU-1600 Niezarzadzalny switch przemystowy, 16 portéw 10/100Tx
ETU-1600-T Niezarzadzalny switch przemystowy, 16 portéw 10/100Tx , rozszerzony zakres temperaturowy.: -40° to 75° C (EOT)
CA COMPARTA Zajdel Sp. J. Tel: +48 22 610-85-49
Fax: +48 22 610-63-92
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Specyfikacja

Technologia

Standardy IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Zasada dziatania Store and Forward

Protokot CSMA/CD

Kontrola przeptywu IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Wtasciwosci switcha

Back-Plane (Switching Fabric) 3.2Gbps

Bufor pamieci 4Mbit

Jumbo Frame 1664 bajtow

Wielkos¢ tabeli MAC 16K

Transfer 14,880pps dla Ethernet, 148,800pps dla Fast Ethernet
Interfejs

RU45 16*10/100 Base-T(X)

Auto-Negotiation, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDI-X
System: Power 1, Power 2, Fault

Porty Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting
Styk przekaznika 24 VDC, 1A rezyst.

10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

LED

Kabel sieciowy

Napiecie zasilania 12-48VDC, Redundantne wejscie

Zaciski zasilania 1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zaciskéw
Zabezpieczenie przecigzeniowe pradowe  Tak (bezpiecznik Slow-Blow)
Zabezpieczenie przed niewlasciwa

polaryzacja Tak

Pobor mocy Max. 3.4W

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa Metal, IP30

Wymiary 46 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Gleb.)
Ciezar 0.628 kg, z opakowaniem: 0.812 kg
Montaz na szynie DIN, na $cianie

, .

Paramerty Srodowiskowe

STD: -10°C do 65°C

Temperatura pracy EOT: -40°C do 75°C

Temperatura sktadowania -40°C do 85°C

Wilgotnos¢ wzgledna 5 to 95%, (bez kondensacij)

Normy i certyfikaty

EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55032/EN61000-6-4 Class A

CE EN55035/EN61000-6-2 Class A:

IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT),
IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS),

IEC61000-4-8 (Magnetic Field)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Upadek IEC60068-2-32

Udar IEC60068-2-27

Wibracje IEC60068-2-6

Srodowiskowe RoHS

MTBF (Telcordia SR-332, Issue 3, GB, 25°C) 1,593,197 godzin

Gwarancja 5 lat
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