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Material
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Dimexsion without toleranees
details

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen
(Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./
The manufacturing-related geometry changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to
suppliers discretion.
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Alle Masze ohne Toleranzangaben haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions without tolerances are for information purposes only

Toléranc
Cotes sans tol®

nces:

Toleranz
Masse ophe
Tolerafizangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

| product type size . 7 d nin R project no.
| HG-PP10 10 10,0 6,3 15 GPN 09-0290
HG-PP13 13 13,0 9,8 25 GPN 09-0291
: HG-PP16 16 15,8 11,8 35 GPN 09-0292
| HG-PP20 20 20,0 14,8 40 GPN 09-0293
HG-PP21 21 21,2 16,7 40 GPN 09-0294
| HG-PP25 25 25,0 19,1 50 GPN 09-0295
R HG-PP26 26 25,4 21,4 50 GPN 09-0296
gd \ HG-PP28 28 28,5 22,8 55 GPN 09-0297
30 HG-PP34 34 34,5 28,1 65 GPN 09-0298
HG-PP42 42 42,5 35,5 80 GPN 09-0299
HG-PP54 54 54,5 47,2 100 GPN 09-0300
HG-PP67 67 67,2 56,3 150 GPN 09-0301
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