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Artikelbezeichnung/|[Nom. Schlauch-@/| Gewinde/Thread Lichte Weite/Bore Projektnr./
Product type Nom. Conduit-# K L M N 0 P Project no.
HGL13-90-M16 13 M16x1.5 11 35 24 10.5 22 GPN 10-0350
HGL16-90-M16 16 M16x1.5 11 38 29 10.5 22 GPN 10-0351
HGL16-90-M20 16 M20x1.5 13 38 29 14.0 27 GPN 10-0352
HGL21-90-M20 21 M20x1.5 13 40 32 14.0 27 GPN 10-0353
HGL28-90-M25 28 M25x1.5 15 51 44 19.0 32 GPN 10-0354
HGL34-90-M32 34 M32x1.5 16 59 51 24.5 40 GPN 10-0355
HGL42-90-M40 42 M40x1.5 16 82 63 32.0 50 GPN 10-0356
HGL42-90-M50 42 M50x1.5 16 83 63 39.0 60 GPN 10-0357
HGL54-90-M50 54 M50x1.5 16 88 76 39.0 60 GPN 10-0358
HGL54-90-M63 54 M63x1.5 16 88 76 49.5 72 GPN 10-0359
Lieferumfang: Schlauchdichtung liegt separat bei (bildlich nicht dargestellt)/
Scope of delivery: including conduit seal (not visually represented)
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