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Material
Matiere
Werkstoff

PAG6.6
schwarz/black

lerances
Dimexsion without tolera
details™Q:
Toléranc

Cotes sans toldgdnces:

Toleranz
Masse opfie
Tolerafizangaben nach:

es

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Revision level
Aende!pudnlz(:stand Revision Record Changed Date Approved Date
Drawing Part .De5|gnat|on Modifié Datum Approuvé Datum
X -5 Beschreibung der Aenderung Geaendert Geprueft
Dessin Piece
Zeichnung Solid
1 Mass 45° hinzu Langeloh 14.07.10 Schiwek 14.07.10
2 informative Massangaben aktualisiert Langeloh 19.02.13 Schiwek 19.02.13

QP

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/|[Nom. Schlauch-@/| Gewinde/Thread Lichte Weite/Bore Projektnr./
Product type Nom. Conduit-# K L M N 0 P Project no.
HGL16-45-M20 16 M20x1.5 13 45 29 14.0 27 GPN 10-0310
HGL21-45-M20 21 M20x1.5 13 48 32 14.0 27 GPN 10-0311
HGL28-45-M25 28 M25x1.5 15 58 44 19.0 32 GPN 10-0312
HGL34-45-M32 34 M32x1.5 16 65 51 24.5 40 GPN 10-0313
HGL42-45-M50 42 M50x1.5 16 82 63 39.0 60 GPN 10-0314
HGL54-45-M50 54 M50x1.5 16 91 76 39.0 60 GPN 10-0315
HGL16-45-PG13 16 PG13.5 11 47 29 14.0 26 GPN 10-0316
HGL21-45-PG13 21 PG13.5 11 50 32 14.0 26 GPN 10-0317
HGL21-45-PG16 21 PG16 11 50 32 14.0 27 GPN 10-0318
HGL28-45-PG21 28 PG21 12 61 44 19.0 35 GPN 10-0319
HGL34-45-PG29 34 PG29 12 69 51 24.5 44 GPN 10-0320
HGL42-45-PG36 42 PG36 12 86 63 39.0 57 GPN 10-0321
Lieferumfang: Schlauchdichtung liegt separat bei (bildlich nicht dargestellt)/
Scope of delivery: including conduit seal (not visually represented)
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