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Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only
Artikelbezeichnung/Nom. Schlauch-@/| Gewinde/Thread Lichte Weite/Bore |SW / A/F| Projektnr./
Product type Nom. Conduit-# K L M N 0 P Project no.
HGL13-SF-M16 13 M16x1.5 14 52 24 11.0 22 GPN 11-0206
HGL16-SF-M16 16 M16x1.5 14 55 29 11.0 22 GPN 11-0207
HGL16-SF-M20 16 M20x1.5 14 55 29 14.5 24 GPN 11-0208
HGL21-SF-M20 21 M20x1.5 14 57 32 14.5 24 GPN 11-0209
HGL28 - SF-M25 28 M25x1.5 14 64 44 19.5 30 GPN 11-0210
HGL34-SF-M32 34 M32x1.5 14 68 51 26.5 38 GPN 11-0211
HGL42-SF-M40 42 M40x1.5 14 92 63 32.5 52 GPN 11-0212
HGL54-SF-M50 54 M50x1.5 14 96 76 42.0 52 GPN 11-0213
HGL13-SF-PGY 13 PGY 14 52 24 11.0 22 GPN 11-0214
HGL16-SF-PG11 16 PG11 14 56 29 11.0 22 GPN 11-0216
HGL16-SF-PG16 16 PG16 14 57 29 14.5 24 GPN 11-0217
HGL21-SF-PG16 21 PG16 14 57 32 14.5 24 GPN 11-0218
Vatoial HGL28-SF-PG21 28 PG21 14 64 44 19.5 29 GPN 11-0219
Werkstoff HGL34-SF-PG29 34 PG29 14 68 51 26.5 38 GPN 11-0220
::lf\;vgrz/black
Messing, vernickelt/ Lieferumfang: Schlauchdichtung liegt separat bei (bildlich nicht dargestellt)/
Brass, nickel plate Scope of delivery: including conduit seal (not visually represented)
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