E2 micro | Seria 03 | Dobdr produktu 5 E2 micro | Seria 03 | Akcesoria
Najmniejszy

Elementy mocujace, jednoczesciowe polimerowe | wahliwe

Koniec ruchomy Koniec staty
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Element Plytka adaptera
mocujgcy 03.10.QF
Seria 03 | Jednoczesciowy e-prowadnik, poprzeczki nieotwierane
e-prowadnik Bi Ba R Promien giecia Waga Indeks ‘ Nr art. Wymiar A
poprzeczki nieotwierane [mm] [mm] [mm] [kg/m] szerokosci @ peiny zestaw [mm]
03. 05 .R.O 5 8,7 |010 | 012 | 015 | 018 | 028 | ~004 05. b 03.05. 127 8,7
03. 07 .RO 7 10,7 | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | ~005 o7, » 03.07.127 10,7
03. 10 .R.O 10 13,7 | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | =0,06 10, 03.10. 127 13,7

Numer art. nalezy uzupemi¢ o wybrany promien. (R). Przyktad: 03.05.028.0

Struktura numeru art.

03.05. 127 A2
Wymiary Mozliwe sposoby montazu elementow A.... musi byé dodane
_ B"f mocujacych. Dla zamontowanych ‘r’gzi‘g;;gma”ym
g,, 100 Bi elementéw mocujacych prosze Peiny zestaw
e} dodac indeks A2 lub A4. Eement mocuiy da
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5 0.75 3,5 ol o Wys. wew. 5mm
g max. | H Skok 10 mm/ogniwo
g Ogniw/m 100 (1000 mm) Dodatkowe cechy
050 Dt. e-prowadnika %, + K
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Blugosé sahéRosna FLOPAL [m) 075 1.00 Koniec stal T i Adapter montazowy do szybkiego montazu: do wszystkich rozmiaréw numer
Dtugos$¢ przesuwu S [m) :\E—{ % art. 03.10.QF
| . 03.10.
0 050 1.00 1.50 2.00 O}e) {}O} 6}6}{3) 6) 'e) °°t Adapter montazowy posiada boczne perforacje umozliwiaigce jego dopasowanie do
danej szerokosci e-prowadnika. Adapter montazowy nie jest potrzebny do montazu
R 010 012 015 018 028 elem. mocujgcych, ktére mozna zamontowa¢ srubami réwniez bez plyty adaptera.
H 28 32 38 44 64
D 29 31 34 37 47
K 55 60 70 80 110

Wymagana wysoko$¢ wbudowania: H. = H + 10 mm (przy 0,1 kg/m wagi wypetnienia)
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