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MIMINA - FEMALE TERMINALS - COSSES FEMELLES - FLACHSTECKHULSEN

TERMINALI FEMMINA 6.3 mm
C B
FEMALE TERMINALS 6.3 mm A
COSSES FEMELLES 6.3 mm :
FLACHSTECKHULSEN 6.3 mm
Sezione cave | @ lsolante | Spess.maschio | Spess.materiale Codice - Part No
Wire range | @ Insulation | Tab thick Material thick feads s ane b "::tgl'?'f’
Section cable @ Gaine Epaisseur male | Epalsseur matériel alena
Nennquerschnitt & Isol. Steckdicke Material dicke A B C D E B ag L i Reel # - ma:érfa:
» ateria
2 8y
i i o L 5000 Pcs, = | 5.000 Pes.
672.08.00.9 672.08.00.3 Cu Zn
0,5-1,5 1.9-:3.3 0,80 0,42 45 | 80| 7,7 | 4,0 |19,3
672.08.01.9 672.08.01.3 Cu Zn gal Sn
670.08.00.9 670.08.00.3 Cu £n
1-25 25-4 0,80 0,42 5 9.1 771 4.0 1193
670.08.01.9 670.08.01.3 Cu Zn gal Sn
Sezione cavo | @ lsolante | Spess.maschio | Spess.materiale Cadice - Fart No ,
Wire range | @ Insulation | Tab thick Material thick Cpe = Teue Nr. "-:tf”?'?
Section cable @ Gaine | Epaisseur male | Epaisseur matériel siaia
Nenngquerschnitt @ Isol. Steckdicke Material dicke A B C D E Bag L i | Reel g - Ea:ér!e:
¥ » ateria
2 | (P
mm mm mm mm 4,000 Pecs. '— | 4.000 Pcs.
678.08.00.9 678.08.00.3 Cu Zn
3-6 42-51 0,80 0,42 50 |1 90| 7,7 140 193
678.08.01.9 678.08.01.3 Cu Zn gal Sn




