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DEM800

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal
of the device after its lifecycle could harm the environment. Do
not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste;
it should be taken to a specialized company for recycling. This
device should be returned to your distributor or to a local

I rccycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before

bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do

not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

Keep this device away from children and unauthorized

users.
O®
>

@ There are no user-serviceable parts inside the device.

Keep this device away from rain, moisture, splashing and
dripping liquids.

Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force
when operating the device.

)

Protect the device against extreme heat and dust.

Refer to an authorized dealer for service and/or spare
parts.

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages

of this manual.

e  Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.

e All modifications of the device are forbidden.

e  Only use the device for its intended purpose. Using the device in an
unauthorised way will void the warranty.
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4. Features

e for usein:
o sawn timber
o cardboard, paper
o plaster, concrete and mortar
e average humidity value of European woods based on a temperature of
20° C
e hold data freezes the displayed readings

5. Overview
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

1 protection cap 4 reading/data-hold button
2 measurement probes 5 power switch
3 LCD display 6 battery compartment

6. Battery

1 To replace the battery, make sure the device is switched off.

2. Open the battery compartment at the back using an appropriate
screwdriver.

3. Take out the old battery and replace with a new and identical 9 V
battery following the polarity markings inside the compartment.

4. Close the battery compartment.

Warning: Do not puncture batteries or throw them in fire as they
may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable
batteries (alkaline). Dispose of batteries in accordance with local
regulations. Keep batteries away from children.

7. Operation

Press the on-off button to switch on the meter.

Push the measurement probes about 5 mm deep into the material to

be measured. The display shows the measured value.

3. Briefly press the data-hold button to freeze the reading on the display.
Press again to unfreeze.

4. Press the on-off button to switch off the meter. Place the protection

cap over the measurement probes.

N =
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8. Cleaning and Maintenance

e  Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use
alcohol or solvents. DO NOT submerge the device in any liquid.

e  Store the meter in a dry place away from humidity and vibrations.

e Remove the battery when the meter is to be stored for long periods of

time.

9. Technical Specifications

display

resolution
measuring principle
electrode
measuring range
accuracy

5% ~ 40 %

40 % ~ 70 %

70 % ~ 90 %
power supply
working temperature
relative ambient humidity
dimensions
weight

digital LCD display
+1%

electrical resistance
13 mm

5% ~ 90 %

£1%

£2%

£4%

1x 9 V battery 6F22 (incl.)
0°C ~ 40°C

0% ~ 70 %

154 x 68 x 26 mm

142 g (incl. battery)

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot
be held responsible in the event of damage or injury resulting from
(incorrect) use of this device. For more info concerning this product
and the latest version of this manual, please visit our website
www.velleman.eu. The information in this manual is subject to
change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All
worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.

V. 01 - 08/05/2015
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. Inleiding

Aan alle burgers van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het
na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij
een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet
I dit toestel naar uw dealer of naar een lokaal recyclagepunt
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel
in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport,
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

é Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en

onbevoegden.
\ Bescherm dit toestel tegen regen, vochtigheid en
N opspattende vloeistoffen.

m Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de
N bediening van het toestel.

Bescherm tegen stof en extreme temperaturen.

Er zijn geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in

dit toestel.
Voor onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw
dealer.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze

handleiding.

e Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
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e Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
e Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt
automatisch bij ongeoorloofd gebruik.

4. Eigenschappen

e voor:
o gezaagd hout
o karton, papier
o pleister, beton en mortel

o gemiddelde vochtigheidsgraad van diverse Europese houtsoorten aan
20°C

e dataholdfunctie

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1 beschermkap 4 knop uitlezing/datahold
2 meetsondes 5 aan/uit-knop
3 LCD-display 6 batterijvak

6. Batterij

1 Schakel het toestel uit om de batterij te vervangen.

2. Open het batterijvak achteraan het toestel met een geschikte
schroevendraaier.

3. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe, identieke 9 V-batterij
in het batterijvak volgens de polariteitsaanduidingen.

4. Sluit het batterijvak.

Waarschuwing: U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur
gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi
batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd de
batterijen buiten het bereik van kinderen.

7. Gebruik

Druk op de aan/uit-knop om de meter in te schakelen.

Steek de meetsondes ongeveer 5 mm in het te meten voorwerp. De

display geeft de gemeten waarde weer.

3. Druk kort op de datahold-knop om de meetwaarde te bevriezen. Druk
nogmaals om de bevriezing op te heffen.

4. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de meter uit te schakelen. Plaats

de beschermkap op de meetsondes.

N =
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8. Reiniging en onderhoud

e Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende
doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Dompel het toestel
NOOIT onder in een vloeistof.

e Bewaar de meter op een droge plaats en vermijd blootstelling aan vocht
en trillingen.

o Verwijder de batterij wanneer u de meter voor een lange periode
opbergt.

9. Technische specificaties

display digitaal LCD-display
resolutie +1%
meetprincipe elektrische weerstand
elektrode 13 mm
meetbereik 5% ~ 90 %
nauwkeurigheid

5% ~ 40 % +1%

40 % ~ 70 % +2%

70 % ~ 90 % +4%
voeding 1 x 9 V-batterij type 6F22 (meegeleverd)
werktemperatuur 0° C ~ 40°C
relatieve omgevingsvochtigheid 0 % ~ 70 %
afmetingen 154 x 68 x 26 mm
gewicht 142 g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is
niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik
van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle
wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiéren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
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MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de I'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage indique que I"élimination
d’un appareil en fin de vie peut polluer I'environnement. Ne pas
jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri
sélectif ; une déchetterie traitera I'appareil en question. Renvoyer
I 'appareil 3 votre fournisseur ou a un service de recyclage local. 1I
convient de respecter la réglementation locale relative a la protection de
I'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ; Lire attentivement le présent mode
d'emploi avant la mise en service de |'appareil. Si I'appareil a été
endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre
revendeur.

2. Consignes de sécurité

Garder I'appareil hors de la portée des enfants et des
personnes non autorisées.

Protéger de la pluie, de I’'hnumidité et des projections d’eau.

Protéger |'appareil des chocs et de I'abus. Traiter |'appareil
avec circonspection pendant l'opération.

Protéger |'appareil des températures extrémes et de la
poussiére.

Il n’y a aucune piéce réparable par |'utilisateur.
Commander des piéces de rechange éventuelles chez
votre revendeur.

3. Directives générales

Se référer a la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce
mode d'emploi.

e Se familiariser avec le fonctionnement de I'appareil avant de I'utiliser.

e  Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.
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e N'utiliser I'appareil qu’a sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.

4. Caractéristiques

e pour:
o bois de sciage
o carton, papier
o platre, béton et mortier
e  taux d'humidité moyenne de bois européens a une température de 20°C
o fonction gel de I'affichage

5. Description
Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

1 capuchon de protection 4 bouton affichage/gel
d'affichage
2 sondes de mesure 5 bouton d'alimentation
3 afficheur LCD 6 compartiment a piles
6. La pile
1. Eteindre I'appareil pour remplacer la pile.
2. Ouvrir le compartiment a piles avec un tournevis approprié.
3. Retirer la pile usée et la remplacer par une pile neuve de 9 V.

Respecter la polarité indiquée dans le compartiment a piles.
Fermer le compartiment a piles.

e

Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter
au feu (danger d’explosion). Ne jamais recharger des piles

A alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la
réglementation locale relative a la protection de I'environnement.
Garder les piles hors de la portée des enfants.

7. Emploi
1. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour allumer le métre.
2. Introduire les sondes de mesure d'environ 5 mm dans I'objet a

mesurer. La valeur de mesure s'affiche.

3. Appuyer brievement sur le bouton gel d'affichage pour geler la valeur
sur I'écran. Appuyer de nouveau pour dégeler I'affichage.

4. Maintenir enfoncé le bouton d’alimentation pour éteindre le métre.
Placer le capuchon de protection sur les sondes de mesure.
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8. Nettoyage et entretien

e  Nettoyer régulierement |'appareil avec un chiffon humide non
pelucheux. Eviter I'usage d’alcool et de solvants. NE JAMAIS immerger
I"appareil dans un liquide.

e Ranger le métre dans un endroit sec et a I'abri de I'humidité et les
vibrations.

e  Retirer la pile lorsque le métre sera rangé pour une longue période de
temps.

9. Spécifications techniques

display afficheur numérique LCD
résolution +1%
principe de mesure résistance électrique
électrode 13 mm
plage de mesure 5% ~ 90 %
précision
5% ~ 40 % +1%
40 % ~ 70 % +£2%
70 % ~ 90 % +4%
alimentation 1 x pile de 9 V type 6F22 (incl.)
température de service 0° C ~ 40°C
humidité ambiante relative 0% ~ 70 %
dimensions 154 x 68 x 26 mm
poids 142 g

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA
Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable étre
tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects)
pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus
d'informations concernant cet article et la derniére version de ce
mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Toutes les
informations présentées dans ce mode d'emploi peuvent étre
modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est I'ayant droit des droits d’auteur de ce mode
d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction,
traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode
d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit
est interdite sans I’'accord préalable écrit de I'ayant droit.
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MANUAL DEL USUARIO

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Union Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a
este producto
Este simbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las
muestras inservibles, podrian dafiar el medio ambiente. No tire
este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica;
debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este
aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete
I (os leyes locales en relacién con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
iGracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual
antes de usar el aparato. Si ha sufrido algtn dafio en el transporte no lo
instale y pdngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no
capacitadas y nifios.

B>

‘ No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningun tipo
g de salpicadura o goteo.

Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar
excesiva fuerza durante el manejo.

No exponga este aparato a polvo ni temperaturas extremas.

El usuario no habra de efectuar el mantenimiento de
ninguna pieza.
Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

0%&

3. Normas generales

Véase la Garantia de servicio y calidad Velleman® al final de este

manual del usuario.

e  Familiaricese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

e Las modificaciones no autorizadas del aparato estan prohibidas.

e  Utilice sélo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su
uso incorrecto anula la garantia completamente.

V. 01 - 08/05/2015 12 ©Velleman nv




DEM800

4.

5.

Caracteristicas

para:
o madera aserrada

o carton, papel

o yeso, hormigén y mortero

valor promedio de humedad de las maderas europeas basado en una
temperatura de 20° C

funcion de retencidon de datos (data hold)

Descripcion
Véase las figuras en la pagina 2 de este manual del usuario.

1 tapa de proteccion 4 botén para visualizar el
valor actual/la retencion
de datos

2 sondas de prueba 5 interruptor de
alimentacién

3 pantalla LCD 6 compartimiento de pilas

La pila

N =

N =

Para reemplazar la pila, aseglrese de que el aparato esté desactivado.
Abra el compartimiento de pilas de la parte trasera con un
destornillador adecuado.

Quite la pila agotada y reemplacela por una del mismo tipo (9 V)
siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de pilas.
Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.

Advertencia: Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego
(peligro de explosién). Nunca recargue pilas no recargables
(alcalinas). Respete las leyes locales en relacién con el medio
ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de
nifios.

Funcionamiento

Pulse el boton ON/OFF para activar el aparato.

Introduzca las sondas de prueba unos 5 mm en el material cuya
temperatura quiere medir. La pantalla visualizara el valor medido.
Pulse el botdn de retencion de datos brevemente para bloquear el
valor en la pantalla. Vuelva a pulsar para desbloquear.

Pulse el botdn activar - desactivar para activar el aparato. Vuelva a
poner la tapa de proteccion.

V. 01 - 08/05/2015 13 ©Velleman nv
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8. Limpieza y mantenimiento

e Limpie el aparato regularmente con un pafio himedo sin pelusas. No
utilice alcohol ni disolventes. NUNCA sumerja el aparato en un liquido.

e Almacene el aparato en un lugar seco donde no esté expuesto a
humedad y vibraciones.

e  Quite la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de
tiempo.

9. Especificaciones

pantalla pantalla LCD
resolucién +1%

principio de medicién resistencia eléctrica
electrodo 13 mm

rango de medicién 5% ~ 90 %
precision

5% ~ 40 % +1%

40 % ~ 70 % +2%

70 % ~ 90 % +4%
alimentacion 1 x pila de 9V, 6F22 (incl.)
temperatura de funcionamiento 0° C ~ 40° C
humedad ambiental relativa 0% ~ 70 %
dimensiones 154 x 68 x 26 mm
peso 142 g

Utilice este aparato sélo con los accesorios originales. Velleman NV
no sera responsable de dafios ni lesiones causados por un uso
(indebido) de este aparato. Para mas informacioén sobre este
producto y la version mas reciente de este manual del usuario, visite
nuestra pagina www.velleman.eu. Se pueden modificar las
especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Esta estrictamente
prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del
usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del
propietario del copyright.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Einfiihrung

An alle Einwohner der Europdischen Union
Wichtige Umweltinformationen iiber dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an,
dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus
der Umwelt Schaden zufligen kann. Entsorgen Sie die Einheit
(oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmill; die
Einheit oder verwendeten Batterien miissen von einer
I spe:ialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese
Einheit muss an den Handler oder ein ortliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die drtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fiir Entsorgungsrichtlinien
an Ihre ortliche Behorde.
Vielen Dank, dass Sie sich fur Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Uberpriifen Sie,
ob Transportschaden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das
Gerat nicht und wenden Sie sich an Ihren Handler.

2. Sicherheitshinweise

A Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerét fern.

4

Schitzen Sie das Gerat vor Regen und Feuchte. Setzen Sie
das Gerdt keiner Fllssigkeit wie z.B. Tropf- oder
Spritzwasser, aus.

Vermeiden Sie Erschiitterungen. Wenden Sie bei der
Bedienung keine Gewalt an.

Schitzen Sie das Gerat vor extremen Temperaturen und
Staub.

Es gibt keine zu wartenden Teile.
Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhé&ndler.

@
OL®

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitiatsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

V. 01 - 08/05/2015 15 ©Velleman nv
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e Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
Funktionen vertraut gemacht haben.

e Eigenmachtige Veranderungen sind verboten.

¢ Verwenden Sie das Gerat nur fir Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung Bei falscher Anwendung dieses Gerates erlischt der
Garantieanspruch.

4. Eigenschaften

o flr

o  Schnittholz

o Karton, Papier

o  Putz, Beton und Mbortel
e durchschnittlicher Feuchtigkeitswert flr europdische Holzarten bei 20°C
e Data Hold-Funktion

5. Beschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

1 Schutzkappe 4 Taste zur Anzeige des
aktuellen Werts/zum
Festhalten von Daten

2 Messnadeln 5 Netzschalter

3 LCD-Display 6 Batteriefach

6. Batterie

1 Schalten Sie das Messgerdt vor dem Batteriewechsel aus.

2. Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite des Gerdtes mit einem
geeigneten Schraubendreher.

3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue des
gleichen Typs (9 V) ein. Beachten Sie dabei die Polaritdtsangaben
innerhalb des Batteriefachs.

4. SchlieBen Sie das Batteriefach.

Warnung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie
diese nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nicht-

A wiederaufladbare Batterien (Alkali). Respektieren Sie die ortlichen
Umweltvorschriften beim Entsorgen der Batterien. Halten Sie die
Batterien von Kindern fern.

7. Bedienung

Driicken Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerat einzuschalten.
Driicken Sie die Messnadeln etwa 5 mm in das Material, das Sie
messen mdchten, ein. Im Display erscheint den gemessenen Wert.

N =
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3. Dricken Sie die MIN/MAX-Taste kurz, um die Anzeige im Display
festzuhalten. Driicken Sie wieder, um den Messwert wieder
freizugeben.

4. Drucken Sie die ein-aus-Taste, um das Gerat einzuschalten. Setzen Sie
die Schutzkappe wieder auf.

8. Reinigung und Wartung

e Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch.
Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Losungsmittel.
NICHT ein.

o Bewahren Sie das Gerdt an einem trockenen Ort auf und beachten Sie,
dass es keiner Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt wird.

e Entfernen Sie die Batterie bei ldngerer Nichtbenutzung aus dem Geréat.

9. Technische Daten

Display LCD

Aufléosung +£1%

Messprinzip Elektrischer Widerstand
Elektrode 13 mm

Messbereich 5% ~ 90 %
Genauigkeit

5% ~ 40 % +1%

40 % ~ 70 % +2%

70 % ~ 90 % +4%
Stromversorgung 1 x 9V-Batterie, 6F22 (mitgeliefert)
Betriebstemperatur 0° C~ 40°C
Relative Umgebungsfeuchtigkeit 0 % ~ 70 %
Abmessungen 154 x 68 x 26 mm
Gewicht 142 g

Verwenden Sie dieses Gerdt nur mit originellen Zubehorteilen.
Velleman NV iibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerates. Mehr
Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser
Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht fiir diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet,
diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu
kopieren, zu Ubersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
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INSTRUKCJA OBSLUGI
1. Wstep

Przeznaczona dla mieszkancéw Unii Europejskiej.
Wazne informacje dotyczace srodowiska.
Niniejszy symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu
wskazuje, ze utylizacja produktu moze by¢ szkodliwa dla
$rodowiska. Nie nalezy wyrzucac urzadzenia (lub baterii) do
zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, nalezy je przekazaé
specjalistycznej firmie zajmujacej sie recyklingiem. Niniejsze
I urzadzenie nalezy zwrdcié dystrybutorowi lub lokalnej firmie
$wiadczacej ustugi recyklingu. Przestrzegac lokalnych zasad dotyczacych
$rodowiska.
W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma zajmujaca sie
utylizacja odpadéw.
Dziekujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o doktadne zapoznanie
sie z instrukcjg obstugi przed uzyciem urzadzenia. Jesli urzadzenie zostato
uszkodzone podczas transportu, nie nalezy go instalowac¢ ani uzywac,
prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawca.

2. Instrukcje bezpieczenstwa

Chroni¢ urzadzenie przed dzie¢mi i nieupowaznionymi
uzytkownikami.

Chroni¢ urzadzenie przed deszczem, wilgocia, rozpryskami
i $ciekajacymi cieczami.
Chroni¢ urzadzenie przed wstrzasami i uzytkowaniem

@ niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obstugi urzadzenia

N unika¢ stosowania sity.

W urzadzeniu nie wystepujg czesci, ktére moga byé
serwisowane przez uzytkownika.
W celu uzyskania czesci serwisowych lub zamiennych

nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym sprzedawca.

Chroni¢ urzadzenie przed zbyt wysoka temperaturq i
pytem.

3. Informacje ogolne

Prosze zapoznac sie z informacjami w czesci Ustugi i gwarancja jakosci
Velleman® na koncu niniejszej instrukcji.
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5.

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy zapoznac sie z jego
funkcjami.

Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w urzadzeniu.
Urzadzenie nalezy uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem. Uzywanie
urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem powoduje uniewaznienie gwarancji.

Wiasciwosci
do uzytku w:
o tarcica
o tektura, papier
o gips, beton i zaprawa murarska
Srednia wartos$¢ wilgotnosc europejskiego drewna na podstawie
temperatury 20°C
funkcja zamrazania wyswietlanych wynikéw

Przeglad
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.
1 zatyczka ochronna 4 przycisk zapamietania/
odczytu danych

2 sondy pomiarowe 5 wiacznik zasilania

3 wyswietlacz LCD 6 gniazdo baterii
Bateria
Przed wymiang baterii nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
wyltaczone.

Otworzy¢ gniazdo baterii znajdujace sie z tytu urzadzenia za pomoca,
odpowiedniego srubokreta.

Wyjaé zuzytg baterie i wymieni¢ na nowa, taka sama baterige 9 V
zgodnie z oznaczeniami biegunowos$ci wewnatrz gniazda baterii.
Zamkna¢ gniazdo baterii.

Uwaga: Nie przebija¢ ani nie wrzucaé baterii do ognia, poniewaz

é moga eksplodowac. Nie tadowacd baterii, ktére nie sg

akumulatorkami (alkaliczne). Utylizowaé baterie zgodnie z
lokalnymi przepisami. Baterie nalezy chroni¢ przed dzie¢mi.

Obstuga

Nacisna¢ przycisk on-off, aby wtaczy¢ urzadzenie.

Wcisng¢ sondy pomiarowe na gtebokos¢ ok. 5 mm w mierzony
materiat. Na wyswietlaczu pojawi sie zmierzona wartosc.

Nacisna¢ krotko przycisk zapamietywania danych, aby zamrozi¢ odczyt
na wyswietlaczu. Nacisng¢ ponownie, aby wytaczy¢ zamrozenie.
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4. Nacisna¢ przycisk on-off, aby wytaczy¢ urzadzenie. Umiesci¢ zatyczke
ochronng na kazdej sondzie.

8. Czyszczenie i konserwacja

e Co jaki$ czas przetrze¢ urzadzenie wilgotng niestrzepiaca sie Sciereczka.
Nie stosowac alkoholu ani rozpuszczalnikéw. Nie zanurzaé urzadzenia w
cieczy.

e Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, chroni¢ przed
wilgocia i drganiami.

e Jezeli urzadzenie ma by¢ przechowywane przez dtuzszy okres, nalezy
wyjaé baterie.

9. Specyfikacja techniczna

display LCD
rozdzielczos$¢ +1%
zasada pomiaru rezystancja elektryczna
elektroda 13 mm
zakres pomiaru 5% ~ 90 %
dokfadnos¢

5% ~ 40 % +1%

40 % ~ 70 % +2%

70 % ~ 90 % +4%
zasilanie 1 x bateria 9V (6LR22) (zatacz.)
temperatura robocza 0° C ~ 40° C
wilgotnos¢é wzgledna otoczenia 0% ~ 70 %
wymiary 154 x 68 x 26 mm
waga 142 g

Nalezy uzywac tylko oryginalnych akcesoriow. Firma Velleman nv
nie moze by¢ pociagnieta do odpowiedzialnosci w przypadku
uszkodzen lub urazéw wynikajacych z (niewtasciwego) korzystania
z niniejszego urzadzenia. Aby uzyska¢ wiecej informacji dotyczacych
produktu i najnowsza wersje niniejszej instrukcji, nalezy odwiedzic¢
nasza strone internetowa www.velleman.eu. Informacje zawarte w
niniejszej instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH WLASNOSCI

Niniejsza instrukcja jest wtasnoscia firmy Velleman nv i jest
chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa sq zastrzezone na
catym $wiecie. Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze byé kopiowana,
przedrukowywana, ttumaczona lub konwertowana na wszelkie nosniki
elektroniczne lub w inny sposob, bez uprzedniej pisemnej zgody wiasciciela
praw autorskich.
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MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introducao

Aos cidaddos da Unido Europeia
Importantes informacdes sobre o meio ambiente no que respeita a
este produto
Este simbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto
desperdicios, poderdo causar danos no meio ambiente. Ndo
coloque a unidade (ou as pilhas) no depdsito de lixo municipal;
deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem.
Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem
I (ocal. Respeite a legislagdo local relativa ao meio ambiente.
Em caso de duvidas, contacte com as autoridades locais para os
residuos.
Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as
instrugdes do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha
sofrido algum dano durante o transporte ndo o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.

2. Instrucdes de seguranga

é Mantenha o aparelho fora do alcance de criangas e

pessoas ndo qualificadas.
D&
N

@ O utilizador n&o tera de fazer a manutengdo das pegas.

Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou
qualquer tipo de salpicos ou gotas.

Proteja o aparelho de quedas e ma utilizagdo. Evite usar
forga excessiva ao utilizar o aparelho.

)

Proteja o aparelho de temperaturas extremas e do pé.

Contacte o seu distribuidor caso necessite de pegas de
substituigdo.

3. Normas gerais
Consulte a Garantia de servigo e qualidade Velleman® na parte final
deste manual do utilizador.

e  Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
e Sdo proibidas quaisquer modificagdes do aparelho.
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Utilize o aparelho apenas para as aplicagdes descritas neste manual.
Uma utilizagdo incorreta anula a garantia completamente.

Caracteristicas

para utilizar com:

o madeira de construgdo

o cartdo, papel

o estuque, cimento, argamassa

valores médios de humidade para tipos de madeira europeus tendo
como base uma temperatura de 20°C

retengdo das leituras apresentadas

5. Descrigao
Ver as figuras da péagina 2 deste manual do utilizador.
1 tampa de protegao 4 botdo de leitura/retengdo
de dados
2 sondas de medigdo 5 interruptor de
alimentacdo
3 ecrd LCD 6 compartimento das pilhas
6. As pilhas
1. Para substituir a pilha, certifique-se de que o aparelho esta desligado.
2. Abra o compartimento da pilha na parte de trds usando uma chave
apropriada.
3. Retire a pilha gaste e substitua-a por uma pilha de 9 V nova e idéntica,
respeitando as marcas de polaridade inscritas no compartimento.
4. Fechar o compartimento das pilhas.

Adverténcia: Nunca perfure as pilhas nem joga-las no fogo, pois

recarregaveis (alcalino). Descarte as pilhas de acordo com as

f elas podem explodir. Nao tente recarregar pilhas ndo

regulamentagdes locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das
criangas.

Utilizagao

Pressione o botdo de ligar-desligar para ligar o medidor.

Empurre as sondas de medigdo cerca de 5 mm para dentro do material
a ser medido. O visor indica o valor medido.

Pressione brevemente o botdo de retengdo de dados para congelar a
leitura indicada no visor. Pressione novamente para libertar.

Pressione o botdo de ligar-desligar para desligar o medidor. Volte a
colocar a tampa de protegdo nas sondas de medigdo.
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8. Limpeza e manutencgao

e Limpe o aparelho regularmente com um pano himido sem pélo. Evite o
uso de alcool ou dissolventes. NUNCA mergulhe o aparelho em

qualquer tipo de liquido.

e Guarde o medidor num local seco onde ndo exista humidade ou

vibragGes.

e Retire a pilha sempre que pretender guardar o medidor por um longo

periodo de tempo.

9. Especificacoes

ecra
resolucdo
principio de medicdo
eléctrodo
amplitude de medigdo
precisao
5% ~ 40 %
40 % ~ 70 %
70 % ~ 90 %
alimentagdo
temperatura de funcionamento
humidade relativa do ambiente
dimensdes
peso

LCD

+1%

resisténcia eléctrica
13 mm

5% ~ 90 %

+1%

+£2%

+4%

1 bateria de 9 V 6F22 (incl.)
0°C~40°C

0% ~ 70 %

154 x 68 x 26 mm

142 g

Utilize este aparelho apenas com acessorios originais. A Velleman
NV nao sera responsavel por quaisquer danos ou lesées causados
pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informacgdo sobre este
produto e para aceder a versdo mais recente deste manual do
utilizador, visite a nossa pagina www.velleman.eu. Podem alterar-se
as especificagées e o conteiido deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do
utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. E estritamente
proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do
utilizador ou partes deste sem prévia autorizagdo escrita por parte da

detentora dos direitos.
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Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal
stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our
products regularly go through an extra quality check, both by an
internal quality department and by specialized external
organisations. If, all precautionary measures notwithstanding,
problems should occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer
Products (for EU¥:

* All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original
date of purchase.

+ Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complalnt is valid and a free repair or replacement of the article
is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value
of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the
first year after the date of purchase and delivery, or a replacing
article at 50% of the purchase price or a refund at the value of
50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second
year after the date of purchase and delivery.

* Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shacks, falls, dust, dirt, humidity...), and by
the article, as well as its contents (e.g. data loss),
compensation for loss of profits;

- consumable goods, parts or accessories that are subject to an
aging process during normal use, such as batteries
(rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable),
lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);

- flaws resulting from ﬁre water damage, lightning, accident,
natural disaster, etc...

- flaws caused deliberately, negligently or resulting from
improper handling, negligent maintenance, abusive use or use
contrary to the manufacturer's instructions;

- damage caused by a commercial, professional or collective
use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6)
months when the article is used professmna\li

- damage resulting from an inappropriate packing and shipping
of the article;

-all damage caused by modification, repair or alteration
performed by a third party without written permission by
Velleman®.

+ Articles to be repaired must be delivered to your Velleman®
dealer, solidly packed (preferably in the original packaging),
and be completed with the original receipt of purchase and a
clear flaw description.

« Hint: In order to save on cost and time, please reread the
manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior
to presenting the article for repair. Note that returning a non-
defective article can also involve handling costs.

+ Repairs occurring after warranty expiration are subject to
shipping costs.

« The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.

The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).

service- en k
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime
ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit
moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten
beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke
bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als
door externe gespecwallseerde organisaties. Mocht er ondanks
deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden
(voor Europese Unie):

« Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van
24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
« Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of
vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten
hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het
desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig
artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig
terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of
terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij
ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering,
of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
* Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,
stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv.
verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig
Zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen
(zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of
vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen...
(onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem,
ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften
van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of
collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik
wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij
transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties
uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
« Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke
verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een
duidelijke foutomschrijving bij.
« Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze
kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-
defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan
worden.
« Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen
transportkosten aangerekend worden.
+ Elke commerciéle garantle laat deze rechten onverminderd.

d; kan
worden naargelang de aard van het product 11|e
handleiding van het betreffende product).




Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de I'électronique et est actuellement distributeur dans
plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent a des exigences de qualité
n joureuses et a des dispositions légales en vigueur dans 'UE.
Alfin de garantir la qualite, nous soumettons régulierement nos
produits & des contrdles de qualité supplémentaires, tant par
notre propre service qualité que par un service qualité externe.
Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les
conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les
produits grand public (pour 'UE) :
+ tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice
de production ou de matériaux & dater du jour d’acquisition
effective ;
*sila plainle est justifiée et que la réparation ou le
remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les
colts s'avérent disproportionnés, Velleman® s'autorise a
remplacer ledit article par un article équivalent ou & rembourser
la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous
sera consenti un article de remplacement ou le remboursement
complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un delal de 1an
aprés l'achat et la livraison, ou un article de rempl

La liste susmentionnée peut étre sujette a une
complémentation selon le type de I'article et étre
mentionnée dans la notice d’emploi.

L ES

Garantia de servicio y calidad Velleman®

Desde su fundacion en 1972 Velleman® ha adquirido una
amplia experiencia como distribuidor en el sector de la
electronica en més de 85 paises. Todos nuestros productos
responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones
legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometemos nuestros productos regularmente a controles de
calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de
calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra garantia (véase las
condlcmnes de garantia).

Condi generales refi a la garantia sobre
productos de venta al pablico (para la Unién
Europea):

« Todos los productos de venta al publico tienen un periodo de
garantia de 24 meses contra errores de produccion o errores
en materiales desde la adquisicion original;

+ Si la queja esta fundada y si la reparacion o sustitucion de un
articulo no es posible, o si los gastos son desproporcionados,

moyennant 50% du prix d' achat ou e remboursement de 50%
du prix d'achat lors d'un défaut aprés 1 a 2 ans.

« sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu a l'article aprés
livraison (p.ex. dommage lié a I'oxydation, choc, chute,
poussiére, sable, impureté...) et provoqué par I'appareil, ainsi
que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation
éventuelle pour perte de revenus ;

- toute piéce ou accessoire tunr causé

autoriza el articulo por un articulo
equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de
compra. En este caso, usted recibira un articulo de recambio o
el reembolso completo del precio de compra si encuentra algtin
fallo hasta un afio después de la compra y entrega, o un
articulo de recambio al 50% del precio de compra o el
reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo
después de 1 afio y hasta los 2 afios después de la compra y
entrega.
Por igui estan entre otras cosas:

par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme
non rechargeables, intégrées ou remplacables), ampoules,
piéces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;

- tout dommage qui résulte d'un \ncendle de la foudre, d'un
accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;

- out dommage provoqué par une neghgence volontaire ou
non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation
de ' apparell contraire aux prescriptions du fabricant ;

- tout dommai;e a cause d'une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de I'appareil (la période de
garantie sera réduite & 6 mois lors d’'une utilisation
professionnelle) ;

- tout dommage a I'appareil qui résulte d'une utilisation
incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été
initialement prévu comme décrit dans la notice ;

- tout dommage engendré par un retour de I'appareil emballé
dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.

- toute réparation ou modification effectuée par une tierce
personne sans I'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais
de transport de et vers Velleman® si I'appareil n’est plus
couvert sous la garantie.

« toute réparation sera fournie par I'endroit de 'achat. L'appareil
doit nécessairement étre accompagné du bon d'achat d'origine
et étre diment conditionné (de pré?e’renoe dans I'emballage
d'origine avec mention du défaut) ;

«tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrdler
cébles, piles, etc. avant de retourner I'appareil. Un appareil
retourné jugé défectueux qui s'avére en bon état de marche
pourra faire I'objet d'une note de frais a charge du
consommateur ;

*une réparatiun effectuée en-dehors de la période de garantie
fera 'objet de frais de transport ;

« toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux
conditions susmentionnées.

- todos los darios causados directa o indirectamente al aparato
(p-gj. por oxidacion, choques, caida,...) y a su contenido (p.ej.
pérdida de datos) después de la entrega y causados por el
aparato, y cualquier indemnizacion por posible pérdida de
ganancias;

- partes 0 accesorios, que estén expuestos al desgaste
causado por un uso normal, como por ejemplo baterias (tanto
recargables como no recargables, incorporadas o
reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, dafios causados por el
agua, rayos, accidentes, catastrofes naturales, etc.;

- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos,
un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato
contrario a las instrucciones del fabricante;

- dafios causados por un uso comercial, profesional o colectivo
del aparato (el periodo de garantia se reducira a 6 meses con
uso profesional);

- dafios causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que
esté previsto el producto inicialmente como esté descrito en el
manual del usuario;

- dafios causados por una proteccion insuficiente al transportar
el aparato.

- dafios causados por reparaciones o modificaciones
efectuadas por una tercera persona sin la autorizacion explicita
de Velleman®;

- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el
aparato ya no esté cubierto por la garantia.

« Cualquier articulo que tenga que ser reparado tendra que ser
devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con
la factura de compra original y transpdrtelo en un embalaje
solido (preferentemente el embalaje original). Incluya también
una buena descripcion del fallo;

+ Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las
pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un



defecto en el articulo los gastos podrian correr a cargo del
cliente;
* Los gastos de transporte correran a carga del cliente para una
re aracion efectuada fuera del periodo de garantia.

+ Cualquier gestu comercial no disminuye estos derechos
Lalista p
segun el tipo de articulo (véase el manual del usuario del

articulo en cuestion).

Velleman® Service- und Qualititsgarantie
Seit der Griindung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung
als Verteiler in der Elektronikwelt in tiber 85 Landern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitatsforderungen
und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualitat zu
gewahrleisten werden unsere Produkte regelmaRig einer
zusatzlichen Qualitétskontrolle unterworfen, sowohl von
unserer eigenen Qualllatsabiellungf als auch von externen
spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
VorsichtsmaRnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte
die Garantle in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allg di in Bezug auf
K giiter (fiir die Europische Union):
« Alle Produkte haben fiir Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
+ Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose
Reparatur oder ein Austausch des Geréates unmdglich ist, oder
wenn die Kosten dafiir unverhaltnismaRig sind, kann
Velleman® sich dariiber entscheiden, dieses Produkt durch ein
gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zuriickzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein
Ersatzprodukt oder eine Riickzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf
oder Lieferun(b], oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im
Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Riickzahlung im
Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
*Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schaden, die nach Lieferung am
Gerat und durch das Gerat verursacht werden (z.B. Oxidation,
StoRe, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigketit, ...), sowie auch der
Inhalt (z,B‘ Dalenver\ust), Entschédigung fiir eventuellen
Gewinnausfall.
- Verbrauchsgiter, Teile oder Zubehérteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleild ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien
(nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare,
eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile,
Treibriemen, usw. (unbeschrénkte Liste).
- Schaden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden,
Blitz, Unfélle, Naturkatastrophen, usw.
- Schéden verursacht durch absichtliche, nachléssige oder
unsachgemaRe Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schaden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerates (bei gewerblicher
Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate
zurlickgefiihrt).
- Schaden verursacht durch eine unsachgemafe Verpackung
und unsachgemaRen Transport des Gerates.
- alle Schaden verursacht durch unautorisierte Anderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
+ Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-
Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemag verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-
Eaufbeleg vor. Fiigen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung
inzu.
+ Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und iiberpriifen Sie, ob es

keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerat
zur Reparatur zurickschicken. Stellt sich bei der Uberpriifung
des Gerates heraus, dass kein Gerateschaden vorliegt, konnte
dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

« Fiir Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.

+ Jede kommerzielle Garantle lasst diese Rechte unberiihrt.
Die oben stehende A

werden gemaR der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerites).

Velleman ® ustugi i gwarancja jakosci

Od czasu zatozenia w 1972, Velleman® zdobyt bogate
doswiadczenie w dziedzinie $wiatowej elektroniki. Obecnie
firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.
Wszystkie nasze produkty spetniajg surowe wymagania
jakosciowe oraz wypetniajg normy i dyrektywy obowiazujace w
krajach UE. W celu zapewnienia najwyzszej jakosci naszych
produktow, przechodza one regularne oraz dodatkowo
wyrywkowe badania kontroli jakosci, zaréwno naszego
wewnetrznego dziatu jakosci jak rowniez wyspecjalizowanych
firm zewngtrznych. Pomimo dofozenia wszelkich starar czasem
moga pojawic sig problemy techniczne, prosimy odwotac sig do
gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogélne Warunki dotyczace gwarancji:

+» Wszystkie produkty konsumenckie podlegaja 24-miesiecznej
gwarancji na wady produkcyjne i materiatowe od daty zakupu.
+ W przypadku, gdy usterka jest niemozliwa do usunigcia lub
koszt usuniecia jest nadmiemie wysoki Velleman ® moze
zdecydowac o wymianie artykutu na nowy, wolny od wad lub
zwrécié zaptacong kwote. Zwrot gotéwki moze jednak nastapic
z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystapita w
ciagu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy

- wymiana wadliwego artykutu na nowy, wolny od wad z
odptatnoscia 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny
nabycia w przypadku gdy wada wystapita w drugim roku od
daty zakupu i dostawy.

* Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:

- gdy wszystkie bezposrednie lub posrednie szkody
spowodowane sg dziataniem czynnikow $rodowiskowych lub
losowych (np. przez utlenianie, wstrzasy, upadki, kurz, brud,
...), wilgotnosci;

- gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wynikajacych z utraty danych;

- produkty konsumenckie, cze$ci zamienne lub akcesoria
podatne na process starzenia, wynikajacego z normalnego
uzytkowania, np: baterie (fadowalne, nietadowalne, wbudowane
lub wymienne), zaréwki, paski napedowe, gumowe elementy
napedowe... (meogranlczona lista);

- usterka wynlka z dziatania pozaru, zalania wszelkimi cieczami,
uderzenia pioruna, upadku lub Kleski zywiotowej, itp.;

- usterka wynika z zaniedban eksploatacyjnych tj. umysine
badz nieumysine zaniechanie czyszczenia, konserwacji,
wymiany materiatéw ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z
niewtasciwego obchodzenia sig lub niezgodnego uzytkowania z
instrukcja producenta;

- szkody wynikajace z nadmiernego uzytkowania gdy nie jest
do tego celu przeznaczony tj. dziatalnos¢ komerycjna,
zawodowa |ub wspine uzytkowanie przez wiele 0sob - okres
obowigzywania gwarancji zostanie obnizony do 6 (szes¢)
miesiecy;

- Szkody wynikajace ze Zle zabezpieczonej wysytki produktu;

- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowang
naprawg, modyfikacjg, przerébke produktu przez osoby trzecie
jak rowniez bez pisemne; zgody firmy Velleman ®.

+ Uszkodzony produkt musi zosta¢ dostarczony do sprzedawcy
® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym



opakowaniu), wraz z wyposazeniem z jakim produkt zostat
sprzedany. W przypadku wysytki towaru w opakowaniu innym
niz oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki
przechodza na wiasciciela produktu. Wraz z niesprawnym
produktem nalezy dofaczy¢ jasny i szczegétowy opis jego
usterki, wady;

+ Wskazowka: Aby zaoszczedzi¢ na kosztach i czasie, prosze
szczegblowo zapoznat sie z instrukcja obstugi; czy przyczyna
wady s okolicznoci techniczne czy tez wynikaja we/lqcznle z
nieznajomosci obstugi produktu. W przypadku wysylki
sprawnego produktu do serwisu nabywca moze zosta¢
obcigzony kosztmi obstugi oraz transportu.

+ W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odptatnych klient
ponosi dodatkowo koszt wysytki produktu do i z serwisu.
wymienione wyzej warunki sg bez uszczerbku dla wszystkich
komercy]nych gwarancp

moga
zaleznosm 'od wyrobu (pa(rz art obs)ugl)

nw

Garantia de servigo e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundagao em 1972 Velleman® tem adquirido uma
amplia experiencia no sector da eletrénica com uma
distribuigdo em mais de 85 paises.
Todos os nossos produtos respondem a exigéncias rigorosas e
a disposicdes legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de
qualidade suplementares, com 0 nosso proprio servico
qualidade como um servigo de qualidade externo. No caso
improvavel de um defeito mesmo com as nossas precaugoes, €
possivel invocar a nossa garantia. (ver as condigdes de
garantia).
Condigdes gerais com respelto a garantia sobre os produtos
grande publico (para a UE):
* qualquer produto grande publico é garantido 24 més contra
qualquer vicio de produgéo ou materiais a partir da data de
aquisicao efectiva;
*no caso da reclamacao ser justificada e que a reparagéo ou
substituicao de um artigo é impossivel, ou quando os custo séo
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito
artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou
parte do prego de compra. Em outro caso, sera consentido um
artigo de substituicdo ou devolugdo completa do preco de
compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da
data de compra e entrega, ou um artigo de substituicdo
gando o valor de 50% do prego de compra ou devolugéo de
50% do prego de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
. estao por consequéncia excluidos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do
artigo (p.ex. danos ligados a oxidagéo, choques, quedas,
poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como
0 seu contetido (p.ex. perca de dados) e uma indemnizagéo
eventual por perca de receitas;
- consumiveis, pegas ou acessorios sujeitos a desgaste
causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregaveis,
ndo recarregaveis, incorporadas ou substituiveis), limpadas,
pegas em borracha correias... (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incéndio, raios, de um
acidente, de una catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntaria ou ndo, uma
utilizacéo ou manutengao incorrecta, ou uma utilizagéo do
aparelho contraria as prescrigdes do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilizagéo comercial,
profissional ou colectiva do aparelho ( o periodo de garantia
sera reduzido a 6 meses para uma utilizagdo profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilizacao
incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita
no manual de utilizagéo;

- todos os danos depois de uma devolugéo ndo embalada ou
mal protegida ao nivel do acondicionamento.

- todas as reparagdes ou modificagdes efectuadas por terceiros
sem a autorizagdo de SA Velleman®;

- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho
néo estiver coberto pela garantia.

« qualquer reparagao sera fornecida pelo local de compra. O
aparelho sera obrigatoriamente acompanhado do taldo ou
factura de origem e bem acondicionado (de preferéncia dentro
da embalagem de origem com indicagéo do defeito ou avaria);
+ dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos,
pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho
devolvido que estiver em bom estado sera cobrado despesas a
cargo do consumidor;

* uma reparagéo efectuada fora da garantia, seré cobrado
despesas de transporte;

« qualquer garantia comercial ndo prevalece as condigdes aqui
mencionadas.

Alista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de

artigo e estar no manual de
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