
 INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® A-PG/M

Przejściówka SKINDICHT® A-PG/M z zewnętrznego gwintu PG na wewnętrzny gwint M

Wymagana przestrzeń

Korzyści
Przejściówka z gwintu zewnętrznego PG na wewnętrzny metryczny

Zakres zastosowania
Obudowy
Złącza przemysłowe
Maszyny

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Budowa produktu
Kształt A = wysoki
Kształt B = płaski

Dane techniczne
Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Kolor: RAL 7035 jasnoszary
Materiał: Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zakres temperatury: Od -40°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych
produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
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Numer katalogowy Kształt Gwint, męski PG Gwint, żeński M2 Rozmiar klucza SW w mm Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® A-PG/M
52100320 A PG 7 12 x 1,5 16 25
52100321 A PG 7 16 x 1,5 20 25
52100322 A PG 9 12 x 1,5 20 25
52100323 A PG 9 16 x 1,5 20 25
52100324 A PG 9 20 x 1,5 24 25
52100325 A PG 11 16 x 1,5 22 25
52100326 A PG 11 20 x 1,5 24 25
52100327 A PG 11 25 x 1,5 29 25
52100328 A PG 13,5 16 x 1,5 24 25
52100329 A PG 13,5 20 x 1,5 24 25
52100330 A PG 13,5 25 x 1,5 29 25
52100331 A PG 16 20 x 1,5 27 25
52100332 A PG 16 25 x 1,5 29 25
52100333 A PG 16 32 x 1,5 36 25
52100334 A PG 21 25 x 1,5 33 10
52100335 A PG 21 32 x 1,5 36 10
52100336 A PG 21 40 x 1,5 46 10
52100337 B PG 29 32 x 1,5 42 10
52100338 A PG 29 40 x 1,5 46 10
52100339 A PG 29 50 x 1,5 55 10
52100340 B PG 36 40 x 1,5 53 10
52100341 A PG 36 50 x 1,5 55 10
52100342 A PG 36 63 x 1,5 68 10
52100343 B PG 42 40 x 1,5 60 5
52100344 A PG 42 50 x 1,5 60 5
52100345 A PG 42 63 x 1,5 68 5
52100346 B PG 48 50 x 1,5 65 5
52100347 A PG 48 63 x 1,5 68 5
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