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BODY

\NOT INCLUDED IN KIT

EXAMPLE OF ACCESSORY

Vedere nel sito tutti gli accessori compatibili con il kit.
See in the web site all the accessories compatible with the kit.

General Tolerance UNI EN 22768/1 Media (m)

— |Aggiornato cartiglio con nuovo codice (codice superato M-05171-00). Separata vista corpo con vista assieme. 06/03/18 |.A.
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TOLERANCE GENERAL PCB +0,1 mm

da05a3 da3ab da 6 a 30 da 30a120 da 120 a 400
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