Hellermannlyton

Jak sprawilismy,
ze to, co najlepsze,
stato sie jeszcze
lepsze?

MADE FOR REAL®

Stuchajac naszych Klientow.

tatwa wymiana ostrza O Dzwignia blokujaca Pokretto do ustawiania sity naciagu
Jednokierunkowa instalacja sprawia, ze Zapobiega niezamierzonej zmianie Mozliwo$¢ 33-krotnego mikrostopniowania
wymiana ostrza jest niezwykle prosta. ustawienia sity zaciggania. Smuklejszy do precyzyjnego ustawiania sity naciagu.
Wsteczna kompatybilno$¢ z EVO 7. profil umozliwia przesuwanie narzedzia Fabryczna kalibracja zapewnia powtarzalng
bez zaczepiania przewoddw. site naciagu opaski na wiazce przewoddéw

kazdemu narzedziu, co gwarantuje

Wprowadzanie niezawodna dokfadnos¢.

opaski z boku
Umozliwia tatwa
aplikacje opaski co
przyspiesza proces
wigzania.

Ergonomiczna rekojes¢
Dwustopniowy, miekki materiat
rekojesci dopasowuje sie do dtoni
operatora, zapewniajagc maksymalny
komfort pracy. Ulepszone w celu
zmniejszenia poslizgu.

Wydtuzona przednia czes$¢ narzedzia
Utatwia zacigganie i obcinanie opasek
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

0 Spust

Doskonale wyprofilowana, petnowymiarowa
konstrukcja - mozliwos¢ wyboru wersji dla
mniejszych dfoni. Ulepszony design zmniejsza

dodatkowo ryzyko poslizgu. Wyjatkowe, ergonomiczne

witasciwosci
Opatentowana funkcja TLC (Tension/

0 Udoskonalona konstrukcja do Lock/Cut) zapewnia fatwo$¢ montazu

zastosowan przemystowych i precyzje obcinania, przy jednoczesnym
Wytrzymata obudowa wykonana 0 Zaczep braku odbicia. Sprawdzona,

z kompozytu odporna na upadki Umozliwia dodanie paska na ergonomiczna konstrukcja pomaga

i dziatanie chemikaliow nawet nadgarstek lub powieszenie na zredukowad powtarzajace sie naprezenia
w najtrudniejszych warunkach. $cianie narzedziowej. Bardziej dtoni. Najlzejsze narzedzie na rynku.
Lepsze komponenty zwigkszajace wytrzymata konstrukcja wzorowana

niezawodnosc. na ciezszym modelu EVO 9. O Udoskonalona wiasciwosé
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Ponad milion

powodow dlaczego Wiasciwos¢ EVo7i | EvO7
nasze na rzed2|e . eSt TLC (Tension/Lock/Cut) - brak odbicia v v
. . . I J Wiodace w branzy 33 ustawienia napiecia \/ \/
a J p tatwa wymiana ostrza \/ \/
Litera "i" w EVO 7i oznacza "przemystowy". Dzieki
, . , . . . . Lekka, kompozytowa obudowa \/ \/
udoskonalonym wiasciwosciom i zwigkszonej
wydajnosci, HellermannTyton wcigz dostarcza Test upadku - klasa przemystowa v v
narzedzia preferowane przez uzytkownikow.
. ) ) , ) Standardowy i skrocony skok dzwigni \/ \/
« Testowane na ponad milion cykli, dla niezrownanej
vvydajnoéci Testowane na ponad 1 000 000 cykli \/ \/
« Fabrycznie skalibrowane napiecie zapewnia
. y . . . pe . P . 1 rok gwarancji \/ \/
niezmiennie niezawodne wyniki w wymagajacych
zastosowaniach Dzwignia blokujaca, niezaczepiajaca ‘/
) ) o przewody
- Dostepne dwie wersje, ze standardowym _ v
i skroconym skokiem dzwigni dla mniejszych dtoni Wygodny, dwustopniowy uchwyt
« Ostrze i przednia cze$¢ narzedzia z mozliwoscia Zaczep przemystowy v
serwisowania przez Klienta - wsteczna
kompatyb”nos’c’ zEVO 7 Bardziej wytrzymata ostona spustu \/
+ 12 miesiecy gwarandji
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