Karta charakterystyki produktu
Miniaturowe ztgcza

Oznaczenie

Grupa produktow
Numer zaméwienia

llustracja

&

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztgczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu
Stopien ochrony
Przekréj przewodu
Wyjscie kablowe
Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Informacje dodatkowe
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Grupa materiatowa

Zgodnos$¢é z EMV

B bhinder

M16 IP67 Meskie ztacze kablowe proste, Kontaktéw: 5 (05-a), 4,1-7,8 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, Wersja

skrécona

M16 IP67 seria 423
99 5113 40 05

Rysunek z wymiarami

0185

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

Meskie ztgcze kablowe proste
Ztgcze meskie proste
$ruba

lutowanie

IP67

maks. 0,75 mm?2/ AWG 18
4,1-7,8 mm

-30°C/95°C

> 500 cykli taczenia
Wersja skrécona
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Oznaczenie M16 IP67 Meskie ztacze kablowe proste, Kontaktéw: 5 (05-a), 4,1-7,8 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, Wersja
skrécona
Grupa produktow M16 IP67 seria 423
Numer zaméwienia 99 5113 40 05
Materiat
Materiat stykow CuZn (mosigdz niklowany)
Materiat korpusu stykéw PBT (UL94V-0)
Materiat styku Cuzn (mosigdz)
Pokrycie styku Au (ztoto)
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP be6021f2-e680-4cf5-99db-0416e4eede9d

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstep UL
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-44-01-02
ETIM7.0 EC002635

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

Instrukcja montazu

saol

@ coble-0 4-6 mm
f2mole insait

femala coupling ring,
assembled

1. Beod pressing screw, seal ond
clomping device.

2. Dismantle cable to 17 mm fength.

3. Stip and solder single wires.

4. Mount clomping device.

5. Tighten pressing screw.

pressing screw

&\. 0,8 Nm

clomping device

miale insert cable-9 6-8 mm

male coupling ring,
mssembled
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Miniaturowe ztgcza

Oznaczenie M16 IP67 Meskie ztacze kablowe proste, Kontaktéw: 5 (05-a), 4,1-7,8 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67, UL, Wersja
skrécona

Grupa produktow M16 IP67 seria 423

Numer zaméwienia 99 5113 40 05

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Wtyczki nie wolno podtgczac ani odtgczac pod obcigzeniem. Nieprzestrzeganie i niewtasciwe uzytkowanie moze
spowodowadé obrazenia ciata.

Ztgcza zostaty stworzone do zastosowan w inzynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposazenia elektrycznego.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ztgcza mogg by¢ uzywane rowniez do innych zastosowan.

Ztacza stosowane w obwodach o napieciach niebezpiecznych w dotyku moga by¢ instalowane i uzywane wytacznie
przez osoby z wyksztatceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow i norm.

Ztgcza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadajg sie do stosowania pod wodg. W przypadku stosowania na
zewnatrz ztgcza wtykowe nalezy oddzielnie zabezpieczy¢ przed korozjg. Wiecej informaciji na temat klas ochrony IP
mozna znalez¢ w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Ztacze wtykowe nie nadaje sie do napie¢ sieciowych. Nalezy zwréci¢ uwage na stopien zanieczyszczenia i kategorie
przepieciowg. Wiecej informacji mozna znalez¢ w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zblokowa¢ ztgcze kablowe w ztgczu urzadzenia, gwintowany pierscien jest 'recznie’ dokrecany (ok. 50 cNm).
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