Karta charakterystyki produktu L °
Miniaturowe ztgcza =lbinder

Oznaczenie M16 IP67 Ztacze panelowe meskie, Kontaktéw: 7 (07-a), nieekranowany, lutowanie, IP67, przykrecany od przodu,
Nakretka szesciokatna

Grupa produktow M16 IP67 seria 723

Numer zaméwienia 09 0127 82 07
Dane techniczne

Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztgczy Ztgcze panelowe meskie
System blokady ztgczy $ruba

Obtrysk na kablu lutowanie

Stopien ochrony P67

Przekréj przewodu 0,75 mm?/ AWG 18
Zakres temperatur od/do -40°C/95°C

llo$¢ cykli taczenia > 500 cykli taczenia
Informacje dodatkowe Nakretka szes$ciokatna
Waga (gr) 12.62

Numer taryfy celnej 85369010

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe 125V
Znamionowe napiecie udarowe 800V
Prad znamionowy (40°C) 30A
Stopien zanieczyszczenia 1

Kategoria przepieciowa |
Grupa materiatowa 11l

Zgodnos¢ z EMV nieekranowany

Materiat

Materiat korpusu stykéw PBT (UL94V-0)

Materiat styku CuzZn (mosigdz)

Pokrycie styku Au (ztoto)

REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)

Numer SCIP c60eccf7-d46c-4830-a238-cb7193db8cea
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-44-01-09

ETIM7.0 EC003569
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