Karta charakterystyki produktu h binder

Oznaczenie M25 Zenskie ztacze kablowe proste, Kontaktow: 12, 5,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP40
Grupa produktéw M25 seria 691
Numer zaméwienia 09 0446 00 12
llustracja Rysunek z wymiarami Uktad stykow (strona przytaczeniowa)

g28

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy Zenskie ztacze kablowe proste
Wersja Ztacze zenskie proste
System blokady ztaczy $ruba

Obtrysk na kablu lutowanie

Stopien ochrony P40

Przekréj przewodu 0,75 mm?/ AWG 18
Wyjscie kablowe 5,0-8,0 mm

Zakres temperatur od/do -40°C/85°C

llo$¢ cykli taczenia > 500 cykli taczenia
Waga (gr) 38.81

Numer taryfy celnej 85369010

Napiecie znamionowe 125V

Znamionowe napiecie udarowe 1500 V

Prad znamionowy (40°C) 50A

Rezystancja izolacji kabla =10 Q

Stopien zanieczyszczenia 1

Kategoria przepieciowa 1]

Grupa materiatowa 1]l

Zgodnos¢ z EMV do ekranowania

Potaczenie ostonowe Zacisk kablowy z oczkiem lutowniczym
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Karta charakterystyki produktu

Oznaczenie M25 Zenskie ztacze kablowe proste, Kontaktow: 12, 5,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP40
Grupa produktéw M25 seria 691
Numer zaméwienia 09 0446 00 12

Materiat stykow
Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

REACH SVHC

Numer SCIP

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Dyrektywa niskonapigciowa

Instrukcja montazu

1. Baed threoded cap, seal. cable busting and
bayone! ring fo cable.

2 Loosen stap on canier slecve.

3. Bend corifer sleeve.

4. Dismantle cable, strip and connact single wires.

5. Mavnt famale fasert on carier slaeve ond
serew e coble ta the siop.

4. Fit the upper canisr sheeve.

5. Bead ring and coupling ring and serew on
witlh Moended eap.

conier slasn

carider shoevs

Eloxiert GD-AL

PET (UL94V-0)

Cuzn (mosigdz)

Ag (srebro)

None (No pollutants)
SCIP-number not available

27-44-01-09
EC003569

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

S

binder

thrended cop

@ 1,25 Nm
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Oznaczenie M25 Zenskie ztacze kablowe proste, Kontaktow: 12, 5,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP40
Grupa produktéw M25 seria 691
Numer zaméwienia 09 0446 00 12

Uwagi dotyczace bezpieczenistwa

Data: 29.01.2023



