Karta charakterystyki produktu

Oznaczenie

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

llustracja
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Na nastepnej stronie znajduja sie szczegétowe instrukcje dotyczace prezentacji i montazu poszczegoélnych czesci.

Dane techniczne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu

Stopien ochrony

Przekréj przewodu
Zakres temperatur od/do
llos¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Napiecie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Grupa materiatowa

Zgodnos¢ z EMV

Materiat korpusu stykéw
Materiat styku
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Push-Pull Ztacze panelowe Zeriskie, Kontaktéw: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67

Push-Pull seria 430

binder

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

094912015 04
Rysunek z wymiarami
19.2
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min. 0,3 SW 13mm
max. 4 SW 17mm

Ztacze panelowe zenskie
Ztacze zenskie proste
Push-Pull

lutowanie

1P67

0,25 mm?2/ AWG 24
-40°C/85°C

> 500 cykli taczenia

9.98

85369010

nieekranowany

PUR/PA
CuSn (braz)
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Karta charakterystyki produktu

Oznaczenie Push-Pull Ztacze panelowe Zeriskie, Kontaktéw: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktéw Push-Pull seria 430
Numer zaméwienia 09 4912 015 04
Pokrycie styku Au (ztoto)
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP a06ec463-5356-494e-8ec7-c6d537d07574
eCl@ss 11.1 27-44-01-09
ETIM7.0 EC003569
Préobka montazowa
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binder
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Karta charakterystyki produktu h binder

Oznaczenie Push-Pull Ztacze panelowe Zeriskie, Kontaktéw: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktéw Push-Pull seria 430
Numer zaméwienia 09 4912 015 04

Opis elementu

&\r 0,8-1,0 Nm

hexagonal nut

male insert

socket housing
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Oznaczenie Push-Pull Ztacze panelowe Zeriskie, Kontaktéw: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktéw Push-Pull seria 430
Numer zaméwienia 09 4912 015 04

Uwagi dotyczace bezpieczenistwa

Data: 02.02.2023



