Karta charakterystyki produktu
Technika automatyzacji - transmisja danych i

zasilanie

Oznaczenie

Grupa produktéow
Numer zaméwienia

llustracja

M12-B seria 715

Rysunek z wymiarami

M20x15

B bhinder

M12-B Adapter, Kontaktéw: 4, ekranowany, wtykowa, IP67, UL

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

M2x1

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztaczy
Obtrysk na kablu

Stopien ochrony

Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Grupa materiatowa

Zgodnos$¢ z EMV

Potaczenie ostonowe

Materiat

Materiat korpusu stykéw
Materiat styku
Pokrycie styku

1 braun/brown
2 weifl/white
3 blau/blue

4 schwarz/black

m2x
0202

SW 18 mm
W 27mm

Adapter

Adapter

$ruba

wtykowa

P67

-40°C/85°C

> 100 cykli taczenia
63.59

85369010

ekranowany
Ekran do obudowy

PA
CuZn (mosigdz)
Au (ztoto)
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Karta charakterystyki produktu L °
Technika automatyzacji - transmisja danych i =l binder

zasilanie
Oznaczenie M12-B Adapter, Kontaktéw: 4, ekranowany, wtykowa, IP67, UL
Grupa produktéow M12-B seria 715
Numer zaméwienia 09 5242 00 04
REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP 2b4b656a-e1c3-4d55-99bf-476bec0163fd

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstep UL
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-44-01-09
ETIM 7.0 EC003569

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU (EN 50581:2012)

Prébka montazowa

Schaltschrankdurchfiihrung mit Durchgangshohrung
Lead-through for control cabinet with hore hole
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Anzugsdrehmoment /Tightening moment
| 1-1,2 Nm

N

18,2 __min. |
max. 9
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Oznaczenie M12-B Adapter, Kontaktéw: 4, ekranowany, wtykowa, IP67, UL
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Numer zaméwienia 09 5242 00 04

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Wtyczki nie wolno podtgczac ani odtgczac pod obcigzeniem. Nieprzestrzeganie i niewtasciwe uzytkowanie moze
spowodowac obrazenia ciata.

Ztacza zostaty stworzone do zastosowan w inzynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposazenia elektrycznego.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ztgcza mogg by¢ uzywane rowniez do innych zastosowan.

Ztgcza stosowane w obwodach o napieciach niebezpiecznych w dotyku moga by¢ instalowane i uzywane wytgcznie
przez osoby z wyksztatceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Ztacza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadaja sie do stosowania pod wodg. W przypadku stosowania na
zewnatrz ztgcza wtykowe nalezy oddzielnie zabezpieczyé przed korozjg. Wiecej informacji na temat klas ochrony IP
mozna znalez¢ w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zblokowac ztacze kablowe w ztgczu urzadzenia, gwintowany pierscien jest 'recznie’ dokrecany (ok. 60 cNm).
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