Karta charakterystyki produktu L °
Technika automatyzacji - Ztgcza zaworéw =lbinder

elektromagnetycznych

Oznaczenie Rodzaj C Ztacze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktow: 2+2PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu,
IP67, PUR, czarny, 5 m

Grupa produktéw Rodzaj C seria 230

Numer zaméwienia 33 5934 500 000
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Numer czesci

Stary numer katalogowy: 33 1313 500 000

Pamigtaj, ze w zwigzku ze zmiang starego numeru zamdwienia na nowy moga
wystapi¢ odstepstwa w specyfikacji technicznej. Jesli masz pytania dotyczace
szczegotdéw produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj sie z obstuga klienta' po
prawej stronie.

Zawiadomienie

Konstrukcja ztgczy Ztgcze zaworu elektromagnetycznego
Dtugos¢ kabla 5m

Wersja Ztgcze zenskie katowe

System blokady ztgczy $ruba centralna

Obtrysk na kablu formowane wtryskowo na kablu
Stopien ochrony P67

Przekrdj przewodu 0,75 mm?/ AWG 18

Zakres temperatur od/do -25°C/80°C

llo$¢ cykli taczenia > 50 cykli faczenia

Waga (gr) 277.87

Numer taryfy celnej 85444290
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Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Ztgcza zaworéw Is binder

elektromagnetycznych

Oznaczenie Rodzaj C Ztacze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktow: 2+2PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu,

IP67, PUR, czarny, 5 m

Grupa produktéw Rodzaj C seria 230
Numer zaméwienia 33 5934 500 000

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Grupa materiatowa

Zgodnos$¢ z EMV

Materiat

Materiat stykéw
Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

REACH SVHC

Numer SCIP

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapigeciowa
Dyrektywa RoHS

Dane dotyczace kabla - Konstrukcja kabla
Srednica kabla
Materiat powtoki

Budowa pojedynczej zyty
Kolor kabla

Dane dotyczace kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy
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nieekranowany

PBT

PBT

CuSn (braz)

Ag (srebro)

None (No pollutants)
SCIP-number not available

27-06-03-11
EC001855

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
2011/65/EU (EN 50581:2012)

5,9 mm
PUR
3x0,75mm
czarny

tak
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Karta charakterystyki produktu L °
Technika automatyzacji - Ztgcza zaworow =l binder

elektromagnetycznych

Oznaczenie Rodzaj C Ztacze zaworu elektromagnetycznego, Kontaktow: 2+2PE, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu,
IP67, PUR, czarny, 5 m

Grupa produktéw Rodzaj C seria 230

Numer zaméwienia 335934 500 000

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Wtyczki nie wolno podtgczac ani odtgczac pod obcigzeniem. Nieprzestrzeganie i niewtasciwe uzytkowanie moze
spowodowac obrazenia ciata.

Ztacza zostaty stworzone do zastosowan w inzynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposazenia elektrycznego.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ztgcza mogg by¢ uzywane rowniez do innych zastosowan.

Ztgcza stosowane w obwodach o napieciach niebezpiecznych w dotyku moga by¢ instalowane i uzywane wytgcznie
przez osoby z wyksztatceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Ztacza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadaja sie do stosowania pod wodg. W przypadku stosowania na
zewnatrz ztgcza wtykowe nalezy oddzielnie zabezpieczyé przed korozjg. Wiecej informacji na temat klas ochrony IP
mozna znalez¢ w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Uzytkownik musi podjg¢ odpowiednie srodki ostroznosci, aby zapewnic, ze ztgcze nie moze zostac przypadkowo
odtaczone. Ponadto uzytkownik musi zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie kabla.

Data: 02.02.2023



