Karta charakterystyki produktu
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki

B bhinder

M12-A Meskie ztagcze kablowe katowe, Kontaktow: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, UL, PVC,
szary, 3x 0,34 mm? 5m

Oznaczenie

Grupa produktow
Numer zaméwienia

M12-A seria 763
77 3427 0000 20003-0500

llustracja
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Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Zawiadomienie

Konstrukcja ztaczy

Rysunek z wymiarami

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

Stary numer katalogowy: 79 3427 15 04

‘ - 450
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Pamigtaj, ze w zwigzku ze zmiang starego numeru zamdwienia na nowy moga
wystapi¢ odstepstwa w specyfikacji technicznej. Jesli masz pytania dotyczace
szczegdtdw produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj sie z obstuga klienta' po

prawej stronie.
Meskie ztgcze kablowe katowe

Dtugos¢ kabla 5m

Wersja Ztgcze meskie katowe
System blokady ztaczy $ruba

Obtrysk na kablu formowane wtryskowo na kablu
Stopieri ochrony IP69K

Przekréj przewodu 0,34 mm?/ AWG 22
Zakres temperatur od/do -25°C/90°C

llo$¢ cykli taczenia > 100 cykli taczenia
Waga (gr) 318

Numer taryfy celnej 85444290
Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe 250V

Znamionowe napiecie udarowe 2500V

Prad znamionowy (40°C) 40A

Rezystancja izolacji kabla =100 Q

Stopieri zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa
Grupa materiatowa
Zgodnos$é z EMV

I
I
nieekranowany
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Oznaczenie M12-A Meskie ztagcze kablowe katowe, Kontaktow: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, UL, PVC,
szary, 3x 0,34 mm? 5m

Grupa produktow M12-A seria 763

Numer zaméwienia 77 3427 0000 20003-0500
Materiat
Materiat stykéw PUR
Materiat korpusu stykéw PUR
Materiat styku CuZn (mosiagdz)
Pokrycie styku Au (ztoto)
Materiat elementu blokujacego Odlew cynkowy, niklowany
REACH SVHC None (No pollutants)
Numer SCIP SCIP-number not available

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstep uL
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-06-03-11
ETIM7.0 EC001855

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapigeciowa
Dyrektywa RoHS

Dane dotyczace kabla - Konstrukcja kabla

2014/35/EU (EN 60529:1991;EN 60204-1:2018)
2011/65/EU (EN 50581:2012)

Srednica kabla 4,5 mm
Przekrdéj zyty 3 x 0,34 mm?
Materiat powtoki PVC

Izolacja przewodow PVC

Budowa pojedynczej zyty 42 x 0,10 mm
Kolor kabla szary

Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci elektryczne

Rezystancja zyty 57 Q/Km (20°C)
Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci mechaniczne

Promier gigcia dla kabla nieruchomego 25x0@
Promier gigcia dla kabla w ruchu 210x @
Liczba cykli gigcia >2 milion

Dopuszczalne przyspieszenie
Dystans przemieszczenia, poziomo
Odlegtos$¢ jazdy, pionowa
Predkos$¢ przemieszczenia

Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do

max. 5m/s?+1m/s?

S5m/s?2->5m

5m/s2->5m

<200 m/min (odlegto$¢ pozioma 5 m)

-5°C/105°C
-40°C/105°C
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Oznaczenie M12-A Meskie ztagcze kablowe katowe, Kontaktow: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, UL, PVC,
szary, 3x 0,34 mm? 5m

Grupa produktow M12-A seria 763
Numer zaméwienia 77 3427 0000 20003-0500

Dane dotyczgce kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy nie
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Oznaczenie M12-A Meskie ztagcze kablowe katowe, Kontaktow: 3, nieekranowany, formowane wtryskowo na kablu, IP69K, UL, PVC,
szary, 3x 0,34 mm? 5m

Grupa produktow M12-A seria 763

Numer zaméwienia 77 3427 0000 20003-0500

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
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