Karta charakterystyki produktu L °
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki =l binder

Oznaczenie M12-A Meskie ztacze kablowe proste - Zzenskie ztacze kablowe katowe, Kontaktéw: 5, formowane wtryskowo na kablu,
IP68, UL, PUR, fioletowy, 4 x 1 x 0,25 mm2, 1 m

Grupa produktow M12-A seria 765

Numer zaméwienia 79 5028 100 05
Dane techniczne

Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy Meskie ztgcze kablowe proste - zenskie ztgcze kablowe katowe
Dtugos¢ kabla Tm

System blokady ztaczy $ruba

Obtrysk na kablu formowane wtryskowo na kablu

Stopien ochrony P68

Przekrdj przewodu 4x1xAWG 24

Zakres temperatur od/do -25°C/85°C

llo$¢ cykli taczenia > 100 cykli taczenia

Waga (gr) 75.00

Numer taryfy celnej 85444290

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe 60V
Znamionowe napiecie udarowe 1500 vV
Prad znamionowy (40°C) 4,0A
Stopien zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa 1]
Grupa materiatowa 1]

Materiat

Materiat korpusu stykéw PUR

Materiat styku CuZn (mosigdz) / CuSn (braz)

Pokrycie styku Au (ztoto)

Materiat elementu blokujgcego Odlew cynkowy, niklowany

REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)

Numer SCIP 7e31a8a6-741b-47cf-8ce3-a8539a7336d1

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstep UL

Dane dotyczace kabla - Konstrukcja kabla

Srednica kabla 6,5 mm

Przekrdéj zyty 4x1x0,25 mm?
Materiat powtoki PUR

1zolacja przewodéw Zell-PE

Budowa pojedynczej zyty 19x 0,72 mm
Kolor kabla fioletowy
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Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci elektryczne

Rezystancja zyty 85 Q/Km (20°C)

Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci mechaniczne

Promier gigcia dla kabla nieruchomego 15x @

Dane dotyczace kabla - Wtasciwosci termiczne

Zakres temperatur dla kabla w ruchu od/do -20°C/70°C
Zakres temperatur dla kabla w spoczynku od/do -40°C/70°C

Dane dotyczace kabla - Inne cechy

Bezhalogenowy tak
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