Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki Iﬂbmder

Oznaczenie M8 Ztacze panelowe zeriskie, Kontaktéw: 4, nieekranowany, THT, IP67, M12x1,0, przykrecany od przodu
Grupa produktéw M8 seria 718
Numer zaméwienia 86 6518 1100 00004

llustracja Uktad przewodéw Rysunek z wymiarami

215 s

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

Instrukcja montazu znajduje sie na nastepnej stronie.

Dane techniczne
Cechy ogolne
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Stary numer katalogowy: 09 3390 186 04

Pamigtaj, ze w zwigzku ze zmiang starego numeru zamdwienia na nowy moga
wystgpi¢ odstepstwa w specyfikacji technicznej. Jesli masz pytania dotyczace
szczegotéw produktu, skorzystaj z formularza 'Skontaktuj sie z obstuga klienta' po
prawej stronie.
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Konstrukcja ztaczy Ztacze panelowe zeniskie
Wersja Ztgcze zenskie proste
System blokady ztgczy $ruba
Obtrysk na kablu THT
Stopien ochrony P67
Zakres temperatur od/do -40°C/85°C
lloé¢ cykli taczenia > 100 cykli taczenia
Waga (gr) 11.53
Numer taryfy celnej 85369010

Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe 60V
Znamionowe napiecie udarowe 1500 V
Prad znamionowy (40°C) 40A
Stopien zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa 1]
Grupa materiatowa 1]

Zgodnos¢ z EMV nieekranowany

Materiat

Materiat stykow CuZn (mosigdz niklowany)
Materiat korpusu stykéw PA czarny

Materiat styku CuSn (braz)

Pokrycie styku Au (ztoto)

Dtugo$¢ kontaktu 0,5 mm

REACH SVHC CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP 8a2caba0-0cde-44cc-bf09-35529b9d1eb7
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-44-01-09

ETIM7.0 EC003569
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Prébka montazowa
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
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