Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki

Oznaczenie

Grupa produktow
Numer zaméwienia

llustracja

i sitowniki

B bhinder

M12-A Zenskie ztacze dwu kablowe proste, Kontaktéw: 4, 2 x 2: 2,1-3,0 mm / @ 4,0-5,0 mm, nieekranowany, zacisk

Srubowy, IP67, UL

M12-A seria 713
99 0430 186 04

Rysunek z wymiarami

(R

020

SW 19mm

Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)

Na nastepnej stronie znajduja sie szczegétowe instrukcje dotyczace prezentacji i montazu poszczegdélnych czesci.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu
Stopien ochrony
Przekréj przewodu
Wyjscie kablowe
Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Zenskie ztgcze dwu kablowe proste
Ztacze zenskie proste

$ruba

zacisk Srubowy

P67
maks. 0,75 mm?2/ AWG 18

2x2:21-3,0mm/ @ 4,0-50 mm

-40°C/85°C

> 500 cykli taczenia

28.93

85369010

60 V
1500 V
4A(3AUL)
>100 Q

3
I
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Karta charakterystyki produktu
Technika automatyzacji - czujn

i sitowniki B bhinder

Oznaczenie M12-A Zeriskie ztagcze dwu kablowe proste, Kontaktow: 4, 2 x 2: 2,1-3,0 mm / @ 4,0-5,0 mm, nieekranowany, zacisk

Srubowy, IP67, UL

Grupa produktow M12-A seria 713
Numer zaméwienia 99 0430 186 04

Grupa materiatowa
Zgodnos$é z EMV

Materiat

Materiat stykow

Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

Materiat elementu blokujacego

REACH SVHC
Numer SCIP

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstep

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapieciowa

1]
nieekranowany

PA

PA

CuzZn (mosiadz)

CuSnZn (Optalloy)

Odlew cynkowy, niklowany

CAS 7439-92-1 (Lead)
3dbb525f-ccc6-4111-8e34-2dd0c55a86b0

uL

27-44-01-02
EC002635

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
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Karta charakterystyki produktu °
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki Iﬂ binder

Oznaczenie M12-A Zenskie ztacze dwu kablowe proste, Kontaktéw: 4, 2 x 2: 2,1-3,0 mm / @ 4,0-5,0 mm, nieekranowany, zacisk
Srubowy, IP67, UL

Grupa produktow M12-A seria 713
Numer zaméwienia 99 0430 186 04

Instrukcja montazu

material of locking rings:  plastic, zinc diecast, stainless steel
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Karta charakterystyki produktu °
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki Iﬂ binder

Oznaczenie M12-A Zenskie ztacze dwu kablowe proste, Kontaktéw: 4, 2 x 2: 2,1-3,0 mm / @ 4,0-5,0 mm, nieekranowany, zacisk
Srubowy, IP67, UL

Grupa produktow M12-A seria 713
Numer zaméwienia 99 0430 186 04

Opis elementu

thrust collar

_ pressing screw
female inserf

seal

male insert —

material of locking rings:  plastic, zinc diecast, stainless steel
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Karta charakterystyki produktu h bil‘lder

Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki

Oznaczenie M12-A Zenskie ztacze dwu kablowe proste, Kontaktéw: 4, 2 x 2: 2,1-3,0 mm / @ 4,0-5,0 mm, nieekranowany, zacisk
Srubowy, IP67, UL

Grupa produktow M12-A seria 713

Numer zaméwienia 99 0430 186 04

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Wtyczki nie wolno podtgczac ani odtgczac pod obcigzeniem. Nieprzestrzeganie i niewtasciwe uzytkowanie moze
spowodowac obrazenia ciata.

Ztgcza zostaty stworzone do zastosowan w inzynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposazenia elektrycznego.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ztgcza mogg by¢ uzywane rowniez do innych zastosowan.

Aby zabezpieczy¢ ztgcze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiedzy obudowg a gtowica ztgcza nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napieciu
niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to ztgczy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN
61140, VDE 0140-1).

Ztacza stosowane w obwodach o napieciach niebezpiecznych w dotyku moga by¢ instalowane i uzywane wytgcznie
przez osoby z wyksztatceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Ztgcza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadaja sie do stosowania pod wodga. W przypadku stosowania na
zewnatrz ztgcza wtykowe nalezy oddzielnie zabezpieczy¢ przed korozjg. Wiecej informaciji na temat klas ochrony IP
mozna znalez¢ w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zblokowac ztacze kablowe w ztgczu urzadzenia, gwintowany pierscien jest 'recznie’ dokrecany (ok. 60 cNm).
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