Karta charakterystyki produktu
Miniaturowe ztgcza

Oznaczenie

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

llustracja

Bayonet Zeriskie zlacze kablowe proste, Kontaktéw: 2, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40

Bayonet seria 678
99 0602 02 02

Rysunek z wymiarami

7199
316,95

52

39

Instrukcja montazu znajduje si¢ na nastepnej stronie.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu
Stopien ochrony
Przekréj przewodu
Wyjscie kablowe
Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Parametry elektryczne

Napigcie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia
Kategoria przepieciowa

Grupa materiatowa

Zgodnos¢ z EMV

Materiat

Materiat stykéw
Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

Zenskie ztgcze kablowe proste
Ztgcze zenskie proste
Bayonet

lutowanie

P40

maks. 0,75 mm?2/ AWG 18
6,0-8,0 mm

-40°C/85°C

> 500 cykli taczenia

8.67

85369010

250V

1500 V

70A
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1]
nieekranowany

PA

PBT (UL94V-0)
CuSn (braz)
Ag (srebro)

B bhinder

Uktad stykow (strona przytaczeniowa)
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Karta charakterystyki produktu
Miniaturowe ztgcza

B bhinder

Oznaczenie Bayonet Zeriskie ztagcze kablowe proste, Kontaktéw: 2, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktéw Bayonet seria 678
Numer zaméwienia 99 0602 02 02

REACH SVHC None (No pollutants)

Numer SCIP SCIP-number not available

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1 27-44-01-02

ETIM7.0 EC002635

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapieciowa

Instrukcja montazu

famale insert

1. Bead cable cormier sleeve, locking
sing, eable hushing and sleeve
fo cable.

2. Dismantle cable to 12 mm length.

3. Ship and solder single wires.

4. Place the cover on the coble carier
sleeve and fosten the coble shrop
with fillister head screws.

5. Push assembled part with contact
insert into the sleeve and fosten
with self-tapping screw. mole insert

female facking ring

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

sleave

cahle bushing f\
selfupping screw
male locking ring

fillister head scoow
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Oznaczenie Bayonet Zeriskie zlacze kablowe proste, Kontaktéw: 2, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktéw Bayonet seria 678
Numer zaméwienia 99 0602 02 02

Uwagi dotyczace bezpieczenistwa
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