Karta charakterystyki produktu °
Technika automatyzacji - czujniki i sitowniki Iﬂblnder

Oznaczenie

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

llustracja

M12-A Zeriskie ztacze kablowe katowe, Kontaktow: 5, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk przewodu, IP67

M12-A seria 713
99 1538 824 05

Rysunek z wymiarami Uktad stykéw (strona przytaczeniowa)
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Na nastepnej stronie znajduja sie szczegétowe instrukcje dotyczace prezentacji i montazu poszczegdélnych czesci.

Dane techniczne
Cechy ogolne

Numer czesci

Konstrukcja ztaczy
Wersja

System blokady ztgczy
Obtrysk na kablu
Stopien ochrony
Przekréj przewodu
Wyjscie kablowe
Skretnosc¢

Zakres temperatur od/do
llo$¢ cykli taczenia
Waga (gr)

Numer taryfy celnej

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe
Znamionowe napiecie udarowe
Prad znamionowy (40°C)
Rezystancja izolacji kabla
Stopien zanieczyszczenia

Zenskie ztgcze kablowe katowe
Ztacze zenskie katowe

$ruba

zacisk przewodu

1P67

maks. 0,50 mm?/ AWG 20
4,0-6,0 mm

90° (4 mozliwosci kodowania)
-40°C/85°C

> 100 cykli taczenia

70.79

85369010

60V
1500 vV
40A
>100 Q
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Oznaczenie

Grupa produktéw
Numer zaméwienia

Kategoria przepieciowa
Grupa materiatowa
Zgodnos¢ z EMV
Potaczenie ostonowe

Materiat

Materiat stykow

Materiat korpusu stykéw
Materiat styku

Pokrycie styku

Materiat elementu blokujacego

REACH SVHC
Numer SCIP
Klasyfikacje

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Deklaracje zgodnosci

Dyrektywa niskonapieciowa

Instrukcja montazu

Isolierhilse in Kupplungs-
hiilse fest verbaut
insulting slegve tightly

M12-A Zeriskie ztacze kablowe katowe, Kontaktow: 5, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk przewodu, IP67

M12-A seria 713
99 1538 824 05

I

1]

do ekranowania
Pierscien ekranujacy

Odlew cynkowy, niklowany

PA

CuzZn (mosiadz)

Au (ztoto)

Odlew cynkowy, niklowany

CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione)
CAS 7439-92-1 (Lead)
34b39c0e-28dc-46e4-a860-f720f46bcace

27-44-01-02
EC002635

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)

ghmonteld

B gismantle

Schirm kiirzen, oubweiten und auf Schirmring umschlogen
e shorten and widening of shigld and revert to shialding ring

Offnungswerkzeuq fir KifigzugFederversion
opening fool far wite clamp connection

Schroubklemmversion | Litversion | Kiifigzugfederversion (shne tslishatss}
seraw connedlion solder version | wire clomp connection (without insulating sleeve)
Muf} A/mm
megsure A/mm 5 3,5 7
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Oznaczenie M12-A Zeriskie ztacze kablowe katowe, Kontaktow: 5, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk przewodu, IP67
Grupa produktéw M12-A seria 713
Numer zaméwienia 99 1538 824 05

Opis elementu

cover — pinch ring *
pressing spring

ofing — @ | .

seal *  pressing screw

female insert male inserf opening fool * premounted parts
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Oznaczenie M12-A Zeriskie ztacze kablowe katowe, Kontaktow: 5, 4,0-6,0 mm, do ekranowania, zacisk przewodu, IP67
Grupa produktéw M12-A seria 713
Numer zaméwienia 99 1538 824 05

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Data: 05.02.2023



