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Änderungen vorbehalten / Subject to change

1/1ir

High-Speed-HDMI™-90°-Kabel mit Ethernet High Speed HDMI™ 90° Cable with Etherne
- Vergoldeter HDMI™-Stecker, der einseitig abgewinkelt ist (90°), 
  garantiert eine einwandfreie Signalqualität, klaren Sound sowie gestochen 
  scharfe Video- und Bildqualität.
- Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz
- Das High-Speed-HDMI™-Kabel verbindet TV und Monitore mit Spielekonsolen 
  wie z. B. PlayStation oder Xbox sowie Beamer, Projektoren und Streaming-
  Empfänger wie Amazon Fire TV oder Apple TV.
Anschlüsse:   2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Material Kontakte:  vergoldet
Material Kabelmantel:  PVC
Außendurchmesser Kabel: 5.5 ± 0.2 mm
Isolationswiderstand:  300 V       , 10 MΩ min.
Schirmung:   2x Aluminiumfolie
Übertragungsrate:  max. 18 Gbit/s
Unterstützte Videostandards: 4K Ultrta HD 2160p (60 Hz)
Unterstützte Audiostandards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), 
   Audio Return Channel (ARC)
Weitere unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet 
   Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, Consumer 
   Electronics Control (CEC)

- Gold-plated HDMI™ plug that is angled on one side (90°) guarantees a perfect signal 
  quality, clear sound and razor-sharp video and picture quality.
- High-definition signal transmission with up to 4K @ 60 Hz
- The High Speed HDMI™ cable links TVs and monitors with game consoles such as 
  PlayStation or Xbox, as well as beamers, projectors and streaming receivers e.g. Amazon 
  Fire TV or Apple TV
Connections:  2x HDMI™ plug (Type A)
Material contacts:  gold-plated
Material cable jacket:  PVC
Outer diameter cable:  5.5 ± 0.2 mm
Insulation resistance:  300 V       , 10 MΩ min. 
Shielding:   2x AL-foil
Transmission rate:  max. 18 Gbit/s
Supported video standards: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Supported audio standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), 
   Audio Return Channel (ARC)
Other supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet 
   Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, Consumer Electronics 
   Control (CEC)
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Contact resistance
61293 HDMI 2.0 Kabel   90° 0050 0,5m (15+1) sw 500 ± 15 5 Ω max
61294 HDMI 2.0 Kabel   90° 0100 1,0m (15+1) sw 1000 ± 20 5 Ω max
61295 HDMI 2.0 Kabel   90° 0150 1,5m (15+1) sw 1500 ± 30 5 Ω max
61296 HDMI 2.0 Kabel   90° 0200 2,0m (15+1) sw 2000 ± 30 5 Ω max
61297 HDMI 2.0 Kabel   90° 0300 3,0m (15+1) sw 3000 ± 50 10 Ω max
61298 HDMI 2.0 Kabel   90° 0500 5,0m (15+1) sw 5000 ± 100 10 Ω max


