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5:1 fur Litze 2,5-8mm?, AWG1L-8, feindrihtig/
for standed wire 2,5-8mm, AWGI14-8, fine wire

ALl Dimensions in mm Techn. Character. Nicht tolerierte Masse/ Free size tolerances
Original Size DIN A &

Dat. Name Nassstabl Scale .
o203 ot Hon Axialschraub-Modul-L0A/
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