AXON

PoE Net Protector

AXON PoE Net Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepieciowe| urzqdzen dotqczo-
nych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzystane pary przewodéw.

Urzqdzenie AXON PoE Net Protector zawiera w sobie dwa tory — tor przesytania danych
(linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zabezpieczone sg elementami
przeciwprzepieciowymi, ktére odprowadzajqg tadunek do ziemi, a takze chroniq linie pomiedzy
sobg w obrebie pary przewodéw. W celu zwiekszenia obcigzalnosci toru zasilania linia 4 jest
zwarta z 5, a linia 7 z 8.

Sposéb podtgczenia:
Dane techniczne (Tor sygnatowy — linie 1,2,3,6):

/4%/ SWITCH/HUB Napiecie znamionowe Un=5V
Napiecie maksymalne Uc=6V
LAN E E(:zzelzgil’:/pprrz?s:;cclilot\il/(:;ciu(linio—linicl) Up=40V
v [ zasilacz sieciowy Poziom protekgiji uktadu
przeciwprzepieciowego (linia-uziemienie) Up=600V
Separator PoE Nominalny prqd wytadowczy (linia-linia) in=100A - 8/20us
. (Power Injector) Nominalny prgd wytadowczy (linia-uziemienie) in=100A - 8/20us

Maksymalny prqd wytadowczy (linia-linia) ima= 135A — 8/20us
Maksymalny prad wytadowczy (linia-uziemienie)  imee=135A — 8/20us

AN : Dane techniczne (Tor zasilania — linie 4,5 i 7,8):
+ Power . Napiecie znamionowe Un=0 do 50V
. Napiecie maksymalne Uc=56V
: Prqd nominalny zasilania In=400mA
= ' Poziom protekcji uktadu
T ' prz(—‘fciwprzepiec'i'owego (linia-linia) Up=125V
---------------------- Poziom protekcji uktadu
LAN przeciwprzepieciowego (linia-uziemienie) Up=TkV
"""""""" Nominalny prqd wytadowczy (linia-uziemienie) in=1kA — 8/20us

Separator PoE

\/ v Typ gniazd RJ45 (8P8C)

P Soli Nominalny prqd wytadowczy (linia-linia) in=80A — 8/20us

(Power Splitter) Maksymalny prad wytadowczy (linia-uziemienie) — ime=2,5kA — 8/20us

A%/ Urzqgdzenie PoE Wymiary 66x60x30mm
Ciezar 0,06kg
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