“Schutzvarmerk nach DIN 34 beachten”
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* = Mass durch Formkonizitdt nach unten verringert.
Freimass — Toleranz nach GTA 13/5 DIN 1688
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Konvertierung nicht zuldssig!

Manstab: 1:1

zehnNr: 1K 122.003.02

Artikel: A122 / 01122208
Katalogzeichnung

BOPLA
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