Systemy mocujace

Opaski specjalne

1.2

Opaski stalowe MBT

Wiasciwosci

Opaski MBT posiadaja opatentowany system |r
zamka kulkowego umozliwiajacy zabloko-

wanie opaski w dowolnym miejscu na catej

swojej dtugosci. Dostepne sa wykonania
zaréwno ze stali typu 316 jak i 304.

Zastosowanie

Opaski MBT sg stosowane zazwyczaj do

pracy w trudnych warunkach lub gdzie wy-

magana jest szczegdlna wytrzymatos¢ che- MBTS, MBTH. MBTXH.

miczna, na ogien, temperature albo duza i . N

wytrzymatos¢ na zrywanie. Stosowane we Opaski metalowe stosuije sie takze do za- S| S =

wszystkich gateziach przemystu od produkcji  bezpieczenia kabli i przewoddw przed opa- MBTS, MBTH

$rodkdw komunikacji masowej i budowy daniem i blokowaniem przejs¢ ewakuacyj-

statkdw poprzez przemyst rafineryjny i gor- nych w przypadku wystapienia pozaru.

nictwo az do instalacji wystawienniczych.
Dane techniczne |

Dtugos¢ | Szerokosc Wiazka Min. wytrzym. Zalecane
Nr art. Typ (L) (w) @ max na zryw. (N) Materiat narzedzie

‘ Materiat typu SS304
111-93058 |[MBT5SS 127 4,6 25,0 670 SS304 MKOSST
111-93088 |MBT8SS 201 4,6 50,0 670 SS304 MKOSST
111-93148 |MBT14SS 362 4,6 102 670 SS304 MKOSST
111-93208 |MBT20SS 521 4,6 152 670 SS304 MKOSST
111-93278 |MBT27SS 681 4,6 203 670 SS304 MKOSST
111-93338 |MBT33SS 838 4,6 254 670 SS304 MK9SST
111-94088 |MBT8HS 201 7.9 50,0 1115 SS304 MKOSST
111-94148 |MBT14HS 362 7.9 102 1115 SS304 MKOSST
111-94208 |MBT20HS 521 7.9 152 1115 SS304 MKOSST
111-94278 |MBT27HS 681 7.9 203 1115 SS304 MKOSST
111-94338 |MBT33HS 838 7,9 254 1115 SS304 MK9SST
111-95148 |MBT14XHS 362 12,3 107 2225 SS304 MKOSST
111-95208 |MBT20XHS 521 12,3 152 2225 SS304 MKOSST
111-95278 |MBT27XHS 681 12,3 203 2225 SS304 MK9SST
111-95338 |MBT33XHS 838 12,3 254 2225 SS304 MKOSST
Materiat typu SS316
111-93059 |MBT5S 127 4,6 25,0 670 SS316 MKOSST
111-93089 |MBT8S 201 4,6 50,0 670 SS316 MK9SST
111-93149 |MBT14S 362 4,6 102 670 SS316 MKOSST
111-93209 |MBT20S 521 4,6 152 670 SS316 MKOSST
111-93279 |MBT27S 681 4,6 203 670 SS316 MK9SST
111-93339 |MBT33S 838 4,6 254 670 SS316 MKOSST
111-94089 |MBT8H 201 7.9 50,0 1115 SS316 MK9SST
111-94149 |MBT14H 362 7.9 102 1115 SS316 MKOSST
111-94209 (MBT20H 521 7.9 152 1115 SS316 MKOSST
111-94279 |MBT27H 681 7.9 203 1115 SS316 MKOSST
111-94339 |MBT33H 838 7.9 254 1115 SS316 MKOSST
111-95149 |MBT14XH 362 12,3 102 2225 SS316 MK9SST
111-95209 |MBT20XH 521 12,3 152 2225 SS316 MKOSST
111-95279 |MBT27XH 681 12,3 203 2225 SS316 MKOSST
111-95339 |MBT33XH 838 12,3 254 2225 SS316 MKOSST

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Informacje tabelaryczne nt. dopuszczen i certyfikatow znajduja sie w zataczniku.
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MBTXH
Dane technicz&
Dtugos¢ | Szerokos¢ Wiazka @ Min. wytrzym.
Nr art. Typ (L) (w) max na zryw. (N) Materiat Zalecane narzedzie
‘ MBT powlekane jednostronnie

111-93057 |MBT5SC 127 4,6 25,0 467 SS316, PAT1 MKOSST
111-93087 |MBT8SC 201 4,6 50,0 467 SS316, PA11 MK9SST
111-93147 |MBT14SC 362 4,6 102 467 SS316, PAT1 MK9SST
111-93207 |MBT20SC 521 4,6 152 467 SS316, PA11 MKOSST
111-93277 |MBT27SC 681 4,6 203 467 SS316, PA11 MK9SST
111-93337 |MBT33SC 838 4,6 254 467 SS316, PA11 MKOSST
111-94087 |MBT8HC 201 7.9 50,0 779 SS316, PA11 MKOSST
111-94147 |MBT14HC 362 7.9 102 779 SS316, PAT1 MK9SST
111-94207 |MBT20HC 521 7.9 152 779 SS316, PA11 MKOSST
111-94277 |MBT27HC 681 7.9 203 779 SS316, PA11 MK9SST
111-94337 |MBT33HC 838 7.9 254 779 SS316, PA11 MKOSST
111-95147 |MBT14XHC 362 12,3 107 1558 SS316, PA11 MK9SST
111-95207 |MBT20XHC 521 12,3 150 1558 SS316, PAT1 MKOSST
111-95277 |MBT27XHC 681 12,3 203 1558 SS316, PA11 MK9SST
111-95336 |MBT33XHC 838 12,3 254 1558 SS316, PA11 MK9SST
MBT w petni powlekane

111-00288 |MBT5SFC 127 4,6 25,0 467 SS316, SP MK9SST
111-00289 |MBT8SFC 201 4,6 50,0 467 SS316, SP MKOSST
111-00290 |[MBT14SFC 362 4,6 102 467 SS316, SP MKOSST
111-00291 |MBT20SFC 521 4,6 152 467 SS316, SP MK9SST
111-00292 |MBT27SFC 681 4,6 203 467 SS316, SP MK9SST
111-00293 |MBT33SFC 838 4,6 254 467 SS316, SP MK9SST
111-00294 |MBT8HFC 201 7.9 50,0 779 SS316, SP MKOSST
111-00295 |MBT14HFC 362 7.9 102 779 SS316, SP MKOSST
111-00296 |MBT20HFC 521 7.9 152 779 SS316, SP MK9SST
111-00297 |MBT27HFC 681 7.9 203 779 SS316, SP MKOSST
111-00298 |MBT33HFC 838 7.9 254 779 SS316, SP MK9SST
111-00299 |MBT14XHFC 362 12,3 107 1558 SS316, SP MKOSST
111-00300 |MBT20XHFC 521 12,3 150 1558 SS316, SP MKOSST
111-00301 |MBT27XHFC 681 12,3 203 1558 SS316, SP MK9SST
111-00302 |MBT33XHFC 838 12,3 254 1558 SS316, SP MK9SST

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



