Zespoty przygotowania powietrza

Seria Excelon
Gotowe zestawy

Reduktory z filtrem i smarownica
G% do GY2
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Gotowy zestaw zawiera; reduktor z
filtrem i smarownicg mikromgtowg
oraz zawdr odcinajgco-
odpowietrzajacy, manometr i
uchwyty mocujace.

Wysoka skuteczno$¢ usuwania

?‘ BL73
BL74
wody i czastek statych BL72

tatwo demontowany zbiornik z

mocowaniem bagnetowym Prayl. Wkiad fitra- Zbiornik Zakres kg Dziatanie Nr kat.
Pokretto z blokada i oslong cyjny (um) cisnienia (bar) Auto*  Reczny **

uniemozliwiajaca zmiang nastaw LG4 40 Przetroczysty 03...10 165 Upustowe  BL72-201GA BL72-221G

(opcja). unioNg G¥8 40 Przetroczysty 03..10 226 Upistowe  BL73-301G  BL73-321G
zestawy

o
o

Koputka wziernika umozliwia tatwa G2 40 Przezroczysty zostong 0,3 ... 10 355 Upustowe  BL74-401G  BL74-421G
regulacjg parametrow smarowania G 4 Praeiroczysty 03..10 167 Upistowe  BL72-2086A BL72-2286
powietrza. AP Gy 4 Przezroczysty 03..10 1,67 Upustowe  BL72-308GA BL72-328G
Sangarove wposariewton i ORI
pnelmatycaryci. smarownica 1 Prstroczysty zosiong 0310 350 Upistowe  BLT4408G  BL74-428G
Dane techniczne G3/4 40 Przezroczysty zostong 0,3 ... 10 355 Upustowe  BL74-608G  BL74-628G
Medium: Filtr i G1/4 40 Przezroczysty 1,95 FL72-208GA FL72-228G

smarownica G3/8 40 Przezroczysty 1,95 FL72-308GA FL72-328G

Sprezone powietrze
Max. cisnienie wejsciowe:
Przezroczysty zbiornik z ostong: 10 bar

* Zbiorniki metalowe - wstaw liczbe 5 na 7 pozycji, np.BL73-351G  ** Zbiorniki metalowe — wstaw liczbe 6 na 7 pozycji, np. BL72-261G

Metal: 17 bar
Temperatura pracy: Wybor opcji
Przezroczysty zbiorik z osfong: *L7%-k*k*kGKk
-20°C do +50°C
Przy temperaturze ponizej +2°C, zwro¢ uwage na Zestaw Wstaw |—> Spust kondensatu Wstaw
wilgotnos¢ powietrza Kombinacja B Auto (tylko 72) A
. Reduktor-filtr-smarownica F Akcesoria Wstaw

Materlaiy Seria Wstaw Zawor odcinajgcy ,manometr i mocowania 1
BL72, FL72: 72 2 Zawc?r odc?naj:a‘cy, manometrl 2
Standardowy zbiornik z poliweglan 73 3 Zawor odcinajacy, mocowanie 3
opacr']ogartln'ey cynki Kofp S %g nku’ i - Zantn orkivajacy _

| 1e Z CynKku. us: cynk. Manometr i mocowanie 5
Uszczelnienie: neoprene, nitryl i f/'zv'qcze Ws‘a"’z < Manometr 6
Geolast. Wskaznik poziomu cieczy z 38 3 Mocowanie 7
przezroczystego nylonu dla zbiorikow 1o 4 Brak 8
metalowych. 3/4 6 L > Elementy Wstaw
Reduktor z filtrem: acetalowy pierscien Smarownica mikiomgfowa i fltr
blokujacy. Wkiad filtracyjny: porowaty (fitr-reduktor) z automatycznym spustem* 0
polipropylen. Zawor: mosiadz. :ﬂg{gg‘t’;‘éﬁ;"mg';’gﬂ;'em“ (fti-réduktor) z 1
Smarowmpa: p rzezroczysta nylonowa Smarownica mikromgtowa i reczny spust 2
kopuia wziernika BL74: Smarownica mgtowa i reczny spust 3
BL73: ’ . i . Smarownica mikromgtowa, automatyczny spust
Oslona aluminiowa. zawer mosiean Ostona aluminiowa, zaw6r mosigzny. i metalowy zbiomik 5

) Lo e v Wktad f||traC¥J[W3 porqwaty plastik. Smarownica mgfowa, automatyczny spust i
Wkiad filtracyjny: porowaty plastik. Korpus aluminium, zbiornik z metalowy zbiornik 6
Korpus i zbiornik: aluminium przezroczystego poliweglanu ze Smarownica mikromglowa, reczny spust i
Wskaznik poziomu cieczy i koputka stalowg ostong. metalowy zbiormik . 7
wziernika smarownicy z Koputka wziernika smarownicy z St;paro_lvnlca mgtowa, reczny spust i metalowy .
przezroczystego nylonu przezroczystego nylonu zolormt
P, A — .o * Potautomatyczny ( tylko 72 )

Uszczelnienie: neoprene i nitryl Uszczelnienie: neoprene i nitryl.

www.norgren.com/info/pl430
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Seria Excelon

Gotowe zestawy

Reduktory z filtrem i smarownicg

. G% do GY2

Akcesoria
Serie Przytacze Manometr Blokada nastawy Plomba Blokada nastawy dla Tiumik wydechu Zawor Mocowanie do
0..10bar pokretia z smarownicy# Zawor odcinajacy 3/2 odcinajacy 3/2  Sciany
plomba

BL72 G1/4 18-013-989 4255-51 2117-01 4050-89 T40M0500 T72T-2GA-PIN  4213-89
FL72 G3/8 = = - 4050-89 - T72T-3GA-PIN  4213-89
BL73 G3/8 18-013-013 4455-51 2117-01 4050-89 T40M0500 T73T-3GA-PIN  4313-50
FL73 G1/2 - - - 4050-89 - T73T-4GA-PIN  4313-50
BL74 G1/2 18-013-013 4355-50* 2117-01 - T40B1800 T74T-4GA-PIN  4313-50
FL74 G3/4 - - - - - T74T-6GA-PIN  4313-50

# W paczkach po 10 sztuk. F Inne manometry - patrz strona 485 *Bez plomby.

Gotowe zestawy
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Automatyczny spust kondensatu
*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstep konieczny do demontazu zbiornika
Kombinacja reduktor-filtr i smarownica Filtr i smarownica
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i Automatyczny spust kondensatu Automatyczny spust kondensatu
*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstep konieczny do *BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstep

demontazu zbiornika konieczny do demontazu zbiornika





