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: SCALA NON IMPEGNATIVA 1@'
18.8 e METRIGC
e B DIMENSIONI IN mm PROIEZIONE EUROPEA
: (DIMENSIONS 1N (EUROPEAN PROJECTION)

NOTE (NOTES)

1. MATERIALE(MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).

2. FINITURACFINISH) » DORATO 0.4pM NELL°AREA DI CONTATTO E .
RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIATE,SU 1.3uM DI NI. (GOLD PLA Q.4uM| IN
CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR C
OVER 1.3pM NICKELD.

3. FINITURACFINISH) + DORATO O.4pM NELL AREA DI GONTATTR
RESTO,SU 1.3uM DI NI.(GOLD PLATED 0.4p CONTACT A

ON REMAINDER,OVER 1.3uM NICKEL).

4, FINITURACFINISH) » DORATG 0.4pM NEULZAREA DINCONTRTTO,S
(GOLD PLATED 0.4 uM IN CONTACT AREA,OVER 1.3 NIKKEL)~

- MARCHIOC AMP,CODICE AMP DI NAZIONALITA
: 5. FINITURACFINISH) : DORALQ 0.8uM NELL AREM DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL
AMP TRADEMARK, MANUFACTURING LOCATION CODE. RESTO ECCETTO LE ZONB TRANGIATE,SU 1.BuM DI NI2 (GOLD PLATED 0.8pM IN
CONTACT AREA AND BOLD FLASH O : %CEPT FOR CUTTING EDGES,

A _AND GOLD FLASH

1.3uM DI NI.

mw . 8. FINITURACFINISH) s : *AREA D! CONTATTO E FLASH DI ORO SUL
;— RESTO,8U 1.3uM DI E070.8uM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH

GNAF¥O 0.8uM ECCETTC LE ZONE 4w>20m>ﬁm.
SVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES). _ -

CTIN PLATED O,

8. PE PPLIC RE (FOR MINI-APPLICATORY P/N 7811189-2.

g. PE PLICATORE STD. (FOR STD. APPLICATOR). | -

0.4 MIN. | 0. PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 784044-1. |
A o éoc.ﬂloﬂu ¥ OBSOLETO _ a

0. 40 MAX.CUT-OFF
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