Wprowadzenie

Styczniki 3RT, 3TB, 3TF

do zataczania silnikow

Dane ogdlne

Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, 3 ... 250 kW
Styczniki prézniowe 3RT12, 3-biegunowe,
110 ... 250 kW

Styczniki prézniowe 3TF6, 3-biegunowe,
335 ... 450 kW

Styczniki 3TB5 z cewkami na prad staty (DC),
3-biegunowe, 55 ... 200 kW

Styczniki 3TF2, 3-biegunowe, 2.2 ... 4 kW

Styczniki sprzegajace 3RH11 do zataczania
pomocniczych obwodéw pradowych,
4-biegunowe

Styczniki sprzegajace 3RT

Styczniki sprzegajace (interface) 3RT10,
do zataczania silnikéw, 3-biegunowe,
3...11kw

Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Kombinacje rewersyjne stycznikéw 3RA13
Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW
Podzespoty do samodzielnego sktadania
Kombinacje gwiazda-tréjkat 3RA14
Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ...75 kW
Podzespoty do samodzielnego sktadania

Przekazniki sprzegajace 3TX7, 3RS18
PrzekaZniki sprzegajace 3TX7,

o waskiej konstrukcji

Przekazniki sprzegajace

Przekazniki sprzegajace w wersji wtykowej
Przekaznikowe aparaty taczeniowe
Przekazniki sprzegajace 3RS18

w obudowie przemystowej

Przekazniki wtykowe

Przekazniki wtykowe LZS/LZX
Przekazniki wtykowe

Kombinacje stycznikéw 3TD, 3TE

Kombinacje rewersyjne stycznikéw 3TD6,
335 kW
Kombinacje gwiazda-tréjkat 3TE6, 630 kW

Przekazniki mocy/mate styczniki 3GT10
4-biegunowe, 4 kW

Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do
zastosowan specjalnych

Styczniki 3RT14 do zataczania obciazeri
rezystancyjnych (AC-1)

3-biegunowe, 140 ... 690 A

Styczniki 3RT13 do zataczania obcigzen
rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A
Styczniki 3TK1 do zataczania obciazen
rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 200 ... 1000 A

Styczniki 3TK20
4-biegunowe, 4 kW

Styczniki 3RT15
4-biegunowe, 2 NO + 2 NC, 4 ... 18.5 kW

Styczniki kondensatorowe 3RT16
12.5 ... 50 kvar

Styczniki o rozszerzonym
zakresie pracy 0.7 ... 1.25 x U,
do zastosowan kolejowych
Styczniki pomocnicze 3RH11

Styczniki pomocnicze 3TH4
Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW
Styczniki silnikowe 3TB5, 55 ... 200 kW

Styczniki 3TC do zataczania napiecia
statego, 2-biegunowe

Styczniki 3TC do zatgczania napiecia statego

1-i 2-biegunowe, 32 ... 400 A

Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH
Styczniki pomocnicze 3RH1,

4- i 8-biegunowe

Styczniki z uktadem przerzutnym 3RH14,
4-biegunowe

Styczniki pomocnicze 3TH4,

8- i 10-biegunowe

Styczniki pomocnicze 3TH2,

4- i 8- biegunowe

Akcesoria i cze$ci zamienne

Do stycznikéw i stycznikow

pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria do stycznikéw i stycznikow
pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikéw i stycznikbw pomocniczych 3T
Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF,
3TG, 3TK

Akcesoria do stycznikéw pomocniczych 3TH
Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC,
3TF, 3TK
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Aparaty tgczeniowe — Styczniki i kombinacje stycznikéw

Wprowadzenie
| Przeglad
.
Wielkos¢ S00 S0 S2
Typ 3RT10 1 3RT102 3RT10 3

Styczniki 3RT10 e

Styczniki prézniowe 3RT12 i 3TF68/69

Typ 3RT1015 3RT1016 3RT1017 | 3RT1023 3RT1024 3RT1025 3RT1026 | 3RT1034 3RT1035 3RT1036

Zasilanie AC, DC (str. 3/15, 3/19) (str. 3/16, 3/20) (str. 3/17, 3121)

Typ - - ==

AC-3

1o/AC-3/400 V A 7 9 12 9 12 17 25 32 40 50
400V kw | 3 4 5.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
230V kw | 2.2 3 3 3 3 4 5.5 7.5 11 15
500V kW | 3.5 4.5 5.5 4.5 7.5 10 11 18.5 22 30
690V 3RT10/12 kW | 4 5.5 5.5 5.5 7.5 11 11 18.5 22 22

1000V 3RT10/12 kW |-- - - - - - - - - -

AC-4 (dlaly=6x1,)
400V kw | 3 4 4 4 5.5 7.5 7.5 15 18.5 22
400V 3RT10/12 kW | 1.15 2 2 2 2.6 3.5 4.4 8.2 9.5 12.6
(200 000 operacji taczeniowych)

AC-1 (40°C, < 690V)

lo 3RT10/12 A |18 22 22 40 40 40 40 50 60 60

Styczniki 3RT14 AC-1

Typ
I/AC-1/40°C/ < 690 V A

Akcesoria do stycznikéw

Bloki stykow czotowe 3RH19 11 (str. 3/100) 3RH19 21 (str. 3/100)

pomocniczych boczne - 3RH19 21 (str. 3/103)

Ostony zaciskéw - - 3RT19 36-4EA2 (str. 3/112)
Bloki zaciskéw ramowych - - -

Ograniczniki przepie¢ 3RT19 16 (str. 3/107) 3RT19 26 (str. 3/107) 3RT19 26/36 (str. 3/107)

Przekazniki przecigzeniowe 3RU1 i 3RB2 (Urzadzenia zabezpieczajace --> Przekazniki przecigzeniowe)

3RU11, termiczne, CLASS 10 3RUT116 0.1...12A (Rozdz. 5)| 3RU1126 1.8...25A (Rozdz.5) 3RU1136 5.5..50A (Rozdz.5)
3RB20/21, elektroniczne, 3RB2016 0.1...12A  (Rozdz.5)|3RB2026 3...25A (Rozdz.5) 3RB2036 6...50A (Rozdz.5)
CLASS 5, 10, 201 30 3RB21 16 3RB21 26 3RB21 36

3RB22/23, elektroniczne, 3RB2. 83 + 3RB29 06 3RB2. 83 + 3RB29 06

CLASS 5, 10, 20i 30 0.3...25A (Rozdz. 5) 10...100 A (Rozdz. 5)
Wytaczniki silnikowe 3RV10 (Aparaty zabezpieczeniowe --> Wytaczniki silnikowe)

Typ 3RV1011 0.18...12A (Rozdz.5)|3RV1021 9..25A (Rozdz.5) 3RV1031 22..50A (Rozdz.5)
Elementy taczace 3RA19 11 (Rozdz. 5) | 3RA19 21 (Rozdz. 5) 3RA19 31 (Rozdz. 5)

Kombinacje nawrotne 3RA13

Kompletne urzadzenia Typ |3RA1315 3RA1316 3RA13 17 3RA1324 3RA1325 3RA1326|3RA1334 3RA1335 3RA1336
(str. 3/133) (str. 3/134) (str. 3/135)

400V kw | 3 4 55| 55| 25 1 15 18.5 22

Zestawy montaz./elementy okabl. | 3RA19 13-2A (str. 3/38) | 3RA19 23-2A (str. 3/38) 3RA19 33-2A (str. 3/38)

Blokady mechaniczne 3RA19 12-2H (str. 3/39) | 3RA19 24-1A/-2B (str. 3137)

Kombinacje do rozruchu gwiazda-tréjkat 3RA14

Kompletne urzadzenia Typ |3RA1415 3RA1416 3RA14 23 3RA14 25 3RA1434 3RA1435 3RA1436
(str. 3/142) (str. 3/43) (str. 3/144)  (str. 3/45)

400V kW | 5.5 7.5 11 15/18.5 22130 37 45

Zestawy montaz. / elementy okabl| 3RA19 13-2B (str. 3/47) | 3RA19 23-2B (str. 3/147) 3RA19 33-2B/-2C (str. 3147)

Uwaga:

Dane decydujgce o bezpieczenstwie stycznikow — patrz "Zatgcznik" --> "Normy i Certyfikaty" --> "Przeglgd".
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Aparaty tgczeniowe — Styczniki i kombinacje stycznikéw

Wprowadzenie

3RT1044 3RT1045 3RT1046 |3RT1054 3RT1055 3RT1056 |3RT1064 3RT1065 3RT1066 |3RT1075 3RT1076 |-

(str. 3/18, 3/21) (str. 3/123) (str. 3/123) (str. 3/123)

- - 3RT1264 3RT1265 3RT1266 |3RT1275 3RT1276 | 3TF68 3TF69

(str. 3/127) (str. 3/127) (str. 3/127)

65 80 95 115 150 185 225 265 300 400 500 630 820
30 37 a5 55 75 90 110 132 160 200 250 335 450
185 22 22 37 45 55 55 75 90 132 160 200 260
37 45 55 75 90 110 160 160 200 250 355 434 600
45 55 55 110 132 160 200 250 250 400 400/500 | 600 800
30 37 37 75 90 90 90/315 132/355 132/400 |250/560 250/710 | 600 800
30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 355 400
15.1 17.9 22 29 38 45 54178 66/93 711112 | 841140  98/161 168 191

100 120 120 | 160 185 215 |275/330 330 330  |430/610 610 | 700 910

3RT14 46
140

(str. 3/50)

3RT14 56

275 400

(str. 3/51) | 3RT14 66

(str. 3/51) | 3RT14 76 (str. 3/51)
690

3TY7 561 (str. 3/120)

3RT19 46-4EA1/2

(str. 3/112)

3RT19 56-4EA1/2/3

(str. 3/112)| 3RT19 66-4EA1/2/3

(str. 3/112)

3TX7 686/696 (str. 3/120)

3RT19 55/56-4G

(str. 3/112)| 3RT19 66-4G

(str. 3/112)

3RT19 56-1C (czton RC) (str. 3/108)

3TX7 572 (str. 3/119)

3RUT146 18...100 A (Rozdz. 5) - - - -
3RB2046 12.5...100 A (Rozdz.5) | 3RB2056 50...200 A (Rozdz.5)|3RB20 66 55 ...630A 3RB2066 160...630A|3RB20 66 160...630A
3RB21 46 3RB21 56 3RB21 66 (Rozdz.5) 3RB2166 (Rozdz.5) 3RB21 66 (Rozdz. 5)

3RB2. 83 + 3RB29 56
20...200 A (Rozdz. 5)

3RB2. 83 + 3RB29 66

63 ... 630 A (Rozdz. 5)

3RV10 41

45 ... 100 A (Rozdz. 5)

3RA19 41 (Rozdz.5)

3RA1344 3RA1345 3RA1346 |-- - - 3TD68 04

(str. 3/36) (str. 3/148)

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335

3RA19 43-2A (str. 3/38) | 3RA19 53-2A (str. 3/38) | 3RA19 63-2A (str. 3/38) | 3RA19 73-2A (str. 3/38) | 3TX7 680-1A
3RA19 54-2A (str. 3/137) 3TX7 686-1A

3RA14 44 3RA14 45
(str. 3/46)

55 75
3RA19 43-2B/-2C

(str. 3147)

3RA19 53-2B (str. 3147)

3RA19 63-2B

(str. 3/147)

3RA19 73-2B (str. 3/47)
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Aparaty tgczeniowe — Styczniki i kombinacje stycznikéw

Wprowadzenie

Zalety i korzysci 'na pierwszy rzut oka'

3TG10

3TX7 3RS18

Nr zaméwieniowy  Strona

Cztony sprzegajace, waska obudowa

Przekazniki sprzegajace * Szeroko$¢ 6.2 mm (1 NO, 1 CO), 12.5mm i 17.5 mm 3TX7 002, 3/82
* Elementy wyjsciowe 3TX7 003,
* Elementy wejsciowe, poztacane 3TX7 004,
3TX7 005
Podstawy wtykowe, z przekaznikiem ¢ Szeroko$¢ 6.2 mm (1 NO, 1 CO) 3TX7 014-1..00 3/84
* Wymienne moduty przekaznikéw
Podstawy wtykowe z przekaznikiem, poztacane e Szeroko$¢ 6.2 mm (1 CO) 3TX7 014-1..02 3/84
Przekazniki sprzegajace p6tprzewodnikowe * 1 wyjscie potprzewodnikowe, triak lub tranzystor 3TX7 002, 3/86
3TX7 004,
3TX7 005

taczniki przekaznikowe w obudowie przemystowej

taczniki przekaznikowe * Separacja zabezpieczajaca do 300 V miedzy stykami 3RS18 3/88
i obwodami przekaznika
e 1,23 styki przetaczne
« styki poztacane w kombinacjach stycznikéw
i wersje o szerokich zakresach napie¢

Przekazniki sprzegajace wtykowe

Przekazniki sprzegajace wtykowe z 2, 3 i 4 stykami * Obcigzalnos¢ 12 AI10 Al6 A LZSILZX:PT 3/90
przetagcznymi  Szeroko$¢ 27 mm

 Podstawa opcjonalnie z separacjg logiczng lub bez
Przekazniki sprzegajace wtykowe z 3 stykami * Obciagzalno$¢ 6 A LZSILZX:MT 3/92
przetacznymi i okragta podstawa ¢ 11-pinowa okragta podstawa

e Szeroko$¢ 38 mm
Przekazniki sprzegajgce wtykowe z 1, 2 stykami * Obcigzalnos¢ 16 AI8 A LZSILZX:RT 3/93
przetacznymi e Szeroko$¢ 15.5 mm

 Podstawa opcjonalnie z separacja logiczna lub bez

Przekazniki mocy / styczniki miniaturowe

Z przytaczami Srubowymi i ptaskimi wtykowymi 3TG10 3/96

Metody przytgczania

Styczniki i przekazniki dostepne s z zaciskami Srubowymi
(ramowymi i szynami faczeniowymi), z zaciskami Cage Clamp
lub z zacisami sprezynowymi. Nietére wykonania dostepne sa
z przytaczami wtykowymi.

Zaciski Srubowe

)

% Zaciski typu Cage Clamp lub sprezynowe
@ Przytacza ptaskie
o0 Przytacza wtykowe

Przytacza lutownicze

[F

W danych do doboru i zamawiania zaciski s3
oznaczone pomaraficzowym ttem.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do taczenia silnikéw

Dane ogélne

| Przeglad

Styczniki 3RT1 i styczniki sprzegajgce
Wielkos¢ S00 z dotgczanymi akcesoriami

Generacja aparatow
taczeniowych SIRIUS to
kompletny, modularny
system, przemyslany

w najdrobniejszych
szczegotach, od urzadzen
podstawowych az po
akcesoria.

Stycznik (strona 3/15)
Stycznik sprzegajacy (strona 3/79)

Elektroniczny blok czasowy, opdznienie zataczania (strona 3/106)
Elektroniczny blok czasowy, opdZnienie odpadania (strona 3/106)
Elektroniczny blok stykéw pomocniczych zwtocznych (strona 3/105)
(opdznienie zataczania lub odpadania albo funkcja gwiazda-tréjkat)
1-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewodéw od géry (str. 3/1700)
2-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewodéw od géry (str. 3/1700)
1-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewodéw od dotu (strona 3/100)
2-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewoddw od dotu (strona 3/100)
4-bieg. blok stykéw pomocniczych (strona 3/100) (oznaczenia zaciskow wg
EN 50012 lub EN 50005)

2-bieg. blok stykéw pomocniczych, wersja standardowa lub
przeznaczona dla elektroniki (strony 3/100, 3/105)

(oznaczenia zaciskéw wg EN 50005)

Adapter do ptytek drukowanych do stycznikéw z 4-bieg. blokiem stykéw
(str. 3/111)

Adapter do ptytek drukowanych do stycznikéw i stycznikdw sprzegajacych
(str. 3/110)

Kombinacje stycznikéw sg opisane na stronach 3/32 - 3/39.

Zestawy montazowe do rewersyjnych kombinacji stycznikéw (blokady
mechaniczne, elementy okablowania) - patrz strona 3/38.

® 6 0PERE GrEe MO

(@)

Przekazniki przecigzeniowe do montazu - patrz: "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki Przecigzeniowe". Odptywy

08 GGG ©

Q@)

NSBO0_00448a

Modut obcigzenia dodatkowego, do zwiekszania dopuszczalnego pradu
(strona 3/109)

Ogranicznik przepie¢ z diodg LED (strona 3/108)

Ogranicznik przepiec¢ bez diody LED (strona 3/108)

3-fazowa listwa zasilajaca (strona 3/47)

tacznik rownolegty (mostek punktu gwiazdowego), 3-bieg. bez zacisku
przytaczeniowego (strona 3/47)

tacznik réownolegty, 3-bieg., z zaciskiem przytaczeniowym (strona 3/111)
tacznik réwnolegty, 4-bieg., z zaciskiem przytaczeniowym (strona 3/111)
Modut przytaczeniowy (adapter i wtyk) dla stycznikéw z przytagczem
Srubowym (strona 3/110)

Dla stycznikéw
Dla stycznikéw i stycznikéw sprzegajacych (interfejs)

zasilajace bez bezpiecznikéw - patrz " Odptywy zasilajace, Wytaczniki
silnikowe i uktady fagodnego rozruchu -> Aparaty faczeniowe 3RA,
bez bezpiecznikow".

Odptywy zasilajace bez bezpiecznikéw — patrz "Aparaty taczeniowe,
Wytaczniki silnikowe i uktady tagodnego rozruchu -> Aparaty
faczeniowe 3RA, bez bezpiecznikéw".
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do taczenia silnikéw

Dane ogo6lne

Styczniki 3RT1
Wielkosci SO do S3 z dotgczanymi akcesoriami

Stycznik, wielko$¢ SO, patrz strona 3/16
Stycznik, wielko$¢ S2, patrz strona 3/17
Stycznik, wielko$¢ S3, patrz strona 3/18

EEO

wielkosci SO do S3:

Elektroniczny blok czasowy, opdznienie zataczania (strona 3/106)
Elektroniczny blok czasowy, opéznienie odpadania (strona 3/106)
Elektroniczny blok stykéw pomocniczych zwtocznych (strona 3/105)
(opdznienie zataczania lub odpadania albo funkcja gwiazda-tréjkat)
2-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewoddéw od goéry (str. 3/101)
2-bieg. blok stykéw pomoc. wprow. przewoddw od dotu (str. 3/101)
4-bieg. blok stykéw pomocniczych (strona 3/101)

(oznaczenia zaciskéw wg EN 50012 lub EN 50005)

tacznik réownolegty (mostek punktu gwiazdowego),

3-bieg., bez zacisku przytaczeniowego (strona 3/47)

tacznik réwnolegty, 3-bieg., z zaciskiem przytaczeniowym (strona 3/111)
2-bieg. blok stykéw pomoc., do montazu z boku z prawej lub z lewej str.
(strona 3/103) (oznaczenia zaciskéw wg EN 50012 lub EN 50005)
1-bieg. blok stykdw pomocniczych (maks. 4 rozszerzenia) (str. 3/101)
Blokada mechaniczna, dotaczana z boku (str. 3/37)

Blokada mechaniczna, naktadana z przodu (str. 3/37)

Elementy okablowania z géry i z dotu (tryb pracy rewersyjnej) (str. 3/39)
Ogranicznik przepiec (strona 3/107) (warystor, czton RC, kombinacja
diodowa), dotaczany z géry lub z dotu (rézne dla SO i S2/S3)

=)
)

@ @A O®

O &
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NSBO0_00449b

@ Czton sprzegajacy do bezposred. montazu na cewce stycznika (str. 3/110)
Modut diodowy LED do sygnalizacji dziatania stycznika (str. 3/110)

Tylko dla wielkosci SO:

@ Pneumatyczny blok zwtoczny (strona 3/106)

@ Modut przytaczeniowy (adapter i wtyk) dla stycznikéw z przytaczem
Srubowym (strona 3/110)

Tylko dla wielkosci SO i S2:

@ Zatrzask mechaniczny (strona 3/106)

Tylko dla wielkosci S2 i S3:

@ Zacisk powtarzalny cewki do tworzenia kombinacji stycznikowych
(str. 3137)

@ Ostona zaciskéw ramowych (strona 3/112)

Tylko dla wielkosci S3:

@ Ostona przytacza do kabla z koricowka kablowa i przytaczy szynowych
(str. 3/112)

@ Zacisk przewodu pomocniczego, 3-bieg (strona 3/110)

(O Jednakowe akcesoria dla wielkoéci SO do 53
() Akcesoria rozne w zaleznosci od wielkosci



Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do tgczenia silnikéw

Dane ogélne

Styczniki 3RT1
Wielkosci S6 do S12 z akcesoriami
(ilustracja dla modutu podstawowego)

NSB0_01157¢

Stycznik powietrzny 3RT10 i 3RT14, wielkosci S6, S101i 512
(str. 3/231i3/51)

Elektroniczny blok stykéw pomocniczych zwtocznych (str. 3/105) @ Ostona przytacza dla koricéwki kablowej i przytacza szynowego
(opdznienie zataczania lub odpadania albo funkcja gwiazda-tréjkat) (strona 3/112), rézne dla wielkosci S6 i S10/S12

4-bieg. blok stykéw pomocniczych (strona 3/100) @ Ostona zaciskéw ramowych, (str. 3/112),

(oznaczenia zaciskéw wg EN 50012 lub EN 50005) rézne dla wielkosci S61510/S12

2-bieg. blok stykéw pomocniczych, wprowadzenie przewoddw od gory @ Blok zaciskéw ramowych (strona 3/112), rézne dla wielkosci S6 i S10/S12

(str. 3/101)

2-bieg. blok stykéw pomocniczych, wprowadzenie przewoddw od dotu
(str. 3/101)

1-bieg. blok stykéw pomocniczych (maks. 4 rozszerzenia) (str. 3/101)
2-bieg. blok stykéw pomocniczych, do montazu z boku z prawej lub z lewej

@
@
®
@
®
@

strony (str. 3/103) (oznaczenia zaciskéw wg EN 50012 lub EN 50005) O Jednakowe akcesoria dla wielko$ci SO do S12
(jednakowy dla wielkosci SO do S12) . Jednakowe akcesoria dla wielkosci S6 do S12

. Ogranicznik przepiec (czton RC) (str. 3/108), naktadany na gore cewki O Akcesoria rézne w zaleznosci od wielkosci
wsuwanej

Przekazniki do zamocowania sg opisane w rozdziale: "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki przecigzeniowe".
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do taczenia sil

Dane ogo6lne

Kombinacje stycznikéw 3RA1, styczniki 3RT1
Wielkos¢ S6 z akcesoriami

©)

Styczniki powietrzne 3RT10 i 3RT14, wielkos¢ S6 (str. 3/23i 3/51)

Blokada mechaniczna 3RA19 54-2A, mocowana z lewej strony (str. 3/37)
3RA19 53-2A - Elementy okablowania gérne i dolne (str. 3/39)

3RT19 56-4BA31 - Przytacze réwnolegte (mostek punktu gwiazdowego),
3-bieg., z zaciskiem przytaczeniowym (str. 3/111)

Ostona przytacza do kabla z koricéwka kablowa i przytaczy szynowych
(str. 3/112), r6zne dla wielkosci S6i1510/S12

Ostona zaciskéw ramowych, (str. 3/112),

@ @ 6 Gee

Przekazniki do zamocowania sg opisane w rozdziale: "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki przecigzeniowe".
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nikow
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rézne dla wielkosci S61510/512 © Jednakowe akcesoria dla wielkoéci $6 do 512
Blok zaciskéw ramowych (str. 3/112), rézne dla wielkosci S6 i S10/S12 O Akcesoria r6zne w zaleznosci od wielkosSci



Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do tgczenia silnikéw

Dane ogélne

Kombinacje stycznikéw 3RA1, styczniki 3RT1
Wielkosci S6, S10i S12 z akcesoriami

@

®@ @ ©e®

NSB0_01669a

Styczniki powietrzne 3RT10 i 3RT14, wielkosci S6, S10i512
(str. 3/231 3/51) lub stycznik prézniowy 3RT12, wielko$ci S10iS12
(str. 3127)

Blokada mechaniczna, mocowana z boku (str. 3/37)

Elementy okablowania 3RA19, gérne i dolne (str. 3/38)

3RT19 56-4BA31- Przytacze rownolegte (mostek punktu gwiazdowego),

3-bieg., z otworem przelotowym (str. 3/111)

Ostona zaciskéw ramowych, (str. 3/112),

rézne dla wielkosci S6iS10/S12

Ostona przyfacza dla koricowki kablowej i przytacza szynowego . Jednakowe akcesoria dla wielkosci S6 do S12
(str. 3/112), rézne dla wielkosci S6 i 510/S12 O Akcesoria r6zne w zaleznosci od wielkosSci

Przekazniki do zamocowania sg opisane w rozdziale: "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki przecigzeniowe".
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do taczenia silnikéw

Dane ogo6lne

Styczniki 3RT1
Wielkosci S6 do S12 z akcesoriami

@ Stycznik powietrzny, wielkosci S6, S10i 512 (str. 3/23)
@ Stycznik prézniowy, wielkosci S10iS12 (str. 3/27)

NSB0_01410

@ Cewki wysuwne do stycznikéw z napedem konwencjonalnym 3RT1. .- A..
(wielkos¢ S10: rézne dla stycznikdw powietrznych 3RT10/3RT14
i stycznikéw prézniowych 3RT12) (Wielko$¢ S12: jednakowe dla stycznikéw
powietrznych i prézniowych)

@ Cewki wysuwne do stycznikéw z napedem elektronicznym 3RT1. ..-.N..
(wielko$¢ S10: rézne dla stycznikéw powietrznych 3RT10/3RT14
i stycznikow prézniowych 3RT12) (Wielko$¢ S12: jednakowe dla stycznikow
powietrznych i prézniowych)

@ Cewki wysuwne i boczne moduty rozszerzen (naktadane) do stycznikéw
powietrznych z napedem elektronicznym i sygnalizatorem pozostatego
czasu eksploatacji 3RT1. ..-.P.. i 3RT1. ..-.Q..

. Ogranicznik przepiec (czton RC) (str. 3/54), naktadany na cewke wysuwna
* znapedem konwencjonalnym 3RT1...-.A..
* z napedem elektronicznym 3RT1...-.N..

© Identyczne dla wielkosci S6 do $12
(O Rézne w zaleznosci od wielkosci

Przekazniki do zamocowania sa opisane w rozdziale: "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki przecigzeniowe".
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

| Przeglad
Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, wielkosci SO0 do S3, do 45 kW
Zasilanie ACi DC
Zgodnos¢ z normami IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Styczniki 3RT1 sg odporne na trudne warunki klimatyczne.
S zabezpieczone przed dotykiem wg normy EN 50274.

Styczniki wielkosci SO0 posiadaja styk pomocniczy wbudowany
w module podstawowym. Podstawowe moduty SO do S3
zawieraja tylko gtébwne tory pradowe.

Wszystkie wersje podstawowe mozna rozbudowac o bloki stykéw
pomocniczych. Dla wielkosci SO i wiekszych dostepne sa
kompletne wersje ze stykami pomocniczymi 2NO + 2NC
(oznaczenia przytaczy zgodne z norma EN50012). Blok stykéw

pomocniczych mozna usunaé (wiecej informacji w Katalogu
LV1T).

Dodatkowo dla wielkosci SO0 i SO oferujemy kompletne styczniki
ze stykami pomocniczymi zamocowanymi na state (2 NO + 2 NC
wedtug normy IEC 50012). Wersje te s3 wykonane zgodnie ze
specjalnymi przepisami szwajcarskimi (SUVA) i oznaczane
czerwona tabliczka.

Metody przytaczenia

Styczniki 3RT1 sg dostepne z zaciskami Srubowymi (zaciskami
ramowymi i szynami taczeniowymi) lub z zaciskami typu Cage
Clamps.

Styczniki S3 posiadaja usuwalne zaciski ramowe przytaczy toréw
gtéwnych. Dzieki temu mozliwe jest przytaczenie koficéwek
oczkowych lub szynowych.

Niezawodno$¢ potaczenia

Dla napie¢ < 110V i pradéw < 100mA nalezy stosowac styki
pomocnicze stycznika 3RT1 lub 3RH11, poniewaz gwarantuja
one wysoka jako$¢ potaczenia.

Te styki sa odpowiednie dla obwodéw elektronicznych o pradach
= TmA przy napieciu 17V.

Zabezpieczenie zwarciowe stycznikdéw

Wiecej informacji o zabezpieczeniach zwarciowych stycznikéw
bez przekaznika przecigzeniowego mozna znalez¢ w Danych
technicznych. Informacje o zabezpieczeniach dla stycznikéw

z przekaznikami przecigzeniowymi mozna znalez¢ w rozdziale
"Przekazniki Przeciazeniowe". Aby skonfigurowac uktad zasilania
silnika bez uzycia bezpiecznikéw nalezy wybra¢ kombinacje
wytacznika silnikowego i stycznika w sposéb opisany w rozdziale
"Bezbezpiecznikowe uktady zasilania".

Ochrona silnika

Aby uzyskac ochrone przed przecigzeniami — do stycznikéw 3RT1
mozna podtaczy¢ przekazniki termiczne 3RU11 lub elektroniczne
3RB20. Przekazniki przeciazeniowe nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Dane znamionowe silnikéw indukcyjnych

Moc znamionowa (w kW) oznacza moc wyjsciowa na wale silnika
(podana na tabliczce znamionowej).

Ochrona przed przepieciami

Styczniki 3RT1Tmozna wyposazy¢ w elementy RC, warystory, diody
lub uktady diodowe (zestaw sktadajacy sie z diody i diody Zenera
pozwalajacy skréci¢ czas wytaczania) ttumiace przepiecia

w cewkach. W stycznikach wielkosci SO0 ograniczniki przepie¢ sa
podtaczane wtykowo z przodu. S3 mocowane obok bloku stykow
pomocniczych. Dla stycznikéw o wiekosciach SO do S3 warystory
lub cztony RC mozna podtaczy¢ zatrzaskowo u gory lub bez-
posrednio pod zaciskami cewek.

Uktady diodowe sg dostepne w 2 r6znych wersjach biegunowosci.
Zaleznie od zastosowania — moga by¢ podfaczone tylko u dotu
(zestaw z wytacznikiem silnikowym) lub tylko u géry (potaczenie
z przekaznikiem przeciazeniowym).

Kierunek wtykowego podtaczenia diod i uktadéw diodowych jest
okreslony poprzez kod.

Wyjatki:

3RT19 26-1T.00 i

3RT19 36-1T.00, w tym przypadku podtaczenie wtykowe jest

nowcan

oznaczone symbolami "+ .

Styczniki sprzegajace sa dostarczane albo bez ogranicznikéw
przepiec lub z warystorem lub diodg podtaczong standardowo,
zaleznie od wersji.

Uwaga:

Opdznienia odpadania stykéw NO i opdZnienia zatgczania
stykdw NC wydtuzajq sie gdy cewki stycznikéw posiadajg
zabezpieczenia przepieciowe (dioda ttumigca od 6 do 10-krotnie;
uktady diodowe od 2 do 6-krotnie; warystor od +2 do 5 ms).

Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, wielkosci S6 do S12,
> 45 do 250 kW

e 3RT10 - styczniki do faczenia silnikow,

e 3RT12 - styczniki prézniowe do taczenia silnikow,

e 3RT14 - styczniki dla zastosowar w kategorii AC-1.

Rodzaje mechanizméw napedowych

Dostepne sa dwa rodzaje cewek:
¢ Tradycyjny mechanizm napedowy
e Elektroniczny mechanizm napedowy (z 3 poziomami dziatania)

Zasilanie AC/DC

Styczniki moga by¢ zasilane napieciem przemiennym (40 do
60 Hz), a takze napieciem statym.

Cewki wysuwne

Aby umozliwié tatwa wymiane cewek, np. przy wymianie — cewke
mozna wysunac w gére po uprzednim wtaczeniu mechanizmu
zwalniajgcego, a nastepnie wymieni¢ na dowolna inng cewke

o tych samych rozmiarach.

Zwigkszanie liczby stykéw pomocniczych

Wiecej informacji o zamocowaniach stykéw pomocniczych dla
stycznikdéw SO0-S12 mozna znalez¢ w Katalogu LV1 T 2009,
strona 3/16.

e Styczniki 3RT10 i 3RT14:
Styki pomocnicze mocowane z boku i z przodu

e Styczniki prézniowe 3RT12:
Styki pomocnicze mocowane z boku

Uwaga:
Zwiekszanie liczby stykéw pomocniczych wedtug zasad SUVA.

Styczniki z blokami stykéw pomocniczych zamontowanych na
state do zastosowan zwigzanych z bezpieczeristwem zgodnie
z wymogami SUVA.

Styczniki z tradycyjnym mechanizmem napedowym
Wersja 3RT1. . .-.A:

Cewka jest bezposrednio wiaczana i wytaczana napieciem
sterujgcym Us poprzez zaciski AT/A2.

Wiele pozioméw napie€ sterujgcych Us:

Jedna cewka moze by¢ stosowana dla r6znych zblizonych napigé
stosowanych powszechnie na catym $wiecie, na przyktad:
110-115-120-127 V AC/DC lub 220-230-240 V AC/DC.
Dodatkowo zaktadana jest tez praca cewki w zakresie od 0.8
krotnos$ci znamionowego napiecia sterujacego (Us min) oraz 1.1
krotnosci gérnego (Us max) znamionowego napiecia sterujacego,
w zakresie ktorego stycznik zatacza prawidtowo, bez
wystepowania przeciazenia.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Styczniki z elektronicznym mechanizmem napedowym

Cewka jest zasilana energig wymagana do prawidtowego
zataczania i podtrzymywania poprzez elektroniczne uktady
sterujace.

e Szeroki zakres napie¢ sterujacych Us:
W poréwnaniu z tradycyjnym mechanizmem napedowym —
mechanizm elektroniczny obejmuje szerszy zakres napie¢
sterujacych wykorzystywanych na catym $wiecie w ramach
jednej wersji cewki. Przyktadowo cewka o zakresie napie¢ od
200 do 277 V UC (Us min do Us max) obejmuje napiecia 200-
208-220-230-240-254-277 V, stosowane na catym $wiecie.

e Rozszerzony zakres napie¢ 0.7 do 1.25 x Us:
Szeroki zakres znamionowych napie¢ sterujacych oraz
dodatkowo dozwolony zakres 0.8 x Us min. do 1.1 x Us max
daje w rezultacie rozszerzony zakres napigé pracy cewki co
najmniej od 0.7 do 1.25 x Us, w ktérym styczniki beda
pracowac prawidtowo, dla najbardziej popularnych napiec
24V, 110V i 230V.

e Wyréwnywanie chwilowych zanikéw napiecia:
Zaniki napiecia sterujacego siegajace 0 V (na zaciskach A1/A2)
sg ignorowane przez czas 25 ms, aby unikna¢ niezamierzonego
otwierania.

Okreslone progi wi. i wyt.:

Dla napig¢ = 0.8 x Us min i wyzszych ukfady elektroniczne
prawidtowo zamykaja stycznik, natomiast dla napie¢ < 0.5 x Us
min. jest prawidtowo wytaczany. Histereza w zakresie wartosci
granicznych zapobiega drganiu stykdéw gtéwnych, a takze
nadmiernemu zuzywaniu lub wypalaniu przy wykorzystaniu
w stabych, niestabilnych sieciach. To réwniez zapobiega
termicznemu przecigzaniu cewki stycznika, jesli doprowadzone
napiecie jest zbyt niskie (stycznik nie zamyka sie prawidtowo

i jest stale sterowany przed wzbudzeniem).

¢ Maty pobdér mocy przy zamykaniu i w stanie zamkniecia.

Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC)

Styczniki z elektronicznym mechanizmem napedowym sa
wykonane zgodnie z wymogami dla eksploatacji w zaktadach
przemystowych.

¢ Odporno$¢ na zaktécenia
- Rozerwanie (IEC 61000-4-4): 4 kV
- Udar napieciowy (IEC 61000-4-5): 4 kV
- Wytadowania elektrostatyczne ESD (IEC 61000-4-2): 8/15 kV
- Pole elektromagnetyczne (IEC 61000-4-3): 10 VIm

¢ Emitowane zaktécenia
- Wartos¢ graniczna klasa A zgodnie z EN 55011

Uwaga:
Przy wspdtpracy z falownikami (przeksztattnikami) przewody

sterujgce nalezy prowadzi¢ oddzielnie od kabli obcigzenia
falownika.

Sygnalizator pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

Styki gtéwne s3 elementami roboczymi, ktére nalezy wymieniac
w odpowiednim czasie, gdy okres ich uzywalnosci dobiega korica.
Stopien zuzycia stykéw, a tym samym ich wytrzymatos¢
elektryczna (= ilo$¢ cykli taczeniowych) jest zalezna od
obciazenia, kategorii uzytkowania, sposobu eksploatacji itp.
Dotychczas do oceny stanu stykéw konieczna byta wizualna
kontrola przeprowadzana przez personel obstugi.

Teraz zadanie to jest wykonywane przez sygnalizator pozostatego
czasu eksploatacji. Nie zlicza on cykli taczeniowych — ktére nie
dostarczajg informacji o zuzyciu stykdéw — lecz elektronicznie
okresla, ocenia i gromadzi dane o stopniowym zuzyciu kazdego
z trzech stykéw gtéwnych oraz sygnalizuje ostrzezenie, gdy
zostang osiggniete okreslone wartosci graniczne. Zgromadzone
dane nie sg tracone nawet po zaniku napiecia sterujacego na
zaciskach A1/A2.

Po wymianie stykéw gtéwnych pomiar pozostatego czasu
eksploatacji nalezy wyzerowac przy uzyciu przycisku "RESET"
(trzymac przycisk RESET wcisniety przez 2 sekundy uzywajac
dtugopisu lub podobnego narzedzia).
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Zalety:

e Sygnalizacja poprzez styk przekaZznika lub ztacze AS-i, gdy
pozostaty czas eksploatacji wynosi 20%, tj. gdy zuzycie
materiatu styku wynosi 80%

¢ Dodatkowa sygnalizacja wizualna réznych pozioméw zuzycia
przy pomocy diody LED na module elektronicznym
zamocowanym z boku, gdy pozostaty czas eksploatacji wynosi
60% (zielony), 40% (pomarariczowy) i 20% (czerwony)

Wysw. new 60% 40% 20%
LED

Zielony |RLT I RLT I RLT I RLT I
Zielony SO%D 60%' GO%D 60% D
pomaran-| 40%D 40%D 40%D 40%D

czowy

czerwony| ZO%D 20%D EO%D 20%'

IOReset| |OReset| [OReset| |[OReset

NSB0_01150a

e Wczesne ostrzeganie o potrzebie wymiany stykéw

¢ Optymalne wykorzystanie materiatu stykéw

¢ Wizualne sprawdzanie stanu stykéw nie jest juz konieczne
e Zmniejszenie biezacych kosztéw dziatalnosci

e Optymalne planowanie potrzeb konserwacyjnych

e Unikniecie nieprzewidzianych wyfaczen instalacji

Wersja 3RT1. . .-.N: dla wyjscia 24 V DC PLC

2 opcje sterowania:

* Sterowanie bez cztonu sprzegajacego bezposrednio poprzez
wyjécie 24 V DC/ = 30 mA PLC (EN 61131-2). Pofaczenie
wtykowe 2-biegunowe. Przytacze sprezynowe w zakresie
dostawy. Napiecie sterujace zasilajace cewke mechanizmu
napedowego musi by¢ podtagczone do zaciskow A1/A2.

Uwaga:
Przed uruchomieniem przetgcznik suwakowy do sterowania PLC

musi by¢ przesuniety do potozenia "PLC ON" (ustawienie
fabryczne: "PLC OFF" - "PLC wytgczony").

il @ Przetacznik suwakowy musi
NTE— by¢ w pozycji "PLC ON"
DL U e f @ Przyfacze wtykowe,
+ - 1 2-biegunowe
2 A1 A2 ® Wytaczenie awaryjne
‘ : - opcjonalne
+ - [pc2sv
O T
OFF ON

NSB0_01143d

3RT1...-.N

 Sterowanie tradycyjne przez doprowadzenie napiecia do
zaciskéw A1/A2 poprzez styk zataczajacy.

Uwaga:
Przetgcznik suwakowy musi by¢ ustawiony w potozeniu "PLC OFF"
(=ustawienie fabryczne).

@ Przetacznik suwakowy musi
by¢ w pozycji "PLC OFF"

@ Wytaczenie awaryjne
- opcjonalne

NSB0_01144d



Styczniki 3RT, 3TB,

Wersja 3RT1. . .-.P: Dla wyj$cia 24 V DC PLC lub wyjscia
przekaznikowego z PLC, z sygnalizatorem pozostatego czasu
eksploatacji (RLT).

-PP3.
200-277 V
50-60 Hz
O e
Al A2
ON [ | — Stycznik ZAt.
Sygnalizacja RLT:
RLT [ zielony LED
60% [ [ zielony LED
40%[ ] pomarariczowy LED
20% | | 4—— czerwony LED
O Reset RLT Reset
H1 | |O OJ| |<z00v
H2 | [O O] |acic
(O Przytacze
R1LIO Ol gy | wiykowe
R2| 1O LJ 7-pinowe
IN+| 1O ] |2av
IN-| |O [] |bC
a
2
5
2
3RT1053RT145  |@

Aby podtaczy¢ zasilanie do cewki i sygnalizatora pozostatego
czasu eksploatacji — napiecie sterujace Us nalezy doprowadzi¢ do
zaciskdw A1/A2 modutu elektronicznego zamocowanego z boku.
Wejscia sterujace stycznika sa podtaczone do 7-pinowego
przytacza wtykowego; bezérubowe ztacze sprezynowe jest
czescia zakresu dostawy.

¢ Sygnat,,Pozostaty czas eksploatacji RLT” ("Remaining Lifetime
RLT") jest dostepny na zaciskach R1/R2 poprzez
bezpotencjatowe styki przekaznika (poztacane, ostoniete)
i moga by¢ wejsciem dla sygnatéw SIMOCODE, PLC lub innych
urzadzen do przetwarzania.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa wyjscia przekaznikowego
R1/R2:
- I/AC-15/24 do 230 V: 3 A
- [o/DC-13/124 V: T A

Sygnalizacja LED
Przy pomocy diod LED w module elektronicznym
zamocowanym z boku sygnalizowane s3g nastepujace stany:

- stycznik wtaczony (stan zataczenia): zielona dioda LED ("ON")

- sygnalizacja pozostatego czasu eksploatacji

2 opcje sterowania:

e sterowanie stycznikiem bez cztonu sprzegajacego bezposrednio
poprzez wyjscie 24 V DC/=?30 mA PLC (EN 61131-2) przy uzyciu
zaciskdw IN+/IN-.

L1/L+
F N/L

a
H st
e

@ Modut elektroniczny
stycznika 3RT1. . .-.P

@ Przytacze wtykowe, 7-pinowe

S1 Przetacznik do przetaczania
ze sterowania

Wskazanie automatycznego poprzez
. R1 ¢ pozostatego czasu wyjscie potprzewodnikowe
R2 ¢ eksploaiaciiZ0ze PLC do lokalnego sterowania

opcjonalne sterowania
lokalne

IN+ ST + wyjscie PLC

IN- {— 24 V/30 mA DC S2
3RT1...-.P

NSB0_01146e \}@ @

Mozliwo$¢ wiaczania ze sterowania automatycznego do
lokalnego przy pomocy zaciskéw H1/H2, tj. automatycznego
sterowania przez sterownik PLC lub SIMOCODE/PROFIBUS DP
moze by¢ wytaczone, np. przy uruchomieniu lub w przypadku
zwarcia i stycznik moze by¢ sterowany recznie.

Wytaczenie awaryjne
—opcjonalne

3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

e Sterowanie stycznika poprzez wyjscia przekaznikowe, np.

- SIMOCODE
przy pomocy zaciskdw H1/H2. Obcigzalnos¢ stykdw:
Us/okoto. 5 mA.
Przy sterowaniu poprzez SIMOCODE dostepne jest rébwniez tacze
komunikacyjne do PROFIBUS DP.

L1/L+
F S
. | PROFIBUS DP |

@ Modut elektroniczny
stycznika 3RT1. . .-.P

A1 AD & e > @ Przyfacze wtykowe, 7-pinowe
= \:E%OCODE S1 Przetacznik do wiaczania ze
H2 (tizgj einne sterowania automatycznego,
o na przyktad poprzez
R Wskazanie SIMOCODE lub wyjscie
R2 jagajezast przekaznikowe PLC do
IN+=] elcsploatacyi 20% sterowania lokalnego
IN — ] 9
S2 Opcja sterowania lokalnego
3RT1...-.P i i
NSB0_01147d % @ ngl;}ccjéir:ﬁgwaryjne
Wersja 3RT1. . .-.Q: posiada mozliwos$¢ komunikacji poprzez

wbudowane ztacze AS-Interface oraz sygnalizacje pozostatego
czasu eksploatacji (RLT)

.QP3,
250; :07 :';/ - Status magistrali
DC ’— Gniazdo adresujace
Al A2 | Stycznik ZAt.
// | Sterowanie
Asi [ oN ] / automatyczne
Auto [ Sygnalizacja RLT:
ADDR! -
ALT[] zielony LED
60% | | zielony LED
40% | | pomarariczowy LED
20% [ | czerwony LED
O Reset Reset RLT
H11O [Cl<soov
H2|O [J|Ac/DC
H|O L Przytacze
SF 8 % wtykowe
! 6-pinowe
sF2|O [
M o p Przytacze
asit|© P o Wtykowe
e HB |24-pinowe
o s B
QI
3RT105/8RT145 |

Aby podtaczy¢ zasilanie do cewki i sygnalizatora pozostatego
czasu eksploatacji — napiecie sterujace Us nalezy doprowadzi¢ do
zaciskéw A1/A2 modutu elektronicznego zamocowanego z boku.
Stycznik jest sterowany przy pomocy ztacza AS-Interface. Wejscia
i wyjscia podtaczone do 10-pinowego przytacza wtykowego
(6-pinowe dla potaczen zewnetrznych i 4-pinowe dla ztacza
AS-Interface), sa czescia zakresu dostawy.
 Sygnalizacja przez diody LED

Diody LED w module elektronicznym zamocowanym z boku

sygnalizuja nastepujace stany:

- Stycznik wtaczony (zasilany): zielona LED ("ON")

- Sterowanie automatyczne/lokalne: zielona LED ("AUTO")

- Stan magistrali: zielonalczerwona podwéjna LED ("AS-i")

- Sygnalizator pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

e Gniazdo adresowania ztacza AS-Interface "ADDR™:
Adres stycznika mozna przypisac po jego zainstalowaniu.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Obwéd stycznika:

 Sterowanie stycznika przez AS-Interface poprzez przytacza

AS-i +/AS-i —. Kazde z tych przyfaczy jest zwarte i podtaczone

podwdjnie do stycznika 4-biegunowego

odseparowanego od innych wejs¢ sterujacych.

Zalety:

- Kabel ztacza AS-Interface nie jest przerywany przy wycigganiu
wtyczki

- Stycznik moze by¢ sterowany przez lokalne wejscia sterujace
i jego wtasne ztacze 6-pinowe

Sygnaty sterujace poprzez AS-i:

- Stycznik ZAL./WYL.

Sygnaty stanu poprzez AS-i:

- Stycznik ZAL. /WYL,

- Sterowanie automatyczne / lokalne

- Sygnalizator pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

- Sygnat z wolnego wejscia, np. otwarcie przez wyzwolenie
przekaznika przecigzeniowego.

L1/L+ @ Modut elektroniczny
N/L- stycznika 3RT1. . .-.Q
[ A1 A2 | @ @ Przyfacze wtykowe, 6-pinowe
H Gy S2— ® Przyfacze wtykowe, 4-pinowe
H2 — S1 Przefacznik do wh i
H3 d 7 acznik do wigczania ze

L

$1 sterowania automatycznego,

g np. 3RB20
gg g | \|przokaznic na przykfad, poprzez
AS + 9 " |przeciazeniowy

AS-Interface do sterowania

AS-i + @ lokalnego.
A= Egg S1 otwarty: tryb
a automatyczny

S2 opcja sterowania lokalnego

3RT1..-Q \@
NSB0_01149d

% @ Wytaczanie awaryjne

- opcjonalne

Mozliwos$¢ przetaczania ze sterowania automatycznego do
lokalnego przy uzyciu zaciskow H1/H2/H3, tj. sterowanie
automatyczne poprzez ztacze AS-Interface moze by¢ wytaczone,
np. podczas uruchamiania lub w przypadku zwarcia, stycznik
moze by¢ sterowany lokalnie.

Konfiguracja I/0 7

(heksadecymalne) E

Kod ID (heksadecymalne)

Zasilanie \Y 26.5 ... 31.6 (zgodnie ze specyfikacjg AS-1)

Pobér mocy przez ztgcze
AS-Interface

mA max. 20

Obciagzalnos¢ stykéw przy SF1/2

mA 3..6

Funkcja samokontroli (‘watchdog") (roztacza wyjscia w przypadku usterki
zfacza AS)

Whbudowana

Sygnalizacja Diody LED Stany

Opis stanéw

Podczas pracy diody LED sygnalizujg .T- Miga -
stany przedstawione z prawej AS-Interface

strony.

u Adres stacji 0
Brak facznosci ze ztgczem AS-Interface

Diagnostyka stycznika przy pomocy programu uzytkownika
e Wejscia

tacznos¢ ze ztaczem AS 'OK'

* Wyjscia

Sygnaty wejsciowe Stan urzadzenia

Sygnaty wejsciowe Stan urzadzenia

DIO ""Gotowy" " 0  Urzadzenie nie jest gotowe /

dziatanie reczne

-

Urzadzenie gotowe / tryb
automatyczny

DOO  "Praca" 0  Stycznik zamkniety

1 Stycznik otwarty

DI ""Praca™ Stycznik zamkniety

Stycznik otwarty

DO1

DI2 "Pozostaty czas" Pozostaty czas RLT > 20 %

Pozostaty czas RLT < 20 %

D02

DI3 "Wolne wejscie” Brak sygnatu na SF1/2

=|O|=|O|—=|O

Sygnat wejsciowy na SF1/2
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie AC

Prifried, 1 |
BT |
3RT101.-1A. .. 3RT10 1.-1AP04-3MAO 3RT10 1.-2AP04-3MAOQ
Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa
AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- jed-
. o - 40 ° sterujace U nostki nostki
Ty: do 60°C T, 40°C przy 50/60 Hz orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
robo-  silnika roboczy
czyle  indukeyj- o przy |
przy nego przy \
50 Hz i
400V 400V 690V
A kw A NO NC VAC kg kg
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ S00")
Oznaczenia zaciskéw zgodne z norma EN 50012
7 3 18 10E 1 - 24 »  3RT10 15-1ABO1 0.200 » 3RT10 15-2ABO1 0.200
110 »  3RT10 15-1AF01 0.200 » 3RT10 15-2AF01 0.200
230 »  3RT10 15-1APO1 0.200 » 3RT10 15-2AP01 0.200
01 - 1 24 »  3RT10 15-1AB02 0.200 » 3RT10 15-2AB02 0.200
110 »  3RT10 15-1AF02 0.200 » 3RT10 15-2AF02 0.200
230 »  3RT10 15-1AP02 0.200 » 3RT10 15-2AP02 0.200
9 4 22 10E 1 - 24 »  3RT10 16-1ABO1 0.200 » 3RT10 16-2ABO1 0.200
110 »  3RT10 16-1AF01 0.200 » 3RT10 16-2AF01 0.200
230 »  3RT10 16-1APO1 0.200 » 3RT10 16-2AP01 0.200
01 - 1 24 »  3RT10 16-1AB02 0.200 » 3RT10 16-2AB02 0.200
110 »  3RT10 16-1AF02 0.200 » 3RT10 16-2AF02 0.200
230 »  3RT10 16-1AP02 0.200 » 3RT10 16-2AP02 0.200
12 5.5 22 10E 1 - 24 » 3RT10 17-1ABO1 0.200 » 3RT10 17-2ABO1 0.200
110 »  3RT10 17-1AF01 0.200 » 3RT10 17-2AF01 0.200
230 »  3RT1017-1APO1 0.200 » 3RT10 17-2AP01 0.200
01 - 1 24 »  3RT1017-1AB02 0.200 B 3RT10 17-2AB02 0.200
110 »  3RT10 17-1AF02 0.200 » 3RT10 17-2AF02 0.200
230 »  3RT10 17-1AP02 0.200 » 3RT10 17-2AP02 0.200
Wielkos¢ s00")
Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state
dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012
7 3 18 22E 2 2 230 »  3RT10 15-1AP04-3MAO 0.250 B 3RT10 15-2AP04-3MAO 0.250
9 4 22 22E 2 2 230 »  3RT10 16-1AP04-3MAO 0.250 B 3RT10 16-2AP04-3MA0O 0.250
12 5.5 22 22E 2 2 230 »  3RT10 17-1AP04-3MAO 0.250 B 3RT10 17-2AP04-3MA0O 0.250

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikéw z blokami stykéw
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.

Akcesoria sa opisane na stronie 3/100.

Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania "Zatacznik --> Informacje

0 zamawianiu ".

) Dla wielkosci SO0: zakres napie¢ cewki
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x U,
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC

4

3RT10 2.-1AL24-3MAO

3RT10 2.-3A.00 3RT10 2.-1A.04

3RT10 2.-1A.00

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa
AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- Dla cewek jed-
. o .40 ° sterujace U, nostki nostki
T GBS Ty 40°C przy 50 Hz : orienta- orienta-
cyjna cyjna

Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy

robo-  silnika roboczy

czy le  indukcyj- I przy |

przy nego przy \

50 Hz i

400V 400V 690V

A kW A NO NC VAC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkosc SO

9 4 40" -- - - 24 »  3RT10 23-1AB00 0.350 B 3RT10 23-3AB00 0.350
110 »  3RT10 23-1AF00 0.350 B 3RT10 23-3AF00 0.350
230 »  3RT10 23-1AP00 0.350 » 3RT10 23-3AP00 0.350

12 5.5 40" 24 »  3RT10 24-1AB0O 0.350 B 3RT10 24-3AB00 0.350
110 »  3RT10 24-1AF00 0.350 B 3RT10 24-3AF00 0.350
230 > 3RT10 24-1AP00 0.350 » 3RT10 24-3AP00 0.350

17 7.5 40" 24 »  3RT10 25-1AB00O 0.350 B 3RT10 25-3AB00 0.350
110 »  3RT10 25-1AF00 0.350 B 3RT10 25-3AF00 0.350
230 »  3RT10 25-1AP00 0.350 » 3RT10 25-3AP00 0.350

25 11 40" 24 »  3RT10 26-1AB0O 0.350 B 3RT10 26-3AB00 0.350
110 »  3RT10 26-1AF00 0.350 B 3RT10 26-3AF00 0.350
230 »  3RT10 26-1AP00 0.350 » 3RT10 26-3AP00 0.350

Wielkosc SO

Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)z)

Oznaczenia zaciskow zgodne z EN 50012

9 4 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 23-1AB04 0.400 -
110 »  3RT10 23-1AF04 0.400 -
230 »  3RT10 23-1AP04 0.400 -

12 5.5 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 24-1AB04 0.400 -
110 >  3RT10 24-1AF04 0.400 -
230 »  3RT10 24-1AP04 0.400 -

17 7.5 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 25-1AB04 0.400 -
110 »  3RT10 25-1AF04 0.400 -
230 »  3RT10 25-1AP04 0.400 -

25 11 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 26-1AB04 0.400 -
110 >  3RT10 26-1AF04 0.400 -
230 »  3RT10 26-1AP04 0.400 -

Wielkosc¢ SO

Z blokiem stykéw pomocniczych przy 50/60 Hz

zamontowanych na state dla zastosowarn ~ V AC

bezpieczeristwa zgodnie z SUVA

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

12 5.5 40" 22E 2 2 230 B 3RT10 24-1AL24-3MAO 0.420 -

17 7.5 40" 22E 2 2 230 A 3RT10 25-1AL24-3MAO 0.420 -

25 1 40" 22E 2 2 230 A 3RT10 26-1AL24-3MAO 0.420 =

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikéw z blokami stykéw D Minimalny przekr6j przewodéw 10 mm2,

pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria sg opisane na stronie 3/101.

Czesci zamienne s3 opisane na stronie 3/114.

Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania "Zatacznik --> Informacje
0 zamawianiu ".

Nr zamoéwieniowy dla bloku stykéw pomocniczych (usuwalnych):
3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC

Sl X ‘ :

3RT10 3.-1A.00 3RT10 3.-3A.00 3RT10 3.-1A.04

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa

AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- Dla cewek jed-

. o .40 ° sterujace U, nostki nostki
T GBS Ty 40°C przy 50 Hz : orienta- orienta-
cyjna cyjna

Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamowieniowy Nr zamowieniowy

robo-  silnika roboczy

czy le  indukcyj- I przy |

przy nego przy \

50 Hz i

400V 400V 690V

A kw A NO NC VAC kg kg

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkosc S2

32 15 50 - - - 24 »  3RT10 34-1AB00 0.850 B 3RT10 34-3AB00 0.850
110 »  3RT10 34-1AF00 0.850 B 3RT10 34-3AF00 0.850
230 »  3RT10 34-1AP00 0.850 » 3RT10 34-3AP00 0.850

40 18.5 60 - - - 24 » 3RT10 35-1AB00 0.850 B 3RT10 35-3AB00 0.850
110 »  3RT10 35-1AF00 0.850 B 3RT10 35-3AF00 0.850
230 »  3RT10 35-1AP00 0.850 » 3RT10 35-3AP00 0.850

50 22 60 - - - 24 »  3RT10 36-1AB00 0.850 B 3RT10 36-3AB00 0.850
110 »  3RT10 36-1AF00 0.850 B 3RT10 36-3AF00 0.850
230 »  3RT10 36-1AP00 0.850 » 3RT10 36-3AP00 0.850

Wielkos¢ S2

Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)”
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

32 15 50 22E 2 2 24 > 3RT10 34-1AB04 0.950 -
110 >  3RT10 34-1AF04 0.950 =
230 »  3RT10 34-1AP04 0.950 =

40 18.5 60 22E 2 2 24 »  3RT10 35-1AB04 0.950 =
110 »  3RT10 35-1AF04 0.950 -
230 >  3RT10 35-1AP04 0.950 -

50 22 60 22E 2 2 24 >  3RT10 36-1AB04 0.950 -
110 > 3RT10 36-1AF04 0.950 =
230 »  3RT10 36-1AP04 0.950 =

Wielkosc S2

Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state

dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

32 15 50 22E 2 2 230 B 3RT10 34-1AP04-3MAO 0.908 -

40 18.5 50 22E 2 2 230 » 3RT10 35-1AP04-3MA0Q 0.950 =

50 22 50 22E 2 2 230 B 3RT10 36-1AP04-3MAO 0.935 -

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikdéw z blokami stykow
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria sa opisane na stronie 3/101.

Czesci zamienne s3 opisane na stronie 3/114.

Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania "Zatacznik --> Informacje

0 zamawianiu ".

D Nr zamoéwieniowy dla bloku stykéw pomocniczych (usuwalnych):
3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC

L
3RT104.-1A.00 3RT104.-3A.00

Dane znamionowe Styki Znamio- DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa

AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze nowe jed- Do zaciskéw cewki jed-

T - do 60 °C T.40°C napiecie nostki nostki

ER ER sterujace orienta- orienta-

Us przy cyjna cyjna

Prad Moc Prad Ozn. Wersja 50 Hz Nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy

robo-  silnika roboczy

czy le  indukcyj- I przy |

przy nego przy \

50 Hz i

400V 400V 690V

A kW A NO NC VAC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm

Wielkos¢ S3

65 30 100 - - - 24 »  3RT10 44-1AB00 1.800 B 3RT10 44-3AB00 1.800
110 »  3RT10 44-1AF00 1.800 B 3RT10 44-3AF00 1.800
230 »  3RT10 44-1AP0O0 1.800 » 3RT10 44-3AP00 1.800

80 37 120 - - - 24 »  3RT10 45-1AB00O 1.800 B 3RT10 45-3AB00 1.800
110 »  3RT10 45-1AF00 1.800 B 3RT10 45-3AF00 1.800
230 > 3RT10 45-1AP00 1.800 » 3RT10 45-3AP00 1.800

95 45 120 - - - 24 »  3RT10 46-1AB00 1.800 B 3RT1046-3AB00 1.800
110 »  3RT10 46-1AF00 1.800 B 3RT10 46-3AF00 1.800
230 »  3RT10 46-1AP00 1.800 » 3RT10 46-3AP00 1.800

Wielkos¢ S3

Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)”
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

65 30 100 22E 2 2 24 »  3RT10 44-1AB04 1.950 -
110 > 3RT10 44-1AF04 1.950 =
230 »  3RT10 44-1AP04 1.950 =

80 37 120 22E 2 2 24 B 3RT1045-1AB04 1.950 =
110 > 3RT10 45-1AF04 1.950 =
230 > 3RT10 45-1AP04 1.950 =

95 45 120 22E 2 2 24 B 3RT1046-1AB04 1.950 -
110 > 3RT10 46-1AF04 1.950 =
230 »  3RT10 46-1AP04 1.950 -

Wielkosc S3

Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state

dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

65 30 50 22E 2 2 230 »  3RT10 44-1AP04-3MAO 1.950 =

80 37 50 22E 2 2 230 B 3RT10 45-1AP04-3MAO 1.933 -

95 45 50 22E 2 2 230 »  3RT10 46-1AP04-3MAO 1.950 -

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikdéw z blokami stykow
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria sa opisane na stronie 3/101.
Czesci zamienne s3 opisane na stronie 3/115.
M Nr zamoéwieniowy dla bloku stykéw pomocniczych (usuwalnych):

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Zasilanie DC - system magnetyczny DC

3RT101.-1B...

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

3RT10 1.-1BB44-3MAQO 3RT10 1.-2BB44-3MAO
Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa
AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- jed-
T - do 60 °C T.40°C sterujace Us nostki nostki
u u orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
robo-  silnika roboczy
czy le  indukcyj- I przy |
przy nego przy \
50 Hz i
400V 400V 690 V
A kW A NO NC VDC kg kg
Wielkos¢ SO0
Oznaczenia zaciskow zgodne z EN 50012
7 3 18 10E 1 - 24 »  3RT10 15-1BB41 0.260 » 3RT10 15-2BB41 0.260
220 A 3RT10 15-1BM41 0.260 B 3RT10 15-2BM41 0.260
01 - 1 24 » 3RT10 15-1BB42 0.260 » 3RT10 15-2BB42 0.260
220 B 3RT10 15-1BM42 0.260 B 3RT10 15-2BM42 0.260
9 4 22 10E 1 - 24 » 3RT10 16-1BB41 0.260 » 3RT10 16-2BB41 0.260
220 B 3RT10 16-1BM41 0.260 B 3RT10 16-2BM41 0.260
01 - 1 24 » 3RT10 16-1BB42 0.260 » 3RT10 16-2BB42 0.260
220 B 3RT10 16-1BM42 0.260 B 3RT10 16-2BM42 0.260
12 5.5 22 10E 1 - 24 » 3RT10 17-1BB41 0.260 » 3RT10 17-2BB41 0.260
220 B 3RT10 17-1BM41 0.260 B 3RT10 17-2BM41 0.260
01 - 1 24 » 3RT10 17-1BB42 0.260 » 3RT10 17-2BB42 0.260
220 B 3RT10 17-1BM42 0.260 B 3RT10 17-2BM42 0.260
Wielkos¢ SO0
Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state
dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012
7 3 18 22E 2 2 24 »  3RT10 15-1BB44-3MAO 0.300 B 3RT10 15-2BB44-3MAO 0.300
9 4 22 22E 2 2 24 >  3RT10 16-1BB44-3MAO 0.300 A 3RT10 16-2BB44-3MAO 0.300
12 5.5 22 22E 2 2 24 >  3RT10 17-1BB44-3MAO 0.300 B 3RT10 17-2BB44-3MA0 0.300

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikéw z blokami stykow
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria sa opisane na stronie 3/100.

Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania "Zatacznik --> Informacje

0 zamawianiu ".

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

3RT102.-1B.40 3RT10 2.-3B.40 3RT10 2.-1BB44-3MA0

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa

AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- jed-

T - do 60 °C T.40°C sterujace Us nostki nostki

v v orienta- orienta-
cyjna cyjna

Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy

robo-  silnika roboczy

czyl,  indukeyj- [, przy |

przy nego przy \

50 Hz i

400V 400V 690V

A kw A NO NC VDC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkosc SO

9 4 40" - - - 24 »  3RT10 23-1BB40 0.580 » 3RT10 23-3BB40 0.580
220 B 3RT10 23-1BM40 0.580 B 3RT10 23-3BM40 0.580

12 5.5 40" - - - 24 »  3RT10 24-1BB40 0.580 » 3RT10 24-3BB40 0.580
220 A 3RT10 24-1BM40 0.580 B 3RT10 24-3BM40 0.580

17 7.5 40" - - - 24 » 3RT10 25-1BB40 0.580 » 3RT10 25-3BB40 0.580
220 A 3RT10 25-1BM40 0.580 B 3RT10 25-3BM40 0.580

25 1 40" - - - 24 » 3RT10 26-1BB40 0.580 » 3RT10 26-3BB40 0.580
220 A 3RT10 26-1BM40 0.580 B 3RT10 26-3BM40 0.580

Wielkos¢ SO

Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)z)

Oznaczenia zaciskéw zgodne z DIN 50012

9 4 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 23-1BB44 0.650 -
220 B 3RT10 23-1BM44 0.650 -

12 5.5 40" 22E 2 2 24 »  3RT10 24-1BB44 0.650 =
220 B 3RT10 24-1BM44 0.650 -

17 7.5 40" 22E 2 2 24 » 3RT10 25-1BB44 0.650 -
220 B 3RT10 25-1BM44 0.650 -

25 1 40" 22E 2 2 24 > 3RT10 26-1BB44 0.650 -
220 B 3RT10 26-1BM44 0.650 -

Wielkos¢ SO

Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state

dla zastosowarn bezpieczeristwa zgodnie z SUVA

Oznaczenia zaciskéw zgodne z DIN 50012

12 5.5 40" 22E 2 2 24 A 3RT10 24-1BB44-3MAO0 0.650 -

17 7.5 40" 22E 2 2 24 A 3RT10 25-1BB44-3MAO 0.650 -

25 1 40" 22E 2 2 24 A 3RT10 26-1BB44-3MAO 0.650 =

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikéw z blokami stykéw
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria sg opisane na stronie 3/101.

Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania "Zatacznik --> Informacje
0 zamawianiu".

) Minimalny przekr6j przewodéw 10 mm?2.

2 Nr zamdwieniowy dla bloku stykdw pomocniczych (usuwalnych):
3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
3/20 Siemens LV 1 - 2009



Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

3RT10 3.-1B.40 3RT10 3.-3B.40 3RT104.-3B.40

3RT104.-1B.40

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

3RT104.-1B.44

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa

AC-2i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- jed-

T - do 60 °C T.40°C sterujace Us nostki nostki

ur ur orienta- orienta-
cyjna cyjna

Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy

robo-  silnika roboczy

czyl,  indukeyj- [, przy |

przy nego przy \

50 Hz i

400V 400V 690V

A kW A NO NC VDC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkosc S2

32 15 50 - - - 24 »  3RT10 34-1BB40 1.450 » 3RT10 34-3BB40 1.450
220 A 3RT10 34-1BM40 1.450 B 3RT10 34-3BM40 1.450

40 18.5 60 - - - 24 »  3RT10 35-1BB40 1.450 » 3RT10 35-3BB40 1.450
220 B 3RT10 35-1BM40 1.450 B 3RT10 35-3BM40 1.450

50 22 60 - - - 24 »  3RT10 36-1BB40 1.450 » 3RT10 36-3BB40 1.450
220 B 3RT10 36-1BM40 1.450 B 3RT10 36-3BM40 1.450

Wielkos¢ S2

Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)"

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012

32 15 50 22E 2 2 24 »  3RT10 34-1BB44 1.550 -
220 A 3RT10 34-1BM44 1.550 =

40 18.5 60 22E 2 2 24 »  3RT10 35-1BB44 1.550 -
220 B 3RT10 35-1BM44 1.550 -

50 22 60 22E 2 2 24 »  3RT10 36-1BB44 1.550 -
220 B 3RT10 36-1BM44 1.550 -

Wielkosc¢ 52

Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state

dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA

Oznaczenia zaciskow zgodne z EN 50012

32 15 50 22E 2 2 24 »  3RT10 34-1BB44-3MAO 1.550 -

40 18.5 50 22E 2 2 24 »  3RT10 35-1BB44-3MAO 1.550 -

50 22 50 22E 2 2 24 »  3RT10 36-1BB44-3MAO 1.550 -

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm

Wielkos¢ S3

65 30 100 - - - 24 »  3RT10 44-1BB40 2.800 » 3RT10 44-3BB40 2.800
220 B 3RT10 44-1BM40 2.800 B 3RT10 44-3BM40 2.800

80 37 120 - - - 24 »  3RT1045-1BB40 2.800 » 3RT1045-3BB40 2.800
220 B 3RT1045-1BM40 2.800 B 3RT10 45-3BM40 2.800

95 45 120 - - - 24 »  3RT10 46-1BB40 2.800 » 3RT1046-3BB40 2.800
220 B 3RT10 46-1BM40 2.800 B 3RT10 46-3BM40 2.800

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

: ; : e A
3RT10 3.-1B.40 3RT104.-1B.40 3RT10 3.-3B.40 3RT104.-3B.40 3RT104.-1B.44
Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa
AC-2 i AC-3 AC-1 pomocnicze napiecie jed- jed-
T - do 60 °C T:40°C sterujgce Us nostki nostki
u u orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc Prad Ozn. Wersja Nr zaméwieniowy Nr zaméwieniowy
robo-  silnika roboczy
czy le  indukcyj- I przy |
przy nego \
50 Hz i

400V 400V 690 V
A kw A NO NC VDC kg kg
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm (ciag dalszy)
Wielkosc¢ S3
Z zamontowanym blokiem stykéw pomocniczych (usuwalnych)”
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012
65 30 100 22E 2 2 24 > 3RT10 44-1BB44 2.900 -

220 B 3RT10 44-1BM44 2.900 -
80 37 120 22E 2 2 24 »  3RT10 45-1BB44 2.900 -

220 B 3RT10 45-1BM44 2.900 =
95 45 120 22E 2 2 24 > 3RT10 46-1BB44 2.900 -

220 B 3RT10 46-1BM44 2.900 =
Wielkosc S3
Z blokiem stykéw pomocniczych zamontowanych na state
dla zastosowan bezpieczeristwa zgodnie z SUVA
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50012
65 30 50 22E 2 2 24 »  3RT10 44-1BB44-3MAO 2.900 =
80 37 50 22E 2 2 24 > 3RT10 45-1BB44-3MAO0 2.900 -
95 45 50 22E 2 2 24 >  3RT10 46-1BB44-3MAO 2.900 -

Inne napiecia — patrz strona 3/26, dane stycznikdéw z blokami stykéw
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria — patrz strona 3/101.
Czesci zamienne — patrz strona 3/115.
Opakowania zbiorcze i zuzyte opakowania — patrz "Zatacznik -->
Informacje o zamawianiu".
D Nr zamoéwieniowy dla bloku stykéw pomocniczych (usuwalnych):

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)

Przewody pomocnicze i sterujgce: Zaciski Srubowe

Cewki wysuwne

Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)

Tory gtéwne: przytgcza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe"

3RT1. 7.

3RT1.5.

Wiel. Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Nrzamowieniowy PS* PG Masa
AC-2iAC3, AC-1, ~ Pomoc- - napiecie Jeds
T .- do 60 °C T.40°C nicze, sterujace Us nostki
u u boczne orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego  Prad Wersja
roboczy 50 Hzi roboczy
le przy leprzy |
500V 230 400V 500 690 690V \
Vv Vv Vv
A kw  kw kW kw A NO NC VACDC
Napedy konwencjonalne
Zaciski Srubowe
s6 115 37 55 75 110 160 2 2 110...127 »  3RT10 54-1AF36 1szt. 101 3.600
220 ... 240 »  3RT10 54-1AP36 1szt. 101 3.600
150 45 75 90 132 185 2 2 110...127 »  3RT10 55-6AF36 1szt. 101 3.500
220... 240 > 3RT10 55-6AP36 1 szt. 101 3.500
185 55 90 110 160 215 2 2 110...127 »  3RT1056-6AF36 1szt. 101 3.500
220 ... 240 »  3RT10 56-6AP36 1szt. 101 3.500
S10 225 55 110 160 200 275 2 2 110...127 > 3RT10 64-6AF36 1 szt. 101 6.500
220 ... 240 »  3RT10 64-6AP36 1szt. 101 6.500
265 75 132 160 250 330 2 2 110...127 »  3RT10 65-6AF36 1szt. 101 6.500
220 ... 240 »  3RT10 65-6AP36 1szt. 101 6.500
300 90 160 200 250 330 2 2 110...127 »  3RT10 66-6AF36 1szt. 101 6.500
220 ... 240 »  3RT10 66-6AP36 1szt. 101 6.500
S12 400 132 200 250 400 430 2 2 110...127 »  3RT10 75-6AF36 1szt. 101 10.500
220 ... 240 »  3RT10 75-6AP36 1szt. 101 10.500
500 160 250 355 400 610 2 2 110...127 »  3RT10 76-6AF36 1szt. 101 10.500
220... 240 > 3RT10 76-6AP36 1 szt. 101 10.500
Napedy konwencjonalne
Zaciski Cage Clamp
s6 115 37 55 75 110 160 2 2 110...127 B 3RT1054-3AF36 1szt. 101 3.600
220... 240 B 3RT10 54-3AP36 1 szt. 101 3.600
150 45 75 90 132 185 2 2 110...127 B 3RT1055-2AF36 1szt. 101 3.600
220... 240 B 3RT10 55-2AP36 1 szt. 101 3.600
185 55 920 110 160 215 2 2 110...127 B 3RT10 56-2AF36 1 szt. 101 3.600
220 ... 240 B 3RT1056-2AP36 1szt. 101 3.600
S10 225 55 110 160 200 275 2 2 110...127 B 3RT10 64-2AF36 1 szt. 101 6.600
220 ... 240 B 3RT10 64-2AP36 1szt. 101 6.600
265 75 132 160 250 330 2 2 110...127 B 3RT10 65-2AF36 1szt. 101  6.600
220 ... 240 B 3RT10 65-2AP36 1szt. 101 6.600
300 90 160 200 250 330 2 2 110...127 B 3RT10 66-2AF36 1szt. 101 6.600
220 ... 240 B 3RT10 66-2AP36 1szt. 101  6.600
S12 400 132 200 250 400 430 2 2 110...127 B 3RT10 75-2AF36 1szt. 101 10.500
220... 240 B 3RT10 75-2AP36 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 400 610 2 2 110...127 B 3RT1076-2AF36 1szt. 101 10.500
220... 240 B 3RT10 76-2AP36 1 szt. 101 10.500
Inne napiecia — patrz strona 3/26. D Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) moze by¢ dostarczony takze z przytaczem
Akcesoria — patrz strona 3/101. szynowym zamiast zaciskow ramowych. Bez dodatkowej optaty. W tym celu
Czesci zamienne — patrz strona 3/116. na miejscu 8 numeru zaméwieniowego cyfre 1" nalezy zastapic cyfra 6"

w przypadku zaciskéw Srubowych, np. 3RT10 54-6A.36 ; w przypadku
zacisku Cage Clamp cyfre ,3" nalezy zastapi¢ cyfra ,2”, np. 3RT10 54-2A.36.

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)

Przewody pomocnicze i sterujgce: zaciski Srubowe

Cewki wysuwne

Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)

Tory gtéwne: przytgcza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe")

3RT1. 7.

3RT1.5.

Wiel. Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Nrzamowieniowy PS* PG Masa
AC-2i AC-3, Ac-1,  [ESIUSE napiccie Jed
T - do 60 °C T .40°c Nicze, sterujgce Ug nostki
ur ur boczne orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego  Prad Wersja
roboczy 50 Hzi roboczy
le przy leprzy
500V 230V 400V 500V 690V 690V \
A kW kw kW  kw A NO NC VAC/IDC kg
Napedy elektroniczne - dla wyjscia PLC 24V DC
Zaciski Srubowe
S6 115 37 55 75 110 160 2 2 96 ... 127 A 3RT10 54-1NF36 1 szt. 101 3.500
200...277 . 3RT1054-1NP36 1 szt. 101 3.500
150 45 75 90 132 185 2 2 96..127 A 3RT1055-6NF36 1 szt. 101 3.500
200...277 . 3RT1055-6NP36 1 szt. 101 3.500
185 55 90 110 160 215 2 2 96..127 A 3RT1056-6NF36 1 szt. 101 3.500
200...277 ,  3RT1056-6NP36 1 szt. 101 3.500
S10 225 55 110 160 200 275 2 2 96..127 A 3RT10 64-6NF36 1 szt. 101 6.700
200...277 A 3RT10 64-6NP36 1 szt. 101 6.700
265 75 132 160 250 330 2 2 96..127 A 3RT10 65-6NF36 1 szt. 101 6.700
200...277 A 3RT10 65-6NP36 1 szt. 101 6.700
300 90 160 200 250 330 2 2 96 ... 127 B 3RT10 66-6NF36 1 szt. 101 6.700
200...277 A 3RT10 66-6NP36 1 szt. 101 6.700
S12 400 132 200 250 400 430 2 2 96 ... 127 A 3RT10 75-6NF36 1 szt. 101 10.500
200...277 A 3RT10 75-6NP36 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 400 610 2 2 96..127 A 3RT10 76-6NF36 1 szt. 101 10.500
200..277 A 3RT10 76-6NP36 1 szt. 101 10.500
Napedy elektroniczne - dla wyjscia PLC 24V DC
Zaciski Cage Clamp
S6 115 37 55 75 110 160 2 2 96..127 B 3RT1054-3NF36 1 szt. 101 3.500
200..277 B 3RT1054-3NP36 1 szt. 101 3.500
150 45 75 90 132 185 2 2 96..127 B 3RT1055-2NF36 1 szt. 101 3.500
200...277 B 3RT1055-2NP36 1 szt. 101 3.500
185 55 90 110 160 215 2 2 96..127 B 3RT1056-2NF36 1 szt. 101 3.500
200...277 B 3RT1056-2NP36 1 szt. 101 3.500
S10 225 55 110 160 200 275 2 2 96..127 B 3RT10 64-2NF36 1 szt. 101 6.700
200... 277 B 3RT10 64-2NP36 1 szt. 101 6.700
265 75 132 160 250 330 2 2 96..127 B 3RT1065-2NF36 1 szt. 101 6.700
200..277 B 3RT10 65-2NP36 1 szt. 101 6.700
300 90 160 200 250 330 2 2 96 ... 127 B 3RT10 66-2NF36 1 szt. 101 6.700
200...277 B 3RT10 66-2NP36 1 szt. 101 6.700
S12 400 132 200 250 400 430 2 2 96..127 B 3RT10 75-2NF36 1 szt. 101 10.500
200..277 B 3RT10 75-2NP36 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 400 610 2 2 96..127 B 3RT10 76-2NF36 1 szt. 101 10.500
200...277 B 3RT1076-2NP36 1 szt. 101 10.500
Inne napiecia — patrz strona 3/26. ) Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) moze by¢ dostarczony takze z przytaczem
Akcesoria — patrz strona 3/101. szynowym zamiast zaciskdw ramowych. Bez dodatkowej optaty. W tym celu
Czesci zamienne — patrz strona 3/114. na miejscu 8 numeru zaméwieniowego cyfre ,1” nalezy zastapic cyfra ,6”

w przypadku zaciskéw Srubowych, np. 3RT10 54-6A.36; w przypadku
zacisku Cage Clamp cyfre ,3" nalezy zastapi¢ cyfra 2", np. 3RT10 54-2A.36.

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikow

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)

Przewody pomocnicze i sterujgce: zaciski Srubowe

Cewki wysuwne

Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)

Tory gtéwne: przytgcza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe™
Sygnalizator pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

3RT10 56-6P.. 3RT10 56-6Q..
Wiel. Dane znamionowe Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
AC-2iAC3 AC-1,  Pomoc-  napiecie jed-
T - do 60 °C T .40°c hicze, sterujgce Ug nostki
u v boczne orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego  Prad Wersja Nr zamoéwieniowy

roboczy 50 Hzi roboczy

le przy leprzy ol

500 V 230V 400V 500V 690V 690V \

A kw kW kW kw A NO NC VAC/IDC kg
Napedy elektroniczne - dla wyjscia PLC 24V DC/

Wyjscia przekaznikowego PLC, z sygnalizatorem pozostatego czasu
eksploatacji (RLT)

S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 ...127 B 3RT10 54-1PF35 1 szt 101 4.000
200 ... 277 B 3RT10 54-1PP35 1 szt. 101 4.000

150 45 75 90 132 185 1 1 96 ...127 B 3RT10 55-6PF35 1 szt 101 4.000

200 ... 277 B 3RT10 55-6PP35 1 szt. 101 4.000

185 55 90 110 160 215 1 1 96...127 B 3RT10 56-6PF35 1 szt 101 4.000

200 ... 277 B 3RT10 56-6PP35 1 szt. 101 4.000

S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 ... 127 B 3RT10 64-6PF35 1 szt 101 7.000
200 ... 277 B 3RT10 64-6PP35 1 szt. 101 7.000

265 75 132 160 250 330 1 1 96 ... 127 B 3RT10 65-6PF35 1 szt. 101 7.000

200 ... 277 B 3RT10 65-6PP35 1 szt 101 7.000

300 90 160 200 250 330 1 1 96 ...127 B 3RT10 66-6PF35 1 szt 101 7.000

200 ... 277 B 3RT10 66-6PP35 1 szt 101 7.000

S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 ...127 B 3RT10 75-6PF35 1 szt 101 10.500
200 ... 277 B 3RT10 75-6PP35 1 szt 101 10.500

500 160 250 355 400 610 1 1 96...127 B 3RT10 76-6PF35 1 szt 101 10.500

200 ... 277 B 3RT10 76-6PP35 1 szt. 101 10.500

Napedy elektroniczne - ze ztaczem AS-Interface i sygnalizatorem

pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 ... 127 B 3RT10 54-1QF35 1 szt. 101 4.000
200...277 B 3RT1054-1QP35 1 szt. 101 4.000
150 45 75 90 132 185 1 1 96...127 B 3RT1055-6QF35 1 szt. 101 4.000
200...277 B 3RT1055-6QP35 1 szt. 101 4.000
185 55 90 110 160 215 1 1 96 ...127 B 3RT1056-6QF35 1 szt. 101 4.000
200...277 B 3RT1056-6QP35 1 szt. 101 4.000
S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 ...127 B 3RT10 64-6QF35 1 szt. 101 7.000
200 ... 277 B 3RT10 64-6QP35 1 szt. 101 7.000
265 75 132 160 250 330 1 1 96 ...127 B 3RT1065-6QF35 1 szt. 101 7.000
00 ... 277 B 3RT10 65-6QP35 1 szt. 101 7.000
300 90 160 200 250 330 1 1 96 ... 127 B 3RT10 66-6QF35 1 szt. 101 7.000
200...277 B 3RT10 66-6QP35 1 szt. 101 7.000
S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 ... 127 B 3RT10 75-6QF35 1 szt. 101 10.500
200...277 B 3RT10 75-6QP35 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 400 610 1 1 96 ...127 B 3RT1076-6QF35 1 szt. 101 10.500
200...277 B 3RT1076-6QP35 1 szt. 101 10.500
Inne napiecia — patrz strona 3/26. D Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) moze by¢ dostarczony takze z przytaczem
Akcesoria — patrz strona 3/101. szynowym zamiast zaciskdbw ramowych. Bez dodatkowej optaty. W tym celu
Czesci zamienne — patrz strona 3/116. na miejscu 8 numeru zaméwieniowego cyfre ,1” nalezy zastapic cyfra 6"

w przypadku zaciskéw Srubowych, np. 3RT10 54-6A.36 ; w przypadku
zacisku Cage Clamp cyfre ,3" nalezy zastapic cyfra ,2”, np. 3RT10 54-2A.36.

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3RT10, 3-bieg., 3 ... 250 kW

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika  3RT10 1 3RT10 2, 3RT14 4 3RT131, 3RT13 2...3RT13 4, 3RT16
Znamionowe napiecie sterujgce U ggﬂgz' ERIEY ERINRIERINEE
Wielkosc¢ S00 ... S3
Zasilanie AC"
Cewki dla 50 Hz (wyjatek: Wielkos¢ S00: 50 i 60 Hz2)
24V AC BO BO BO BO BO BO
42V AC DO DO DO DO - -
48V AC HO HO HO HO = =
110V AC FO FO FO FO FO FO
230V AC PO PO PO PO PO PO
400V AC VO ) VO VO VO o)
Cewki dla 50 i 60 Hz?
24V AC BO c2 c2 BO c2 c2
42V AC DO D2 D2 DO D2 -
48 V AC HO H2 H2 HO H2 =
110 VAC FO G2 G2 FO G2 G2
220V AC N2 N2 N2 N2 N2 N2
230V AC PO L2 L2 PO L2 L2
Cewki (dla USA i Kanady>))
50 Hz 60 Hz
110 V AC 120V AC K6 K6 K6 K6 K6 K6
220V AC 240V AC P6 P6 P6 P6 P6 P6
Cewki dla (dla Japonii)
50/60 Hz" 60 HZ)
100 V AC 110V AC G6 G6 G6 G6 G6 G6
200V AC 220V AC N6 N6 N6 N6 N6 N6
400V AC 440V AC R6 R6 R6 R6 R6 R6
Zasilanie DCV
12V DC A4 - - A4 — -
24V DC B4 B4 B4 B4 B4 =
42V DC D4 D4 D4 D4 D4 =
48V DC w4 w4 w4 w4 = =
60V DC E4 E4 E4 = = -
110V DC F4 F4 F4 F4 F4 =
125V DC G4 G4 G4 G4 G4 =
220V DC M4 M4 M4 M4 M4 =
230V DC P4 P4 P4 P4 - =
Wielkosci S6 ... S12
Zasilanie AC/DC (AC 40 ... 60 Hz, DC)
Naped konwencjonalny
Wersja 3RT1.5.-.A Wersja stycznika 3RT1.5.-.A
Us min -+ Us max® stycznika 3RT1. 6.-.A Us min - Us max® 3RT1. 6.-.A
3RT1.7.-.A 3RT1.7.-.A
23 ... 26 VAC B3 240...277V u3
42 ... 48V ACIDC D3 380...420V V3
110...127V [F3) 440 ...480V R3
200...220V M3 500... 550V S3
220...240V P3 575 ...600V T3
Naped elektroniczny
Wersja 3RT1.5.-.N 3RT1. 5.-.PIQ
Us min - Us max® stycznika 3RT1.6.-.N  3RT1.6.-.PIQ
3RT1.7.-.N 3RT1. 7.-.PIQ
21... 27.3VAC B3 =
96 ...127V F3 F3
200...277V P3 P3

Przyktady

Naped 3RT10 23-1APO0  Stycznik z zaciskami Srubowymi; z cewka o znamionowym napieciu sterujgcym 230 V 50Hz.
z zasilaniem AC 3RT10 23-1AG20  Stycznik z zaciskami Srubowymi; z cewka o znamionowym napieciu sterujgcym 110 V 50/60Hz.

Naped 3RT10 34-3BB40  Stycznik z zaciskami Cage Clamp; znamionowe napiecie sterujace 24V DC.
z zasilaniem DC 3RT10 34-3BG40  Stycznik z zaciskami Cage Clamp; znamionowe napiecie sterujgce 125 V DC.

]

D w przypadku innych napiec¢ cewki oraz zakreséw pracy urzadzen Zakres pracy cewki

o wielkosci SO0 i SO do sterowania cewka mozna zastosowac zasilacz SITOP Power Wielkos¢ SO0: przy 50/60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us
24V DC z wejsciem szerokozakresowym (AC 93 do 264 V; DC 30 do 264 V) Wielkosci SO do S3: przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Us
(patrz Uktady zasilania -> zasilacze SITOP power). przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.
5) Zakres pracy cewki
2) Zakres pracy cewki przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us 6) Zakres pracy:
3 przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us. 0.8 X Ug min d0 1.1 X Ug may-
Zakres pracy cewki
Wielko$¢ S00: przy 50 Hz: 0.85 do 1.1 x U
przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us
Wielko$¢ SO do S3: przy 50 Hz i 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikéw

Styczniki pré6zniowe 3RT12, 3-bieg., 110 ... 250 kW

| Przeglad

e Styczniki prézniowe 3RT12 do zataczania silnikéw Cewki wysuwne
Rodzaje napedéw Aby umozliwi¢ tatwa wymiane cewek, np. przy wymianie

. . urzadzenia - cewke mozna wysuna¢ w gore po uprzednim
Dostepne sa dwa rodzaje napedow: wiaczeniu mechanizmu zwalniajacego, a nastepnie wymienic na
* Naped konwencjonalny, wersja 3RT12. .-.A dowolng inna cewke o tych samych rozmiarach.
* Naped elektroniczny, wersja 3RT12..-.N Zwiekszanie liczby stykéw pomocniczych
Zasilanie AC lub DC Styczniki moga by¢ wyposazone w maksymalnie 8 bocznych
Styczniki moga by¢ sterowane napieciem przemiennym (AC od 40 stykéw pomocnllcz,ych‘(ldentyczne bloki stykow d|a,WIe|kOSCI od
doy60Hz) Iubgsta’?/ym (DO). Y SO do S12). Sposrod nich maksymalnie 4 moga by¢ typu NC.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)

Przewody pomocnicze i sterujgce: zaciski Srubowe
Cewki wsuwane

Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)

Tory gtéwne: przytqcza szynowe

¥
B g 2, B
- e h -_%ﬁ{
3RT127. 3RT127.
Wiel. Dane znamionowe Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
AC-2 1 AC3 AC-1 pomoc- napiecie sterujgce jed-
T,: do 60°C T,:40°c nicze, U nostki
u u boczne orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego  Prad | Nr zaméwieniowy
roboczy 50 Hzi roboczy
le przy le przy
1000V 230 400V 500V 690V 1000V
V
A kw kW kw kw A NO NC VAC/DC kg
Napedy konwencjonalne
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 110..127 A 3RT12 64-6AF36 1 szt. 101 7.300
220 ... 240 A 3RT12 64-6AP36 1 szt. 101 7.300
265 75 132 160 250 330 2 2 110..127 A 3RT12 65-6AF36 1 szt. 101 7.300
220 ... 240 A 3RT12 65-6AP36 1 szt. 101 7.300
300 90 160 200 250 330 2 2 110..127 A 3RT12 66-6AF36 1 szt. 101 7.300
220 ... 240 A 3RT12 66-6AP36 1 szt. 101 7.300
S12 400 132 200 250 400 610 2 2 110...127 A 3RT12 75-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 ... 240 A 3RT1275-6AP36 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 500 610 2 2 110..127 A 3RT1276-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 ... 240 A 3RT1276-6AP36 1 szt. 101 10.500
Napedy elektroniczne - dla wyjscia PLC 24V DC
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 96..127 B 3RT12 64-6NF36 1 szt. 101 7.300
200 ... 277 B 3RT12 64-6NP36 1 szt. 101 7.300
265 75 132 160 250 330 2 2 96..127 B 3RT12 65-6NF36 1 szt. 101 7.300
200 ... 277 B 3RT12 65-6NP36 1 szt. 101 7.300
300 90 160 200 250 330 2 2 96..127 B 3RT12 66-6NF36 1 szt. 101 7.300
200...277 B 3RT12 66-6NP36 1 szt. 101 7.300
S12 400 132 200 250 400 610 2 2 96..127 B 3RT12 75-6NF36 1 szt. 101 10.500
200... 277 B 3RT12 75-6NP36 1 szt. 101 10.500
500 160 250 355 500 610 2 2 96..127 B 3RT12 76-6NF36 1 szt. 101 10.500
200... 277 B 3RT12 76-6NP36 1 szt. 101 10.500

Inne napiecia — patrz strona 3/26.

Wiecej stycznikow prézniowych 3TF68/69 (335 kW i 450 kW) —
patrz strona 3/28.

Akcesoria — patrz strona 3/103.

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki prézniowe 3TF6, 3-bieg., 335 ... 450 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Przewody pomocnicze i sterujgce: zaciski Srubowe N
Tory gtéwne: przytgcza szynowe, wielkos¢ 14 A2 2?;23 sz;:lyk
Zgodnos¢ z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 A ]

Czesc¢ 102)

Styczniki 3TF68/69 sa odporne na zmiany warunkéw
atmosferycznych.

S zabezpieczone przed dotykiem wedtug normy EN 50274.

Konieczne moze by¢ zastosowanie oston zaciskéw na szynach sﬁycmik
przytaczeniowych (patrz rozdziat Akcesoria i czesci zamienne na - sterujacy
stronie 3/117) zaleznie od konfiguracji z innymi urzadzeniami. 3TF68 3TF6. 33-.Q.7

ISB 01374

z

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
AC-2 i AC-3 (do 55 °C) AC-1 pomoc- - napiecie feh
nicze sterujgce Us nostki
orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego 50 Hzi  Prad Wersja Nr zamoéwieniowy
roboczy 539y 400V 500V 690V 1000V POV le |
le przy przy (przy
690V 40 °C) \
A kw kW kW kw  kw A NO NC V kg
Zasilanie AC" 2 . 50/60 Hz
630 200 335 434 600 -- 700 4 4 110..132 A 3TF68 44-0CF7 1 szt. 101 20.000
200 ... 240 A 3TF68 44-0CM7 1 szt. 101 20.000
630 200 335 434 600 600 700 4 4 110..132 D 3TF68 44-8CF7 1 szt. 101 20.000
200 ... 240 B 3TF68 44-8CM7 1 szt. 101 20.000
820 260 450 600 800 -- 910 4 4 110..132 A 3TF69 44-0CF7 1 szt. 101 22.200
200 ... 240 A 3TF69 44-0CM7 1 szt. 101 22.200
820 260 450 600 800 800 910 4 4 110..132 D 3TF69 44-8CF7 1 szt. 101 22.200
200 ... 240 D 3TF69 44-8CM7 1 szt. 101 22.200
Zasilanie DC - Uktad oszczednosciowy DC?

630 200 335 434 600 -- 700 3 3  24DC 3TF68 33-1DB4
600 3TF68 33-8DB4

D

D
820 260 450 600 800 -- 910 3 3 24DC D  3TF69 33-1DB4
800 D  3TF69 33-8DB4

szt. 101 19.500
szt. 101 19.500

szt. 101 22.500
szt. 101 22.500

JEEN NN

Zasilanie AC - 50/60 Hz?

Wersja do zasilania AC narazonego szczeg6lnie na napiecia zaktécajace

630 200 335 434 600 -- 700 3 3 110...120 C  3TF68 33-1QG7 1 szt. 101 21.000
220 ... 240 D  3TF68 33-1QL7 1 szt. 101 21.000
380...420 D  3TF6833-1QV7 1 szt. 101 21.000
600 700 3 3 220...240 D  3TF68 33-8QL7 1 szt. 101 21.000
820 260 450 600 800 -- 910 3 3 110...120 D  3TF69 33-1QG7 1 szt. 101 23.000
220 ... 240 D  3TF69 33-1QL7 1 szt. 101 23.000
380...420 D  3TF69 33-1QV7 1 szt. 101 23.000
800 910 3 3 110...120 D 3TF69 33-8QG7 1 szt. 101 23.000
220 ... 240 D  3TF69 33-8QL7 1 szt. 101 23.000
Styczniki rewersyjne 3TC44 17-4A. . w zakresie dostawy. Akcesoria — patrz strona 3/119, czesci zamienne — patrz strona 3/129.
;; Wbudowany ogranicznik przepiec: uktad warystora. ) - Moze on zostac¢ uszkodzony przez wytwarzane udary napiec oraz wyzsze
Dane na temat kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) mozna znalez¢ harmoniczne i powodowac zwarcia miedzyfazowe. Dlatego mozna zaméwi¢ stycznik
w Katalogu Technicznym LV 1°T. bez zintegrowanego ukfadu ttumienia przepie¢, bez dopfaty.

Styczniki prézniowe 3TF68/69 dostarczane sg ze zintegrowanym uktadem
tlumienia przepiec¢ gtéwnego toru pradowego (opis mozna znalezc

w Katalogu Technicznym LV 1 T). W przypadku eksploatacji w obwodach
pradowych np. z rozrusznikami impulsowymi, falownikami, napedami

o zmiennej predkosci obrotowej uktad ten nie jest wymagany.

Numer zaméwieniowy nalezy uzupetnic litera ,-Z" oraz dopiskiem ,A02".

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3TF68 ..-.C/D, 3TF69 ..-.C/D

Zasilanie AC

Cewki dla 50/60 Hz

110... 132 VAC F7
200 ... 240 VAC M7
230...277 VAC P7
380 ... 460 VAC Q7
500 ... 600 V AC S7
Zasilanie DC

24 vV DC B4
110V DC F4
125V DC G4
220V DC M4
230V DC P4

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
3/28 Siemens LV 1 - 2009



Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikéw

Styczniki 3TB5, napiecie DC, 3-bieg., 55 ... 200 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Przewody pomocnicze i sterujgce: Zaciski Srubowe
Tory gtéwne: przytqcza szynowe

3TB50
Wiel. Dane znamionowe Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
AC-2 i AC-3 (do 55 °C) AC-1 pomocnicze napiecie sterujace jed-

Us nostki
orienta-
cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego  Prad Wersja Nr zamoéwieniowy

roboczy 50 Hzi roboczy I,

le przy przy (przy

690V 230V 400V 500V 690V 4070 ?

A kw kW kW kW A NO NC VvDC kg
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
6 110 37 55 75 90 170 2 2 24 A 3TB50 17-0BB4 1szt. 101  6.500
8 170 55 90 110 132 230 2 2 24 B 3TB52 17-0BB4 Tszt. 101 8.500
10 250 75 132 160 200 325 2 2 24 D  3TB54 17-0BB4 1szt. 101 16.500
12 400 115 200 255 355 425 2 2 24 D  3TB56 17-0BB4 1szt. 101 16.500

Akcesoria — patrz strona 3/119.
Czesci zamienne — patrz strona 3/127.

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3TB50/3TB52/3TB54 3TB56
Znamionowe napiecie sterujace U
Zasilanie DC
24V DC B4 B4
110V DC F4 -
220V DC M4 M4

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zataczania silnikéw

Styczniki 3TF2, 3-bieg., 2.2 ... 4 kW

| Przeglad
Zasilanie ACi DC
Zgodnos¢ z norma IEC 60947 (VDE 0660).

Styczniki tej wersji mozna stosowaé w dowolnym klimacie.

Styczniki te sa dostepne w wersjach z zaciskami srubowymi,
przytaczami wtykowymi 6.3 mm i z mozliwoscia przytaczenia za
pomoca kotkéw lutowniczych na ptytkach drukowanych.

Styczniki tej wersji z zaciskami srubowymi sa zabezpieczone przed

dotykiem wedtug normy EN 50274.

. Dane do doboru i zaméwienia

Wielkos¢ 00
AC-1: prgd roboczy le = 16 A (przy 55 °C)
Zaciski Srubowe

Dane znamionowe Styki pomocnicze DT Nr zaméwieniowy PS* PG Masa
Kategorie uzytkowania AC-2 i AC-3 jednostki
orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego Ozn. Wersja
roboczy ly 50 Hz i
przy
at400/ 230/ 400/ 500V 690/ |
380V 220V 380V 660V \ ?
A kW kW kW kW NO NC kg
Styczniki z zaciskami Srubowymi - Do mocowania srubowego
i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Zasilanie AC Zaciski Srubowe
5 1.3 2.2 2.9 3.8 10E 1 - B 3TF28 10-0APO 1 szt. 101 0.200
01E - 1 C 3TF28 01-0APO 1szt. 101 0.200
9 24 4 4 4 10E 1 - A 3TF2010-0APO Tszt. 101 0.200
01E - 1 A 3TF2001-0APO 1 szt. 101 0.200
et b Zasilanie DC - System magnetyczny DC
3TF20 ..-0 5 1.3 2.2 2.9 3.8 10E 1 - C 3TF28 10-0BB4 1 szt. 101 0.220
AT 01E - 1 C 3TF28 01-0BB4 1 szt. 101 0.220
3TF28 ..0.... Tszt. 101 0.220
9 2.4 4 4 4 10E 1 - A 3TF20 10-0BB4 szt. :
01E - 1 A 3TF20 01-0BB4 1 szt. 101 0.220
Styczniki z zaciskami Srubowymi 6.3 mm x 0.8 mm - Do mocowania
sSrubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Zasilanie AC Przetacze ptaske
9 2.4 4 4 - 10E 1 - C 3TF20 10-3APO 1 szt. 101 0.170
01E - 1 C 3TF20 01-3APO 1 szt. 101 0.170
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 - 10E 1 - C 3TF20 10-3BB4 1 szt. 101 0.190
01E - 1 C 3TF20 01-3BB4 1 szt. 101 0.190
Styczniki z ptaskimi przytgczami wtykowymi 6.3mm x 0.8 mm -
do mocowania Srubowego (po przekatnej)
Zasilanie AC
9 2.4 4 4 - 10E 1 - C 3TF20 10-7AP0O 1szt. 101 0.160
01E - 1 C 3TF20 01-7AP0O 1 szt. 101 0.160
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 - 10E 1 - C 3TF20 10-7BB4 1 szt. 101 0.190
01E - 1 C 3TF20 01-7BB4 1 szt. 101 0.190
Styczniki z kotkami lutowniczymi do lutowania na ptytkach
drukowanych - do mocowania Srubowego (po przekatnej)
Zasilanie AC Przytaczenie za
pomoca kotkéw
lutowniczych
2.4 4 4 - 10E 1 - C 3TF20 10-6AP0O 1 szt. 101 0.160
01E - 1 C 3TF20 01-6APO 1 szt. 101 0.160
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
3TF20. -6 24 4 4 - 10 1 - C  3TF2010-6BB4 1szt. 101 0.190
01E - 1 C 3TF20 01-6BB4 1 szt. 101 0.190

Akcesoria — patrz strona 3/119.
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Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do zatgczania silnikéw

Styczniki 3TF2, 3-bieg., 2.2 ... 4 kW

Dane znamionowe Styki pomocnicze DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa

Kategorie uzytkowania AC-2 i AC-3 jednostki
orienta-
cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy

roboczy lg 50 Hz i

przy 400/ 230/ 400/ 500V 690/ |

380V 220V 380V 660 V \ ?

A kw kW kW kw NO NC kg

Styczniki z blokami stykéw pomocniczych zamocowanymi na state,

z przytaczami Srubowymi, o szerokosci 45 mm - do zamocowania
sSrubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC
5 1.3 2.2 29 38 11E 1 1 C 3TF29 11-0APO 1szt. 101 0.230
22E 2 2 C 3TF29 22-0AP0 1 szt. 101 0.230
9 2.4 4 4 4 11E 1 1T C 3TF22 11-0APO 1 szt. 101 0.230
22E 2 2 C 3TF22 22-0AP0 1 szt. 101 0.230
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
3TF22 ..-0..., 5 1.3 2.2 29 38 1E 1 1T C 3TF29 11-0BB4 1 szt. 101 0.250
3TF29 ..-0... 22E 2 2 C 3TF29 22-0BB4 1 szt. 101 0.250
9 2.4 4 4 4 11E 1 1 C 3TF22 11-0BB4 1 szt. 101 0.250
22E 2 2 C 3TF22 22-0BB4 1 szt. 101 0.250

Akcesoria — patrz strona 3/119.

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3TF20, 3TF28 Wersja stycznika 3TF22, 3TF29

Znamionowe napiecie sterujgce Us

Znamionowe napiecie sterujgce Us

Zasilanie AC
Cewki dla AC50i 60 Hz

Zasilanie AC
Cewki dla AC50i 60 Hz

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
24V AC 29V AC BO 2301220V AC 276V AC po"
110V AC 132V AC FO —
2301220V AC 276 V AC po" Zasilanie DC
24V DC B4

Zasilanie AC
Cewki dla AC 50/60 Hz

) Zakres pracy przy 220 V:
0.85 do 1.15 x Us; dolna granica pracy zgodna z IEC 60947.

230V AC L2 | o tani
P nne napiecia na zapytanie.

Zasilanie DC pie Py

24V DC B4

* Istnieje mozliwos$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW

| Przeglad

Nawrotne kombinacje stycznikéw 3RA13 mozna zamawia¢
w nastepujacy sposoéb:

Wielkosci SO0 do S3

 Catkowicie okablowane i sprawdzone, z blokada mechaniczna
i elektryczna. Dla kombinacji zasilanych / sterowanych pradem
przemiennym 50/60Hz nalezy uwzglednic¢ czas przerwy 50 ms
przy napieciach = 500 V; przy napieciach = 400V nalezy
uwzgledni¢ czas przerwy 30ms. Wspomniane czasy przerwy
nie maja zastosowania dla kombinacji sterowanych / zasilanych
pradem statym.

Wielko$ci SO0 do S12

¢ Jako indywidualne czesci dla zestawdéw wykonywanych przez
uzytkownika.

Istnieje tez grupa akcesoridw (blokéw stykéw pomocniczych,
ogranicznikéw przepig¢, itp.) ktére nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Przekazniki przecigzeniowe dla silnikbw — patrz strona "Aparaty
zabezpieczeniowe -> Przekazniki przecigzeniowe".

Kombinacje stycznikéw 3RA13 posiadaja zaciski Srubowe i sa
odpowiednie do zamocowania srubowego lub zatrzaskowego na
standardowej szynie 35 mm.

Kompletne urzgdzenia

Catkowicie okablowane nawrotne kombinacje stycznikdéw s
odpowiednie do zastosowania w kazdym klimacie.
Sa zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

Kombinacje stycznikéw sktadaja sie z dwéch stycznikdw o tej
samej mocy znamionowej, z jednym stykiem NC w urzadzeniu
podstawowym. Styczniki sa sprzezone mechanicznie

i elektrycznie (blokada stykiem NC).

Do zabezpieczania silnikéw nalezy oddzielnie zamawia¢
przekazniki przecigzeniowe 3RU11 lub 3RB2 do zamocowania
bezposredniego lub indywidualnego lub termistorowe
zabezpieczenia silnikow.

Podzespoty do samodzielnego sktadania

Dostepne s3 zestawy we wszystkich wielkosciach do
samodzielnego sktadania nawrotnych kombinacji stycznikéw
przez ich uzytkownikéw. Styczniki, przekazniki przecigzeniowe,
blokady mechaniczne (od wielkosci SO) oraz — do chwilowej pracy
stykéw — nalezy oddzielnie zamawia¢ bloki stykébw pomocniczych
do zatrzaskiwania.

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Wielko$¢  Nr
przy 50 Hz 400 V AC zamowie-

niowy
Dane Prad roboczy I, Stycznik Blokada Blokada Blokada Zestaw Catkowicie okablowane
zZnamionowe mechaniczna’  mechaniczna?  mechaniczna® montazowy i sprawdzone
kW A kombinacje stycznikéw
3 7 S00 3RT1015 -9 - - 3RA19 13-2A>  3RA13 15-8XB30-1..
4 9 3RT10 16 3RA13 16-8XB30-1. .
5.5 12 3RT10 17 3RA13 17-8XB30-1..
585/ 12 SO 3RT10 24 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B = 3RA19 23-2A?)  3RA13 24-8XB30-1..
7.5 17 3RT10 25 3RA13 25-8XB30-1..
11 25 3RT10 26 3RA13 26-8XB30-1 ..
15 32 S2 3RT10 34 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B - 3RA19 33-2A7)  3RA13 34-8XB30-1..
18.5 40 3RT10 35 3RA13 35-8XB30-1. .
22 50 3RT10 36 3RA13 36-8XB30-1 ..
30 65 S3 3RT1044  3RA19 24-1A  3RA19 24-2B -- 3RA19 43-2A7)  3RA13 44-8XB30-1 ..
37 80 3RT10 45 3RA13 45-8XB30-1. .
45 95 3RT10 46 3RA13 46-8XB30-1 ..
55 115 S6 3RT1054  -- - 3RA1954-2A  3RA1953-2M%) -
75 150 3RT10 55
90 185 3RT10 56
110 225 S10 3RT10 64 = = 3RA19 54-2A 3RA19 63-2A8) -
132 265 3RT10 65
160 300 3RT10 66
200 400 S12 3RT10 75 - - 3RA19 54-2A 3RA19 73-2A%) -
250 500 3RT10 76

M Moze by¢ zamocowana z przodu.

2 Do zamocowania z boku, z jednym stykiem pomocniczym.

3) Do zamocowania z boku, bez styku pomocniczego.

4 Blokada moze by¢ zaméwiona tylko z zestawem montazowym.

5) Zestaw montazowy zawiera: blokade mechaniczna; uchwyty taczace dla
2 stycznikéw; gérne i dolne elementy okablowania.
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Zestaw montazowy zawiera: gérne i dolne elementy okablowania.

Zestaw montazowy zawiera: uchwyty faczace dla 2 stycznikéw; gérne
i dolne elementy okablowania.

Zestaw montazowy zawiera: gérne i dolne elementy okablowania.



Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Catkowicie okablowane i sprawdzone kombinacje stycznikéwz) - Wielkos¢ SO0 - do 5.5 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace US” orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy I, przy 50 Hz i

przy

400V 230V 400V 500V 690V

A kW kW kW kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz
2.2 3 3.5 4 24 AC A 3RA13 15-8XB30-1ABO 1szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 15-8XB30-1AF0 1szt. 101 0.430
230 AC > 3RA13 15-8XB30-1APO 1szt. 101 0.430
3 4 4.5 5.5 24 AC A 3RA13 16-8XB30-1ABO 1szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 16-8XB30-1AF0 1szt. 101 0.430
230 AC > 3RA13 16-8XB30-1APO 1szt. 101 0.430
3 5.5 5.5 5.5 24 AC A 3RA13 17-8XB30-1ABO 1szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 17-8XB30-1AF0 1szt. 101 0.430
3RA13 1.-8XB30-1... 230 AC > 3RA13 17-8XB30-1APO 1szt. 101 0.430
Zasilanie DC
7 2.2 3 3.5 4 24 DC »  3RA13 15-8XB30-1BB4 1szt. 101 0.550
9 3 4 4.5 5.5 24 DC > 3RA13 16-8XB30-1BB4 1szt. 101 0.550
" Zzakres pracy cewki 2 Styczniki zabudowane w kombinacjach stycznikowych nie majg zadnego
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Ug; wolnego styku pomocniczego.
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.
Akcesoria dotgczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nastepujace
elementy: ]
ir=xx!
3
=S
5
z
Kable taczace
o o -y nie sa pokazane.
Wyposazenie Nr Strona Element Nr Strona
zaméwieniowy zamoéwieniowy
K1 K2
13 Adapter przytaczy 3RT19 16-4KAT  3/110 102 Styczniki, 3 kW 3RT1015 3RT10 15 3/15
lutowniczych 12 Styczniki, 4 kW 3RT10 16 3RT1016  3/15
, D@ Styczniki, 5.5 kW 3RT10 17 3RT10 17 3115
14 Blok stykow 3RH19 11-1....  3/100 . 3
pomochiczych, czotowy 4)(5) () Zestaw montazowy 3RA19 13-2A 3/38
(mozna stosowac tylko Zestaw montazowy
blok stykow zawiera:
pomocniczych wg 4) Blokade mechaniczna
EN 50005) £ S
16 Ogranicznik przepie¢  3RT19 16-1 31107, 31108 2 uchwyty fgczqce do 2 stycznikow
9 przepig T ! 6) Gorne i dolne elementy okablowania faczace gtéwne

tory pradowe, z blokada elektrycznq”, przerywalna
(blokowanie styku rozwiernego)

M bo blokady elektrycznej potrzebne sa styczniki 3RT10 1. z jednym stykiem
rozwiernym w urzadzeniu podstawowym.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone kombinacje stycznikéw - Wielkosc¢ SO - do 11 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace Us orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zaméwieniowy

roboczy I, przy 50 Hz i

przy

400 V 230V 400V 500V 690V

A kW kW kW kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

12 3 5.5 7.5 7.5 24 AC A 3RA13 24-8XB30-1AC2 1szt. 101 0.770
110 AC A 3RA13 24-8XB30-1AG2 1szt. 101 0.770
230 AC »  3RA13 24-8XB30-1AL2 1szt. 101 0.770

17 4 7.5 10 11 24 AC A 3RA13 25-8XB30-1AC2 1szt. 101 0.770
110 AC A 3RA13 25-8XB30-1AG2 1szt. 101 0.770
230 AC »  3RA13 25-8XB30-1AL2 1szt. 101 0.770

25 5.5 1 11 11 24 AC A 3RA13 26-8XB30-1AC2 1szt. 101 0.770
110 AC A 3RA13 26-8XB30-1AG2 1szt. 101 0.770
230 AC A 3RA13 26-8XB30-1AL2 1szt. 101 0.770

Zasilanie DC

12 3 5.5 7.5 7.5 24 DC »  3RA13 24-8XB30-1BB4 1szt. 101 1.230

17 4 7.5 10 11 24 DC A 3RA13 25-8XB30-1BB4 1szt. 101 1.230

25 5.5 1 1 11 24 DC A 3RA13 26-8XB30-1BB4 1szt. 101 1.230

) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Ug; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.
Akcesoria dotaczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nastepujace
elementy: 2o =
8
2
8I
2
y Kgble faczace
E_'l Y ﬂ nie sg pokazane.
Wyposazenie Nr Strona Element Nr Strona
zaméwieniowy zamoéwieniowy
K1 K2
12 Blokada D@ Styczniki, 5.5 kW 3RT10 24 3RT10 24 3116
mechanlczna, czotowa 3RA19 24-1A 3137 D@ StyCZI’]iki, 7.5 kW 3RT10 25 3RT10 25 3/16
14 Blok stykow 1@ Styczniki, 11 kW 3RT1026 3RT1026 3016
pomocniczych,
czotowy 3RH19 21-1CA..  3/101 Blok stvko
. ok stykow
15  Blok stykdéw 4 N h b
pomocniczych, boczny 3RH19 21-1EA..  3/103 gz;‘;:;n;zﬁcta,io\?vczny 3RA19 24-2B 3/37
46  Ograniczniki przepie¢ 3RT1926-1....  3/107 6 Y 3RA19 23-2A 3138

Zestaw montazowy zawiera gérne i dolne elementy okablowania
(stanowia one mechaniczne pofaczenie stycznikéw).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone kombinacje stycznikéw - Wielkos¢ S2 - do 22 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace Ug" orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy I, przy 50 Hz i

przy

500V 230V 400V 500V 690V

A kW kW kW kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

N 32 75 15 185 185 24AC A 3RA13 34-8XB30-1AC2 1szt. 101 2.300
110 AC A 3RA13 34-8XB30-1AG2 1szt. 101 2.300
230 AC A 3RA13 34-8XB30-1AL2 1szt. 101 2.300

40 11 185 22 22 24 AC A 3RA13 35-8XB30-1AC2 1szt. 101 2.300
110 AC A 3RA13 35-8XB30-1AG2 1szt. 101 2.300
230 AC A 3RA13 35-8XB30-1AL2 1szt. 101 2.300

50 15 22 30 22 24 AC B 3RA13 36-8XB30-1AC2 1szt. 101 2.300
110 AC B 3RA13 36-8XB30-1AG2 1szt. 101 2.300

3RA13 3.-8XB30-1. . — 230 AC A 3RA13 36-8XB30-1AL2 1szt. 101 2.300

Zasilanie DC

32 7.5 15 18.5 18.5 24DC A 3RA13 34-8XB30-1BB4 1szt. 101 3.450

40 11 185 22 22 24 DC A 3RA13 35-8XB30-1BB4 1szt. 101 3.450

50 15 22 30 22 24 DC A 3RA13 36-8XB30-1BB4 1szt. 101 3.450

) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Ug; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.
Akcesoria dotgczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nastepujace
elementy: - -

NSB0_00461a

Kable taczace

e nie sa pokazane.
=
Wyposazenie Nr Strona Element Nr Strona
zaméwieniowy zamoéwieniowy
K1 K2
12 Blokada D@ Styczniki, 15 kW 3RT10 34 3RT10 34 3117
mechaniczna, czotowa 3RA19 24-1A 3137 DE Styczniki, 18.5 kW 3RT10 35 3RT1035  3/17
14 Blok stykow 1 Styczniki, 22 kW 3RT10 36 3RT1036  3/17
pomocniczych,
czotowy 3RH19 21-1CA..  3/101 Blokad hani
15 Blok stykow 4 bc?czanaa mechaniczna,
16 gomoc'mcz')k/'Ch, boc'ery gg?;: 2261 _11 . gﬂgi 5)(® Zestaw montazowy 3RA19 24-2B 3/37
graniczniki przepiec 3RT19 36-1 fss\ltlaevryamontazowy 3RA19 33-2A 3/38

5) 2 uchwyty faczace dla 2 stycznikéw o odstepie 10 mm

6) Gorne i dolne elementy okablowania do faczenia gtéwnych
toréw pradowych

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikow 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Kompletne urzadzenia 3RA13, 3 ... 45 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone kombinacje stycznikéw - Wielkosc¢ S3 - do 45 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace US1> orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy I, przy 50 Hz i

przy

500 V 230V 400V 500V 690V

A kW kW kW kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

65 185 30 37 45 24 AC B 3RA13 44-8XB30-1AC2 1szt. 101 4.500
110 AC B 3RA13 44-8XB30-1AG2 1szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 44-8XB30-1AL2 1szt. 101 4.500

80 22 37 45 55 24 AC B 3RA13 45-8XB30-1AC2 1szt. 101 4.500
110 AC B 3RA13 45-8XB30-1AG2 1szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 45-8XB30-1AL2 1szt. 101 4.500

95 22 45 55 55 24 AC B 3RA13 46-8XB30-1AC2 1szt. 101 4.500
110 AC B 3RA13 46-8XB30-1AG2 1szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 46-8XB30-1AL2 1szt. 101 4.500

3RA13 4.-8XB30-1... Zasilanie DC

65 185 30 37 45 24 DC B 3RA13 44-8XB30-1BB4 1szt. 101 6.500

80 22 37 45 55 24 DC B 3RA13 45-8XB30-1BB4 1szt. 101 6.500

95 22 45 55 55 24 DC B 3RA13 46-8XB30-1BB4 1szt. 101 6.500

) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Ug; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.
Akcesoria dotaczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nastepujace
elementy: 5

g
g
oI
g
%
EQ
0% ‘@g ble t
) . Kable taczace
[y nie s pokazane.
I
Wyposazenie Nr Strona Element Nr Strona
zamoéwieniowy zamoéwieniowy
K1 K2
12  Blokada mechaniczna, czotowa 3RA19 24-1A 3/37 102 Styczniki, 30 kW 3RT10 44 3RT1044 3/18
14 Blok stykéw pomocniczych, 3RH19 21-1CA..  3/101 D@ Styczniki, 37 kW 3RT10 45 3RT1045 3/18
czotowy DE Styczniki, 45 kW 3RT10 46 3RT1046 3/18
15  Blok stykéw pomocniczych, 3RH19 21-1EA..  3/103 4 Blokada mechaniczna,
boczny boczna
16  Ograniczniki przepiec 3RT19 26-1.... 31107 5® Zestaw montazowy 3RA19 24-2B 3137
3RT1936-1.... Zestaw montazowy 3RA19 43-2A 3/38

zawiera:
5) 2 Klipsy taczace dla 2 stycznikéw o odstepie 10 mm

6 Gorneidolne elementy okablowania do taczenia gtéwnych
toréw pradowych

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikow 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Podzespoty do samodzielnego sktadania

. Dane do doboru i zaméwienia

Do Wielkos¢ ~ Wersja DT  Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
stycznikow jednostki
orienta-
cyjna
Typ kg
Blokady mechaniczne
3RT10 2 SO Montowana z boku" »  3RA19 24-2B 1 szt. 101 0.060
3RT103 S2 Kazda ze stykiem pomocni-
3RT10 4 S3 czym (1 NC) po jednym na
3RT132 stycznik (moze sprzegac tylko
3RT133 styczniki réznigce sie
3RT13 4 najwyzej o 1 wielkos¢).
3RT14 4 Ponadto niezbedne jest
3RT15 2 wyréwnanie gtebokosci
— 3RT153 zabudowy mniejszego stycz-
nika.)
iﬁ)ﬂtgvi:n? 3RT10 2 S0 Montowana z przoduz) »  3RA19 24-1A 1 szt. 101 0.050
na 2 styczniki 3RT103 S2 na styczniki wielkosci SO do
3RT10 4 S3 S3 (zawsze jednakowej
3RT13 2 S0 wielkosci)
3RT15 2 Uwaga:

Wielkos¢ SO: zamontowac
wczesniej elementy okablo-
wania Wielkosci S2 i S3: zas-
tosowac fqcznik mechaniczny

3RA19 32-2C.
3RT1.5 S6 Montowana z boku »  3RA1954-2A 1 szt. 101 0.050
do S10 Bez stykéw pomocniczych;
3RT1.7 S12 styczniki wielkosci S6, S10

i S12 mozna dowolnie
blokowa¢ miedzy soba, nie
potrzeba wyréwnania
gtebokosci zabudowy.

3RA19 54-2A Odlegto$¢ miedzy styczni-
kami 10 mm.
3RT104.-A S3 Adaptery, montowane z A 3RA1954-2C 1 szt. 101 0.050
z z boku
3RT105 S6 Do mechanicznego bloko-

wania stycznika S3 (tylko przy
zasilaniu AC) ze stycznikiem
S6 przy uzyciu 3RA19 54-2A
nalezy zamoéwic urzadzenie
blokujace (zamawiane od-

3RA19 54-2C dzielnie) zawierajace uch-
wyty faczace.
Zaciski powtarzalne cewki
3RT103 S2,S3 Do przytaczy cewek A1TiA2 B 3RA19 23-3B 1 szt. 101 0.080
3RT104 dla rozrusznikéw rewersyj-

nych (styczniki wielkosci S2
i S3). Na kombinacje

wymagane 2 x A1i1xA2.
(1 komplet zawiera 10 x A1

3RA19 23-3B i5xA2)

Ptyty montazowe
3RT105 S6 Do zamocowania rewer- B 3RA19 52-2A 1 szt. 101 1.300
3RT1. 6 S10 syjnej kombinacji stycznikéw B 3RA19 62-2A 1 szt. 101 2.100
3RT1.7 S12 wykonanej przez B 3RA1972-2A 1 szt. 101 2.300

uzytkownika

D Moze by¢ zastosowana réwniez dla stycznikdéw 4-biegunowych o wielkosci
S2iS3.

2 Moze by¢ zastosowana réwniez dla stycznikdéw 4-biegunowych o wielkosci
S0.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikow 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Podzespoty do samodzielnego sktadania

Do Wielkos¢  Wersja DT Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
stycznikéw jednostki
orientacyjna
Typ kg
Zestawy montazowe do budowy 3-bieg. kombinacji stycznikowych
< 3RT101 S00 Zestaw montazowy »  3RA19 13-2A 1szt. 101 0.040
S zawiera:
s | 0 j Blokade mechaniczna,
2 uchwyty faczace do 2
3RA19 13-2A stycznikow
Gorne i dolne elementy
okablowania
r——-—" 3RT102 SO Zestaw montazowy »  3RA19 23-2A 1szt. 101 0.060

e zawiera:
2 Gorne i dolne elementy
LL okablowania

3RT103 S22 Zestaw montazowy »  3RA19 33-2A 1szt. 101 0.120
zawiera:

' 2 uchwyty taczace do
2 stycznikow

Goérne i dolne elementy
okablowania

3RA19 33-2A

3RT104 S3 Zestaw montazowy »  3RA19 43-2A 1szt. 101 0.300
zawiera:
2 uchwyty klipsy taczace do
2 stycznikow
Gérne i dolne elementy
okablowania

3RA19 43-2A

3RT105 S6 Zestaw montazowy A 3RA1953-2A 1szt. 101 1.300
zawiera:
Gérne i dolne elementy
okablowania
(do potaczenia z zaciskami
ramowymi)

3RT105 S6 Zestaw montazowy A 3RA1953-2M Tszt. 101 0.900
3RT1.6 s10 zawiera: A 3RA19 63-2A 1szt. 101 2.400
3RT1.7 S12 Gérne i dolne elementy A 3RA1973-2A 1szt. 101 3.000

okablowania

(do potaczenia bez

zaciskdw ramowych)

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
3/38 Siemens LV 1 - 2009



Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Nawrotne kombinacje stycznikdw 3RA13

Podzespoty do samodzielnego sktadania

Do stycz- Wielkos¢ Odstep ~ Wersja DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa jed-
nikéw miedzy nostki
styczni- orienta-
kami cyjna
Typ mm kg
Elementy okablowania, pojedyncze

3RT10 1 S00-S00 0O Goérne w fazie) > 3RA19 13-3D 5 szt. 101 0.015
Dolne »  3RA19 13-3E 5 szt. 101 0.015
(z odwroceniem faz)

3RT102  SO-SO 0 Gorne w fazie) > 3RA19 23-3D 5 szt. 101 0.020

i i Dolne »  3RA19 23-3E 5 szt. 101 0.020
S0-S0 10 (z odwroceniem faz)

3RT103  S2-S2 10 Gorne w fazie) | 3RA19 33-3D 1 szt. 101 0.065
Dolne »  3RA1933-3E 1 szt. 101 0.065
(z odwroceniem faz)

3RT104  S3-S3 10 Gorne w fazie) | 3RA19 43-3D 1 szt. 101 0.160
Dolne »  3RA1943-3E 1 szt. 101 0.160
(z odwroceniem faz)

3RT105 S6-S6 10 Gorne (w fazie, A 3RA1953-3D 1 szt. 101 0.620
do podtaczenia
z zaciskami
ramowymi)
Gorne A 3RA19 53-3P 1 szt. 101 0.440

(zodwroéceniem fazy,
do podtaczenia bez
zaciskow ramowych)

3RA19 53-3P
Do stycz-  Wielko$¢ Odstep Blokada Wersja DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
nikow miedzy jednostki
stycz- orienta-
nikami cyjna
Typ mm kg
taczniki mechaniczne 1 opakowanie = 10 zestawéw do 10 kombinacji
< 3RT1.1Y  S00-S00 0 Mocowane Do > 3RA19 12-2H 10 szt. 101 0.010
S z boku stycznikéw
=y ,.._,| 37 4-bie-
gunowych
3RA19 12-2H
3RT1. 2 S0-S0 0 Mocowane Do A 3RA1922-2C 10 szt. 101 0.025
' 102 2 przodu stycznikow
Mocowane 3 1#4bie- . 3p71922.2p 20szt. 101 0.110
3RA19 22-2C zboku ~ 9HnOWC
3RT1.3 5$2-S2 0 Mocowane Dla > 3RA19 32-2C 10 szt. 101 0.010
3RT1. 4 S3-S3 z przodu stycznikéw
3-bieguno-
wych
3RA19 32-2C
3RT1.3 $2-S2 10 Mocowane Dla »  3RA1932-2D 10 szt. 101 0.010
3RT1. 4 S3-S3 z boku stycznikéw
3RT1.5 S6-S6 3-bieguno-
wych
3RA19 32-2D
3RT1.3 S2-S2 10 Mocowane Dla A 3RA1932-2G 10 szt. 101 0.010
z boku stycznikéw
4-bieguno-
wych
3RA19 32-2G
3RT1. 4 S3-S3 10 Mocowane Dla B 3RA1942-2G 10 szt. 101 0.010
z boku stycznikéw
4-bieguno-
wych

3RA19 42-2G

M To opakowanie zawiera 10 dodatkowych blokad.

2 Funkcja ztacza moze by¢ uzupetniona o modut oprzewodowania do
wielkosci SO, o rozstawie 10 mm i blokade boczna.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

| Przeglad
Opisane ponizej kombinacje stycznikéw dla uktadéw gwiazda — Czas przerwy 50 ms przy nawrocie jest juz uwzgledniony
trojkat sa przeznaczone do zastosowar standardowych. w funkcjach przekaznika.
Uwaga: Niektdre elementy (zestawy stykdw pomocniczych, ograniczniki
Kombinacje stycznikéw do rozruchu gwiazda - tréjkgt do przepiec itp.) nalezy zamawia¢ oddzielnie.

zastosowar specjalnych takich jak bardzo ciezki rozruch lub
rozruch silnikéw specjalnych musi by¢ dostosowany do
odpowiednich wymagari. Pomoce projektowe dla wykonan
specjalnych dostepne sqg we Wsparciu Technicznym.

Dane przekaznikéw przecigzeniowych do ochrony silnikéw
mozna znalez¢ w rozdziale "Aparatura Zabezpieczeniowa -->
Przekazniki Przecigzeniowe --> Przekazniki elektroniczne 3RB2.

Kombinacje stycznikbw 3RA14 posiadaja przytacza Srubowe i s3
przystosowane do zamocowania Srubowego lub zatrzaskowego
na standardowej szynie 35 mm.

Kombinacje stycznikéw 3RA14 do uktadéw rozruchowych
gwiazda — tréjkat moga by¢ nastepujace:

Wielkosci 500 do 53: Catkowicie okablowane i sprawdzone kombinacje stycznikéw

* Catkowicie okablowane i sprawdzone, z blokadg elektryczng, 3RA14 posiadaja jeden wolny styk NO zamocowany z przodu na
przerwa czasowa maksymalnie 10 s przy nawrocie (wielko$¢ styczniku K3 trojkata.

S00 z blokada elektryczng i mechaniczna)

. » Elektroniczny blok stykéw zwtocznych jest zamocowany z przodu
Wielkosci SO0 to 512: skompletowanej kombinacji stycznikéw o wielkoéci SO0 do
« Jako indywidualne podzespoty do montazu przez uzytkownika. 7.5 kW, natomiast przekaznik czasowy jest zamocowany z boku
wielkos$ci SO do S3, o mocy 11 kW do 7.5 kW.

Dane znamionowe przy AC50 Hz 400V~ Wielko$¢ Akcesoria do montazu
przez uzytkownika
Moc Prad Prad silnika Stycznik zasi-  Stycznik Petny numer Przekaznik czasowy Zestaw A, dla
roboczy Io lajacy / tréjkat  gwiazdy zamowieniowy podwéjnego
kW A A zasilania
5.5 12 9.5... 13.8 S00-S00-S00 3RT10 15 3RT10 15 3RA14 15-8XB31-1... 3RT19 16-2G.51 -
7.5 17 121... 17 3RT10 17 3RA14 16-8XB31-1... 3RP1574-1N.30
1 25 19 ... 25 S0-S0-S0 3RT10 24 3RT10 24 3RA14 23-8XC21-1... 3RP1574-1N.30
15 32 24.1... 34 3RT10 26 3RA14 25-8XC21-1...
18.5 40 34.5... 40
22 50 31 .. 43 $2-52-S0 3RT10 34 3RT10 26 3RA14 34-8XC21-1... 3RP1574-1N.30 3RA19 33-2C2)
30 50 483 ... 65 3RT10 35 -
37 80 62.1... 77.8  S2-S2-S2 3RT10 34 3RA14 35-8XC21-1... 3RA19 33-28 %)
45 86 69 .. 86 3RT10 36 3RA14 36-8XC21-1...
55 115 77.6...108.6  S3-S3-S2 3RT10 44 3RT10 35 3RA14 44-8XC21-1... 3RP1574-1N.30 3RA19 43-2C)
75 150 120.7 ... 150 3RT10 45 3RT10 36 3RA14 45-8XC21-1...
90 160 86 ...160 S6-56-S3 3RT10 54 3RT10 44 - 3RP15 74-1N.30 --
110 195 86 ...195
132 230 86 ...230 3RT10 55 3RT10 45
160 280 86 ...280 3RT10 56 3RT10 46
200 350 95 ...350 S$10-S10-S6 3RT10 64 3RT10 54 - 3RP15 74-1N.30 -
250 430 95 ...430 3RT10 65 3RT10 55
315 540 277 ...540 $12-S12-S10 3RT10 75 3RT10 64 - 3RP15 74-1N.30 --
355 610 277 ...610
400 690 277 ...690 3RT10 65
500 850 277 ...850 3RT1076 3RT10 66
M Zestaw montazowy zawiera blokade mechaniczna, 3 uchwyty taczace; 3) Zestaw montazowy zawiera dolny modut okablowania (podtaczenie miedzy
elementy gérnego okablowania (potaczenie miedzy linia i stycznikiem stycznikiem tréjkata i gwiazdy) oraz zwore gwiazdy.

tréjkata) oraz dolnego okablowania (potaczenie miedzy stycznikami tréjkata
i gwiazdy); zwora gwiazdy.

2 Zestaw montazowy zawiera 5 uchwytéw tgczacych; elementy okablowania
gbrnego (potaczenie miedzy stycznikiem linii i stycznikiem tréjkata) oraz
dolnym (podtaczenie miedzy stycznikiem rojkata i gwiazdy); zwora gwiazdy.

4 Elementy okablowania gérnego z nawrotnej kombinacji stycznikéw
(zwréci¢ uwage na przekroje przewodéw).
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Kombinacje stycznikow 3RA13, 3RA14

Podzespoty do samodzielnego sktadania

Zestawy do samodzielnego montazu zawierajace elementy
okablowania oraz, w razie potrzeby, taczniki mechaniczne, sa
dostepne dla uktadéw rozruchowych gwiazda-tréjkat. Styczniki,
przekazniki przecigzeniowe, przekazniki czasowe uktadu
gwiazda-trojkat, styki pomocnicze dla blokady elektrycznej -

w razie potrzeby réwniez zaciski odptywow, blokady mechaniczne
(wyjatek: w przypadku zestawu montazowego dla kombinacji
stycznikéw o wielkos$ci SO0 blokada mechaniczna miedzy styczni-
kiem trojkata i stycznikiem gwiazdy jest w zestawie) oraz ptyty
montazowe - nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Zestawy okablowania dla wielkos$ci SO0 i SO zawierajg gérne

i dolne przytacza toréw gtéwnych miedzy stycznikiem sieciowym
i stycznikiem tréjkata (gérny) oraz miedzy stycznikiem gwiazdy
(dolnym).

Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

W przypadku wielkosci S2 do S12 tylko dolne gtéwne tory
pradowe miedzy stycznikiem tréjkata i gwiazdy sa uwzglednione
w elementach okablowania, z uwagi na wieksze przekroje
wyprowadzen stycznika oraz przytaczy zasilajacych.

Ochrona silnikéw

Do ochrony silnikéw mozna stosowac przekazniki przecigzeniowe
lub zabezpieczenia termistorowe.

Przekaznik przecigzeniowy moze by¢ zamontowany na styczniku
zasilajacym lub zamocowany oddzielnie. Musi by¢ ustawiony na
warto$¢ 0.58-krotnosci znamionowego pradu silnika.

Uwaga:
Wybdr rodzaju stycznika dotyczy konfiguracji z bezpiecznikami

(patrz Katalog Techniczny LV 1 T).

Przekaznik przecigzeniowy + termiczny
(kategoria wyzwalania: CLASS 10)

Zakres nastaw

Zestaw montazowy B, Zwora gwiazdy
dla pojedynczego

Ptyty montazowe

Przekaznik przecigzeniowy elektryczny
(kategoria wyzwalania: CLASS 10)

Nr zamoéwieniowy Zakres nastaw Nr zamoéwieniowy

zasilania A A
3RA1913-28 " 3RT19 16-4BA31 - 55.. 8 3RU1T1 16-1HBO 3 .12 3RB20 16-1SBO
7 .10 3RU11 16-1JBO
3RA19 23-282 3RT19 26-4BA31 - 1 .16 3RU1T1 26-4ABO 6 . 25 3RB20 26-1QB0O
14 .20 3RU1T1 26-4BB0O
20 ...25 3RU1T1 26-4DBO
3RV19 35-1A 3RT19 26-4BA31 3RA19 32-2E 18 ...25 3RU11 36-4DB0O 12.5 ... 50 3RB20 36-1UBO
28 .40 3RU11 36-4FBO
3RT19 36-4BA31 3RA19 32-2F 36 ...45 3RU11 36-4GBO
40 ...50 3RU1T1 36-4HBO
- 3RT19 36-4BA31 3RA19 42-2E 45 .63 3RU11 46-4JBO 25 .. 100 3RB20 46-1EBO
70 ..90 3RU1T1 46-4LBO
3RA1953-3D%) 3RT19 46-4BA31 3RA19 52-2E - - 50 ...200 3RB20 56-1FC2
= 3RT19 56-4BA31 3RA19 62-2E - - 55 ... 250 3RB20 66-1GC2
- 3RT19 66-4BA31 3RA19 72-2E - - 160 ...630 3RB20 66-1MC2

Wyjasnienia przypiséw: strona 3/40.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Catkowicie okablowane i sprawdzone zestawy stycznikéw - Wielkos¢ S00-S00-S00 - do 7.5 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe DT Zaciski sSrubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace US” orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy I przy 50 Hz i

przy

400V 230V 400V 500V 690V

A kw kW kW kW VvV kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

12 33 55 7.2 92 24AC C 3RA14 15-8XB31-1ABO 1szt. 101 0.950
110 AC C 3RA14 15-8XB31-1AF0 1szt. 101 0.950
230 AC » 3RA14 15-8XB31-1APO 1szt. 101 0.950

17 47 75 103 9.2 24AC B 3RA14 16-8XB31-1ABO 1szt. 101 0.990
110 AC B 3RA14 16-8XB31-1AF0 1szt. 101 0.990
230 AC > 3RA14 16-8XB31-1APO 1szt. 101 0.990

3RA14 1.-8XB31-1... Zasilanie DC

12 3.3 5.5 7.2 9.2 24 DC B 3RA14 15-8XB31-1BB4 1szt. 101 1.120

17 47 75 103 9.2 24DC > 3RA14 16-8XB31-1BB4 1szt. 101 1.120

) Zakres pracy cewki przy 50 Hz:
0.8 ... 1.1 xUs; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Akcesoria dotgczane (nalezy zamawiac oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera
nastepujgce elementy:

NSB00463

— : : L Kable taczace

‘ _ 3 -7 nie sg pokazane.
[Co—— J
Wyposazenie Nr zamoéwieniowy Strona Element Nr Strona
zamowie-
niowy
K1 K32 K22)
14 Blok stykéw pomoc- 1)(2)(8 Styczniki, 5.5 kW 3RT1015 3RT1015 3RT1015 3/15
niczych, czotowy  3RH1911-1.... 37100 1)2)@) Styczniki, 7.5 kW 3RT1017 3RT1017 3RT1015 3/15
16 Ogranicznik przepie¢  3RT19 16-1.... gﬂg; 5 Blok stykéw pomoc-
. niczych ze zwtoka elektro-
17 3-fazowa listwa niczna, czotowy 3RT19 16-2G.51 31105
zasilajgca 3RA19 13-3K 3147 9 Blok stykéw pomoc-
niczych z 1 stykiem NO do  3RH19 11-1BA10 3/100
dowolnego wykorzystania
456 Zestaw montazowy 3RA19 13-2B 3/47

Zestaw montazowy zawiera:
4) Blokade mechaniczna
5 3 uchwyty taczace
6 Gorne i dolne elementy okablowania do taczenia gtéwnych
i sterowniczych toréw pradowych
) Zastosowac wersje z 1 NO.
2) Zastosowac wersje z 1 NC.

* Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone zestawy stycznikow - Wielkos¢ S0-S0-SO - do 18.5 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
napiecie jednostki
sterujace U51) orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zaméwieniowy

roboczy przy 50 Hz i

le przy

400V 230V 400V 500V 690V

A kW kw kW kw oV kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

25 7.1 1 15.6 19 24 AC C 3RA14 23-8XC21-1AC2 1szt. 101 1.800
110 AC C 3RA14 23-8XC21-1AG2 Tszt. 101 1.800
230 AC > 3RA14 23-8XC21-1AL2 1szt. 101 1.800

32/40 11.4 15/18.5 19 19 24 AC C 3RA14 25-8XC21-1AC2 Tszt. 101 1.800
110 AC C 3RA14 25-8XC21-1AG2 1szt. 101 1.800

v 230 AC > 3RA14 25-8XC21-1AL2 1szt. 101 1.800
3RAT42.-8XC21-1... (RGNS

25 7.1 1 15.6 19 24 DC > 3RA14 23-8XC21-1BB4 1szt. 101 2.450

32/40 11.4 15/18.5 19 19 24 DC > 3RA14 25-8XC21-1BB4 1szt. 101 2.450

1) Zakres pracy cewki przy 50 Hz:
0.8... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.
Akcesoria dotgczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera

nastepujace elementy:

|
,,,,,,, J

(X544

g™

NSB0_00464b

Kable taczace
nie sg pokazane.

Wyposazenie Nr Strona Element Nr zamoéwieniowy Strona
zaméwieniowy
K1 K3 K2
4, Blokada mechaniczna, boczna 3RA19 24-2B 3137 1)2)(8) Styczniki, 11 kW 3RT1024 3RT1024 3RT1024 3/16
7) Elektroniczny blok st)qkéw 1)(2)(3) Styczniki, 15/18.5 kW 3RT1026 3RT1026 3RT1024 3/16
zwiocznych, CZO}(,OWY 3RT1926-2G... 31105 8 Przekaznik czasowy, boczny 3RP15 74-1N.30 4
12 Blokada mechaniczna, czofowa 3RA19 24-1A 3/37 Blok stvké iezveh
15 Blok styks iczych 3RH19 21-1EA.. 3/103 2 oK stykOw pomocniczyc
Blok stykow pomocniczych, .- z 1 stykiem NO do dowol-
16 boczny 10 nego wykorzystania 3RH19 21-1CA10 3/101
. Ogranicznik przepiec¢ 3RT1926-1.... 3107 Blok stykéw pomocniczych
@ 3-fazowa listwa zasilajaca?) 3RV19 15-5A 3/47 do sterowania wtasnego
_ ; 2) _ - 2 szt. 3RH19 21-1CA01
® 3-fazowa szyna zbl;))rcza 3RT19 26-4CC20 347 St 3RH19 21-1CA10 31101
Naktadka wtykowa>’ do 56 .
érubowego mocowania Zestaw montazowy 3RA19 23-2B 3147
przekaZznika czasowego 3RP19 03 4) Zestaw montazowy zawiera:
5) Uchwyty taczace
Gérne i dolne elementy okablowania do taczenia
gtéwnych i sterowniczych toréw pradowych
) Zasadniczo mozliwe. Jesli na styczniku K3 zostanie zamontowany czotowo 3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mozliwo$é¢
elektroniczny blok stykéw zwtocznych, wtedy do K3 mozna dotaczy¢ jedynie zamoéwienia jako akcesoria.
z boku standardowy blok stykéw pomocniczych. 4 Patrz: Urzadzenia kontrolne i sterownicze: Przekazniki czasowe 3RP, 7PV ->
2) 47 148 mozna dofaczyc razem tylko ze stycznikami z zaciskiem Srubowym PrzekaZzniki czasowe --> 3RP15 w obudowie przemystowej 22.5 mm.

(cewka).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
Siemens LV 1 - 2009 3/43




Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch

gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone zestawy stycznikow - Wielkos¢

5$2-52-50 - do 30 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG  Masa
napiecie jednostki
sterujace US” orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zaméwieniowy

roboczy I, przy 50 Hz i

przy

400V 230V 400V 500V 690V

A kW kw kW kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

= 50/65 19.6 22/30 35 34 24 AC C 3RA14 34-8XC21-1AC2 1szt. 101 3.100
110 AC C 3RA14 34-8XC21-1AG2 1szt. 101 3.100
230 AC »  3RA14 34-8XC21-1AL2 1szt. 101 3.100
Zasilanie DC
50/65 19.6 22/30 35 34 24 DC » 3RA14 34-8XC21-1BB4 1szt. 101 4.500

3RA14 34-8XC21-1...

) Zakres pracy cewki:
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Ug; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Akcesoria dotgczane (nalezy zamawiac oddzielnie):

Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera

nastepujace elementy:

Wyposazenie Nr Strona Element
zaméwieniowy
4) Blokada mechaniczna, boczna DG
Niezbedne wyréwnanie 8
gtebokosci K3: 1.5 mm;
K2:0mm" 3RA1924-2B  3/37
7) Elektroniczny blok stykéw 2
zwtocznych, czotowy
15 Blok stykéw pomocniczych, 3RT1926-2G... 3105
boczny 3RH19 21-1EA.. 3/103 10
16 Ogranicznik przepie¢ 3RT19 26-1.... 3/107,
3RT1936-1.... 3/108
17 3-fazowe listwy zasilajace 3RV19 35-5A 3147
18 3-fazowa szyna zbiorcza 3RV19 35-1A 3147 1
19 Naktadka wtykowa3> do 6
Srubowego mocowania
przekaznika czasowego 3RP19 03 4

" Dla tej konfiguracji nalezy zastosowac ptyte montazowa 3RA19 32-2B.

2) Zasadniczo mozliwe. Jesli na styczniku K3 zostanie zamontowany czotowo
elektroniczny blok stykéw zwtocznych, wtedy do K3 mozna dotaczy¢ jedynie
z boku standardowy blok stykéw pomocniczych.
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NSB0_00465¢

Kable taczace
nie sg pokazane.

(REETR]
Nr zamoéwieniowy Strona
K1 K3 K2
Styczniki, 22/30 kW 3RT1034 3RT1034 3RT1026 3/16
PrzekaZznik czasowy, 3RP15 74-1N.30 4
boczny
Blok stykéw pomocniczych 3RH19 21-1CA10 3/101
z 1 zestykiem zwiernym
do dowolnego wykorzy-
stania
Blok stykéw pomocniczych 3RH19 21-1CA01 3/101
do sterowania lokalnego ~ 3RH19 21-1CA10 3/47
- 2szt. 3RA19 32-2E
3147
- 3szt. 3RA19 33-2C

Ptyta montazowa
Zestaw montazowy
Zestaw montazowy zawiera gérne mostki punktu gwiazdowego oraz
dolny element taczacy do potaczenia gtdwnych toréw pradowych.
3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mozliwos¢
zamowienia jako akcesoria.

4) Patrz: "Urzadzenia kontrolne i sterownicze: Przekazniki czasowe 3RP, 7PV -->
Przekazniki czasowe 3RP15 w obudowie przemystowej 22.5 mm".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.



Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone zestawy stycznikow - Wielkos¢ S2-S2-S2 - do 45 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
napiecie jed-
sterujace U51) nostki

orienta-
cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy przy 50 Hz i

le przy

400V 230V 400V 500V 690V

A kw kw  kw kw Vv kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

80 25 37 51 63 24 AC C 3RA14 35-8XC21-1AC2 1szt. 101 3.700
110 AC C 3RA14 35-8XC21-1AG2 1szt. 101 3.700
230 AC »  3RA14 35-8XC21-1AL2 1szt. 101 3.700

86 27 45 55 63 24 AC C 3RA14 36-8XC21-1AC2 1szt. 101 3.700

[ ’ 110 AC C  3RA1436-8XC21-1AG2 1szt. 101 3.700
] - ] B 230 AC »  3RA14 36-8XC21-1AL2 1szt. 101 3.700

Zasilanie D

80 25 37 51 63 24 DC B 3RA14 35-8XC21-1BB4 1szt. 101 5.500

86 27 45 55 63 24 DC B 3RA14 36-8XC21-1BB4 1szt. 101 5.500

D Zakres pracy cewki przy 50 Hz:
0.8... 1.1 x Ug; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Akcesoria dotgczane (nalezy zamawiac oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera
nastepujgce elementy:

NSBO0_00466b

Kable taczace
@ nie sg pokazane.
Wyposazenie Nr zam. Strona Element Nr zamdwieniowy Strona
K1 K3 K2
4 Blokada mechaniczna, boczna  3RA19 24-2B 3/37 1)(2)(3) Styczniki, 37 kW 3RT1035 3RT1035 3RT1034 3/17
7 Elektroniczny blok stykéw 1)(2)(3) Styczniki, 45 kW 3RT1036 3RT1036 3RT1034 3/17
zwtocznych, czo’fowy” 3RT19 26-2G... 3/105 . 3)
12 Blok. mechaniczna, czotowa 3RA19 24-1A 3/37 8 Przekazm’k czas., boc;ny 3RP1574-1N.30
16 Blok stykéw pomoc., boczny  3RH1921-TEA..  3/103 B E'?‘;tsyﬁ{i'gn‘q’,\ﬁ’gfggcn'czych 3RH19 21-1CAT0 31101
17 Ogranicznik przepigé 3RT19 26-1....  3/107, dowolnego wykorzystania
18  3-fazowe listwy zasilajace 3RT1936-1.... 31108 © Blok stykow pomoc. do  3RH19 21-1CAO1 31101
19  3-fazowe szyny zbiorcze 3RV19 35-5A 3147 sterowania wtasnego 3RH19 21-1CA10 3/47
Naktadka wtykowa 2 do 3RV19 35-1A 3147 - 2 szt 3RA19 32-2F 3/47
Srubowego mocowania - 3 szt. 3RA19 33-2B

przekaznika czasowego 3RP19 03 3) 11 Plyta montazowa
Zestaw montazowy

6
Zestaw montazowy zawiera goérne mostki punktu gwiazdowego oraz
dolny element taczacy do potaczenia gtéwnych toréw pradowych.
" Zasadniczo mozliwe. Jesli na styczniku K3 zostanie zamontowany czotowo 2 Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mozliwos¢
elektroniczny blok stykéw zwtocznych, wtedy do K3 mozna dotaczyc jedynie zamoéwienia jako akcesoria.
z boku standardowy blok stykéw pomocniczych. 3) Patrz: "Urzadzenia kontrolne i sterownicze: Przekazniki czasowe 3RP, 7PV -->

Przekazniki czasowe 3RP15 w obudowie przemystowej 22.5 mm".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Kompletne urzadzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

Catkowicie okablowane i sprawdzone zestawy stycznikow - Wielkos¢ S2-S3-S2 - do 75 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamion- DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
owe jed-
napiecie nostki
sterujace orienta-
Us” cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy przy 50 Hz i

le przy

400V 230V 400V 500V 690V

A KW kW kW kwV kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

115 37 55 81 93 24 AC B 3RA14 44-8XC21-1AC2 Tszt. 101 6.000
110 AC B 3RA14 44-8XC21-1AG2 Tszt. 101 6.000
230 AC > 3RA14 44-8XC21-1AL2 1szt. 101 6.000

150 47 75 103 110 24 AC B 3RA14 45-8XC21-1AC2 1szt. 101 6.000
110 AC B 3RA14 45-8XC21-1AG2 1szt. 101 6.000
230 AC »  3RA14 45-8XC21-1AL2 Tszt. 101 6.000

Zasilanie DC

115 37 55 81 93 24 DC B 3RA14 44-8XC21-1BB4 1szt. 101 8.600

3RA14 4.-8XC21-1... 150 47 75 103 110 24DC B 3RA1445-8XC21-1BB4 1szt. 101 8.600
1 Zakres pracy cewki przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1xUs.
Akcesoria dotgczane (nalezy zamawia¢ oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera

nastepujace elementy:

NSB0_00467e

Kable taczace

(099 g0, | nie sa pokazane.
|RE=SA}
Wyposazenie Nr zam. Strona Element Nr zamoéwieniowy Strona
K1 K3 K2
4 Blokada mechaniczna, boczna  3RA19 24-28 3/37 123 Styczniki, 55 kW 3RT1044 3RT1044 3RT1035 3/17
Niezbedne wyréwnanie %’reb. 1)(2)(3) Styczniki, 75 kW 3RT1045 3RT1045 3RT1036 3/17
Elz:k?r;nnr::zrszbf;i@gw 8 Przekaznik czas., boczny 3RP15 74-1N.30 4
7 3RT19 26-2G... 3/105 Blok stykéw pomoc. z 1
) 9 OK sty P
zwiocznych, czotowy stykiem NO do dowolnego  3RH19 21-1CA10 31101
15 . RH19 21-1EA. . 1 wykorzystania
Blok St.ka\.N pomoc., boczny 3RH19 31103 ® Blok stykéw pomocniczych
16 Ogranicznik przepiec 3RT19 .6-1.... 31107 do sterowania wtasnego
49 Naktadka wtykowa3) do 2 - 2 szt. 3RH19 21-1CAO01
$Srubowego mocowania - 3szt. 3RH19 21-1CA10 3/101
przekaznika czasowego 3RP19 03 11 Ptyta montazowa 3RA19 42-2E 3147
o0 1-fazowa listwa zasilajaca 3RA19 43-3L 3/47 5 Zestaw montazowy 3RA19 43-2C 3147

Zestaw montazowy zawiera gérne mostki punktu gwiazdowego oraz
dolne elementy taczace do potaczenia gtéwnych toréw pradowych.

Y Dla tej konfiguracji nalezy zastosowac ptyte montazowa 3RA19 32-28B. 3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mozliwos¢ zaméwienia
2) zasadniczo mozliwe. Jesli na styczniku K3 zostanie zamontowany czotowo jako akcesoria.

elektroniczny blok stykéw zwtocznych, wtedy do K3 mozna dotfaczy¢ jedynie 4 Patrz: "Urzadzenia kontrolne i sterownicze: Przekazniki czasowe 3RP, 7PV --> Prze-

z boku standardowy blok stykéw pomocniczych. kazniki czasowe 3RP15 w obudowie przemystowej 22.5 mm".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trojkat 3RA14

Podzespoty do samodzielnego sktadania

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

Wersja Wielkos$¢ DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

kg

Zestawy montazowe

Zestaw montazowy zawiera: S00-S00-S00 »  3RA19 13-2B Tszt. 101 0.050
Blokade mechaniczna, 3 uchwyty faczace,

mostek punktu gwiazdowego,

goérne i dolne elementy okablowania

Zestaw montazowy zawiera: S0-S0-S0 »  3RA19 23-2B Tszt. 101 0.060
5 uchwyty faczace, mostek punktu
gwiazdowego, gérne i dolne elementy

okablowania
Zestaw montazowy zawiera: $2-52-S0 »  3RA19 33-2C Tszt. 101 0.060
mostek punktu gwiazdowego, $2-52-S2 »  3RA1933-2B 1szt. 101 0.070
dolny element taczacy $3-53-S2 »  3RA1943-2C 1szt. 101 0.140
(W zakres dostawy nie wchodzi gérny $3-53-S3 >  3RA1943-2B 1szt. 101 0.160
element taczacy. S6-56-S6 A 3RA1953-2B 1szt. 101 0.850
Zalecane oddzielne zasilanie dla
) stycznika sieciowego i tréjkatowego.)
S6-56-S6 A 3RA1953-2N 1szt. 101 0.600
$10-S10-S10 A 3RA1963-2B 1szt. 101 1.800
S$12-S12-S12 B 3RA1973-2B 1szt. 101 2.200
3RA19 53-2N,
3RA19 63-2B,
3RA19 73-2B
1-fazowa listwa zasilajgca
Przekréj przewodu: 95 mm? S3 A 3RA1943-3L Tszt. 101 0.280
3-fazowa listwa zasilajgca
Blok zaciskéw zasilajacych do stycznika siecio-
wego przy duzych przekrojach przewodéw
Przekréj przewodu: 6 mm? S00 »  3RA1913-3K 1szt. 101 0.020
Przekréj przewodu: 25 mm? SO »  3RV19 15-5A 1szt. 101 0.040
Przekréj przewodu: 50 mm? S2 »  3RV19 35-5A Tszt. 101 0.110
3-fazowa szyna zbiorcza
Mostkowanie wszystkich faz zaciskéw
wejsciowych
stycznika sieciowego (K1) S0 D 3RT19 26-4CC20 Tszt. 101 0.030
i stycznika tréjkatowego (K3) S2 »  3RV1935-1A 1szt. 101 0.150
Potaczenia rownolegte, 3-bieg. (mostek punktu gwiazdowego)
Bez zacisku przytaczeniowego (potaczenia S00 > 3RT19 16-4BA31 Tszt. 101 0.010
réwnolegte mozna skrécic¢ o jeden biegun) SO > 3RT19 26-4BA31 1szt. 101 0.010
S2 > 3RT19 36-4BA31 1szt. 101 0.020
S3 > 3RT19 46-4BA31 1szt. 101 0.030
se" > 3RT19 56-4BA31 1szt. 101 0.160
s10,512" > 3RT19 66-4BA31 1szt. 101 0.500
3RT19 26-4BA31
Ptyty montazowe
Do samodzielnej budowy kombinacji gwiazda-
tréjkat z bocznym przekaznikiem czasowym
Bez odstepow S$2,52,S0 B 3RA19 32-2E 1 szt. 101 0.450
10 mm odstepu pomiedzy K3 i K2 S2,S2,S2 B 3RA19 32-2F 1szt. 101 0.480
Bez odstepow S3, 83,52 B 3RA1942-2E 1szt. 101 0.870
10 mm odstepu pomiedzy K1, K3 i K2 S6, S6, S3 B 3RA1952-2E 1szt. 101 1.800
S6, S6, S6 B 3RA1952-2F 1szt. 101 1.950
$10,510,S6 B  3RA19 62-2E 1szt. 101 3.180
$10,510,S10 B 3RA19 62-2F 1 szt. 101 3.400
$12,512,S10 B  3RA1972-2E 1szt. 101 3.600
$12,512,S12 B 3RA1972-2F 1szt. 101 3.700
Do samodzielnej budowy kombinacji S2,S2,S0 B 3RA19 32-2B 1 szt. 101 0.450
gwiazda-trojkat z przednim przekaznikiem S2,52,S2 B 3RA1932-2B 1szt. 101 0.450
czasowym przekaznik czasowy, S3,S3,S2 B 3RA19 42-2B Tszt. 101 0.700

10 mm odstepu pomiedzy K1, K3 i K2

Y Do ochrony przed dotykiem mozna zastosowac ostone 3RT19 56-4EA1
(S6) lub 3RT19 66-4EA1 (S10, S12).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Kombinacje stycznikéw 3TD, 3TE

Nawrotne kombinacje stycznikéw 3TD6, 335 kW

| Przeglad

Opisane tu kombinacje stycznikéw mozna stosowaé w dowolnym
klimacie, ponadto sa one sprzezone mechanicznie.

S zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

Dostepne sa kompletne urzadzenia i podzespoty do samodziel-
nego sktadania. Do zabezpieczania silnikéw nalezy oddzielnie
zamawiac przekazniki przecigzeniowe do odrebnej instalacji lub
zabezpieczenia termistorowe.

Kompletne urzgdzenia

Kazda kombinacja stycznikéw 3TD68 sktada sie z dwdch stycz-
nikéw sprzezonych mechanicznie. Blokada elektryczna jest wyko-
nana przewodami. Tory pragdowe gtéwne i obwody sterownicze sa
wykonane zgodnie ze schematami.

Na wspdlnej obudowie znajduje sie schemat potaczen
wewnetrznych, symbol urzadzenia oraz tabliczka znamionowa.

Styki pomocnicze

Kazda kombinacja stycznikéw jest wyposazona w styki pomoc-
nicze 2 NO + 2 NC przypadajace na kazdy stycznik. Sa to styki
1NO + 1 NC o dziataniu chwilowym oraz 2 NO + 1 NC o dziataniu
ciagtym sa do dowolnego wykorzystania.

. Dane do doboru i zaméwienia

Wiel-  Dane znamionowe AC-3 Styki pomoc-  Znamionowe
kos¢ nicze dla napiecie
kierunku sterujgce Us
obrotéw
Prad Moc silnika indukcyjnego Wersja
roboczy lg przy 50 Hz i |
przy \ ?‘
690 V 230V 400V 500V 690V
A kw kw kw kw NO NC V AC

Kompletne jednostki

Zasilanie AC, 50/60 Hz

14 630 200 335 434 600 4 4 110...132

200 ... 240
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DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa jed-
nostki
orienta-
cyjna

Nr zaméwieniowy
kg
C 3TD68 04-2CF7 1 szt. 101 56.000
C 3TD68 04-2CM7 1 szt. 101 56.000

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.



Kombinacje stycznikéw 3TD, 3TE

Kombinacje stycznikéw 3TE6 w uktadach

rozruchowych gwiazda-tréjkat, 630 kW

| Przeglad

Opisane tu kombinacje stycznikéw mozna stosowaé w dowolnym
klimacie. Sa one zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma
EN 50274.

Kombinacje stycznikéw 3TE sa dostepne jako kompletne

Kompletne urzadzenia sg opcjonalnie dostarczane bez przytaczy
gtéwnych toréw pradowych miedzy stycznikiem sieciowym
i stycznikiem tréjkatnego.

Zabezpieczenia silnikéw

iai t iel k ia.
urzadzenia i podzespoly do samodzielnego skiadania Kombinacje stycznikéw 3TE68 sg dostarczane bez zabezpieczenia

przecigzeniowego.

Do zabezpieczenia silnikbw nalezy stosowac przekazniki
przecigzeniowe lub zabezpieczenia termistorowe zamawiane

oddzielnie.
I pane do doboru i zaméwienia
Wielkos$¢ Dane znamionowe AC-3 Znamionowe napiecie DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
sterujace Us jednostki

orienta-
cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Nr zamoéwieniowy

roboczy lg przy 50 Hz i

przy

690V 230V 400V 500V 690V

A kw kw kW kw V AC kg
Zasilanie AC, 50 Hz
Bez przytaczy gtéwnych toréw pradowych miedzy stycznikiem sieciowym i tréjkatnym

14 1090 315 630 800 1000 110 C  3TE68 04-5CF0 1 szt 101
230/220" D  3TE68 04-5CPO 1 szt. 101

58.000
58.000

Do zabezpieczen silnikéw nalezy oddzielnie zamawia¢ przekazniki
przeciazeniowe do instalacji samodzielnej, opisane w rozdziale
"Aparaty zabezpieczeniowe --> Przekazniki przecigzeniowe -->
Elektroniczne przekazniki przecigzeniowe 3RB2".

) Zakres pracy przy 220 V:

0.85 ... 1.15x Us;
dolny zakres pracy zgodnie z IEC 60947.

* Istnieje mozliwo$¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do faczenia obcigzen rezystancyjnych (AC-1)

3-biegunowe, 140 ... 690 A

| Przeglad
Zasilanie AC i DC (wielkos¢ S3) Mozna dla nich stosowa¢ wyposazenie stycznikéw 3RT10.
Zasilanie UC (AC/DC) (wielkosci S6 do S12) Bardziej szczegétowe dane dla wielkosci S3 do S12 mozna
znalez¢ w rozdziale "Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, od 3 do
IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660) sk v /
Styczniki te mozna stosowac¢ w dowolnym klimacie. Sa
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.
Styczniki 3TR14 s3 przeznaczone do zafaczania obciazen
rezystancyjnych (AC-1) lub, przyktadowo, jako styczniki do
zataczania urzadzen o zmiennej predkosci, ktére zwykle jedynie
przewodza prad.
| Dane do doboru i zaméwienia
Wielko$¢ Dane znamionowe AC-1, T,,: 40 °C Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
napiecie jednostki
sterujace Us orienta-
cyjna
Prad Moc odbiornika Nr zaméwieniowy
roboczy tréjfazowego
l (p.f. =0.95) przy
przy
690V 230V 400V 500V 690V
A KW kW kw kW V kg
Do mocowania $rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie
35mmi 75 mm
Zasilanie AC
S3 140 53 92 115 159 24 AC,50Hz B  3RT14 46-1AB00 1 szt. 101 1.850
110 AC, B 3RT14 46-1AF00 1 szt. 101 1.850
50 Hz
230 AC, »  3RT14 46-1AP00 1 szt. 101 1.850
50 Hz
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
S3 140 53 92 115 159 24DC »  3RT14 46-1BB40 1 szt. 101 2.800
220 DC B 3RT14 46-1BM40 1 szt. 101 2.800

3RT14 46-1A..0

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do Jfegczenla obciazen rezystancyjnych (AC-1)

3-biegunowe, 140 ... 690 A

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)

Tory gtéwne i sterownicze: zaciski Srubowe
Cewki wysuwne

Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)
Tory gtéwne: przytqcza szynowe

Wielko$¢ Dane znamionowe AC-1, T;: 40°C  Styki Znamio- DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
pomoc- nowe jed-
nicze  napiecie nostki

sterujace orienta-
Us cyjna
Prad Moc odbiornika Wersja Nr zamoéwieniowy
roboczy tréfazowego
e (p.f. = 0.95) przy |
przy
690V 230V 400V 500V 690V
A kw kW kW kW NO NC V kg
Naped konwe E111)%
275 105 180 225 310 2 2 110..127 » 3RT14 56-6AF36 Tszt. 101 3.360
220...240 » 3RT14 56-6AP36 1szt. 101 3.360
400 151 263 329 454 2 2 110..127 » 3RT14 66-6AF36 1szt. 101 6.600
220...240 » 3RT14 66-6AP36 1szt. 101 6.600
690 261 454 568 783 2 2 110..127 A 3RT14 76-6AF36 1szt. 101 10.500
3RT14 6. . 220...240 » 3RT14 76-6AP36 1szt. 101 10.500
Naped elektroniczny - do wyjscia PLC DC 24V
S6 275 105 180 225 310 2 2 96..127 B 3RT14 56-6NF36 1szt. 101 3.400
200...277 A 3RT14 56-6NP36 1szt. 101 3.400
s10 400 151 263 329 454 2 2 96..127 B 3RT14 66-6NF36 1szt. 101 6.600
200...277 A 3RT14 66-6NP36 1szt. 101 6.600
S12 690 261 454 568 783 2 2 96..127 B 3RT14 76-6NF36 1szt. 101 10.500
200...277 A 3RT14 76-6NP36 1szt. 101 10.500

Naped elektroniczny - do wyjscia PLC DC 24 V / wyjscia przekaznikowego PLC

z sygnalizatorem pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

S6 275 105 180 225 310 1 1 96..127 B  3RT1456-6PF35 1szt. 101 4.200

200...277 B 3RT14 56-6PP35 1szt. 101 4.200
S10 400 151 263 329 454 1 1 200..277 B 3RT14 66-6PP35 1szt. 101 5.700
S12 690 261 454 568 783 1 1 200..277 B 3RT14 76-6PP35 1szt. 101 10.500

Naped elektroniczny - ze ztgczem AS-Interface

i z sygnalizatorem pozostatego czasu eksploatacji (RLT)

S6 275 105 180 225 310 1 1 96..127 B  3RT14 56-6QF35 1szt. 101 3.100

200...277 B 3RT14 56-6QP35 1szt. 101 3.100
S10 400 151 263 329 454 1 1 200..277 B 3RT14 66-6QP35 1szt. 101 5.700
S12 690 261 454 568 783 1 1 200..277 B 3RT14 76-6QP35 1szt. 101 10.500

Inne napiecia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Czesci zamienne - patrz strona 3/114.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do faczenia obcigzen rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A

| Przeglad
Zasilanie ACi DC
Zgodnie z norma EN 60947-4-1 (VDE 0660, cze$¢ 102).

Styczniki te mozna stosowa¢ w dowolnym klimacie. Sa
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

Akcesoria 3-biegunowych stycznikéw SIRIUS mozna réwniez
stosowac dla stycznikéw 4-biegunowych.

Styczniki te sg réwniez przystosowane do zataczania obcigzen
mieszanych w instalacjach rozdzielczych (np. do zasilania
odbioréw grzewczych, oswietlenia, silnikéw, zasilania
komputeréw) o wspétczynniku mocy > 0.8 zgodnie z norma
IEC 60947-1 dla kategorii uzytkowania AC-1.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie AC, 4 styki NO

AL

3RT131.-1A.00 3RT13 2.-1A.00

Dane znamionowe AC-1, Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Masa
T,: 40/60 °C napiecie jednostki Cage Clamp jednostki
sterujace Us orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc odbiornika Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
roboczy I, tréjfazowego
(p.f. =0.95) przy 50 Hz
i
400V
A kW V AC kg kg
Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ S00")
18116 12711 24, 50/60 Hz »  3RT13 16-1AB00 0.200 B 3RT13 16-2AB00 0.200
110, 50/60 Hz »  3RT13 16-1AF00 0.200 B 3RT13 16-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz »  3RT13 16-1AP00 0.200 B 3RT13 16-2AP00 0.200
22120 14.5/13 24, 50/60 Hz »  3RT13 17-1AB00 0.200 B 3RT13 17-2AB00 0.200
110, 50/60 Hz »  3RT13 17-1AF00 0.200 B 3RT13 17-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz »  3RT13 17-1AP00 0.200 B 3RT13 17-2AP00 0.200
Wielkosc SO
357302 22/20 24,50 Hz »  3RT13 25-1AB00 0.400 =
110, 50 Hz »  3RT13 25-1AF00 0.400 =
230,50 Hz »  3RT13 25-1AP00 0.400 =
401352 26/23 24,50 Hz »  3RT13 26-1AB00 0.400 =
110, 50 Hz »  3RT13 26-1AF00 0.400 =
230, 50 Hz »  3RT13 26-1AP00 0.400 -
Wielkosc¢ 52
60 /55 39/36 24,50 Hz B 3RT13 36-1AB00 0.990 -
110, 50 Hz B 3RT13 36-1AF00 0.990 -
230, 50 Hz »  3RT13 36-1AP00 0.990 =
Wielkosc S3
110/100 721/66 24,50 Hz B 3RT13 44-1AB00 2.200 =
110, 50 Hz B 3RT13 44-1AF00 2.200 -
230, 50 Hz »  3RT13 44-1AP00 2.200 =
140/120 92/79 24,50 Hz B 3RT13 46-1AB00 2.200 -
110, 50 Hz B 3RT13 46-1AF00 2.200 =
230, 50 Hz »  3RT13 46-1AP00 2.200 -
Wielkos¢ S00: Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50005.

Wielko$¢ SO do S3: Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005

(w przypadku SO maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

Inne napiecia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Czesci zamienne - patrz strona 3/114.

) Dla wielkosci S00: Zakres pracy cewki:
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x U,
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

2 Wymagany przekréj przewodu 10 mm?2.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.

Styczniki 3RT14 do Jfegczenla obC|zen rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A

Zasilanie DC - System magnetyczny DC, 4 styki NO

3RT131.-2B..0

3RT1336-1...0 3RT134.-1...0

Dane znamionowe AC-1, Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Masa

T,: 40/60 °C napiecie jednostki Cage Clamp jednostki
sterujace U orienta- orienta-

cyjna cyjna
Prad roboczy Moc odbiornika Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
le tréjfazowego
(p.f. =0.95) przy 50 Hz
400V

A kW VvV DC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkos¢ SO0

18116 12711 24 »  3RT13 16-1BB40 0.250 » 3RT13 16-2BB40 0.250
220 B 3RT13 16-1BM40 0.250 B 3RT13 16-2BM40 0.250

22120 14.5/13 24 »  3RT13 17-1BB40 0.250 A 3RT13 17-2BB40 0.250
220 B 3RT13 17-1BM40 0.250 B 3RT13 17-2BM40 0.250

Wielkos¢ SO

35/30" 22/20 24 »  3RT13 25-1BB40 0.630 -
220 B 3RT13 25-1BM40 0.630 -

401357 26/23 24 »  3RT13 26-1BB40 0.630 =
220 B 3RT13 26-1BM40 0.630 -

Wielkosc S2

60 /55 39/36 24 »  3RT13 36-1BB40 1.600 =
220 B 3RT13 36-1BM40 1.600 =

Wielkosc S3

110/100 721/66 24 B 3RT13 44-1BB40 3.200 =
220 B 3RT13 44-1BM40 3.200 -

140/120 92/79 24 B 3RT13 46-1BB40 3.200 -
220 B 3RT13 46-1BM40 3.200 -

Wielkos¢ SO0:
Wielkos¢ SO do S3:

Inne napiecia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.

Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50005.

Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005
(w przypadku SO maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

Czesci zamienne - patrz strona 3/114.
N Minimalny przekréj przewodu 10 mm?.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do faczenia obcigzen rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 200 ... 1000 A

| Przeglad
Zgodne z norma EN 60947-4-1 (VDE 0660 czes¢ 102)

Styczniki sg tez wykonane zgodnie z wymaganiami norm
NFC 63-110 i NFC 20-040.

Styczniki te mozna stosowa¢ w dowolnym klimacie. Sa
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

komputeréw) o wspotczynniku mocy > 0.8 zgodnie warunkami
normy IEC 60947-1 dla kategorii uzytkowania AC-1

Cewki dla stycznikéw 3TK10 do 3TK13 sg wykonane jako
wysuwne.

Ograniczniki przepiec

Obwéd sterujacy
Cewcki dla stycznikow 3TK1: moga by¢ zmodernizowane cztonami

Konieczne moze by¢ zastosowanie oston zaciskéw na szynach
przytaczeniowych, zaleznie od konfiguracji z innymi
urzadzeniami.

RC.
Styczniki te sa rbwniez przystosowane do zataczania obcigzen
mieszanych w instalacjach rozdzielczych (np. do zasilania
odbioréw grzewczych, oswietlenia, silnikbw, zasilania
. Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia
Przytqcze srubowe
Zamocowanie Srubami
3TK13
Dane znamionowe AC-1 Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
pomocnicze napiecie sterujace jed-

5 nostki
orienta-
cyjna

Prad Moc odbiornika Wersja Nr zamoéwieniowy

roboczy Io tréjfazowego

przy 690V (pf.=0.95) przy |

(przy 40 °C) \

230V 400V 690V 1000V

A kw kw kw kw NO NC V AC kg

Zasilanie AC

200 75 130 225 205 2 2 220...230,50Hz B 3TK1042-0APO 1 szt. 101 4.400
230...240,50Hz D  3TK1042-0AUO 1 szt. 101 4.400
110/120,50/60Hz D  3TK10 42-0AFO0 1 szt. 101 4.400
24,50 Hz D  3TK10 42-0ABO 1 szt. 101 4.400

250 90 165 280 200 2 2 220...230,50Hz B 3TK11 42-0AP0O 1 szt. 101 4.700
230...240,50Hz D 3TK11 42-0AUO0 1 szt. 101 4.700
110/120,50/60Hz D  3TK11 42-0AFO0 1 szt. 101 4.700
24,50 Hz D  3TK11 42-0AB0O 1 szt. 101 4.700

300 110 195 340 325 2 2 220...230,50Hz B 3TK12 42-0APO 1 szt. 101 7.200
230...240,50Hz D 3TK12 42-0AUO0 1 szt. 101 7.200
110/120,50/60Hz D  3TK12 42-0AF0 1 szt. 101 7.200
24,50 Hz D  3TK12 42-0AB0O 1 szt. 101 7.200

350 130 230 395 370 2 2 220...230,50Hz B 3TK13 42-0APO 1 szt. 101 7.200
230...240,50Hz D 3TK13 42-0AUO 1 szt. 101 7.200
110/120,50/60Hz D  3TK13 42-0AF0 1 szt. 101 7.200
24,50 Hz D  3TK13 42-0ABO 1 szt. 101 7.200

550 205 360 620 510 2 2 220...230,50 Hz" B 3TK14 42-0AP0 1 szt. 101 19.000
230...240,50Hz D  3TK14 42-0AUO0 1 szt. 101 19.000
110/120,50/60Hz D  3TK14 42-0AF0 1 szt. 101 19.000

800 300 525 905 575 2 2 220 ... 230, 50 Hz" B 3TK15 42-0AP0O 1 szt. 101 19.000
230...240,50Hz D  3TK15 42-0AUO 1 szt. 101 19.000
110/120,50/60Hz D  3TK15 42-0AF0 1 szt. 101 19.000

1000 375 655 1135 - 2 2 220...230,50 Hz" B 3TK17 42-0APO 1 szt. 101 20.100
230...240,50Hz D 3TK17 42-0AUO 1 szt. 101 20.100
110/12050/60Hz D  3TK17 42-0AF0 1 szt. 101 20.100

Akcesoria - patrz strona 3/119 i nastepne.
Czesci zamienne - patrz strona 3/127 i nastepne.

" Przy 60 Hz: 240 V.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TK20

4-biegunowe, 4 kW

| Przeglad | Zastosowanie
Zasilanie ACi DC Styczniki 3TK2 z przytaczami ptaskimi sa stosowane gtéwnie
w urzadzeniach gospodarstwa domowego. Styczniki te sg
Zgodne z norma IEC 60947 (VDE 0660). odpowiednie réwniez dla prostych sterownikéw elektrycznych.
Styczniki te mozna stosowa¢ w dowolnym klimacie. Nie ma mozliwosci zastosowania stykow pomocniczych.

Styczniki z przytaczami Srubowymi sa zabezpieczone przed
dotykiem zgodnie z norma EN50274, przytaczami wtykowymi
6.3mm oraz przytaczami lutowniczymi do przylutowania na
ptytkach drukowanych.

. Dane do doboru i zaméwienia

Wielkos¢ 00
AC-1: prgd roboczy I, = 16 A (przy 55 °C)

Dane znamionowe Styki gtbwne DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
Kategorie uzytkowania AC-2 i AC-3 jednostki
orienta-
cyjna
Prad Moc silnika indukcyjnego Wersja

roboczy I, przy 50 Hz i

|
przy 400/ 230/ 400/ 500V 690/ \ ?\
380V 220V 380V 660V

A kw kW kW kw NO NC kg
Styczniki z zaciskami sSrubowymi - Do mocowania srubowego

i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC Zaciski Srubowe

9 2.4 4 4 4 4 - C  3TK20 40-0APO 1 szt. 101 0.190
3 1 C  3TK20 31-0APO 1 szt. 101 0.190
2 2 C  3TK20 22-0APO 1 szt. 101 0.190

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

9 2.4 4 4 4 4 -- C  3TK20 40-0BB4 1 szt. 101 0.210
3 1 C  3TK20 31-0BB4 1 szt. 101 0.210
2 C  3TK20 22-0BB4 1 szt. 101 0.210

Styczniki z zaciskami Srubowymi 6.3 mm x 0.8 mm - Do mocowania
sSrubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC

Przytacza ptaskie

9 24 4 4 - 4 - C  3TK20 40-3AP0 1 szt. 101 0.170
3 1 C  3TK2031-3AP0 1 szt. 101 0.170
2 2 C  3TK2022-3AP0 1 szt. 101 0.170
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
9 24 4 4 - 4 - C  3TK20 40-3BB4 1 szt. 101 0.190
3 1 C  3TK20 31-3BB4 1 szt. 101 0.190
3TK20..-3... 2 2 C  3TK20 22-3BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z przytgczami ptaskimi 6.3 mm x 0.8 mm - Do zamocowania

sSrubowego (po przekatnej)
Zasilanie AC

9 2.4 4 4 - 4 - C  3TK20 40-7APO0 1 szt. 101 0.170
3 1 C  3TK2031-7APO 1 szt. 101 0.170
2 2 C  3TK20 22-7AP0 1szt. 101 0.170
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 - 4 - C  3TK20 40-7BB4 1szt. 101 0.190
3TK20..-7... 3 1 C  3TK2031-7BB4 Tszt. 101 0.190
2 2 C  3TK20 22-7BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z kotkami lutowniczymi do lutowania w ptytkach

drukowanych” - Do zamocowania srubowego (po przekatnej)

Zasilanie AC Przytaczenie za
pomoca kotkéw
lutowniczych

9 24 4 4 - 4 - C  3TK20 40-6APO 1 szt. 101 0.170
3 1 C  3TK20 31-6AP0 1 szt. 101 0.170
2 2 C  3TK20 22-6APO 1 szt. 101 0.170

3TK20. -6 Zasilanie DC - System magnetyczny DC
o 9 24 4 4 - 4 - C  3TK20 40-6BB4 1 szt. 101 0.190
3 1 C  3TK2031-6BB4 1 szt. 101 0.190
2 2 C  3TK2022-6BB4 1 szt. 101 0.190

Akcesoria - patrz strona 3/122.

) Zakres pracy w kategorii AC-1
220V:0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TK20

4-biegunowe, 4 kW

Znamionowe napiecia sterujgce

(10.i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢
zZmieniona)

Wersja stycznika 3TK20
Znamionowe napiecie sterujace Ug
Zasilanie AC
Cewki AC 50 Hz i 60 Hz
50 Hz 60 Hz
230/220 V AC 276 V AC po"
Zasilanie DC
24V DC B4
D Zakres roboczy 220 V:

0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu roboczego zgodnie z I[EC 60947.
Inne napiecia — na zapytanie.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT15

4-biegunowe, 2 NO + 2 NC, 4 ... 18,5 kW

| Przeglad
Zasilanie ACi DC Styczniki te mozna stosowac w dowolnym klimacie. Sg one
Zgodne z normami EN 60947-4-1 (VDE 0660, Czes¢ 102). zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

Akcesoria 3-biegunowych stycznikéw SIRIUS mozna réwniez
stosowac dla stycznikéw 4-biegunowych.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie AC i DC, 2 styki NO + 2 styki NCV

3RT15 26-1.....

151.-2....

3RT

Dane znamionowe Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Masa
AC-2/AC-3 AC-1 napiecie jednostki Cage Clamp jednostki
T - do 60 °C T - 40/60°c Sterujace Us orienta- orienta-
C L cyjna cyjna

Prad Moc silnika  Prad Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
roboczy I, indukcyj- roboczy I,

nego przy

50 Hzi
przy 400V 400 V
A kw A " kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC
Wielkos¢ 5002

9 4 18116 24,50/60 Hz B 3RT15 16-1AB00 0.200 B 3RT15 16-2AB00 0.200
110,50/60Hz B 3RT15 16-1AF00 0.200 B 3RT15 16-2AF00 0.200
230,50/60Hz » 3RT15 16-1AP00 0.200 B 3RT15 16-2AP00 0.200
12 5.5 22120 24,50/60 Hz A 3RT15 17-1AB00 0.200 B 3RT15 17-2AB00 0.200
110,50/60Hz  »  3RT15 17-1AF00 0.200 B 3RT15 17-2AF00 0.200
230,50/60Hz » 3RT15 17-1AP00 0.200 »  3RT15 17-2AP00 0.200
Wielkos¢ SO
25 1 401353 24,50 Hz B 3RT15 26-1AB00 0.400 =
110, 50 Hz B 3RT15 26-1AF00 0.400 -
230, 50 Hz »  3RT15 26-1AP00 0.400 =
Wielkos¢ S2
40 18.5 55/50 24,50 Hz B 3RT15 35-1AB00 1.000 -
110, 50 Hz B 3RT15 35-1AF00 1.000 -
230, 50 Hz > 3RT15 35-1AP00 1.000 -
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
Wielkos¢ S00
9 4 18116 24 DC »  3RT15 16-1BB40 0.260 »  3RT15 16-2BB40 0.260
220 DC B 3RT15 16-1BM40 0.260 B 3RT15 16-2BM40 0.260
12 5.5 22120 24 DC »  3RT1517-1BB40 0.260 B 3RT15 17-2BB40 0.260
220 DC B 3RT15 17-1BM40 0.260 B 3RT15 17-2BM40 0.260
Wielkos¢ SO
20 11 401353 24 DC »  3RT15 26-1BB40 0.630 -
220 DC B 3RT15 26-1BM40 0.630 =
Wielkos¢ S2
40 18.5 55/50 24 DC »  3RT15 35-1BB40 1.590 -
220 DC B 3RT15 35-1BM40 1.590 =

Wielkos¢ SO0: Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50005.
Wielkos¢ SO do S3: Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005
(w przypadku SO maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

Inne napiecia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Czesci zamienne - patrz strona 3/114.

» Do przetaczania biegundw, nie nadaje sie do pracy nawrotnej.

2w przypadku wielkos$ci SO0: Zakres pracy cewki:
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

3) Wymagany przekréj przewodu: 10 mm?2.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT16 kondensatorowe

| Przeglad

Zasilanie AC Blok stykéw pomocniczych zamocowany zatrzaskowo na

. styczniku kondensatorowym zawiera trzy styki wyprzedzajace
Zgodne z normami IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660). NO, a w przypadku wielkosci SO oraz S3 - jeden styk NO do

Styczniki te mozna stosowa¢ w dowolnym klimacie. S one dowolnego wykorzystania. Wielkos¢ SO0 posiada tez dodatkowy
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274. styk NO w module podstawowym. Ponadto na stycznikach

. . " ) kondensatorowych 3RT16 47 zamocowac¢ mozna 2-biegunowy
Styczniki 3RT16 do zataczania baterii kondensatorow sa zestaw stykéw pomocniczych (2 NO, 2 NC lub 1 NO + T NC);
specjalnymi wersjami stycznikéw SIRIUS o wielko$ciach SO0 do symbol: 3RH19 21-1EA. .. Zamocowanie stykéw pomocniczych

53. Baterie kondensatoréw sa wstepnie nfﬂado.wane Przy uzyciu  {ja 3RT16 17 i 3RT16 27 uniemozliwia rozbudowe.
stykdw wyprzedzajacych NO i rezystoréw; dopiero wtedy ] ] . ] o
zamykaja sie styki gtéwne. Zapobiega to powstawaniu zaktéceriw  Informacje o wielko$ciach zataczanych pojemnosci
sieci oraz zgrzewaniu stykow. kondensatoréw przez podstawowa wersje stycznikéw 3RT10

L . . , . mozna znalez¢ w Katalogu LV 1 T --> "Dane techniczne".
Styczniki te mozna uzywac tylko do zataczania roztadowanych

kondensatoréw.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie AC
Zaciski sSrubowe

/ v,

'Wﬁg .I|

3RT16 17-1A.03 3RT16 27-1A.01 3RT16 47-1A.01

Kategoria uzytkowania AC-6b Styki pomoc- Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa

taczenie kondensatoréw tréjfazowych nicze, do na?iecie sterujace jednostki

przy temperaturze otoczenia do 60 °C’ dowolnego  Us ) orienta-

wykorzysta- cyjna
nia

Dane kondensatora Wersja Nr zaméwieniowy

przy napieciu roboczym 50/60 Hz

przy 230V przy 400V przy 525V przy 690V | ?

kvar kvar kvar kvar NO NC V AC Hz kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Wielkos¢ SO0

3..75 5..125 75..15 10..21 1 1 24 50/60 B 3RT16 17-1AB03 1 szt. 101 0.280
110 B 3RT16 17-1AF03 1 szt. 101 0.280
230 »  3RT16 17-1AP03 1 szt. 101 0.280

Wielkos¢ SO3)

35..15 6..25 7.8..30 10...42 1 - 24 50 B 3RT16 27-1ABO1 1 szt. 101 0.440
110 B 3RT16 27-1AF01 1 szt. 101 0.440
230 »  3RT16 27-1APO1 1 szt. 101 0.440

Wielkosc S3

3.5..30 5..50 7.5..60 10..84 1 - 24 50 B 3RT16 47-1ABO1 1 szt. 101 2.040
110 B 3RT16 47-1AF01 1 szt. 101 2.040
230 »  3RT16 47-1APO1 1 szt. 101 2.040

Inne napiecia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/103.

" Dla wielkosci $3: 55 °C.
2) Zakres pracy: 0.85 ... 1.1 x U,.

3) W przypadku przekrojéw przewodéw > 6 mm?
zastosowac zaciski 3RV19 25-5AB (2 szt.).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.

Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki pomocnicze 3RH11

. Przeglad 3RH11 22-2K.40-0LA0O
o Ukftady magnetyczne DC stycznikédw pomocniczych sa
Zasilanie DC zmodyfikowane (do cewki podtrzymujacej) przy pomocy
Zgodne z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660, rezystora szeregowego.

czes¢ 102), do wymagari zgodnych z IEC 60077-1 1 [EC 60077-2.  Styczniki pomocnicze o wielkoéci SO0 posiadaja wbudowany

Styczniki s3 zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z EN 50274, ~ Warystor i dostarczane s z modutem wtykowym zawierajacym

2 L S L - rezystor. Dodatkowo mozna zastosowac 4-biegunowy zestaw
\zlgléeiLIT(%s\/f/I. SO0 posiadaja zaciski typu Cage Clamp dla wszystkich stykéw pomocniczych (zgodnie z norma EN 50005).

. Montaz
Temperatura otoczenia —_—
Przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej 70 °C, styczniki

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy stycznikéw o wielkogci SO0 nie powinny byé montowane bez odstepu.

pomocniczych (w catym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C do

+70 °C. 3RH11 22-2K.40
Przy pracy ciagtej w temperaturach > +60 °C wytrzymatosé Opisane tu styczniki pomocnicze posiadajg rozszerzony zakres
mechaniczna, obcigzalnos¢ pradowa toréw pradowych oraz pracy od 0.7 do 1.25 x Us; cewki s mocowane standardowo
czestos¢ zataczen sa nizsze. z warystorami. Dodatkowy rezystor szeregowy nie jest konieczny.
Uwaga:
[ Zastosowanie * Wielko$¢ SOO: nie jest mozliwe zastosowanie dodatkowego

zestawu stykdédw pomocniczych.
W instalacjach, w ktérych wystepuja znaczne spadki napiecia y P y

sterujgcego oraz wysokie temperatury, np. w urzadzeniach Przy temperaturze otoczenia > 60 °C < 70 °C wymagany jest
kolejowych w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. odstep 10 mm, jesli styczniki znajdujg sie obok siebie.

Obwody sterownicze i pomocnicze

Cewki stycznikbw pomocniczych posiadaja rozszerzony zakres
pracy od 0.7 do 1.25 x Us i s3 wyposazone standardowo

w warystory bedace zabezpieczeniem przepieciowym.
Opo6zZnienie otwierania jest zatem od 2 do 5 ms dtuzsze niz

w poréwnaniu ze stycznikami standardowymi.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie DC - System magnetyczny DC
Zaciski typu Cage Clamp

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego
na standardowej szynie

Cewka magnetyczna potgczona z warystorem

3RH11 22-2K.40 3RH11 22-2K.40-0LAO

Znamionowy prad roboczy Styki Znamionowe DT Zaciski Cage Clamp PS* PG Masa

Io/AC-15/AC-14 napiecie jednostki

Ty:70°C sterujgce Us orienta-

cyjna
Wersja Nr zamoéwieniowy

230V 400V 500V 690V | ?

A A A A NO NC VvV DC kg

Styczniki pomocnicze 3RH11

Wielkos¢ SO0

Zaciski Cage Clamp dla wszystkich przytaczy

6 3 2 1 2 2" 242 > 3RH11 22-2KB40 1szt. 101 0.260
1102 A 3RH11 22-2KF40 1szt. 101 0.260

6 3 2 1 2 13) 24 A 3RH11 22-2KB40-0LAO 1szt. 101 0.290
110 A 3RH11 22-2KF40-0LAO 1 szt. 101 0.290

" Bez mozliwosci natozenia bloku stykéw pomocniczych. W przypadku
temperatury otoczenia > 60 °C przy zabudowie szeregowej nalezy
zachowac odstep rzedu 10 mm.

2) Wersja bez rezystora szeregowego.

3) Mozna natozy¢ 4-bieg. blok stykéw pomocniczych wg normy EN 50005,
przy temp. do 70 °C montaz bez odstepu.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
Siemens LV 1 - 2009 3/59



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki pomocnicze 3TH4

| Przeglad | Zastosowanie

W instalacjach, w ktérych wystepuja znaczne zmiany napiecia
sterujgcego oraz wysokie temperatury, np. w urzadzeniach
kolejowych.

Styczniki pomocnicze 3TH4
Zgodne z norma EN 60947-4-1.
Wedtug wymagan normy IEC 60077-1 i IEC 60077-2.

Styczniki sg zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma

EN 50274. Konieczne moze by¢ zastosowanie oston zaciskédw na
szynach przytaczeniowych, zaleznie od konfiguracji z innymi
urzadzeniami.

. Dane do doboru i zaméwienia

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Cewka magnetyczna potgczona z warystorem

Styki Znamionowy prad roboczy ~ Styki") Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
1o/AC-15/AC-14 napiecie sterujace jed-
5 nostki
orienta-
cyjna

Oznacze- Wersja Nr zaméwieniowy

nie

wedtug |
230V 400V 500V 690V EN 50011 \

Liczba A A A A NO NC VvVDC kg
Styczniki pomocnicze 3TH42 - Zasilanie DC - System magnetyczny DC
8 10 6 4 2 44E 4 4 24 > 3TH42 44-0LB4 1 szt. 101 0.670
110 > 3TH42 44-0LF4 1 szt. 101 0.670
53E 5 3 24 D  3TH42 53-0LB4 1 szt. 101 0.670
110 > 3TH42 53-0LF4 1 szt. 101 0.670
62E 6 2 24 > 3TH42 62-0LB4 1 szt. 101 0.670
110 »  3TH42 62-0LF4 1 szt. 101 0.670

Akcesoria - patrz strona 3/124.
" Rozbudowa stykéw nie jest mozliwa.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.

Styczniki z rozszerzonym zakresem

| Przeglad
Zasilanie DC

Zgodne z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1
(VDE 0660, Part 102), dla wymagar zgodnie z IEC 60077-1
i IEC 60077-2.

Styczniki sg zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma

EN 50274 (wyjatek: rezystory szeregowe SO do S3). Styczniki sa
dostepne zaréwno z zaciskami typu Cage Clamp, jak réwniez z
zaciskami Srubowymi. Styczniki wielkosci SO0 posiadaja zaciski
Cage Clamp dla wszystkich podtaczen. Przytacza obwodéw
sterowniczych i cewek wielkosci SO do S3 sg wszystkie typu Cage
Clamp.

Temperatura otoczenia

Dopuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacj stycznikow
(w catym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C to +70 °C. Praca
ciggta przy temperaturach > +60 °C obniza wytrzymatos$c
mechaniczna, obcigzalnos¢ toréw pradowych oraz czestos¢
zataczen.

Wymiary

Podtaczenie rezystoréw zwieksza szerokos¢ stycznikéw o
wielkos$ciach SO do S3 (patrz rysunki wymiarowe).

. Zastosowanie

Do wykorzystania w instalacjach, w ktérych wystepuja znaczne
zmiany napiecia sterujgcego oraz tempetatur otoczenia, np.

w urzadzeniach kolejowych w bardzo trudnych warunkach
klimatycznych, w walcowniach itp.

Obwody sterownicze i pomocnicze

Cewki magnetyczne stycznikéw posiadaja rozszerzony zakres
pracy od 0.7 do 1.25 x Us oraz sg wyposazone standardowo

w warystory bedace zabezpieczniem przed przepieciami.
Opo6Znienie przy otwieraniu jest wskutek tego o 2 do 5 ms dtuzsze
niz dla standardowych stycznikéw.

3RT10 ..-2K.42-0LAO,
3RT10 ..-3K.44-0LAO

Uktady magnetyczne DC stycznikéw pomocniczych sg
zmodyfikowane (do cewki podtrzymujacej) przy pomocy
rezystora szeregowego.

Styczniki pomocnicze o wielkosci SO0 sg dostarczane z modutem
wtykowym zawierajacym rezystor szeregowy. Wbudowany jest
warystor. Dodatkowo mozna zastosowac 4-biegunowy zestaw
stykdédw pomocniczych (zgodnie z norma EN 50005).

Styczniki wielko$ci SO do S3 sa wyposazone z przodu w zestaw
stykdw pomocniczych ze stykami 2 NO + 2 NC. Oddzielny rezystor
szeregowy, podtaczony z boku stycznika na standardowej szynie
35 mm wyposazony jest w przewody podfaczeniowe do
zamocowania na stycznikach. Na kazdym styczniku znajduje sie
schemat przyfaczy. Jeden ze stykéw pomocniczych NC jest
konieczny do podtaczenia rezystora szeregowego. Dane do
doboru i zamawiania pokazuja ilo$¢ dodatkowych stykéw do
dowolnego wykorzystania. Rozbudowa stykéw jest mozliwa tylko
w przypadku wielkosci SOO.

pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW

Montaz

Przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej 70 °C styczniki
o wielkosci SO0 nie powinny by¢ montowane bez odstepu.

Modut rezystora stycznikéw o wielko$ciach od SO do S3 musi by¢
zamocowany z lewej strony stycznika ze wzgledu na
prefabrykowane przewody potaczeniowe.

3RT10 17-2K.4.,
3RT10 2.-3K.40

Styczniki te posiadaja rozszerzony zakres pracy od 0.7 do
1.25 x Us; cewki sa wyposazone standardowo w warystory.
Dodatkowy rezystor szeregowy nie jest wymagany.

Uwaga:

* Wielko$¢ SO0: Nie jest mozliwe natozenie dodatkowego
zestawu stykdw pomocniczych.

e Wielko$¢ SO: zamocowa¢ mozna maksymalnie dwa
jednobiegunowe zestawy stykéw pomocniczych.

Przy temperaturze otoczenia > 60 °C < 70 °C wymagany jest
odstep 10 mm, jesli styczniki znajduja sie obok siebie.

Styczniki 3RT10 z uktadem sterowania, rozszerzony
zakres pracy

Obwody sterownicze i pomocnicze

Cewki magnetyczne stycznikéw posiadaja rozszerzony zakres
pracy od 0.7 do 1.25 x Us i s3 wyposazone standardowo

w warystory bedace zabezpieczeniem przepieciowym.
Opo6Znienie przy otwieraniu jest wskutek tego o 2 do 5 ms
dtuzsze niz dla standardowych stycznikéw.

3RT10 ..-.X.40-0LA2

Styczniki te sg sterowane poprzez ukfad elektroniczny od strony
doptywu zapewniajace zakres pracy cewki od 0.7 do 1.25 x Us
przy temperaturze otoczenia 70 °C. S3 one dostarczane jako
kompletne urzadzenia z wbudowanym uktadem sterowania
stycznika. Wbudowany jest warystor ttumiacy przepiecia w cewce
przy otwieraniu obwodu.

Mozliwo$¢ zamocowania dodatkowych stykow jest taka sama jak
w przypadku réwnowaznych stycznikéw standardowych.

Montaz

Przy temperaturach nie przekraczajacych 70 °C, wielkosci SO do
S3 tych wersji stycznikéw mozna montowac bez odstepu.

Temperatura otoczenia

Dopuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacji
stycznikéw (w catym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C do
+70 °C.

Praca ciggta przy temperaturach > +60 °C obniza wytrzymatos¢
mechaniczna, obcigzalnos¢ toréw pradowych oraz czestosé
zataczen.

Wymiary

Ze wzgledu na wbudowany uktad sterowania stycznika -
wysokos¢ stycznikédw SO do S3 zwieksza sie 0 34 mm
(patrz: Rysunki wymiarowe).
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.

Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

Zaciski typu Cage Clamp

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego

na standardowej szynie

Cewka magnetyczna wyposazona w warystor

3RT10 17-2K.4.-0LAO

3RT10 2.-3K.40

3RT10 3.-3K.44-0LA0

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Cage Clamp PS* PG Masa

AC-2iAC-3 pomocnicze  napiecie sterujgce Ug jednostki

Ty:70°C orienta-

cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Wersja Nr zamoéwieniowy

roboczy |,

przy e przy 50 Hz | ?

400V 230V 400V 500V 690V \

A kw kw kw kw NO NC V DC kg

Styczniki 3RT10 do zataczania silnikow

Wielkos¢ SO0

Zaciski Cage Clamp dla wszystkich przytaczy

12 3 55 55 55 1V - 243 > 3RT10 17-2KB41 Tszt. 101 0.260
1103 B 3RT10 17-2KF41 1 szt. 101 0.260

12 3 5.5 5.5 5.5 - 1 243) »  3RT10 17-2KB42 1 szt. 101 0.260
1103 B 3RT10 17-2KF42 1 szt. 101 0.260

12 3 5.5 5.5 5.5 - 12) 24 A 3RT10 17-2KB42-0LAO 1 szt. 101 0.280
110 B 3RT10 17-2KF42-0LAO 1 szt. 101 0.280

Wielkosc SO

Zaciski Cage Clamp dla przytaczy cewek i stykéw pomocniczych

17 4 75 10 11 - -4 243 >  3RT1025-3KB40 1 szt. 101 0.600
1103 B 3RT10 25-3KF40 1 szt. 101 0.600

25 5.5 11 11 11 - -4 243) »  3RT10 26-3KB40 1 szt. 101 0.600
1103 B 3RT10 26-3KF40 1 szt. 101 0.600

17 4 7.5 10 11 2 19 24 B 3RT10 25-3KB44-0LAO 1 szt. 101 0.760
110 B 3RT10 25-3KF44-0LAO 1 szt. 101 0.760

25 5.5 11 1 1 2 19 24 B 3RT10 26-3KB44-0LAO 1 szt. 101 0.760
110 B 3RT10 26-3KF44-0LAO 1 szt. 101 0.760

Wielkos¢ S2

Zaciski Cage Clamp dla przytaczy cewek i stykéw pomocniczych

32 7.5 15 185 185 2 19 24 B 3RT10 34-3KB44-0LAO 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 34-3KF44-0LAO 1 szt. 101 1.670

40 1 185 22 22 2 19 24 B 3RT10 35-3KB44-0LAO 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 35-3KF44-0LAO 1 szt. 101 1.670

50 15 22 30 22 2 19 24 B 3RT10 36-3KB44-0LAO 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 36-3KF44-0LAO 1 szt. 101 1.670

Wielkos¢ S3

Zaciski Cage Clamp dla przytaczy cewek i stykéw pomocniczych

65 185 30 37 43 2 19 24 B 3RT10 44-3KB44-0LAO 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 44-3KF44-0LAO 1 szt. 101 3.100

80 22 37 45 55 2 19 24 B 3RT10 45-3KB44-0LAO 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 45-3KF44-0LAO 1 szt. 101 3.100

95 22 45 55 55 2 19 24 B 3RT10 46-3KB44-0LA0 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 46-3KF44-0LAO 1 szt. 101 3.100

Akcesoria - patrz strona 3/101.

D Bez mozliwosci natozenia bloku stykéw pomocniczych. W przypadku

temperatury otoczenia > 60 °C przy zabudowie szeregowej nalezy zachowac

odstep rzedu 10 mm.
2

Naktadany 4-bieg. blok stykéw pomocniczych wg normy EN 50005,

przy temperaturze do 70 °C odstep nie jest wymagany.

3
4

Wersja bez rezystora szeregowego.

Mozna zastosowac jednobiegunowe zestawy stykow pomocniczych.

°) Nie mozna zwigkszy¢ ilosci stykéw pomocniczych; przy temperaturze do

70 °C odstep nie jest wymagany.

Przy temperaturze > 60 °C wymagany jest odstep 10 mm.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW

Zasilanie DC - System magnetyczny DC
Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej
szynie - Cewka magnetyczna wyposazona w warystor

3RT10 ..-3X.40-0LA2

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp QO Masa

AC-2 i AC-3 pomocnicze” napiecie jed- 1] jed-

T,: do 70 °C sterujace Us nostki nostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna

Prad Moc Ozna- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy

roboczy I, silnika czenie

przy indukcyj-

nego przy |
50 Hz i \

400V 400V

A kW NO NC VvDC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielkosc SO

17 7.5 - - - 24 C  3RT10 25-1XB40-0LA2 0.640 B 3RT10 25-3XB40-0LA2 0.640

- - - 110 B 3RT10 25-1XF40-0LA2 0.640 B  3RT10 25-3XF40-0LA2 0.640

25 1 - - - 24 B 3RT10 26-1XB40-0LA2 0.640 B  3RT10 26-3XB40-0LA2 0.640

- - - 110 B 3RT10 26-1XF40-0LA2 0.640 B  3RT10 26-3XF40-0LA2 0.640
Wielkos¢ 52
32 15 - - - 24 B 3RT10 34-1XB40-0LA2 1.500 C 3RT10 34-3XB40-0LA2 1.500
- - - 110 B 3RT10 34-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 34-3XF40-0LA2 1.500
40 18.5 - - - 24 B 3RT10 35-1XB40-0LA2 1.500 C 3RT10 35-3XB40-0LA2 1.500
- - - 110 B 3RT10 35-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 35-3XF40-0LA2 1.500
50 22 - - - 24 B 3RT10 36-1XB40-0LA2 1.500 B 3RT10 36-3XB40-0LA2 1.500
- - - 110 B 3RT10 36-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 36-3XF40-0LA2 1.500

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm

Wielkosc S3

65 30 - - - 24 B 3RT10 44-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT1044-3XB40-0LA2 2.900

- - - 110 B 3RT10 44-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT1044-3XF40-0LA2 2.900

80 37 - - - 24 B 3RT10 45-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT1045-3XB40-0LA2 2.900

- - - 110 B 3RT10 45-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT1045-3XF40-0LA2 2.900
95 45 - - - 24 B 3RT10 46-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT1046-3XB40-0LA2 2.900
- - - 110 B 3RT10 46-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT1046-3XF40-0LA2 2.900

) Zestawy stykéw pomocniczych do zastosowania jako styczniki standardowe.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3TB5, 55 ... 200 kW

[ Przeglad I Zastosowanie
Zgodne z norma EN 60947-4-1. Do zastosowania w instalacjach, w ktérych wystepuja znaczne
. s i spadki napiecia oraz wysokie temperatury, np. w urzadzeniach
Wedtug wymagan IEC 60077-1 i IEC 60077-2. kolejowych.
Styczniki sg zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma
EN 50274. Konieczne moze by¢ zastosowanie oston zaciskdéw na
szynach przytaczeniowych, zaleznie od konfiguracji z innymi
urzadzeniami.
| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia
Styczniki 3TB50 do 3TB56
Do zamocowania srubowego
Cewka magnetyczna z warystorem
Wielkos¢ Dane znamionowe Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
AC-2iAC-3 pomocnicze” napiecie sterujace jed-

5 nostki
orienta-
cyjna

Prad Moc silnika indukcyjnego Wersja Nr zamoéwieniowy
roboczy przy
le przy

o
400V 230V 400V 500V 690V \
A kw kW kw  kw  NO NC VvDC kg
Styczniki do zatgczania napiecia przemiennego (AC)

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

6 110 37 55 75 90 2 1 24 D  3TB50 17-0LB4 1 szt 101 6.600
110 D  3TB50 17-OLF4 1 szt 101 6.600
8 170 55 90 110 132 2 1 24 D  3TB52 17-0LB4 1 szt 101 9.300
110 D 3TB52 17-OLF4 1 szt. 101 9.300
10 250 75 132 160 200 2 1 24 D  3TB54 17-0LB4 1 szt. 101 16.800
110 D  3TB54 17-OLF4 1 szt. 101 16.800
12 400 115 200 255 355 2 1 110 D  3TB56 17-OLF4 1 szt. 101 19.800

) Nie mozna zwiekszy¢ liczby stykéw pomocniczych.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki 3TC do zatgczania napiecia statego,

2-biegunowe

| Przeglad | Zastosowanie
Zgodne z norma EN 60947-4-1.

wedtug wymagan IEC 60077-1 i IEC 60077-2.

Do zastosowania w instalacjach, w ktérych wystepuja znaczne
spadki napiecia oraz wysokie temperatury, np. w urzadzeniach

kolejowych.
Styczniki sg zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma
EN 50274 (wyjatek: rezystor szeregowy). Konieczne moze by¢
natozenie oston zaciskéw, zaleznie od konfiguracji z innymi
urzadzeniami.
| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zamoéwienia
3TC44: do mocowania srubowego i zatrzaskowego
na standardowej szynie 35 mm
3TC48 do 3TC56: do mocowania srubowego
Cewka magnetyczna z warystorem
37C48
Wiel- Kategoria  Prad Moc znamionowa Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
kos¢ uzytkowa- roboczy odbioréw AC przy pomo- napiecie jed-
nia le przy cnicze”  sterujace Us nostki
orienta-
cyjna
Wersja Nr zamoéwieniowy
750V 220V 440V 600V 750V | ?
A kw kw kw kw NO NC VDC kg
Styczniki 3TC do zatgczania napiecia statego (DC)
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
2 DC-1 32 7 14 19.2 24 24 B 3TC44 17-0LB4 1szt. 101 1.380
DC-3/IDC-5 7.5 5 9 9 4 110 C 3TC4417-0LF4 1 szt. 101 1.380
4 DC-1 75 16.5 33 45 56 24 C 3TC48 17-0LB4 1szt. 101 4.900
DC-3/DC-5 75 13 27 38 45 110 C 3TC48 17-0LF4 1 szt. 101 4.900
8 DC-1 170 48 97 132 165 24 C 3TC5217-0LB4 1 szt. 101 10.800
DC-3/DC-5
170 41 82 110 110 110 C 3TC5217-0LF4 1 szt. 101 10.800
12 DC1 400 88 176 240 300 24 3TC56 17-0LB4 1szt. 101 19.500
DC-3/DC-5
400 70 140 200 250 110 D 3TC56 17-0LF4 1 szt. 101 19.500

" Nie mozna zwiekszy¢ liczby stykéw pomocniczych.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TC do zataczania napiecia statego

1-i 2-biegunowe, 32 ... 400 A

| Przeglad | Zastosowanie

Styczniki 3TC4 i 3TC5 Styczniki te s3 odpowiednie do zataczania i sterowania silnikéw
EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102). pradu statego, a takze innych odbiornikéw pradu statego.

Styczniki s zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma napiec¢ do zastosowania w pojazdach sterowanych elektrycznie
EN 50274. i urzadzeniach, w ktérych wystepuja znaczne zmiany napiec
Konieczne moze by¢ zastosowanie oston zaciskéw na szynach (patrz strona 3/65).

przytaczeniowych, zaleznie od konfiguracji z innymi

urzadzeniami.

Dostepna jest wersja z cewkami o bardzo szerokim zakresie

Moce silnikéw pradu statego podane w tabelach maja
zastosowanie do kategorii uzytkowania DC-3 i DC-5 przy
dwubiegunowym zataczaniu odbiornika lub dwéch torach
pradowych stycznika potaczonych szeregowo. Jeden tor pradowy
stycznika moze zatacza¢ petng moc do 220 V. Dane dla wyzszych
napiec¢ sa dostepne na zapytanie.

Styczniki 3TC7
Zgodne z norma EN 60947-4-1 (VDE 0660 czes¢ 102).

Styczniki te mozna stosowa¢ w dowolnym klimacie. Sa
odpowiednie do zataczania i sterowania silnikéw, a takze innych
odbiornikéw pradu statego. Wzbudzenie magnetyczne jest
wykonane dla bardzo szerokiego zakresu napie¢ cewki. Zakres ten
wynosi od 0.7 lub 0.8 do 1.2 x Us.

Styczniki 3TC74 mozna uzywac dla napie¢ do 750 V/400 A
i czestotliwosci 50Hz w kategorii AC-1.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TC do zatagczania napiecia statego

1-i 2-biegunowe, 32 ... 400 A

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

3TC44 3TC48
Wiel-  Dane znamionowe DC-3 i DC-5") Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
kos¢ pomocniczez) napiecie jed-
Prad Moc silnika pradu statego przy sterujace Us nO.Stkt'
robczy lo orienta-
cyjna
110V 220V 440V 600V 750V Wersja Nr zamoéwieniowy
\I ?
A kw kw kw kw kw NO NC Vv kg
Styczniki 3TC44 do 3TC56, 2-biegunowe
Zasilanie DC
Mocowanie srubowe i zatrzaskowe na szynie 35 mm
2 32 2.5 5 9 9 4 2 2 24 DC »  3TC44 17-0AB4 Tszt. 101 1.100
110DC > 3TC44 17-0AF4 1szt. 101 1.100
220 DC > 3TC44 17-0AM4 Tszt. 101 1.100
Mocowanie srubowe
4 75 6.5 13 27 38 45 2 2 24 DC A 3TC48 17-0AB4 1szt. 101 4.700
110DC A 3TC48 17-0AF4 Tszt. 101 4.700
220 DC A 3TC48 17-0AM4 Tszt. 101 4.700
8 220% 20 41 82 1710 110 2 2 24 DC C 3TC52 17-0AB4 Tszt. 101 10.800
110 DC C 3TC52 17-0AF4 1szt. 101 10.800
220 DC C 3TC52 17-0AM4 1szt. 101 10.800
12 400 35 70 140 200 250 2 2 24 DC C 3TC56 17-0AB4 Tszt. 101 19.500
110DC C 3TC56 17-0AF4 Tszt. 101 19.500
220 DC C 3TC56 17-0AM4 Tszt. 101 19.500
Zasilanie AC, 50 Hz
Mocowanie $rubowe i zatrzaskowe na szynie 35 mm
2 32 2.5 5 9 9 4 2 2 220/230AC® » 3TC44 17-0BPO Tszt. 101 0.700
110/ 110 AC »  3TC44 17-0BFO Tszt. 101 0.700
Mocowanie $rubowe
4 75 6.5 13 27 38 45 2 2 220/230AC? A 3TC48 17-0BPO Tszt. 101 3.500
110 AC C 3TC48 17-0BF0 Tszt. 101 3.500
8 2209 20 41 82 1710 110 2 2 2201230 ACY A 3TC52 17-0BPO Tszt. 101 7.200
110 AC C 3TC52 17-0BF0 Tszt. 101 7.200
12 400 35 70 140 200 250 2 2 220/230AC® C 3TC56 17-0BPO Tszt. 101 14.500
110 AC C 3TC56 17-0BFO Tszt. 101 14.500

Wiecej napiec sterujacych Us, mozna znalez¢ na stronie 3/68.

D Dopuszczalne obciazenia dla kategorii uzytkowania DC-1 sa podane
w Katalogu Techncznym LV 1 T —> Dane techniczne.

W przypadku stycznikéw z zasilaniem DC wyposazenia w styki pomocnicze
nie mozna zmienic.
W przypadku pracy przeciwpradowej w stycznikach 3TC44 do 3TC56

dopuszczalne sg nastepujace znamionowe prady robocze:
Stycznik Znamionowe napiecie pracy

2

3

Typ. 110V,220V 440V
3TC44  32A 7A
37C48  75A 75 A
37C52  170A 170 A
37C56 400 A 400 A

4 Przy > 600 V: I =170 A.
5) Zakres pracy przy 220 V: 0.85 do 1.15 x Us.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TC do zafaczania napiecia sta’rego

1-i 2-biegunowe, 32 ... 400 A

37C74 37C78

Wiel- Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
kos¢ DC-3iDC-5" pomoc: napiecie jed-
nicze 2 sterujace Us nostki
orienta-
cyjna
Prad Moc silnika pradu statego Wersja Nr
roboczy przy zamowieniowy
le 110V 220V 440V 600V 750V 1200V 1500V | ?
A kw kw kw kw kw kw kw NO NC V kg
Styczniki 1-biegunowe 3TC74 - Napiecie pracy do 750 V
Zasilanie DC
12 400 35 70 140 200 250 - - 4 4 24 DC C 3TC74 14-0EB Tszt. 101 10.800
110DC C 3TC74 14-0EF 1szt. 101 10.800

Zasilanie AC, 50 Hz
12 400 35 70 140 200 250 -- -- 4 4 230/220AC® C 3TC74 14-1CM Tszt. 101 10.800

Styczniki 2-biegunowe 3TC78 - Napiecie pracy do 1500 V

Zasilanie DC

12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 24 DC C 3TC78 14-0EB 1szt. 101 22.500
110DC C  3TC78 14-OEF 1szt. 101 22.500

Zasilanie AC, 50 Hz

12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 230/220AC C 3TC7814-1CM 1szt. 101 23.800

Wiecej napiec sterujacych Us - patrz nizej. R Dopuszczalne obciazenia dla kategorii uzytkowania DC-1 - patrz "Dane

Akcesoria - patrz strona 3/129. techniczne”.

2 W przypadku stycznikdw z zasilaniem DC wyposazenia w styki
pomocnicze nie mozna zmienic.

3) Gorna granica zakresu pracy przy 230 V: 1.14 x Us.

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3TC44 3TC48 3TC52/56 3TC74/78
Znamionowe napiecie sterujgce Us

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla 50 Hz

24V AC BO BO = =
110V AC FO FO FO =
230/220 V AC poV po" po" M2
240 V AC uo uo - -

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla 50/60 Hz

24V AC 2 = = =
110V AC G2 - — —
120V AC K2 = = =
220V AC N2 - — —
230V AC L2 - - -
Zasilanie DC

24V DC B4 B4 B4 B

48V DC w4 W4 = -

60V DC E4 E4 - -
110V DC F4 F4 F4 F
125V DC G4 G4 - -
220V DC M4 M4 M4 M
230V DC P4 P4 = =

1 Zakres pracy przy 220 V lub 380 V: 0.85 do 1.15 x Us;
dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

2 Gérna granica zakresu pracy przy 230 V: 1.14 x Us.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3RH1, 4- i 8-biegunowe

| Przeglad

Seria aparatéw SIRIUS jest wszechstronna rodzing aparatéw
modutowych zaprojektowanych logicznie az do najdrobniejszych
szczeg6téw, od podstawowych elementéw az po akcesoria.

Styczniki pomocnicze i sprzegajgce
Wielkosci SO0 z akcesoriami

@0 @ @ © © POEO® VOO

Styczniki pomocnicze, patrz str. 3/70
Stycznik sprzegajacy do pomoc. obwoddw zasilania, patrz str. 3/78

Elektroniczny przekaznik czasowy, opdznienie zataczania, patrz str. 3/106
Elektroniczny przekaznik czasowy, opéznienie odpadania, patrz str. 3/106

Elektroniczny blok stykdéw zwtocznych, patrz str. 3/105 (wersje:
z op6Znieniem zatgczania lub wytaczania)

1-bieg. blok stykéw pomoc., wprowadzenie przewodéw od géry, patrz str. 3/100
2-bieg. blok stykéw pomoc., wprowadzenie przewoddéw od géry, patrz str. 3/100
1-bieg. blok stykéw pomoc., wprowadzenie przewodéw od dotu, patrz str. 3/100
2-bieg. blok stykéw pomoc., wprowadzenie przewoddw od dotu, patrz str. 3/1700

4-bieg. blok stykéw pomoc., patrz str. 3/100
(oznaczenia przytaczy wg EN 50011 lub EN 50005)

2-bieg. blok stykéw pomoc., wersja standardowa lub przystosowana do elektroniki,
patrz str. 3/100 (oznaczenia przytaczy wg EN 50005)

Adapter przytaczy lutowniczych do stycznikéw pomoc. z 4-bieg. blokiem stykéw
pomoc., patrz str. 3/111

Adapter przytaczy lutowniczych do stycznikdw i stycznikéw sprzegajacych, patrz
str. 3/110

Modut odbiornika dodatkowego, do zwigkszania dopuszczalnego pradu, patrz
str. 3/109

Ogranicznik przepie¢ z dioda LED, patrz str. 3/108
Ogranicznik przepige¢ bez diody LED, patrz str. 3/108

Zasilanie ACi DC
Zgodne z normami I[EC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Styczniki pomocnicze 3RH1 mozna stosowaé w dowolnym
klimacie. Sa zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norma
EN 50274.

Styczniki pomocnicze 3RH1 posiadaja zaciski Srubowe lub zaciski
typu Cage Clamp. W module podstawowym dostepne sa cztery
styki.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3RH1, 4- i 8-biegunowe

. Dane do doboru i zaméwienia
Zasilanie ACi DC
Wielkos¢ S00

3RH11 ..-1... 3RH11 ..-2... 3RH12 ..-1... 3RH12..7—2...

Znamionowy Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa

prad roboczy napiecie jednostki jednostki

Io/AC-15/AC-14 sterujgce Ug orienta- orienta-
cyjna cyjna

przy 230 V Ozna- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy

czenie
\I ?‘
A NO NC VAC kg kg

Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Oznaczenia zaciskow

wg EN 50011
Zasilanie AC 50/60 Hz")
6 40E 4 - 24 »  3RH11 40-1AB00 0.200 » 3RH11 40-2AB00 0.200
110 »  3RH11 40-1AF00 0.200 » 3RH11 40-2AF00 0.200
230 »  3RH11 40-1AP00 0.200 »  3RH11 40-2AP00 0.200
31E 3 1 24 »  3RH11 31-1AB00 0.200 » 3RH11 31-2AB00 0.200
110 »  3RH11 31-1AF00 0.200 » 3RH11 31-2AF00 0.200
230 »  3RH11 31-1AP00 0.200 » 3RH11 31-2AP00 0.200
22E 2 2 24 »  3RH11 22-1AB00 0.200 » 3RH11 22-2AB00 0.200
110 »  3RH11 22-1AF00 0.200 » 3RH11 22-2AF00 0.200
230 »  3RH11 22-1AP00 0.200 »  3RH11 22-2AP00 0.200
¢ Z natozonym na state blokiem stykéw pomocniczych do
uktadéw bezpieczeristwa zgodnie z SUVA
6 44E 4 4 230 »  3RH12 44-1AP00 0.250 B 3RH12 44-2AP00 0.250
62E 6 2 230 »  3RH12 62-1AP00 0.250 B 3RH12 62-2AP00 0.250
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
6 40E 4 - 24 »  3RH11 40-1BB40 0.260 » 3RH1140-2BB40 0.260
220 »  3RH11 40-1BM40 0.260 B 3RH11 40-2BM40 0.260
31E 3 1 24 »  3RH11 31-1BB40 0.260 » 3RH11 31-2BB40 0.260
220 »  3RH11 31-1BM40 0.260 B 3RH11 31-2BM40 0.260
22E 2 2 24 »  3RH11 22-1BB40 0.260 » 3RH11 22-2BB40 0.260
220 »  3RH11 22-1BM40 0.260 B 3RH11 22-2BM40 0.260
¢ Z natozonym na state blokiem stykéw pomocniczych do
uktadow bezpieczeristwa zgodnie z SUVA
6 44E 4 4 24 »  3RH12 44-1BB40 0.310 A 3RH12 44-2BB40 0.310
62E 6 2 24 »  3RH12 62-1BB40 0.310 A 3RH12 62-2BB40 0.310

Inne napiecia — patrz strona 3/71, dane stycznikéw z blokami stykéw
pomocniczych zamocowanymi na state — prosimy o kontakt.
Akcesoria — patrz strony 3/100 i 3/102. Opakowania zbiorcze

i opakowania wielokrotnego uzytku - patrz "Zatacznik --> Informacje
0 zamawianiu".

1) Zakres pracy cewki

przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Us

przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3RH1, 4- i 8-biegunowe

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3RH11
Znamionowe napiecie Napiecie sterujace
sterujace Us przy

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla AC 50/60 i 60 Hz

50/60 Hz" 60 Hz

24 VAC - BO
42 VAC - DO
48 V AC - HO
110 VAC - FO
220V AC -- N2
230V AC - PO
400 V AC - VO
Cewki magnetyczne dla AC 50/60 i 60 Hz (dla Japonii?)
100 VAC 110 VAC G6
200V AC 220 VAC N6
400 V AC 440V AC R6
Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz (dla USA i Kanady 3)
50 Hz 60 Hz

110 VAC 120 VAC K6
220V AC 240V AC P6
Zasilanie DC

12 vDC A4
24 VDC B4
42 VDC D4
48 VDC W4
60 VDC E4
110V DC F4
125V DC G4
220V DC M4
230V DC P4

D Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Ug
przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

2) Zakres pracy cewki
przy 50/60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.

3) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.85 do 1.1 x Ug
przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x U,.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki z uktadem przrzutnym 3RH14,

4-biegunowe

| Przeglad

Zasilanie ACi DC Elementy RC, warystory, diody lub uktady diodowe moga by¢
podtaczone do obydwu cewek od przodu w celu ttumienia

Zgodne z IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660). przepiec przy otwieraniu.

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50011. Stycznik pomocniczy moze byc tez zataczony i wyzwolony recznie

Cewka stycznika i cewka wyzwalacza magnetycznego moga by¢ (minimalne czasy dziatania - patrz "Dane techniczne").

stosowane do pracy ciagtej.

llos¢ stykéw pomocniczych moze by¢ rozszerzona przy pomocy
bloku stykéw pomocniczych (maksymalnie 4 bieguny).

. Dane do doboru i zaméwienia

3RH14 .-1....

Znamionowy prad  Styki Znamionowe DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
roboczy napiecie jednostki
Io/AC-15/AC-14 sterujgce Us orienta-

cyjna
przy 230 V Oznaczenie Wersja Nr zaméwieniowy

wedtug EN 50011
\I ?
A NO NC Y kg
Z przytaczami Srubowymi -do mocowania srubowego
i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Zasilanie AC

AC 50/60 Hz"

6 40 E 4 - 24 B 3RH14 40-1AB00O 1 szt. 101 0.380
42 B 3RH14 40-1AD0O0 1szt. 101 0.380
110 B 3RH14 40-1AF00 1szt. 101 0.380
230 A 3RH14 40-1AP00 1 szt. 101 0.380
31E 3 1 24 B 3RH14 31-1AB00 1 szt. 101 0.380
42 B 3RH14 31-1AD00 1 szt. 101 0.380
110 B 3RH14 31-1AF00 1 szt. 101 0.380
230 B 3RH14 31-1AP00 1 szt. 101 0.380
22 E 2 2 24 B 3RH14 22-1AB00 1szt. 101 0.380
42 B 3RH14 22-1AD00 1 szt. 101 0.380
110 B 3RH14 22-1AF00 1szt. 101 0.380
230 »  3RH14 22-1AP00 1szt. 101 0.380
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
DC
6 40 E 4 - 24 »  3RH14 40-1BB40 1szt. 101 0.500
110 B 3RH14 40-1BF40 1 szt. 101 0.500
220 B 3RH14 40-1BM40 1 szt. 101 0.500
31E 3 1 24 B 3RH14 31-1BB40 1 szt. 101 0.500
110 B 3RH14 31-1BF40 1szt. 101 0.500
220 B 3RH14 31-1BM40 1 szt. 101 0.500
22E 2 2 24 »  3RH14 22-1BB40 1szt. 101 0.500
110 B 3RH14 22-1BF40 1 szt. 101 0.500
220 B 3RH14 22-1BM40 1 szt. 101 0.500

Akcesoria — patrz strona 3/100 i 3/102.

" Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Ug
przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH4, 8- i 10-biegunowe

| Przeglad
Zasilanie ACi DC Oznaczenia zaciskéw sq zgodne z EN 50011
Zgodne z IEC 60947 i EN 60947 (VDE 0660). Pod wzgledem oznaczen zaciskédw numery i liter

identyfikacyjnych styczniki pomocnicze 3TH42/3TH43 s3g zgodne

Styczniki pomocnicze 3TH42/3TH43 mozna stosowac znorma EN 50011 dla "Specjalnych stycznikéw pomocniczych".

w dowolnym klimacie. Sa zabezpieczone przed dotykiem
z godnie z norma EN 50274.

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

3TH42 ..-0...

Styki Znamionowy prad roboczy  Styki DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
I./AC-15/AC-14 jednostki
przy orienta-

cyjna
230/ 400/ 500V 690/ Oznacze- Wersja Nr zamoéwieniowy
220V 380V 660V nie
wedtug
EN 50011

b oro
Liczba A A A A NO NC NO NC kg
Z przytaczami Srubowymi ¢ do mocowania sSrubowego
i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Zasilanie AC, znamionowe napiecie sterujgce Us = AC 50 Hz 230/220 v

8 10 6 4 2 80E 8 - - - > 3TH42 80-0APO 1 szt. 101 0.420
71E 7 1 - - »  3TH42 71-0APO 1 szt. 101 0.420
62 E 6 2 - - D 3TH42 62-0APO 1 szt. 101 0.420
53E 5 3 - - > 3TH42 53-0AP0 1 szt. 101 0.420
44 4 4 - - »  3TH42 44-0APO 1 szt. 101 0.420
44E,U 3 3 1 1 »  3TH42 93-0APO 1 szt. 101 0.420

Zasilanie DC - System magnetyczny DC, znamionowe napiecie sterujgce Us =24 V DC

8 10 6 4 2 80E 8 - - - »  3TH42 80-0BB4 1 szt. 101 0.670
71E 7 1 - - »  3TH42 71-0BB4 1 szt. 101 0.670
62 E 6 2 - - > 3TH42 62-0BB4 1 szt. 101 0.670
53E 5 3 - - »  3TH42 53-0BB4 1 szt. 101 0.670
44 E 4 4 - - > 3TH42 44-0BB4 1 szt. 101 0.670
44E, U 3 3 1 1 »  3TH42 93-0BB4 1 szt. 101 0.670

Akcesoria — patrz strona 3/124.

Czesci zamienne

Cewki magetyczne:

Zasilanie AC: 3TY7 403-0A.

Zasilanie DC: 3TY4 803-0B.

(napiecia na zapytanie)

Styki:

W stycznikach pomocniczych 3TH42 nie mozna wymieniac

stykow.

M Zakres pracy przy 220 V: 0.85 do 1.1 x Ug;
dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

* Mozna zamawiac podana ilos¢ lub jej wielokrotnosc.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH4, 8- i 10-biegunowe

3TH43 ..-0A.. 3TH43 ..-0B..

Styki Znamionowy prad roboczy  Styki DT  Zaciski Srubowe PS* PG Masa
I./AC-15/AC-14 jednostki
przy orienta-

cyjna
230V 400V 500V 690V Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy
zgodnie z
EN 50011

Liczba A A A A NO NC NO NC kg

Zzaciskamisrubowymi- domocowanias$rubowegoizatrzaskowego

na szynie 35 mm

Zasilanie AC, znamionowe napiecie sterujgce Us = AC 50 Hz 230/220 v

10 10 6 4 2 100 E 10 - -- - > 3TH43 10-0APO 1 szt. 101 0.480

91E 9 1 - - »  3TH43 91-0APO 1 szt. 101 0.480
82E 8 2 - - »  3TH43 82-0APO 1 szt. 101 0.480
73 E 7 3 -- - > 3TH43 73-0AP0 1 szt. 101 0.480
73EU 6 2 1 1 »  3TH43 46-0APO 1 szt. 101 0.480
64 E 6 4 -- - > 3TH43 64-0APO0 1 szt. 101 0.480
55E 5 5 - - »  3TH43 55-0APO 1 szt. 101 0.480
55EU 4 4 1 1 »  3TH43 94-0APO 1 szt. 101 0.480
Zasilanie DC - System magnetyczny DC, znamionowe napiecie sterujgce Us =24 V DC
10 10 6 4 2 100 E 10 - - - »  3TH43 10-0BB4 1 szt. 101 0.710
91E 9 1 - - »  3TH43 91-0BB4 1 szt. 101 0.710
82E 8 2 - - »  3TH43 82-0BB4 1 szt. 101 0.710
73E 7 3 - - »  3TH43 73-0BB4 1 szt. 101 0.710
73E,U 6 2 1 1 > 3TH43 46-0BB4 1 szt. 101 0.710
64 E 6 4 -- - > 3TH43 64-0BB4 1 szt. 101 0.710
55E 5 5 - - »  3TH43 55-0BB4 1 szt. 101 0.710
55EU 4 4 1 1 »  3TH43 94-0BB4 1 szt. 101 0.710
Akcesoria — patrz strona 3/124. Czeéci zamienne
" Zzakres pracy przy 220V:0.85do 1.1 x Us. Cewki magnetyczne:
dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947. Zasilanie AC: 3TY7 403-0A..
Zasilanie DC: 3TY4 803-0B..
Styki:
W stycznikach pomocniczych 3TH42 nie mozna wymieniac stykdw.
Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)
Wersja stycznika 3TH42/3TH43 Wersja stycznika 3TH42/3TH43

Znamionowe napiecie Napiecie sterujace przy Znamionowe napiecie

sterujgce Ug sterujgce Ug

Zasilanie AC Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz

Cewki magnetyczne dla AC 50 Hz 50/60 Hz

50 Hz 60 Hz 4213 ¥§§ ‘5%

24V AC 29 VAC BO 110V AC G2
36 VAC 42V AC GO
42VAC 50 V AC DO Hgmg {(22
48V AC 58V AC HO 220V AC N2
60V AC 72V AC EO

110 VAC 132VAC FO gig\\;ﬁg :;%

125/127 VAC 150/152 V AC LO 440V AC R

230/220 V AC 276 VAC po" =

240V AC 288V AC uo Zasilanie DC

400/380 V AC 4801460 V AC vo? 12 vDC A4

415V AC 500 V AC RO 24 VDC B4

500V AC 600V AC SO 30 vDC c4

Dla Japonii 36 VDC V4

100 VAC 100-110 VAC G62) 25 xgg \II)V‘L

200 VAC 200-220 VAC N6 2) 60 VDC o

Dla USA i Kanady 110V DC F4

110 VAC 120 VAC K6 2) 125V DC G4

220V AC 240 VAC P62) 220V DC M4

D zak 220V do 380 V: 0.85 do 1.1 x U 230vDC P4
akres pracy przy o 01.1x U 40V DC Q4

2) Zakres pracy przy 60 Hz: 0.85do 1.1 x Us,

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH2, 4- i 8-biegunowe

. Przeglad
Zasilanie ACiDC
IEC 60947 (VDE 0660).
Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50011.
Styczniki pomocnicze 3TH2

Styczniki pomocnicze 3TH2 mozna stosowac w dowolnym
klimacie.

Styczniki pomocnicze z przytaczami sg zabezpieczone przed
dotykiem zgodnie z EN 50274.

Styczniki pomocnicze zapadkowe 3TH27

Cewka stycznika i cewka wyzwalacza magnetycznego moga by¢
stosowane do pracy ciagtej.

Elementy RC, warystory, diody, lub uktady diodowe mozna
podtaczy¢ do obydwu cewek od przodu w celu ttumienia przepiec
W cewce przy otwieraniu.

Stycznik pomocniczy moze tez by¢ wtaczany i zwalniany recznie.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH2, 4- i 8-biegunowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Styki Znamionowy prad Styki DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
roboczy I,/AC-15/AC-14 jednostki
przy orienta-

cyjna
230/ 400/ 500V 690/ Ozn. Wersja
220V 380V 660V wedtug
EN 50011

Liczba A kg
Styczniki pomocnicze z przytaczami Srubowymi
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm
Zasilanie AC Zaciski Srubowe
4 4 3 2 1 40E 4 - A 3TH2040-0APO 1 szt. 101 0.200
31E 3 1 A 3TH20 31-0APO 1szt. 101 0.200
22E 2 2 A 3TH20 22-0APO 1 szt. 101 0.200
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
4 4 3 2 1 40E 4 - A 3TH2040-0BB4 1 szt. 101 0.220
31E 3 1 A 3TH2031-0BB4 1 szt. 101 0.220
22E 2 2 A 3TH2022-0BB4 1szt. 101 0.220

Styczniki pomocnicze z przytgczami ptaskimi 6.3 mm x 0.8 mm

Zasilanie AC Przytacza ptaskie

Do mocowania $rubowego i zatrzaskowego na standardowej

szynie 35 mm

4 4 3 2 - 40E 4 - 3TH20 40-3APO szt. 101 0.170
31E 3 3TH20 31-3AP0 szt. 101 0.170
22E 2 2 3TH20 22-3AP0 szt. 101 0.170

-
[aXake]
RGN

3TH20 3. Do zamocowania Srubami (po przekatnej)

4 4 3 2 - 40E 4 - C  3TH20 40-7AP0 1 szt. 101 0.170
31E 3 1 C 3TH2031-7AP0 1 szt. 101 0.170
22E 2 2 C 3TH2022-7AP0 1 szt 101 0.170

Zasilanie DC - System magnetyczny DC

Do mocowania $rubowego i zatrzaskowego na standardowej

szynie 35 mm

4 4 3 2 - 40E 4 - C 3TH2040-3BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C  3TH20 31-3BB4 1szt. 101 0.190
22E 2 2 C  3TH20 22-3BB4 1 szt. 101 0.190

3TH20 .7 Do zamocowania $rubami (po przekatnej)
4 4 3 2 - 40E 4 - C 3TH2040-7BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C 3TH2031-7BB4 1 szt. 101 0.190
22E 2 2 C 3TH2022-7BB4 1 szt. 101 0.190
Styczniki pomocnicze z przytgczami lutowniczymi do ptytek
drukowanych
Zasilanie AC Przytaczenie za
Do zamocowania $rubami (po przekatnej) pomocy kotkéw
lutowniczych
4 4 3 2 -~ 40E 4 - C 3TH2040-6APO Tszt. 101 0.170
31E 3 1 C 3TH2031-6APO 1szt. 101 0.170
22E 2 2 C 3TH2022-6APO 1szt. 101 0.170
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
3TH20 ..-6... > ! '
Do zamocowania Srubami (po przekatnej)
4 4 3 2 - 40E 4 - C 3TH2040-6BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C 3TH20 31-6BB4 1 szt. 101 0.190
22E 2 2 C 3TH20 22-6BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki pomocnicze z blokami stykéw pomocniczych zamocowanymi
na state, z zaciskami Srubowymi, o szerokosci 45mm
Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Zasilanie AC Zaciski srubowe

8 4 3 2 - 80E 8 0 C  3TH22 80-0APO 1 szt. 101 0.240
71E 7 1 C  3TH22 71-0APO 1 szt. 101 0.240
62E 6 2 C  3TH22 62-0AP0O 1 szt. 101 0.240
53E 5 3 C  3TH22 53-0AP0O 1 szt. 101 0.240
44E 4 4 C 3TH22 44-0APO 1 szt. 101 0.240

. Zasilanie DC - S,
3TH22 . OA.. ystem magnetyczny DC

8 4 3 2 - 80E 8 0 C 3TH22 80-0BB4 1 szt. 101 0.260
71E 7 1 C 3TH22 71-0BB4 1 szt. 101 0.260
62E 6 2 C 3TH22 62-0BB4 1 szt. 101 0.260
53E 5 3 C 3TH22 53-0BB4 1 szt. 101 0.260
44E 4 4 C 3TH2244-0BB4 1 szt. 101 0.260

Akcesoria — patrz strona 3/125.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH2, 4- i 8-biegunowe

Styki  Znamionowy prad robo-  Styki DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
czy IJAC-15/AC-14 jednostki
przy orienta-

cyjna
230/ 400/ 500V 690/ Ozn. Wersja Nr zamoéwieniowy
220V 380V 660V zgodnie z
EN 50011

\I ?
Liczba A A A A NO NC kg
Styczniki pomocnicze zapadkowe z zaciskami

Srubowymi - Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na
standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC

4 4 3 2 1 40E 4 - C 3TH27 40-0APO 1 szt. 101 0.350
31E 3 1 C 3TH27 31-0APO 1szt. 101 0.350
22E 2 2 C 3TH27 22-0APO 1szt. 101 0.350
Zasilanie DC - System magnetyczny DC
4 4 3 2 1 40E 4 - C 3TH27 40-0BB4 1 szt. 101 0.400
3TH27 .. 31E 3 1 C 3TH27 31-0BB4 1 szt. 101 0.400
22E 2 2 C 3TH27 22-0BB4 1szt. 101 0.400

Akcesoria — patrz strona 3/125.

Znamionowe napiecia sterujgce (10. i 11. pozycja
numeru katalogowego musi by¢ zmieniona)

Wersja stycznika 3TH20 ..-0... 3TH20..-3...,
3TH20 ..-6...,
3TH20 ..-7...,

Znamionowe napiecie sterujgce Us 3TH22, 3TH27

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz

50 Hz 60 Hz

24V AC 29 VAC BO =
110V AC 132 VAC FO =
230/220 V AC 276 V AC po" po"
Zasilanie DC
24 VDC B4 B4
110V DC F4 =
220V DC M4 =

" Zakres pracy przy 220V lub 380 V:
0.85 do 1.15 x Ug; dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

Inne napiecia na zapytanie.

* Istnieje mozliwo$¢ zamdéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
Siemens LV 1 - 2009 3/77



Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki sprzegajace 3RH11 do taczenia obwodow

pomocnicznych, 4-biegunowe

. Zastosowanie

Zasilanie DC Styc;nikéw sprzegajqcych 3RH11 nie mozna rozbudowywac przy
Zgodne z normami [EC 60947 i EN 60947 (VDE 0660). uzyciu bloku stykow pomocniczych.

Styczniki sprzegajace 3RH11 do taczenia pomocniczych obwodéw
dostosowane sg do specjalnych wymagan, wynikajacych ze
wspbtpracy ze sterownikami elektronicznymi.

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

Zasilanie DC

Niewielki pobér mocy

Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej
Zintegrowane okablowanie cewki

3RH11 ..-1.B40 3RH11 ..-2.B40

Ograniczniki Znamionowy  Styki pomocnicze DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Clamp Masa
przepiec prad roboczy jed- jed-
I.IAC-15/ nostki nostki
AC-14 orienta- orienta-
cyjna cyjna
przy 230 V Oznacze- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
nie
zgodnie z
EN 50011
\l ?‘
A NO NC kg kg

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ S00

Oznaczenia zaciskéw zgodne z EN 50011

Znamionowe napiecie sterujace Us = 24 V DC, zakres pracy 0.7 do 1.25 x Us
Pobér mocy cewek magnetycznych 2.3 W przy 24 V (nie mozna zastosowac stykéw pomocniczych)

Dioda, warystor 6 40E 4 - »  3RH11 40-1HB40 0.260 B 3RH11 40-2HB40 0.260
lub czton RC, 31E 3 1 » 3RH11 31-1HB40 0.260 B 3RH11 31-2HB40 0.260
dotaczalne 22E 2 2 » 3RH11 22-1HB40 0.260 B 3RH1122-2HB40 0.260
Wbudowana 6 40E 4 - »  3RH11 40-1JB40 0.260 B 3RH11 40-2JB40 0.260
dioda 31E 3 1 » 3RH1131-1JB40 0.260 » 3RH11 31-2JB40 0.260
22E 2 2 »  3RH11 22-1JB40 0.260 B 3RH11 22-2JB40 0.260
Wbudowany 6 40E 4 - »  3RH11 40-1KB40 0.260 B 3RH11 40-2KB40 0.260
warystor 31E 3 1 »  3RH11 31-1KB40 0.260 » 3RH11 31-2KB40 0.260
22E 2 2 » 3RH11 22-1KB40 0.260 » 3RH11 22-2KB40 0.260
Znamionowe napiecie sterujgce Us = 24 V DC, zakres peracy 0.85 do 1.85 x U
Pobér mocy cewek magnetycznych 1.4 W przy 24 V (nie mozna zastosowac stykéw pomocniczych)
Dioda, warystor 6 40E 4 ~ B 3RH11 40-1MB40-0KTO 0.260 B 3RH11 40-2MB40-0KTO 0.260
lub czton RC, 31E 3 1 B 3RH11 31-1MB40-0KTO 0.260 B 3RH11 31-2MB40-0KTO 0.260
dotaczalne 22E 2 2 A 3RH11 22-1MB40-0KTO 0.260 B 3RH11 22-2MB40-0KTO 0.260
Wbudowana 6 40E 4 - B 3RH1140-1VB40 0.260 B 3RH1140-2VB40 0.260
dioda 31E 3 1 A 3RH1131-1VB40 0.260 B 3RH1131-2VB40 0.260
22E 2 2 B 3RH11 22-1VB40 0.260 B 3RH11 22-2VB40 0.260
Wbudowany 6 40E 4 ~ B 3RH11 40-1WB40 0.260 B 3RH11 40-2WB40 0.260
warystor 31E 3 1 A 3RH1131-1WB40 0.260 B 3RH11 31-2WB40 0.260
22E 2 2 A 3RH1122-1WB40 0.260 B 3RH1122-2WB40 0.260

Akcesoria — patrz strona 3/100 i 3/102.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki sprzegajgce 3RT

Styczniki sprzegajace (interfejsy) 3RT10,

do faczenia silnikéw, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW

. Zastosowanie

Zasilanie DC Na sgyczniki sprzegajace 3RT10 1 nie mozna naktadac blokow
IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660). stykow pomocniczych.

Styczniki sprzegajace 3RT10 do taczenia silnikbw dostosowane sa
do specjalnych wymagan, wynikajacych ze wspétpracy ze
sterownikami elektronicznymi.

Na styczniki 3RT10 2 mozna natozy¢ dwa 1-bieg. bloki stykéw
pomocniczych.

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

Zasilanie DC

Niewielki pobér mocy

Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej
Zintegrowane okablowanie cewki

3RT10 1.-1.B4. 3RT10 1.-2.B4.
Ograniczniki Dane znamionowe Styki pomocnicze DT Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Masa
przepiec AC-2iAC-3, jed- Cage Clamp jed-
T,: do 60 °C nostki nostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prgd Moc Ozna- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
roboczy  silnika czenie
I.przy  indukcyj-
nego przy |
50 Hz i \
400V 400V
A kw NO NC kg kg

Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ SO0

Oznaczenia przytaczy wg EN 50012
Znamionowe napiecie sterujace Us = 24 V DC, zakres pracy 0.7 do 1.25 x U
Pobér mocy cewek magnetycznych 2.3 W przy 24 V (bez mozliwosci natozenia bloku stykéw pomocniczych)

Dioda, wary- 7 3 10 1 - »  3RT10 15-1HB41 0.260 B 3RT10 15-2HB41 0.260
stor lub czton 01 - 1 »  3RT10 15-1HB42 0.260 B 3RT10 15-2HB42 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 7 3 10 1 -- »  3RT10 15-1JB41 0.260 » 3RT10 15-2JB41 0.260
dioda 01 - 1 »  3RT10 15-1JB42 0.260 » 3RT10 15-2JB42 0.260
Wbudowany 7 3 10 1 -- »  3RT10 15-1KB41 0.260 »  3RT10 15-2KB41 0.260
warystor 01 - 1 »  3RT10 15-1KB42 0.260 » 3RT10 15-2KB42 0.260
Dioda, wary- 9 4 10 1 - »  3RT10 16-1HB41 0.260 B 3RT10 16-2HB41 0.260
stor lub czton 01 - 1 »  3RT10 16-1HB42 0.260 B 3RT10 16-2HB42 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 9 4 10 1 - »  3RT10 16-1JB41 0.260 » 3RT10 16-2JB41 0.260
dioda 01 - 1 »  3RT10 16-1JB42 0.260 » 3RT10 16-2JB42 0.260
Wbudowany 9 4 10 1 - »  3RT10 16-1KB41 0.260 » 3RT10 16-2KB41 0.260
warystor 01 - 1 »  3RT10 16-1KB42 0.260 » 3RT10 16-2KB42 0.260
Dioda, wary- 12 5.5 10 1 -- A 3RT10 17-1HB41 0.260 B 3RT10 17-2HB41 0.260
stor lub czton 01 - 1 B 3RT10 17-1HB42 0.260 B 3RT10 17-2HB42 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 12 5.5 10 1 - »  3RT10 17-1JB41 0.260 »  3RT10 17-2JB41 0.260
dioda 01 - 1 »  3RT10 17-1JB42 0.260 A  3RT10 17-2JB42 0.260
Wbudowany 12 5.5 10 1 - »  3RT10 17-1KB41 0.260 »  3RT10 17-2KB41 0.260
warystor 01 - 1 »  3RT10 17-1KB42 0.260 » 3RT10 17-2KB42 0.260

Akcesoria — patrz strona 3/107.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Styczniki sprzegajgce 3RT

Styczniki sprzegajace (interfejsy) 3RT10,

do faczenia silnikéw, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW

Zasilanie DC

Niewielki pobér mocy

Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej
Zintegrowane okablowanie cewki

3RT101.-1.B4. 3RT10 1.-2.B4.
Ograniczniki Dane znamionowe Styki DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Masa
przepiec AC-2 i AC-3, pomocnicze jed- Cage Clamp jed-
T,: do 60 °C nostki nostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc silnika  Ozna- Wersja Nr zaméwieniowy Nr zaméwieniowy
roboczy indukcyj- cze-
I, przy nego nie.
przy 50 Hz i |
400V 400V \ ?
A kw NO NC kg kg
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ SO0

Oznaczenia zaciskéw wg EN 50012
Znamionowe napiecie sterujgce Us = 24 V DC, zakres pracy 0.85 do 1.85 x U
Pobér mocy cewek magnetycznych 1.4 W at 24 V (bez mozliwosci natozenia bloku stykéw pomocniczych)

Dioda, warys- 7 3 10 1 -- B 3RT10 15-1MB41-0KTO 0.260 B 3RT10 15-2MB41-0KTO 0.260
tor lub czton 01 - 1 B 3RT10 15-1MB42-0KTO 0.260 B 3RT10 15-2MB42-0KTO 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 7 3 10 1 - B 3RT1015-1VB41 0.260 B 3RT10 15-2VB41 0.260
dioda 01 - 1 B 3RT10 15-1VB42 0.260 B 3RT10 15-2VB42 0.260
Wbudowany 7 3 10 1 - A 3RT10 15-1WB41 0.260 B 3RT10 15-2WB41 0.260
warystor 01 - 1 B 3RT10 15-1WB42 0.260 B 3RT10 15-2WB42 0.260
Dioda, warys- 9 4 10 1 - B 3RT10 16-1MB41-0KTO 0.260 B 3RT10 16-2MB41-0KTO 0.260
tor lub czton 01 - 1 B 3RT10 16-1MB42-0KTO 0.260 B 3RT10 16-2MB42-0KTO 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 9 4 10 1 -- B 3RT10 16-1VB41 0.260 B 3RT10 16-2VB41 0.260
dioda 01 - 1 B 3RT10 16-1VB42 0.260 B 3RT10 16-2VB42 0.260
Wbudowany 9 4 10 1 - B 3RT10 16-1WB41 0.260 B 3RT10 16-2WB41 0.260
warystor 01 - 1 B 3RT10 16-1WB42 0.260 B 3RT10 16-2WB42 0.260
Dioda, warys- 12 5.5 10 1 - B 3RT10 17-1MB41-0KTO 0.260 B 3RT10 17-2MB41-0KTO 0.260
tor lub czton 01 - 1 B 3RT10 17-1MB42-0KTO 0.260 B 3RT10 17-2MB42-0KTO 0.260
RC, naktadane

Wbudowana 12 5.5 10 1 - B 3RT1017-1VB41 0.260 B 3RT10 17-2VB41 0.260
dioda 01 - 1 B 3RT10 17-1VB42 0.260 B 3RT10 17-2VB42 0.260
Wbudowany 12 5.5 10 1 -- B 3RT10 17-1WB41 0.260 B 3RT10 17-2WB41 0.260
warystor 01 - 1 B 3RT10 17-1WB42 0.260 B 3RT10 17-2WB42 0.260

Akcesoria — patrz strona 3/107.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
3/80 Siemens LV 1 - 2009



Styczniki sprzegajace 3RT

Styczniki sprzegajace (interfejsy) 3RT10,

do faczenia silnikéw, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW

Zasilanie DC

Niewielki pobér mocy

Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej
Zintegrowane okablowanie cewki

st

3RT10 2.-3KB40

3RT10 2.-1KB40

Ograniczniki Dane znamionowe Styki pomocnicze DT Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Masa
przepiec AC-2iAC-3, jed- Cage Clamp jed-
Ty: do 60 °C nostki nostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
Prad Moc silnika Ozna- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zaméwieniowy
roboczy I, indukcyjnego cze
przy przy 50 Hzi  nie.
|
400V 400V \
A kw NO  NC kg kg
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Wielkos¢ SO

Znamionowe napiecie sterujgce Us = 24 V DC, Zakres pracy cewki 0.7 do 1.25 x U,
Pobér mocy cewek magnetycznych 4.2 W przy 24 V (mozliwos¢ natozenia bloku stykéw pomocniczych 2-biegunowych)

Wbudowany 12 5.5 - - - > 3RT10 24-1KB40 0.600 B 3RT10 24-3KB40 0.600
warystor 17 7.5 - - - > 3RT10 25-1KB40 0.600 »  3RT10 25-3KB40 0.600
25 11 - - ~ > 3RT10 26-1KB40 0.600 »  3RT10 26-3KB40 0.600

Akcesoria — patrz strona 3/101.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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PrzekazZniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukgcji

Przekazniki sprzegajace

. Zastosowanie

Zasilanie ACi DC Wejsciowe i Wyj'éciqwe c;’ror)y sprzegajace roznig sie pod ]
Zgodne z normami EN 60664-1, EN 60947 i EN 50005. wzgledem potozenia zaciskéw i diod LED. Dla identyfikacji kazdy

czton sprzegajacy posiada pusta etykiete do oznakowania.
W tacznikach sprzegajacych o konstrukcji dwupoziomowej
potaczenia sa wykonane w dwéch poziomach, aparaty maja
bardzo zwartg konstrukcje. Sposéb podtaczenia: zaciski srubowe
lub sprezynowe. Dla celéw testowych dostepne sa wersje
z przetacznikiem reczny-0O-automat.

Zgodnie z danymi technicznymi uktadéw elektronicznych pobér
mocy facznikdéw sprzegajacych jest mniejszy.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie ACi DC - Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Znamionowe napiecie Styki Szero- DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
sterujace Us Wersja kos¢ jednostki
przy AC 50/60 Hz orienta-
cyjna
\l L\J
\ NO co mm kg
Przekaznikowe cztony sprzegajace 3TX7 002 z zaciskami Srubowymi
Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski Srubowe
24 ACIDC 1 - 11.5 »  3TX7 002-1AB0OO 1 szt. 101 0.035
1 - > 3TX7 002-1AB02 1 szt. 101 0.035
24 ACIDC - 1 17.5 »  3TX7 002-1BB0O 1 szt. 101 0.045
230 AC/DC > 3TX7 002-1BF00 1 szt. 101 0.045
24 ACIDC 22 - 22.5 > 3TX7 002-1CBOO 1 szt. 101 0.061
- M2 > 3TX7 002-1FB02 1 szt. 101 0.061
Wejsciowe cztony sprzegajace
3TX7 002-1.... 24 ACIDC 1 - 11.5 > 3TX7 002-2AB00 1 szt. 101 0.035
110 AC/DC > 3TX7 002-2AE00 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC? 1 - 11.5 > 3TX7 002-2AF00 1 szt. 101 0.035
> 3TX7 002-2AF05 1 szt. 101 0.035
230 ACIDC - 193 175 »  3TX7 002-2BF02 1 szt. 101 0.045
3TX7 002-2....
Przekaznikowe cztony sprzegajgce 3TX7 003 z zaciskami
sprezynowymi
Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski sprezynowe
24 ACIDC 1 - 11.5 »  3TX7 003-1AB0O 1 szt. 101 0.035
24 ACIDC - 1 17.5 »  3TX7 003-1BB00 1 szt. 101 0.045
24 ACIDC 22 -- 22.5 »  3TX7 003-1CB00 1 szt. 101 0.055
Wejsciowe cztony sprzegajace
230 ACIDC 1 - 11.5 A 3TX7 003-2AF00 1 szt. 101 0.035
3TX7 003
Uwaga:

W przypadku niedostepnych napiec cewki patrz zasilacze prgdu
statego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00,
w czesci ,Uktady zasilania”.

) styki poztacane.

2 7a pomoca stykdw wyjsciowych przekaznika 2 NO/2 CO mozna taczy¢ tylko
takie same potencjaty.

3) Przestrzega¢ maks. dozwolonej dtugosci przewodéw,
patrz: "Dane techniczne".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukdji

Przekazniki sprzegajace

Znamionowe napiecie Styki Przeta- Jest DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
sterujace Us Wersja cznik jednostki
przy AC 50/60 Hz trybow orienta-
reczny -0- cyjna
auto do
celéw
kontrol-
nych

Vv NO co mm kg
Przekazniki sprzegajgce 3TX7 004 z zaciskami sSrubowymi
- Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski Srubowe
24 ACIDC - 1 Brak 6.2 > 3TX7 004-1LB00 1szt. 101 0.035
230 AC/DC - 1 Brak 6.2 »  3TX7 004-1LF00 1 szt. 101 0.035
- 1 Brak 12.5" »  3TX7 004-1BF05 1szt. 101 0.051
24 ACIDC - 12) Brak 6.2 > 3TX7 004-1LB02 1 szt. 101 0.035
24 ACIDC 1 - Brak 6.2 > 3TX7004-1MBOO 1 szt. 101 0.035
230 AC/IDC 1 - Brak 6.2 > 3TX7 004-1MF00 1szt. 101 0.035
24 ACIDC - 1 Jest 12.5 » 3TX7 004-1BB10 1 szt. 101 0.052
3TX7004-1LBO.  wejsciowe cztony sprzegajace
24 AC/IDC 12) - Brak 6.2 »  3TX7 004-2MB02 1 szt. 101 0.035
110 AC/IDC 12 - Brak 6.2 > 3TX7 004-2MEO2 1 szt. 101 0.035
230 ACIDC 12) - Brak 6.2 > 3TX7 004-2MF02 1szt. 101 0.035
Przekazniki sprzegajace 3TX7 005 z zaciskami sprezynowymi
Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski sprezynowe
24 AC/IDC - 1 Brak 6.2 »  3TX7 005-1LB0O 1 szt. 101 0.035
230 AC/IDC - 1 Brak 6.2 »  3TX7 005-1LF00 1szt. 101 0.035
24 ACIDC - 12) Brak 6.2 »  3TX7 005-1LB02 1 szt. 101 0.035
24 ACIDC 1 - Brak 6.2 »  3TX7 005-1MBO00 1 szt. 101 0.035
230 AC/IDC 1 - Brak 6.2 > 3TX7 005-1MF00 1szt. 101 0.035
Wejsciowe cztony sprzegajace
24 ACIDC 12) - Brak 6.2 C 3TX7 005-2MB02 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC 12 - Brak 6.2 B 3TX7 005-2MF02 1 szt. 101 0.035
3TX7 005 2MB02
Uwaga:
Produkty zastepcze: patrz cztony sprzegajgce 3RS18 w obudowie
przemystowej lub inne produkty 3TX70.
W przypadku niedostepnych napiec¢ cewki patrz zasilacze prgdu
statego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA0O,
w czesci ,Uktady zasilania”.
" Do dtugich przewodéw.
2) styki poztacane.
I Akcesoria
Do cztonu sprzegajacego Wersja DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna
Typ kg
Listwa faczeniowa
3TX7 004 24 punkty taczeniowe, »  3TX7 004-8AA00 1 szt. 101 0.017
niebieskie
Szeroko$¢ 6.2 mm
3TX7 004-8AA00
Przewéd taczacy
3TX7 002 i 3TX7 004 z 24 punkty taczeniowe A 3TX7 004-8BA00 1szt. 101 0.040
zaciskami Srubowymi zdoprowadzeniem zasilania,
3TX7 003 i 3TX7 005 niebieski
z zaciskami
sprezynowymi

3TX7 004-8BA00

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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PrzekazZniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukgcji

Przekazniki sprzegajace w wersji wtykowej

| Korzysci
Zalety . Pfyta izolujaca galwanicznie, oddzielajaca urzadzenia zasilane
* taczniki z gniazdami wtykowymi z zaciskami $srubowymi roznymi napieciami
o szerokos$ci 6.2mm * Wersje urzadzen ze stykami poztacanymi, stad wysoka
 Szybka wymiana ze statym okablowaniem (przekaznik niezawodnos¢ potaczen
wtykowy) e Wersja 24 V DC rowniez dostepna jako wariant ze stykiem NO
e Wejscie przewoddw i zaciski sg dostepne od przodu. Dzieki ¢ budowane zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja i dioda
temu wykonanie okablowania jest szybsze i mozna uniknac ttumiaca zaktécenia wywotywane przez tuk elektryczny
bfedow w wykonaniu okablowania. » WyraZnie widoczny stan funkcjonalny facznika
e Sprawdzone kompletne urzadzenia —krétki czas montazu przekaznikowego poprzez z6ttg diode LED
¢ Pojedyncze przekazniki dostepne jako podzespoty e Separacja ochronna zgodnie z EN 50178

e Podfaczenie napigcia zasilajacego i sygnatéw sterujacych przy * Dostepna wersja 230 V AC/DC
uzyciu 16-biegunowej listwy taczeniowej

. Dane do doboru i zaméwienia

Znamionowe napiecie Styki DT  Nrzaméwieniowy PS* PG Masa

sterujace Us Wersja jednostki

przy AC 50/60 Hz orienta-
cyjna

kg
taczniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami sSrubowymi, 6.2 mm,
w komplecie z przekaznikiem
Zaciski srubowe
24 DC 1 - A 3TX7 014-1AMOO 5 szt. 101 0.035
24 DC - 1 A 3TX7 014-1BMO00O 5 szt. 101 0.035
24 ACIDC - 1 A 3TX7 014-1BB00 5 szt. 101 0.035
115 AC/IDC - 1 A 3TX7 014-1BEOO 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC - 1 A 3TX7 014-1BF00 5 szt. 101 0.041
3TX7 014-1AM0OO
taczniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami Srubowymi, 6.2 mm,
w komplecie z przekaznikiem, poztacane
24 DC - 1 A 3TX7 014-1BM02 5 szt. 101 0.035
24 ACIDC - 1 A 3TX7 014-1BB02 5 szt. 101 0.035
115 ACIDC - 1 A 3TX7 014-1BE02 5 szt. 101 0.041
230 AC/DC - 1 A 3TX7 014-1BF02 5 szt. 101 0.035
taczniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami sprezynowymi,
6.2 mm, w komplecie z przekaznikiem
Zaciski
sprezynowe
24 DC 1 - A 3TX7 015-1AM00 5 szt. 101 0.045
24 DC - 1 A 3TX7 015-1BM0O 5 szt. 101 0.045
24 AC/IDC - 1 A 3TX7 015-1BB00 5 szt. 101 0.045
115 AC/IDC - 1 A 3TX7 015-1BEOO 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC - 1 A 3TX7 015-1BF00 5 szt. 101 0.045
taczniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami sprezynowymi, 6.2 mm,
w komplecie z przekaznikiem, poztacane'
24 DC - 1 A 3TX7 015-1BM02 5 szt. 101 0.045
24 ACIDC - 1 A 3TX7 015-1BB02 5 szt. 101 0.040
115 AC/IDC - 1 A 3TX7 015-1BE02 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC - 1 A 3TX7 015-1BF02 5 szt. 101 0.045

D Wersje ze stykami poztacanymi odznaczaja sie duza niezawodnoscia stykow
(réwniez dla matych pradéw) — z tego powodu sa odpowiednie zwtaszcza
dla wejs¢ sterownikéw programowalnych.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukdji

Przekazniki sprzegajace w wersji wtykowej

Znamionowe napiecie Zastosowanie DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
sterujace Ug jednostki
przy AC 50/60 Hz orienta-
cyjna
" kg
Zastepcze moduty przekaznikowe', 6.2 mm, z 1 stykiem
przetacznym
12 DC Kompletne urzadzenia A 3TX7 014-7BQ00 20 szt. 101 0.035
24V ACIDC
Kompletne urzadzenia A 3TX7 014-7BQ02 20 szt. 101 0.035
24V ACIDC, styki poztacane
24 DC Kompletne urzadzenia 24 VDC A 3TX7 014-7BM00 20 szt. 101 0.035
Kompletne urzadzenia24VDC, A 3TX7 014-7BM02 20 szt. 101 0.035
styki poztacane
60 DC Kompletne urzadzenia 115V~ A 3TX7 014-7BP00 20 szt. 101 0.035
i 230V AC/IDC
Kompletne urzadzenia 115V~ A 3TX7 014-7BP02 20 szt. 101 0.035

i 230 V AC/IDC, styki poztacane

Listwy potaczeniowe grzebieniowe 16-biegunowe, niebieskie
Do potaczenia jednakowych potencjatéw, 16-biegunowe, A 3TX7 014-7AA00 5 szt. 101 0.035
§ obcigzalnos¢ pradowa dla doptywéw maks. 6A

3TX7 014-7AA00

Ptyty izolujace galwanicznie
3TX7014i3TX7015 A 3TX7 014-7CE00 10 szt. 101 0.035

3TX7 014-7CEQCO

D Wersje ze stykami poztacanymi odznaczaja sie duza niezawodnoscia stykow
(réwniez dla matych pradéw) — z tego powodu sg odpowiednie zwtaszcza
dla wejs¢ sterownikéw programowalnych.

|F§I’ LYAAO24Y 2 ggis 2 SCHRACK s
24V = b= 30024 b=y V23092-A1024-A301 5
o SPULE:24v= o a2v= o
8 3 tyco |3
z z z
3TX7 014-.. NO (13/14) I U I U I M
3TX7 015-.. (+)A1/(-)A2 CO (11/12114) 3TX7 014-.. FTR-LY.. APE.. V23092-..
..-1AM00" 24V DC NO ..-7BM00" ..CA024Y ..30024 A1024-A301
..-1BM0o0" 24V DC w ..-7BM00" ..CA024Y ..30024 .A1024-A301
..-1BB0O" 24V AC/DC w ..-7BQo0" _.CA012Y ..30012 A1012-A301
..-1BE0OV 115 V AC/DC w ..-7BP0O" - ..30060 ..A1060-A301
..-1BF00" 230 V ACIDC W ..-78P00" - ..30060 ..A1060-A301
..-1BM02? 24V DC W ..-7BM02? ..CA024V 30124 ..A1024-A201
..-1BB02? 24V ACIDC w ..-7BQ02% ..CAO12V 30112 .A1012-A201
..-1BE02? 115 V AC/IDC w ..-7BP02? ~ ..30160 ..A1060-A201
..-1BF02? 230 V AC/DC w ..-7BP02? = ..30160 ..A1060-A201
V' — -AgSnO

R AgSn0+Au

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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PrzekazZniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukgcji

Przekazniki p6tprzewodnikowe

| Przeglad
Zasilanie ACi DC lub sprezynowe. Dla celéw testowych dostepne sa wersje
EN 60664-1, EN 60947 i EN 50005; optoizolatory: z przefacznikiem reczny-0-automaty.
EN 60747-5, IEC 61131-2 (sterowniki programowalne). Wejsciowe i wyjéciowe cztony sprzegajace réznia sie pod

wzgledem potozenia zaciskéw i diod LED. Dla identyfikacji kazdy

W tacznikach sprzegajacych o konstrukcji dwupoziomowej, czton sprzegajacy posiada pusta etykiete do oznakowania.

potaczenia sa wykonane w dwéch poziomach, aparaty maja
bardzo zwarta konstrukcje. Sposéb podtaczenia: zaciski Srubowe Zgodnie z danymi technicznymi uktadéw elektronicznych pobér
mocy facznikdéw sprzegajacych jest mniejszy.

. Dane do doboru i zaméwienia

Zasilanie ACi DC - Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Znamionowe napiecie Napiecie Prad Jest DT Zaciski Srubowe PS* PG Masa
sterujace Us taczeniowe  zataczalny jednostki
przy AC 50/60 Hz orienta-
cyjna
Styki Nr zaméwieniowy
" Vv A mm kg

Pétprzewodnikowe przekazniki sprzegajace 3TX7 002 z zaciskami
Srubowymi, z 1 tranzystorem

Wyjsciowe cztony sprzegajace

24 DC 48 ...264 AC 1.8 12.5 »  3TX7 002-3AB00 1szt. 101 0.033
<60 DC 1.5 11.5 »  3TX7 002-3ABO1 1 szt. 101 0.035
Wejsciowe cztony sprzegajace
24 ACIDC <30DC 0.1 12.5 »  3TX7 002-4AB00 1szt. 101 0.031
110 ... 240 AC <30DC 0.1 12.5 »  3TX7 002-4AG00 1 szt. 101 0.035
3TX7 002
Znamionowe Napiecie Prad Przeta- Jest DT Nrzamowieniowy PS* PG Masa
napiecie faczeniowe zataczalny cznik jednostki
sterujace Us trybéw orienta-
przy AC 50/60 Hz reczny-0- cyjna
auto do
celéw
kontrol-
nych
\ " A mm kg
Pétprzewodnikowe przekazniki sprzegajgce 3TX7 004 z zaciskami
Srubowym
" Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski Srubowe
24 DC =48 DC 0.5 Brak 6.2 »  3TX7 004-3AB04 1 szt. 101 0.034
y 24 DC 11..30DC 1.5 > 3TX7 004-3PB54 1szt. 101 0.029
24 DC <30DC 3 Brak 6.2 »  3TX7 004-3PB74 1 szt. 101 0.032
110... 230 AC/DC  =30DC 3 A 3TX7 004-3PG74 1szt. 101 0.033
24 DC <30DC 5 Brak 12.5 » 3TX7 004-3AC04 1 szt. 101 0.052
24 DC <30DC 5 Jest B 3TX7 004-3AC14 1szt. 101 0.061
24 DC 24 ...250 2 Brak 12.5 » 3TX7 004-3AC03 1 szt. 101 0.060
3TX7 004-3AB04 ACIDC
Wejsciowe cztony sprzegajace
110... 230 AC/DC  =<30DC 0.1 Brak 6.2 »  3TX7 004-4PG24 1 szt. 101 0.034
Pétprzewodnikowe przekazniki sprzegajace 3TX7 005 z zaciskami
sprezynowymi
Wyjsciowe cztony sprzegajace Zaciski
sprezynowe
24 DC <48 DC 0.5 Brak 6.2 »  3TX7 005-3AB04 1szt. 101 0.031
24 DC 11...30DC 1.5 »  3TX7 005-3PB54 1 szt. 101 0.025
24 DC =<30DC 3 Brak 6.2 A 3TX7 005-3PB74 1 szt. 101 0.027
110 ... 230 AC/DC A 3TX7 005-3PG74 1 szt. 101 0.027
24 DC =<30DC 5 Brak 12.5 » 3TX7 005-3AC04 1 szt. 101 0.047
24 DC Jest C  3TX7 005-3AC14 1 szt. 101 0.051
24 DC 24 ...250 2 Brak 12.5 C 3TX7 005-3AC03 1 szt. 101 0.056
AC/IDC
Wejsciowe cztony sprzegajace
110... 230 AC/DC  =30DC 0.1 Brak 6.2 > 3TX7 005-4PG24 1szt. 101 0.031
Uwaga: Produkty zastepcze: patrz cztony sprzegajqce 3RS18 statego SITOP power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00
w obudowie przemystowej lub inne produkty 3TX70. w rozdziale ,Uktady zasilania”.

W przypadku niedostepnych napiec cewki - patrz zasilacze prgdu

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3TX7 o waskiej konstrukdji

Pétprzewodnikowe przekazniki sprzegajace

I Akcesoria

Dla cztonéw Wersja DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa

sprzegajacych jednostki
orienta-
cyjna

Type kg

Listwy taczeniowe grzebieniowe 24-biegunowe, niebieskie
3TX7 004 Do taczenia takich samych »  3TX7 004-8AA00 1 szt. 101 0.017

potencjatéw obcigzalno$¢
pradowa doptywu maks. 26A

3TX7 004-8AA00
Listwy taczeniowe grzebieniowe 24-biegunowe, niebieskie

3TX7 002 i 3TX7 004  Z zasilaniem, obciazalno$¢ A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040
zzaciskami Srubowymi pradowa zasilania maks. 12 A,

3TX7 003 i3Tx7 005 diugosc kabla miedzy 2 zaciskami

2 zaciskami ok. 11 cm w kazdym przypadku

sprezynowymi

3TX7 004-8BA00

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki sprzegajgce 3TX7, 3RS18
Przekazniki sprzegajace 3RS18 w obudowie przemystowe;

Przekazniki sprzegajace

| Przeglad | Zalety
Nowa seria przekaznikow 3RS 18 sprzegajacych obejmuje faczniki  * Szeroki zakres napiec: jeden aparat dla wszystkich napiec.
wykonane w dobrze sprawdzonej obudowie 22.5 mm . * Przemystowa obudowa z przytaczami identycznymi jak
przekaznikow czasowych. Seria onejmuje przekaznikiz 1, 21i 3 przekaznik czasowy, wiacznie z zaciskami sprezynowymi,
stykami przetgcznymi z zaciskami Srubowymi i sprezynowymi dla umozliwiajagcymi podtaczenie 2 przewoddw.
napie¢ kombinowanych oraz dla szerokiego zakresu napiegcia. « Wersje z wyjéciami do wspétpracy z uktadami elektronicznymi
Cewki przekaznikowe chronione sa wewnetrznie za pomoca diod (poztacane).
przeciwzakt6ceniowych. * Maksymalnie 3 zestyki przetaczalne szerokosci 22.5mm.

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

Znamionowe napiecie Styki DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
sterujace Us Wersja jednostki
przy AC 50/60 Hz orienta-
cyjna
\Y% co kg
Przekaznik sprzegajacy w obudowie przemystowej 22.5 mm
z zaciskami Srubowymi
Szeroki zakres napieé Zaciski Srubowe
24 ... 240 AC/IDC 2 A 3RS18 00-1BW0OO 1 szt. 101 0.143
3 A 3RS18 00-THWO00 1szt. 101 0.168
3" A 3RS1800-THWO1 1 szt. 101 0.168
Napiecie kombinowane
24 ACIDCi 1 A 3RS18 00-1AQ00 1szt. 101 0.116
110 ... 120 AC 2 A 3RS18 00-1BQO0O 1 szt. 101 0.142
i 3 C 3RS18 00-1HQOO 1 szt. 101 0.173
3RS18 00-1 3" C 3RS18 00-1HQO1 1szt. 101 0.173
T 24 ACIDCi 1 A 3RS18 00-1APO0 1szt. 101 0.112
220 ... 240 AC 2 A 3RS18 00-1BP0OO 1szt. 101 0.142
3 A 3RS18 00-1HPOO 1 szt. 101 0.166
3" A 3RS18 00-1HPO1 1 szt. 101 0.170

Przekaznik sprzegajacy w obudowie przemystowej 22.5 mm

z zaciskami sprezynowymi

Szeroki zakres napiec Zaciski
sprezynowe

24 ... 240 ACIDC 2 A 3RS18 00-2BW00O 1 szt. 101 0.128
3 A 3RS18 00-2HW00 1 szt. 101 0.144
3" C  3RS1800-2HWO1 1 szt. 101 0.145

Napiecie kombinowane

24 ACIDCi 1 C 3RS18 00-2AQ00 1 szt. 101 0.104

110... 120 AC 2 C 3RS18 00-2BQ0O0 1 szt. 101 0.120
3 C 3RS18 00-2HQO0 1 szt. 101 0.147
ER C 3RS18 00-2HQO1 1 szt. 101 0.147

24 ACIDCi 1 A 3RS18 00-2AP00 1 szt. 101 0.104

220 ... 240 AC 2 A 3RS18 00-2BP00 1 szt. 101 0.122
3 A 3RS18 00-2HPOO 1 szt. 101 0.143
3D C 3RS18 00-2HPO1 1 szt. 101 0.147

D Styki poztacane.

*|stnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

| Przeglad
Kompletne aparaty LZX oraz ich akcesoria dostepne dawniej nie Ceny nowej serii LZS sa nizsze anizeli wczes$niejszej LZX.
s juz uwzglednione w tym katalogu. Mozemy je dostarczy¢ U )
jednak w ograniczonych ilosciach. Zamiast nich proponujemy Zwaga:

Dodatkowo seria LZS oferuje nie tylko tatwe w uzytkowaniu

przekazniki LZS. Kompletne przekazniki LZ5 s3 w pefni pofgczenia srubowe, ale rdwniez wersje z zaciskami wtykowymi.

kompatybilne z wczesniejsza seria kompletnych przekaznikow
LZX. Przekazniki wtykowe LZX nie zostaty zmienione i sg uzywane  Ponizsza lista konwersyjna umozliwia zmiane wersji LZX na nowe
zarébwno w serii LZS jak i LZX. wersje LZS. W przypadku pytan i watpliwosci prosimy o kontakt

Ze wzgledu na réznice geometryczne — moduty LED, podstawy z regionalnym przedstawicielem.

wtykowe, wsporniki i etykiety mogqg byc tgczone i/lub uzywane
tylko w odpowiednich seriach LZS lub LZX.

Wykaz zamiennikéw LZX na LZS:

Wykaz zamiennikéw LZX na LZS dla poszczeg6lnych modutdw:

Akcesoria dla poszczeg6lnych modutéw

Poprzedni nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy

Kompletne aparaty

Poprzedni nr zaméwieniowy

Nr zamoéwieniowy

LZX:PT3A5L24

LZS:PT3A5L24

LZX:PT3A5R24

LZS:PT3A5R24

LZX:MT28800

LZS:MT28800

LZX:MT78750

LZS:MT78750

LZX:PT16016

LZS:PT17024")
LZS:PT170212)

LZX:PT3A5515

LZS:PT3A5515

LZX:PT16040

LZS:PT17040

LZX:PT3A5T30

LZS:PT3A5T30

LZX:PT78702

LZS:PT78720

LZX:PT5A5L24

LZS:PT5A5L24

LZX:PT78703

LZS:PT78730

LZX:PT5A5R24

LZS:PT5A5R24

LZX:PT78704

LZS:PT78740

LZX:PT5A5515

LZS:PT5A5S15

LZX:PT78802

LZS:PT78722

LZX:PT5A5T30

LZS:PT5A5T30

LZX:PT78804

LZS:PT78742

LZX:PT5B5L24

LZS:PT5B5L24

LZX:RPMG0024

LZS:PTMG0024

LZX:PT5B5R24

LZS:PT5B5R24

LZX:RPMGO0524

LZS:PTMG0524

LZX:PT5B5S15

LZS:PT5B5S15

LZX:RPMGO730

LZS:PTMGO0730

LZX:PT5B5T30

LZS:PT5B5T30

LZX:RPML0O024

LZS:PTML0024

LZX:RT3A4L24

LZS:RT3A4L24

LZX:RPMLO524

LZS:PTML0524

LZX:RT3A4R24

LZS:RT3A4R24

LZX:RPMLO730

LZS:PTML0O730

LZX:RT3A4515

LZS:RT3A4515

LZX:RPMTOOAO

LZS:PTMTOOAO

LZX:RT3A4T30

LZS:RT3A4T30

LZX:RPMUO548

LZS:PTMU0524

LZX:RT3B4L24

LZS:RT3B4L24

LZX:RPMUO730

LZS:PTMUO0730

LZX:RT3B4R24

LZS:RT3B4R24

LZX:RT16016

LZS:RT17016

LZX:RT3B4S15

LZS:RT3B4515

LZX:RT78625

LZS:RT78725

LZX:RT3B4T30

LZS:RT3B4T30

LZX:RT78626

LZS:RT78726

LZX:RT4A4L24

LZS:RT4A4L24

LZX:RT4A4R24

LZS:RT4A4R24

LZX:RT4A4515

LZS:RT4A4515

LZX:RT4A4T30

LZS:RT4A4T30

LZX:RT4B4L24

LZS:RT4B4L24

LZX:RT4B4R24

LZS:RT4B4R24

LZX:RT4B4515

LZS:RT4B4S15

LZX:RT4B4T30

LZS:RT4B4T30

LZX:RY16040

" LzS:PT17024 dla standardowe] podstawy wtykowej PT bez izolacji logicznej:
Zaciski Srubowe.

LZS:RT17040

2) 17S:PT17021 dla podstawy PT z izolacja logiczna:

Zaciski Srubowe i zaciski wtykowe.
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Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Znamionowe Styki, Szero- DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
napiecie ilos¢ stykow  kosé jednostki
sterujgce Us przetacznych orienta-
przy AC50/60 Hz  (CO) cyjna
Vv mm kg

Kompletne aparaty, 11-i 14-biegunowe, seria PT
[ Kompletne urzadzenie z podstawa wtykowa Zaciski Srubowe

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
 Gniazda wtykowe z zaciskami Srubowymi
* Modut LED

(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
 Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
« Tabliczki znamionowe

LZS:PT3A5L24

3CO 24 DC 3 28 A LZS:PT3A5L24 5 szt. 101 0.085
24 AC A LZS:PT3A5R24 5 szt. 101 0.085
115 AC A LZS:PT3A5S15 5 szt. 101 0.085
230 AC A LZS:PT3A5T30 5 szt. 101 0.085
4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5A5L24 5 szt. 101 0.090
24 AC A LZS:PT5A5R24 5 szt. 101 0.090
115 AC A LZS:PT5A5S15 5 szt. 101 0.090
230 AC A LZS:PT5A5T30 5 szt. 101 0.090
Kompletne urzadzenie z gniazdem wtykowym
(separacja logiczna)
Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
¢ Podstawe wtykowa z roztaczaniem logicznym i zaciskami
Srubowymi
* Modut LED
(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
 Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
 Tabliczki znamionowe
4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5B5L24 5 szt. 101 0.095
24 AC A LZS:PT5B5R24 5 szt. 101 0.095
115 AC A LZS:PT5B5S515 5 szt. 101 0.095
AC 230 A LZS:PT5B5T30 5 szt. 101 0.095
mpletne aparaty, 11- i 14-biegunowe, seria PT
Kompletne urzadzenie z gniazdem wtykowym Przekazniki
(separacja logiczne)V wtykowe
Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
* Podstawe wtykowa z roztaczaniem logicznym i zaciskami
Srubowymi
¢ Modut LED
(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
 Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
¢ Tabliczki znamionowe
4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5D5L24 5 szt. 101 0.098
24 AC A LZS:PT5D5R24 5 szt. 101 0.098
115 AC A LZS:PT5D5S15 5 szt. 101 0.098
230 AC A LZS:PT5D5T30 5 szt. 101 0.098

LZS:PT5D5L24

D Uwaga:
Separacja logiczna: ztgcza stykéw i ztgcza dla cewki znajdujqg sie na
oddzielnych poziomach, np. na gdrze dla stykéw i nizej dla cewki.
Separacja logiczna nie jest separacjg ochronng (patrz: dane techniczne
przekaznikdw).
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemozliwia przy odpowiednim
stopniu zabezpieczenia oddziatywanie napiec jednego obwodu na drugi
obwdd (IEC 61140). .

*|stnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

Wersja Znamionowe Styki, Szero- DT Nr zamdwieniowy PS* PG Masa
napiecie liczba stykéw kos¢ jednostki
sterujace Us (€0) orienta-
przy AC 50/60 Hz cyjna
Y mm kg

Pojedyncze moduty do samodzielnego sktadania, seria PT

Przekazniki przemystowe, 8-, 11- i 14-biegunowe
Przekazniki przemystowe miniaturowe

« Z dZwignig testujaca i mechanicznym wskaznikiem
potozenia stykéw, bez diody LED )

24 DC 2 22.5 » LZX:PT270024 1 szt. 101 0.030
3 » LZX:PT370024 1 szt. 101 0.031
LZXPT370024 4 »  LZX:PT570024 1 szt. 101 0.031
24 AC 2 22,5 C LZX:PT270524 1 szt. 101 0.030
3 A LZX:PT370524 1 szt. 101 0.031
4 > LZX:PT570524 1 szt. 101 0.031
115 AC 2 22,5 C LZX:PT270615 1 szt. 101 0.028
3 A LZX:PT370615 1 szt. 101 0.030
4 »  LZX:PT570615 1 szt. 101 0.030
230 AC 2 22.5 » LZX:PT270730 1 szt. 101 0.029
3 »  LZX:PT370730 1 szt. 101 0.030
4 »  LZX:PT570730 1 szt. 101 0.030
¢ Z poztacanymi stykami
24 DC 4 22.5 » LZX:PT580024 1 szt. 101 0.031
230 AC »  LZX:PT580730 1 szt. 101 0.031
* Bez dzwigni
testujace) 24 DC 4 225 C LZX:PT520024 1 szt. 101 0.031
230 AC C LZX:PT520730 1 szt. 101 0.031
Podstawy wtykowe dla przekaznikéw PT
Standardowe podstawy wtykowe z zaciskami srubowymi Zaciski Srubowe
Do zamocowania na standardowej szynie
- 2 28 »  LZS:PT78720 1 szt. 101 0.045
3 »  LZS:PT78730 1 szt. 101 0.048
4 »  LZS:PT78740 1 szt. 101 0.050
Podstawy wtykowe z separacja Iogicznqz)
i zaciskami Srubowymi
CPRC Do zamocowania na szynie
. - 2 28 > LZS:PT78722 1 szt. 101 0.048
LZ5:PT78720 4 > LZS:PT78742 1 szt. 101 0.050
Podstawy wtykowe z separacja Iogicznqz) Zaciski wtykowe
i zaciskami wtykowymi
Do zamocowania ha szynie
- 2 28 > LZS:PT7872P 1 szt. 101 0.045
4 »  LZS:PT7874P 1 szt. 101 0.050

LZS:PT78740

LZS:PT78722

LZS:PT7874P

D DZwignia testujaca w wersi niezatrzaskujacej sie. Po nacisnieciu dZzwigni tes- 2) Uwaga: Separacja logiczna: ztgcza stykdw i ztgcza dla cewki znajdujg sie na
towe]j wiecej niz 0 90° - odtamuja sie dwa mate zaczepy zatrzaskowe oddzielnych poziomach, np. na gérze dla stykéw i nizej dla cewki.
i dZwignie testowg mozna ustawi¢ w pozycji zatrzasnietej. Separacja logiczna nie jest separacjg ochronng (patrz: dane techniczne
przekaznikdw).
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemozliwia przy odpowiednim
stopniu zabezpieczenia oddziatywanie napiec jednego obwodu na drugi
obwdd (IEC 61140).

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

Wersja Znamionowe Styki, Szero- DT Nr zaméwieniowy PS* PG Masa
napiecie liczba kos¢ jednostki
sterujace Us przy  stykéw orienta-
AC 50/60 Hz co cyjna
Y mm kg

Pojedyncze moduty do samodzielnego sktadania, seria PT
Wiecej pojedynczych modutéw

Moduty LED

* Czerwony

Z dioda 24 DC - 12.5 » LZS:PTML0024 1 szt. 101 0.004

zabezpieczajaca DC

LZS:PTMLO024 Bez diody o 24 ACIDC > LZS:PTML0524 1 szt. 101 0.004

zabezpieczajacej 110 ... 230 AC/DC »  LZS:PTMLO730 1 szt. 101 0.004

* Zielony

Z dioda 24 DC - 12.5 » LZS:PTMG0024 1 szt. 101 0.004

zabezpieczajaca DC

Bez diody 24 AC »  LZS:PTMGO0524 1 szt. 101 0.004

zabezpieczajacej 110 ... 230 AC/IDC »  LZS:PTMGO0730 1szt. 101 0.004

LZS:PT17021 Patak przytrzymujacy / wypycha)jqcy dla standardowej

podstawy z separacja logiczna'

Zaciski Srubowe - 26 > LZS:PT17021 10 szt. 101 0.300

i wtykowe

Patak przytrzymujacy / wypychajacy

dla standardowej podstawy bez separacji logicznej

Zaciski Srubowe - 26 > LZS:PT17024 10 szt. 101 0.300

LZS:PT17024 Etykiety
i - - 26 >  LZS:PT17040 10 szt. 101 0.200
Czton RC
LZS:PT17040 6...60 AC - 26 > LZS:PTMUO0524 1 szt. 101 0.004
110 ... 230 AC > LZS:PTMUO0730 1 szt. 101 0.004

Dioda zabezpieczajgca z przytaczem do A1
6...230DC - 26 »  LZS:PTMTOOAO 1 szt. 101 0.004

Kable przytgczeniowe

LZS:PTMUO730 24-biegunowe, A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 1017 0.040

obcigzalnos¢ pradowa 12 A,

z zasilaniem, niebieski

Listwy taczeniowe grzebieniowe dla podstawy PT z

przytaczem srubowym

6-biegunowe, » LZS:PT170R6 10 szt. 101 0.002

. obciazalnos$¢ pradowa 10 A, kolor naturalny
3TX7 004-8BAQO Wsporniki przytaczeniowe dla gniazda PT z przytaczem

wtykowym

2-biegunowy, »  LZS:PT170P1 10 szt. 101 0.002

obciazalnos$¢ pradowa 10 A, kolor naturalny

Pojedyncze moduty do samodzielnego sktadania, seria MT
Przekazniki przemystowe, 11-biegunowe

Przekazniki przemystowe z dZzwignia

testowania

Bez diody LED 24 DC 3 355 A LZX:MT321024 1 szt. 101 0.088

Z dioda LED > LZX:MT323024 1 szt. 101 0.088

Be; diody LED 24 AC 3 355 A LZX:MT326024 1 szt. 101 0.089

LZX:MT326024 Z dioda LED C  LZX:MT328024 1 szt. 101 0.089

Bez diody LED 115 AC 3 355 C LZX:MT326115 1 szt. 101 0.087

Z dioda LED C  LZX:MT328115 1 szt. 101 0.088

Bez diody LED 230 AC 3 355 A LZX:MT326230 1 szt. 101 0.089

Z dioda LED A LZX:MT328230 1 szt. 101 0.089

Podstawy wtykowe do zamocowania na standardowe;j Zaciski Srubowe

szynie

Do zamocowania na szynie

Z zaciskami srubowymi

- 38 > LZS:MT78750 1 szt. 101 0.050

Wsporniki ustalajace

- -- 38 > LZS:MT28800 1 szt. 101 0.003
LZS:MT78750
Uwaga: 1) Uwaga:

W przypadku niedostepnych napiec cewki - patrz zasilacze prgdu
statego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10i 6EP1 731-2BA00 w czesci

LUktady zasilania”.
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Separacja logiczna: ztgcza stykow i ztqcza dla cewki znajdujq sie na
oddzielnych poziomach, np. na gérze dla stykéw i nizej dla cewki. Separacja
logiczna nie jest separacjg ochronng (patrz: dane techniczne przekaznikéw).
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemozliwia przy odpowiednim
stopniu zabezpieczenia oddziatywanie napiec jednego obwodu na drugi
obwdd (IEC 61140).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci..



Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

Wersja Znamionowe Styki, Szero- DT Nr zaméwieniowy PS* PG Masa
napiecie liczba kos¢ jednostki
sterujace Us stykow orienta-
przy AC50/60 Hz  CO cyjna
Y mm kg

Kompletne urzadzenia, 8-bieg., piny 5 mm, seria RT
Kompletne urzadzenie z podstawg wtykowa Zaciski Srubowe

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
¢ Podstawe wtykowa z przytaczami Srubowymi
* Modut LED

(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
 Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
« Tabliczki znamionowe

1CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3A4L24 5 szt. 101 0.052
24 AC A LZS:RT3A4R24 5 szt. 101 0.052
115 AC A LZS:RT3A4S15 5 szt. 101 0.052
230 AC A LZS:RT3A4T30 5 szt. 101 0.052
2CO 24 DC 2 15.5 A LZS:RT4A4L24 5 szt. 101 0.052
24 AC A LZS:RT4A4R24 5 szt. 101 0.052
115 AC A LZS:RT4A4S15 5 szt. 101 0.052
230 AC A LZS:RT4A4T30 5 szt. 101 0.052
Kompletne urzadzenie z podstawg wtykowa z separacja
logiczng i zaciskami §rubowymi
Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
* Podstawe wtykowa z roztaczaniem logicznym i przytaczami
wtykowymi
* Modut LED
(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
Bt * Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
LZS:RT4B4T30  Tabliczki znamionowe
1CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3B4L24 5 szt. 101 0.055
24 AC A LZS:RT3B4R24 5 szt. 101 0.055
115 AC A LZS:RT3B4S15 5 szt. 101 0.055
230 AC A LZS:RT3B4T30 5 szt. 101 0.055
2CO 24 DC 2 15.5 A LZS:RT4B4L24 5 szt. 101 0.055
24 AC A LZS:RT4B4R24 5 szt. 101 0.055
115 AC A LZS:RT4B4S15 5 szt. 101 0.055
230 AC A LZS:RT4B4T30 5 szt. 101 0.055
Kompletne urzadzenia, 8-bieg., piny 5 mm, seria RT
= Kompletne urzadzenie z podstawa wtykowa z separacja Zaciski wtykowe
. logiczng i zaciskami wtykowymi
Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawierajace:
 Przekazniki sprzegajace z przekaznikami wtykowymi
* Podstawe wtykowa z roztaczaniem logicznym i przytaczami
wtykowymi
* Modut LED
(wersja 24 V DC: modut LED z dioda zabezpieczajaca)
 Zatrzask trzymajacy / zwalniajacy
¢ Tabliczki znamionowe
1CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3D4L24 5 szt. 101 0.065
E=y 24 AC A LZS:RT3D4R24 5 szt. 101 0.065
. 115 AC A LZS:RT3D4S15 5 szt. 101 0.065
LZS:RT3D4L24 230 AC A LZS:RT3D4T30 5 szt. 101 0.065
2CO 24 DC 2 155 A LZS:RT4D4L24 5 szt. 101 0.065
24 AC A LZS:RT4D4R24 5 szt. 101 0.065
115 AC A LZS:RT4D4S15 5 szt. 101 0.065
230 AC A LZS:RT4D4T30 5 szt. 101 0.065

Uwaga:
Separacja logiczna: ztgcza stykdw i ztgcza dla cewki znajdujg sie na

oddzielnych poziomach, np. na gdrze dla stykéw i nizej dla cewki.
Separacja logiczna nie jest separacjg ochronng (patrz: dane
techniczne przekaZnikéw,).

Separacja ochronna: separacja ochronna uniemozliwia przy
odpowiednim stopniu zabezpieczenia oddziatywanie napiec¢
jednego obwodu na drugi obwdd (IEC 61140).

*|stnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

Wersja Znamionowe Styki, Szero- DT Nr zaméwieniowy PS* PG Masa
napiecie liczba kos¢ jednostki
sterujace Us stykow orienta-
przy AC50/60 Hz  CO cyjna
Y mm kg

Pojedyncze moduty do samodzielnego skfadania, seria RT

Przekazniki typu print, 8-biegunowe, piny 5 mm

Przekaznik typu
print
* Poztacane

Wersja z 1 stykiem CO

LZX:RT314024 24 DC 1 12.7 C LZX:RT315024 1 szt. 101 0.016
230 AC C LZX:RT315730 1 szt. 101 0.015
Przekazniki typu
print
Wersja z 1 stykiem CO
24 DC 1 12.7 » LZX:RT314024 1 szt. 101 0.016
24 AC C LZX:RT314524 1 szt. 101 0.007
115 AC C LZX:RT314615 1 szt. 101 0.013
230 AC > LZX:RT314730 1 szt. 101 0.007
Wersja z 2 stykami CO
LZS:RT78725 12 DC 2 12.7 C  LZX:RT424012 1 szt. 101 0.015
24 DC > LZX:RT424024 1 szt. 101 0.015
24 AC > LZX:RT424524 1 szt. 101 0.014
115 AC >  LZX:RT424615 1 szt. 101 0.012
230 AC > LZX:RT424730 1 szt. 101 0.010
Podstawy wtykowe standardowe z zaciskami sSrubowymi Zaciski Srubowe
Do mocowania na szynie - 15.5 » LZS:RT78725 1 szt. 101 0.035
Podstawy wtykowe standardowe z separacja logiczna
i zaciskami Srubowymi
LZS:RT78726 Do mocowania na szynie - 15.5 » LZS:RT78726 1 szt. 101 0.037
Podstawy wtykowe standardowe z separacjg logiczna Zaciskami wtykowe
zaciskami wtykowymi
Do mocowania na szynie - 15.5 » LZS:RT7872P 1 szt. 101 0.035
Moduty LED
e Czerwony
Z diodami 24 DC - 15.5 » LZS:PTML0024 1 szt. 101 0.004
zabezpieczajacymi
Bez diod 24 ACIDC - »  LZS:PTML0524 1 szt. 101 0.004
zabezpieczajacych 110... 230 AC/IDC -~ »  LZS:PTMLO730 1 szt. 101 0.004
LZS:RT7872P .
 Zielony
Z diodami 24 DC - 15.5 » LZS:PTMG0024 1 szt. 101 0.004
zabezpieczajacymi
Bez diod 24 ACIDC - > LZS:PTMGO0524 1 szt. 101 0.004
zabezpieczajgcych 110... 230 AC/IDC -~ »  LZS:PTMGO0730 1 szt. 101 0.004
LZS:PTML0024
Patak przytrzymujacy / wypychajacy
Dla podstaw RT
- - 15.5 » LZS:RT17016 10 szt. 101 0.300
Etykieta
- - 15.5 » LZS:RT17040 10 szt. 101 0.200
LZS:RT17016 Cztony RC
R 6...60 AC - 15.5 » LZS:PTMUO0524 1 szt. 101 0.004
T 110... 230 AC »  LZS:PTMUO0730 1 szt. 101 0.004
o Dioda zabezpieczaj it iem do A1
LZS:RT17040 P jaca z przytaczeniem do
6...230DC - 15.5 » LZS:PTMTOOAO 1 szt. 101 0.004
Kable przytaczeniowe
24-biegunowe, obcigzalno$¢ pradowa 12 A, A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040
z zasilaniem, niebieski
) Listwy tgczeniowe grzebieniowe dla podstawy RT
LZS:PTMTO730 z zaciskami $rubowym
8-biegunowe, > LZS:RT170R8 10 szt. 101 0.002
obciazalnos$¢ pradowa 10 A, kolor naturalny
Wsporniki podtaczeniowe dla podstawy wtykowej PT
3TX7 004:SBA00 2-biegunowe, »  LZS:RT170P1 10 szt. 101 0.002

obciazalnos$¢ pradowa 10 A, kolor naturalny

Uwaga: W przypadku niedostepnych napiec cewki - patrz zasilacze
pragdu statego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00
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w czesci ,Uktady zasilania”.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.



Przekazniki wtykowe LZS, LZX

Przekazniki wtykowe

| Wiecej informacji

Informacje dotyczgce konfiguracji

Seria PT Seria RT
Zamocowanie dzwigni LZS:PT17024 przytrzymujacej Zamocowanie dzwigni LZS:RT17016 przytrzymujacej /
wypychajacej w standardowym gniezdzie LZS:PT787.0 wypychajacej w standardowej podstawie wtykowej LZS:RT7872.

z zaciskami Srubowymi:

NSB0_01788
2
C >

(5) =

NSB0_01790

Legenda: Legenda:
(@ Potozenie zamkniecia (@ Potozenie zamkniecia
(@ Kierunek zamocowania (@ Kierunek zamocowania

® Kierunek demontazu

Zamocowanie przekaznika sprzegajacego z przekaznikem Zamocowanie przekaznika sprzegajacego z przekaznikem
wtykowym wtykowym

NSB0_01890

Wazne: Wazne:
Dzwignie wyrzucania w LZS PT17021 i LZS:PT17024 przekaznikdw Dzwignie wyrzucania LZS:RT17016 przekaznikéw sprzegajgcych
sprzegajgcych z przekaZnikiem wtykowym nie sq wskaZnikami stanu!  z przekaznikiem wtykowym nie sq wskaZnikami stanu!
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Przekazniki mocy / mate styczniki 3TG10

4-biegunowe, 4 kW

| Przeglad | Zastosowanie

Dzigki swej cichej pracy nadaja si¢ one do zastosowania

w urzadzeniach domowych i w rozdzielnicach w budynkach
biurowych i mieszkalnych. Pozostate obszary zastosowania to
przede wszystkim miejsca o ograniczonej powierzchni, np.
urzadzenia klimatyzacyjne, grzewcze, pompy, wentylatory —
zasadniczo proste sterowniki elektryczne.

Zasilanie ACi DC
Zgodne z EN 60947-4-1

Ochrona przepieciowa

Wersja

Przekazniki mocy/styczniki miniaturowe 3TG10 z 4 stykami
gtéwnymi sa dostepne z zaciskami srubowymi lub z ptaskimi
przytaczami wtykowymi 6.3 x 0.8 mm. Wersje z zaciskami
Srubowymi sg odporne na zmiany klimatyczne i sa zabezpieczone
przed dotykiem zgodnie z wymaganiami EN 61140.

PrzekaZzniki mocy/styczniki miniaturowe 3TG10 maja
niewielkie wymiary. Ich szeroko$¢ wynosi 36 mm.

Przekazniki mocy | mate styczniki 3GT10 posiadaja wbudowane
zabezpieczenie przed przepieciami.

Zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe mozna uzy¢ przekaznika
przecigzeniowego 3UA7. Moze on by¢ zamocowany na styczniku
lub oddzielnie.

Informacje o zabezpieczeniach zwarciowych przy pomocy
stycznikéw mozna znalez¢ w "Danych technicznych".

. Dane do doboru i zaméwienia

Dane znamionowe Styki Znamionowe DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
Kategoria uzytkowania gtdbwne napiecie jed-
AC-1 AC-2iAC-3 sterujgce Us nostki
Zataczanie orienta-
odbiornikéw &yina
rezystancyjnych
przy55 °C
Prad Moc Prad Moc Wersja
roboczy  odbiorni- roboczy  odbiorni-
le przy kéw pradu I przy kéw pradu I
400V przemien- 4qgy1)  Przemien- \
nego przy nego przy
50 Hz 50 Hz
400V 400V
A kw A kw NO NC V kg
Z zaciskami Srubowymi, 4-bieg.
Do mocowania srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Bez przydzwieku
Zasilanie AC, 45 ... 450 Hz Zaciski Srubowe
20 13 8.4 4 4 - 24AC » 3TG10 10-0AC2 Tszt. 101 0.157
110 AC »  3TG10 10-0AG2 1szt. 101 0.158
230 AC »  3TG10 10-0AL2 1szt. 101 0.156
3 1 24 AC »  3TG10 01-0AC2 1szt. 101 0.157
110 AC »  3TG10 01-0AG2 1szt. 101 0.158
230 AC » 3TG1001-0AL2 1szt. 101 0.157
Zasilanie DC
20 13 8.4 4 4 - 24DC » 3TG10 10-0BB4 1szt. 101 0.157
» 3TG1001-0BB4 1szt. 101 0.157
Z ptaskimi przytgczami 6.3 x 0.8 mm, 4-bieg.
Do mocowania Srubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Bez przydzwieku
Zasilanie AC, 45 ... 450 Hz Przytacza ptaskie
16 10 8.4 4 4 - 24AC »  3TG10 10-1AC2 1szt. 101 0.146
110 AC D 3TG10 10-1AG2 Tszt. 101 0.146
230 AC »  3TG10 10-1AL2 1szt. 101 0.145
3 1 24 AC D 3TG1001-1AC2 Tszt. 101 0.147
110 AC D 3TG1001-1AG2 1szt. 101 0.146
230 AC » 3TG1001-1AL2 Tszt. 101 0.144
Zasilanie DC
16 10 8.4 4 4 - 24DC » 3TG10 10-1BB4 1szt. 101 0.146
3TG10 ..-1... 8.4 4 3 1 24 DC D 3TG1001-1BB4 Tszt. 101 0.146

Akcesoria — patrz strona 3/123.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

| Przeglad
Zatrzaskowe bloki stykéw pomocniczych

Zestawy stykdéw pomocniczych oraz ich maksymalna ilos¢
mozliwg do zastosowania sa podane w rozdziatach "Styczniki
silnikowe" oraz "Styczniki pomocnicze".

Elektroniczne bloki stykéw pomocniczych zwtocznych

Modut czasowy dostepny w wersjach "PRZY ZALACZANIU" oraz
"PRZY WYLACZANIU" pozwala uzyskac¢ dziatanie z opéznieniem do
100s (3 oddzielne zakresy opdznien).

Zawiera on przekaznik z jednym stykiem NO i jednym stykiem NC;
zaleznie od wersji przekaznik jest zataczany albo po opdZnieniu
ZALACZENIA lub po opéznieniu WYLACZENIA.

Modut czasowy z FUNKCJA GWIAZDA-TROJKAT jest wyposazony
w jeden styk zwtoczny i jeden bezzwtoczny, z czasem
bezwtadnosci 50ms miedzy obydwoma. Czas opdZnienia styku
NO moze by¢ regulowany od 1.5si30s.

Funkcja gwiazda-tréjkat:

a2 (7277277777277 3
voris[IT—_ 1 ]

A37/38 I%I:!
t [ 50 ms

Stycznik, na ktérym zamontowany jest blok stykéw pomocniczych
zwtocznych, dziata bez opéznienia.

Wielkos$¢ SO0

Elektroniczne bloki stykbw pomocniczych zwtocznych sa
montowane z przodu stycznika. Modut czasowy jest zasilany
bezposrednio poprzez ztacza wtykowe z zaciskow zaciski cewki
stycznika, podtaczone réwnolegle do zaciskéw A1/A2. Funkcja
aktywowana jest przez zamkniecie stycznika na, ktorym
zamocowany jest blok stykéw pomocniczych. Wersja

z opbéznieniem przy ZALACZANIU dziata bez napiecia
pomocniczego; minimalny czas ZALACZANIA: 200ms.

NSBO 004!

W module czasowym wbudowany jest warystor, ktérego
zadaniem jest ttumienie przepieé¢ w cewce przy otwieraniu
stycznika.

Elektronicznie sterowany zwtoczny blok stykéw pomocniczych
nie moze by¢ zamocowany na przekaznikach sprzegajacych
o wielkosci SO0.

WielkosSci od SO do S12

Elektroniczne bloki stykéw pomocniczych zwtocznych sa
montowane z przodu stycznika.

Modut czasowy zasilany jest z 2 zaciskéw (A1/A2); zwtoka
czasowa bloku stykéw pomocnicznych moze by¢ akywowana
przez rébwnolegte podfaczenie do cewki stycznika lub przez
dowolne Zrédto zasilania.

Wersja z opbdznieniem przy wytaczaniu (OFF) pracuje bez napiecia
pomocniczego; minimalny czas ZALACZANIA: 200 ms.

Jednobiegunowy blok stykéw pomocniczych moze by¢
zamocowany zatrzaskowo z przodu stycznika dodatkowo do
modutu czasowego.

Modut czasowy nie posiada wbudowanych elementéw
ttumiacych przepiecia.

Elektroniczne bloki czasowe z wyjsciem pétprzewodnikowym

Modut czasowy "OPOZNIENIE ZAtACZANIA" i "OPOZNIENIE
WYLACZANIA" w wersjach z zasilaniem pomocniczym pozwala na
uzyskanie opéznieri czasowych 100 s (3 rézne zakresy opdznien).
Styczniki wyposazone w blok czasowy zwtoczny zamykaja sie lub
otwierajg po ustawionym czasie opdznienia.

Wersja przekaznika z opéznieniem ZALtACZANIA jest podtaczona
szeregowo z cewka stycznika; zacisk A1 tej cewki nie moze byc¢
podtaczony.

W przekazniku czasowym z opdznieniem ZALACZANIA cewka
stycznika jest sterowana bezposrednio poprzez przekaznik; zaciski
A1 i A2 cewki stycznika nie moga by¢ podtaczone.

Przekazniki czasowe moga by¢ zasilane napieciem przemiennym
i statym.

Wielkos¢ SO0

Wersja dla stycznikéw o wielko$ci SO0 jest naktadana z przodu
stycznika (przy wytaczonym napieciu zasilania), a nastepnie
wsuwana do potozenia zatrzasniecia; jednoczesnie przekaznik
czasowy jest podtaczony za pomoca przytaczy wtykowych do
zaciskéw A11iA2 stycznika. Wszelkie nie uzywane zaciski stycznika
sg zastaniane przy pomocy oston na obudowie bloku zwtocznego,
aby zapobiec przypadkowemu dotknigciu.

W module czasowym wbudowany jest warystor w celu ttumienia
przepie¢ w cewce przy otwieraniu stycznika.

Elektroniczny blok zwtoczny nie moze by¢ mocowany na
stycznikach pomocniczych o wielkosci SO0.

Wielkosci SO do S3

Blok czasowy zwtoczny dla stycznikéw o wielkosci SO do S3 jest
podtaczany wtykowo do zaciskéw cewki A1 do A2 na wierzchu
kazdego stycznika; przekaznik czasowy jest podtaczany zaréwno
elektrycznie jak i mechanicznie za pomoca przytaczy
lutowniczych.

W module czasowym wbudowany jest warystor w celu ttumienia
przepie¢ w cewce przy otwieraniu stycznika.

Schemat potgczen:
a)

NSB0_00455b

@ Przekaznikowy blok czasowy
(@) Stycznik

Wtaczenie odbiornikéw rownolegle do wejécia startowego nie
jest dozwolone przy uzywaniu napiecia sterujagcego
przemiennego (patrz (a) na schemacie potaczen).

PrzekaZnikowe bloki czasowe 3RT19 16-2D.../3RT19 26-2D...
ze zwtoka przy WYLACZANIU posiadaja bezpotencjatowe wejscie
uruchamiajace B1. Oznacza to, ze jesli do zacisku B1 podtaczone
jest réwnolegle obcigzenie, uruchomienie moze by¢
zasymulowane napieciem przemiennym. W takim przypadku
nalezy podtaczy¢ dodatkowy odbiornik (np. stycznik K3) zgodnie
ze schematem (b).

Urzgdzenie opdzniajgce WYLACZANIE dla stycznikéw
o wielkosci S00 do S3

Zasilanie ACi DC
Zgodne z normami IEC 60947, EN 60947.
Do zamocowania Srubami i zatrzaskowo na szynie 35mm.

Urzadzenia z op6Znieniem przy WYLACZANIU zapobiegaja
niezamierzonemu odpadaniu stycznika w przypadku
krotkotrwatego obnizenia lub zaniku napiecia. Dostarcza on
stycznikowi sterowanemu pradem statym po stronie odptywu
odpowiednia energie przy zaniku napiecia, zapewniajac
podtrzymanie pracy stycznika. Aparaty 3RT19 16 z opdZnieniem
przy WYLACZANIU sa specjalnie zaprojektowane do dziatania ze
stycznikami 3RT i stycznikami pomocniczymi serii SIRIUS.
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Urzadzenie z op6znieniem przy WYLACZANIU dziata bez
zewnetrznego napiecia na zasadzie wykorzystania pojemnosci
elektrycznej, i moze by¢ zasilane napieciem AC lub DC (wersja
24V jest tylko dla pradu statego DC).

Stycznik otwiera sie po uptywie zwtoki czasowej, gdy
kondensatory cewki magnetycznej wbudowane w ukfad
zwtoczny WYLACZANIA s potaczone réwnolegle.

Jesli urzadzenia sterujace znajduja sie po stronie zasilania
urzadzenia WYLACZANIA zwtocznego — wowczas zwtoka
WYLACZANIA nastepuje przy kazdym otwieraniu. Jedli otwieranie
ma miejsce po stronie odptywoéw - wtedy opdznienie
WYLACZANIA nastepuje tylko w przypadku zaniku napiecia
sieciowego.

Sposéb dziatania

W przypadku wersji o znamionowych napieciach pracy 110 V
1230V, po stronie sieci doprowadzi¢ mozna napiecie przemienne
lub state, natomiast wersja 24 V jest przeznaczona tylko dla
napie¢ statych.

Stycznik sterowany napieciem statym jest podtaczony do wyjscia
zgodnie z doprowadzonym napieciem wejsciowym.

Sredni czas zwtoki WYtACZANIA wynosi okoto 1.5-krotnosci
podanego czasu minimalnego.

Ograniczniki przepiec

e Bez diody LED (réwniez dla zaciskéw typu Cage Clamp)
wielkosci SO0, SO, S2, S3, S6 do S12

e Z dioda LED (réwniez dla zaciskéw typu Cage Clamp) wielko$¢
S00

Wszystkie styczniki 3RT1 i styczniki pomocnicze 3RH1 mozna
uzupetni¢ o cztony RC lub warystory ttumiace przepigcia

w cewkach przy otwieraniu stycznika. Stosowa¢ mozna diody lub
uktady diodowe (sktadajace sie z diody ttumiacej przepiecia

i diody Zenera do szybkiego wytaczania).

Ograniczniki przepigé sa podtaczane wtykowo. Przewidziane jest
dla nich miejsce obok bloku stykow pomocniczych mocowanego
zatrzaskowo.

We wszystkich wielkosciach stycznikédw od SO do S3 mozna
wtykowo podtaczac¢ warystory, elementy RC i uktady diodowe
bezposrednio do zaciskéw cewek, gérnych lub dolnych.

Kierunek podlaczenia diod i uktadéw diodowych jest uzalezniony
od urzadzenia kodujacego.

PrzekaZzniki sprzegajace sg dostarczane albo bez ogranicznikéw
przepie¢, albo z warystorem lub dioda podtaczone standardowo,
zaleznie od wersji.

Uwaga:

Czasy opéznienia WYLACZANIA stykéw NO i opéZnienia
ZAtACZANIA stykow NC wydtuzajq sie, jesli cewki stycznika sg
chronione ogranicznikami przepie¢ (dioda ttumigca zaktécenia
6- do 10- krotnie, uktady diodowe 2- do 6- krotnie, warystor +2
do 5ms).
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Modut ttumienia zaktécen elektromagnetycznych, 3 fazowy
do stycznikéw o wielkosci SO0

Tak zwana sita przeciwelektromotoryczna indukowana jest

w przypadku odfaczania silnikéw lub innych odbiornikéw
indukcyjnych. W rezultacie moga sie pojawi¢ udary napiecia

0 amplitudzie do 4000 V o czestotliwosciach od 1 kHz do 1 MHz
i stromosci narostu od 0.1 do 20 VIns.

4000 V

v

NSBO0_00456¢

|

400V —
500 pis

t—>

Wejscie pojemnosciowe do réznych sygnatéw analogowych
i cyfrowych powoduje koniecznos¢ ttumienia zaktécen
w obwodzie odbiornika.

Zmniejszanie tukéw faczeniowych

taczenie gtéwnych toréw pradowych i uktadu ttumienia zaktécen
elektromagnetycznych pozwala zmniejszy¢ tuk elektryczny
powodujacy zuzywanie i wypalanie stykéw oraz wieksza
hatasliwos¢ pracy; jednoczesnie dzieki temu mozna uzyskaé
elektromagnetycznie kompatybilng konstrukcje.

Wyzsza niezawodnos¢ pracy

Poniewaz modut ttumienia zaktécerh EMC pozwala uzyskac
znaczna redukcje zaktécen o czestotliwosciach radiowych oraz
zmniejszenie pozioméw napie¢ w trzech fazach - trwatos¢ stykéw
réwniez znacznie sie poprawia. Dzigki temu znacznie poprawia sie
niezawodnos¢ i sprawnosc¢ dziatania catego uktadu zasilania.
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Rezygnacja z doktadnego stopniowania tqczniki sprzegajgce do zamontowania na stycznikach

Nie ma potrzeby doktadnego stopniowania w obrebie kazdej klasy wielkosci S0 do 53
dziatania, poniewaz mniejsze silniki posiadaja z reguty wyzsza Zasilanie DC
przewodnos¢, wobec czego dla wszystkich napedéw o statej . .
predkosci o mocy do 5.5 kW wystarczajace jest jedno rozwiagzanie. Zgodne z normami IEC 60947 i EN 60947.
tacznik sprzegajacy moze by¢ stosowany w dowolnym klimacie.

Jest zabezpieczony przed dotykiem zgodnie z norma EN 50274.

Dostepne sa dwie wersje:

* Zalety obwodu RC wynikaja gtownie z redukcji szybkosci  Oznaczenia zaciskéw sa zgodne z norma EN 50005.
narastania i mozliwosci zmniejszenia zaktécen o czestotliwosci . ) L
radiowej. Wybrane warto$ci zapewniaja skuteczne tlumienie Sa kompatybilne z systemem aparatow o napieciu 24 V DC,
zaktocen w szerokim zakresie. zakres napie¢ pracy od 17 do 30 V.

Mniejszy pobdr mocy zgodnie z danymi technicznymi modutéw
elektronicznych. Dioda LED sygnalizuje stan zataczenia.

fv

Zabezpieczenia przepieciowe

NSB0_00457c

taczniki sprzegajace 3RH19 24-1GP11 posiadaja wbudowany
warystor ttumiacy przepiecia powstajace w cewce stycznika przy
zataczaniu.

Zamocowanie
taczniki sprzegajace 3RH19 24-1GP11 posiadaja wbudowany

930 V tacznik sprzegajacy jest mocowany bezposrednio na cewce
400V stycznika.

500 us  t—> Adaptery przytaczy lutowniczych w ptytkach drukowanych dla
wielko$ci SO0 sa dostepne w dwdch wersjach:

* Obwodd warystora moze zaabsorbowaé wieksza ilo$¢ energii * Adaptery przyfaczy lutowniczych dla stycznikow z jednym
i moze by¢ tez wykorzystany dla czgstotliwosci od 10 do 400 Hz wbudowanym stykiem pomocniczym
(mechanizmy napedowe w zamknietej petli sprzezenia). Nie « Adaptery przyfaczy lutowniczych dla stycznikow
ma jednak ograniczen ponizej napigcia w punkcie zagiecia z 4-biegunowym blokiem stykéw pomocniczych
charakterystyki.

Adaptery mocowane srubami

Adaptery wtykowe poprawiaja dostepnos¢ srub mocujacych dla
stycznikéw o wielkosci SO. Wskutek tego mozliwe jest ustawienie
wkretaka pionowo nawet uzywajac wkretakéw izolowanych

lub z napedem.

v

NSBO0_00458¢c

Adaptery mozna opcjonalnie obraca¢ o 90° przed ich
zamontowaniem.

Plombowane ostony dla wielkosci SO0 do S12

Gdy styczniki i styczniki pomocnicze sg uzywane w uktadach
950 V
200V ) \ bezpieczenstwa, nalezy upewnié sie co do tego, ze nie ma

= \Y mozliwosci sterowania stycznikami recznie.
500 pus t—>

Dla stycznikéw serii SIRIUS dostepne sa w tym celu plombowane
ostony zamawiane jako akcesoria, uniemozliwiaja one
Modut dodatkowego obcigzenia przypadkowe sterowanie reczne. S3 to przezroczyste plastikowe

* Wielko$¢ SO0 do podtaczenia wtykowego z przodu stycznika, pokrywy ze wspornikiem pozwalajacym zaplombowac stycznik.

z blokiem stykéw pomocniczych lub bez.
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| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zaméwienia

—

3RH19 11-2HA.. 3RH19 21-1HA.. 3RH19 11-1LA..

3RH19 21-2HA..
3RH19 21-2FA..

3RH19 11-1HA.. 3RH19 11-1AA..

3RH19 11-1FA..

Dla stycznikow Styki pomocnicze DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Masa
jedno- Cage Cl jedno-
st <GS stki
orienta- orienta-
cyjna cyjna

Oznaczenie  Wersja Nr zaméwieniowy Nr zaméwieniowy

Typ NO NC NO NC kg kg

Bloki stykéw pomocniczych zatrzaskiwane

od przodu wg normy EN 50012

Wielkos¢ SO0

Do budowy stycznikéw z 2, 4 i 5 stykami pomocniczymi

3RT101.-1...1, 1ME - 1 - - » 3RH1911-1HA01 0.060 » 3RH19 11-2HAO01 0.060

3RT101.-2...1 22E 1 2 - - » 3RH1911-1HA12 0.060 » 3RH19 11-2HA12 0.060

Oznaczenie 10 E 23E 1 3 - - » 3RH1911-1HA13 0.060 » 3RH19 11-2HA13 0.060

32E 2 2 - - » 3RH1911-1HA22 0.060 » 3RH19 11-2HA22 0.060

Wielkosci SO ... 512V

4-biegunowe
3RT10 2, 31 3 1 - - » 3RH1921-1HA31 0.075 » 3RH19 21-2HA31 0.075
3RT1.3...3RT1.7 22 2 2 - - » 3RH1921-1HA22 0.075 » 3RH19 21-2HA22 0.075
13 1 3 - - » 3RH1921-1HA13 0.075 » 3RH19 21-2HA13 0.075
222 2 2 - - B 3RH1921-1XA22-0MAO 0.075 D 3RH19 21-2XA22-0MAO 0.075

Bloki stykéw pomocniczych zatrzaskiwane

od przodu wg normy EN 50005

Wielkos¢ SO0

2-i 4-bieg. bloki stykéw pomocniczych do budowy stycznikéw z 3 lub 5 stykami pomocniczymi

3RT1. 1, 20 2 - - - » 3RH1911-1FA20 0.050 » 3RH19 11-2FA20 0.050

3RH11, 1 1 1 - - » 3RH1911-1FA11 0.050 » 3RH19 11-2FA11 0.050

3RH14 02 - 2 = - » 3RH19 11-1FA02 0.050 » 3RH19 11-2FA02 0.050

11U - - 1 1 » 3RH1911-1FB11 0.050 A 3RH19 11-2FB11 0.050
40 4 - - - » 3RH1911-1FA40 0.060 » 3RH19 11-2FA40 0.060
31 3 1 - - » 3RH1911-1FA31 0.060 » 3RH19 11-2FA31 0.060
22 2 2 - - » 3RH1911-1FA22 0.060 » 3RH19 11-2FA22 0.060
22U - - 2 2 » 3RH1911-1FC22 0.060 » 3RH19 11-2FC22 0.060
11,11U 1T 1 1 1 » 3RH1911-1FB22 0.060 B 3RH19 11-2FB22 0.060
1- lub 2-bieg. bloki stykéw pomocniczych, wprowadzenie przewodéw z jednej strony

* Wprowadzenie przewodéw od géry

3RT1. 1, - 1 - - - » 3RH1911-1AA10 0.015 =

3RH11, - - 1 - - » 3RH1911-1AA01 0.015 -

3RH14 - 1 1 - - » 3RH1911-1LA11 0.045 =

- 2 - - - » 3RH1911-1LA20 0.045 =
* Wprowadzenie przewodéw od dotu

3RT1. 1, - 1 - - - » 3RH1911-1BA10 0.015 =

3RH11, - - 1 - - » 3RH19 11-1BAO1 0.015 =

3RH14 - 1T 1 - - » 3RH1911-1MA11 0.045 =

- 2 - - - » 3RH1911-1MA20 0.045 =

Opakowania zbiorcze i do ponownego uzytku — patrz "Zatacznik --> Informacje o zamawianiu".
" Wyjatek: 3RT12, 3RT16.

2z cyframi porzadkowymi 5, 6, 7, 8.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw
i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

3RH19 21-1F.. 2RH19 21-2F.. 3RH19 21-1C.. 3RH19 21-2C.. 3RH19 21-1LA.. 3RH19 21-TMA..

Do stycznikéw Styki pomocnicze DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski typu Masa
jedno- | jedno-
stki Cage Clamp stki
orienta- orient-
cyjna acyjna

Oznaczenie Wersja Nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy

Typ NO NC NO NC kg kg

Bloki stykéw pomocniczych zatrzaskiwane

od przodu wg normy EN 50005

Wielkosci SO do S12V)

4-bieg. bloki stykéw pomocniczych

3RT10 2, 40 4 - - - » 3RH19 21-1FA40 0.075 » 3RH19 21-2FA40 0.075

3RT1. 3 31 3 1 - - » 3RH1921-1FA31 0.075 »  3RH19 21-2FA31 0.075

22 2 2 - - » 3RH19 21-1FA22 0.075 »  3RH19 21-2FA22 0.075

3RT1.7 04 ~ 4 -~ — » 3RH1921-1FA04 0.075 A 3RH19 21-2FA04 0.075

22U - - 2 2 » 3RH1921-1FC22 0.075 A 3RH19 21-2FC22 0.075
1-bieg. bloki stykéw pomocniczych wg EN 50005 i EN 50012

3RT1. 2 - 1 - - - » 3RH1921-1CA10 0.020 »  3RH19 21-2CA10 0.020

- - 1 - - » 3RH1921-1CA01 0.020 »  3RH19 21-2CA01 0.020

3RT1.7 - - - 1 - » 3RH1921-1CD10 0.020 =

- - - - 1 » 3RH1921-1CDO1 0.020 =
2-bieg. bloki stykéw pomocniczych z wejsciem kabla z jednej strony
* Wejscie kabla od gory

3RT1. 2, - 1 1 - - » 3RH1921-1LAN1 0.075 -

3RT1. 3 - 2 - - - » 3RH19 21-1LA20 0.075 =

- - 2 - - » 3RH19 21-1LA02 0.075 =

3RT1.7

* Wejscie kabla z dotu

3RT1. 2, - 1 1 - - » 3RH1921-1MA11 0.075 =

3RT1. 3 - 2 - - - » 3RH1921-1MA20 0.075 -

- - 2 - - » 3RH19 21-1MA02 0.075 =

3RT1.7

" Wyjatek: 3RT16.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw
i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

3RH19 11-1GA.. 3RH19 11-2GA..
Do stycznikéw Styki DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Cage Clamp Masa
pomocniczych jednostki jednostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
Oznacze- Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
nie
\I ?
NO NC kg kg

Bloki stykéw pomocniczych zatrzaskiwane
wg EN 50011

Do budowy stycznikéw pomocniczych z 8 stykami

3RH11 40, 80E 4 - »  3RH19 11-1GA40 0.060 »  3RH19 11-2GA40 0.060
3RH14 40 71E 3 1 »  3RH19 11-1GA31 0.060 »  3RH19 11-2GA31 0.060
(Oznaczenie 40E) 62E 2 2 »  3RH19 11-1GA22 0.060 »  3RH19 11-2GA22 0.060
53E 1 3 »  3RH19 11-1GA13 0.060 »  3RH19 11-2GA13 0.060
44E - 4 »  3RH19 11-1GA04 0.060 »  3RH19 11-2GA04 0.060

Opakowania zbiorcze i opakowania wielokrotnego uzytku
"Zatacznik --> Informacje o zamawianiu".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw
i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

3RH19 21-1DA11 3RH19 21-2DA11 3RH19 21-1EA.. 3RH19 21-2EA..

3RH19 21-1JA11 3RH19 21-2JA11 3RH19 21-1KA.. 3RH19 21-2KA..

Do stycznikéw Styki pomocnicze DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski Cage Clamp Masa
jednostki jednostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna

Wersja Nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy
\I ?
Typ NO NC kg kg

Bloki stykéw pomocniczych montowane z boku
wg EN 50012

Wielkosci SO ... S12

Pierwszy blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg.
3RT1.2...3RT1.7 1 1 > 3RH19 21-1DA11 0.050 » 3RH19 21-2DA11 0.050
Wielkosci S3 ... 512

Drugi blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg.
3RT1.4...3RT1. 7 1 1 »  3RH19 21-1JA11 0.050 »  3RH19 21-2JA11 0.050

Bloki stykéw pomocniczych montowane z boku
wg EN 50005

Wielkosci SO ... 512

Pierwszy blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg.

3RT1.2...3RT1.7 2 - »  3RH19 21-1EA20 0.050 »  3RH19 21-2EA20 0.050
1 1 »  3RH19 21-1EA11 0.050 =
- 2 »  3RH19 21-1EA02 0.050 »  3RH19 21-2EA02 0.050

Wielkosci S3 ... S12
Drugi blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg.

3RT1.4 ...3RT1.7 2 - > 3RH19 21-1KA20 0.050 D 3RH19 21-2KA20 0.050
1 1 > 3RH19 21-1KA11 0.050 =
- 2 »  3RH19 21-1KA02 0.050 D 3RH19 21-2KA02 0.050

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw
i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

3RH19 11-1NF.. 3RH19 11-2NF.. 3RH19 21-2JE22 3RH19 21-2DE11

3RH19 21-2JE11
Do Wersja Styki DT Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski Cage Masa
stycznikéw jedno- Clamps jedno-
stki stki
orient- orienta-
acyjna. cyjna
Wersja Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
Typ NO NO» NCV NC kg kg
Przystosowane do elektroniki bloki stykéw pomocniczych,
zatrzaskiwane od przodu wg EN 50005
Wielkos¢ SO0
3RT1. 1, Do stosowania w miejscach 1 - - 1 » 3RH19 11-1NF11 0.045 A 3RH19 11-2NF11 0.045
3RH11, zapylonych i w uktadach 2 - - - »  3RH19 11-1NF20 0.045 A 3RH19 11-2NF20 0.045
3RH14 elektronicznych o - - - 2 A 3RH19 11-1NF02 0.045 A 3RH19 11-2NF02 0.045

znamionowych pradach
roboczych I,/AC-14iDC-13 od 1
mA do 300 mA przy 3V do 60
V. Styki ztocone elektrolitycznie.
Brak stykow lustrzanych.

Wielkosci SO ... S12

3RT1. 2 Do stosowania w miejscach 1 1 1 1 » 3RH19 21-1FE22 0.070 B 3RH19 21-2FE22 0.070
zapylonych i w uktadach
3RT1.7 elektronicznych o

znamionowych pradach

roboczych I,/AC-141DC-13 0d 1

mA do 300 mA przy 3V do 60

V. Styki ztocone elektrolitycznie.

Styki lustrzane zgodnie

z EN 60947-4-1, Zatacznik F

Przystosowane do elektroniki, bloki stykéw

pomocniczych dotaczane bocznie, wg normy
EN 50012

Wielkosci SO ... S12
Pierwszy blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg.

3RT1. 2 Styki pomocnicze 1 NO + 1 NC 1 ~ - 1 - »  3RH19 21-2DE11 0.050
kompatybilne z modutami
3RT1.7 elektronicznymi Do stosowania
w miejscach zapylonych
i w uktadach elektronicznych
0 znamionowych pradach
roboczych le/AC-14iDC-13 od 1
mA do 300 mA przy 3V do 60
V. Styki ztocone elektrolitycznie.
Styki lustrzane zgodne
z EN 60947-4-1, Zatacznik F.

Wielkosci S3 ... S12
Drugi blok stykéw pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej strony), 2-bieg.

3RT1. 4 Styki pomocnicze 1 NO + 1 NC 1 - - 1 - > 3RH19 21-2JE11 0.050
kompatybilne z modutami
3RT1.7 elektronicznymi. Do stosowania
w miejscach zapylonych
i w uktadach elektronicznych
o znamionowych pradach
roboczych le/AC-14iDC-13 od 1
mA do 300 mA przy 3V do 60
V.Styki ztocone elektrolitycznie.
Styki lustrzane zgodne
z EN 60947-4-1, Zatacznik F.

" standardowe styki pomocnicze 1 NO + 1 NC:
patrz Informacje Techniczne LV 1 T —> "Dane techniczne".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do Styki Znamionowe
stycznikdbw pomocnicze naBiecie sterujace
US

Typ Vv
Elektroniczne bloki stykéw pomocniczych zwtocznych,
zatrzaskiwane od przodu,

oznaczenie przytaczy wg DIN 46199-5

Zakres
nastaw
czasu't

DT  Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna.

kg

Wielkos¢ SO0
Opoéznienie zataczania (wbudowany warystor)
3RT1. %j 1NO+1NC 24 ACIDCY 0.05...1 »  3RT19 16-2EJ11 1 szt. 101 0.090
3RH11 0.5...10 > 3RT19 16-2EJ21 1 szt. 101 0.090
3RH14 5...100 B 3RT19 16-2EJ31 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 ACY) 0.05...1 C 3RT19 16-2EC11 1 szt. 101 0.090
0.5..10 »  3RT19 16-2EC21 1 szt. 101 0.090
5...100 »  3RT19 16-2EC31 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 ACY 0.05...1 D 3RT19 16-2ED11 1 szt. 101 0.090
0.5...10 > 3RT19 16-2ED21 1 szt. 101 0.090
5...100 »  3RT19 16-2ED31 1 szt. 101 0.090
3RT19 16-2.... Opéznienie dziatania rewersyjnego bez napiecia pomocniczego (wbudowany warystor)®)
3RT1. 1} 1NO+1NC 24Ac/Dc? 0.05...1 > 3RT19 16-2FJ11 1 szt. 101 0.090
3RH114 0.5..10 »  3RT19 16-2FJ21 1 szt. 101 0.090
3RH14 5...100 »  3RT19 16-2FJ31 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 ACIDC?) 0.05 ... 1 C 3RT19 16-2FK11 1 szt. 101 0.090
0.5..10 > 3RT19 16-2FK21 1 szt. 101 0.090
5...100 B 3RT19 16-2FK31 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 AC/DC?) 0.05 ... 1 D 3RT19 16-2FL11 1 szt. 101 0.090
0.5..10 »  3RT19 16-2FL21 1 szt. 101 0.090
5...100 »  3RT19 16-2FL31 1 szt. 101 0.090
Opéznienie odpadania z napieciem pomocniczym
3RT10 1 1CO 24 ACIDC 0.5..10 B 3RT19 16-2LJ21 1 szt. 101 0.090
3RH11 100... 127 AC 0.5..10 B 3RT19 16-2LC21 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 AC 0.5...10 C 3RT19 16-2LD21 1 szt. 101 0.090
Funkcja gwiazda-tréjkat (wbudowany warystor)
3RT1012  1NO 24 ACIDCY 1.5...30 »  3RT19 16-2GJ51 1 szt. 101 0.090
zwloczny +  100...127ACY  1.5..30 D 3RT19 16-2GC51 1 szt. 101 0.090
1NO 200 ... 240 ACY 1.5...30 »  3RT19 16-2GD51 1 szt. 101 0.090
bezzwtoczny,
czas przerwy
50 ms
Wielkosci SO ... S12
Z opdznieniem zataczania
3RT10, 1NO+1NC 24 ACIDCY 0.05...1 D 3RT19 26-2EJ11 1 szt. 101 0.090
3RT13, 0.5...10 > 3RT19 26-2EJ21 1 szt. 101 0.090
gs}[:: é 5...100 A 3RT19 26-2EJ31 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 ACY) 0.05...1 C 3RT19 26-2EC11 1 szt. 101 0.090
0.5..10 »  3RT19 26-2EC21 1 szt. 101 0.090
5...100 D 3RT19 26-2EC31 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 ACY 0.05...1 D 3RT19 26-2ED11 1 szt. 101 0.090
3RT19 26-2.... 0.5...10 > 3RT19 26-2ED21 1 szt. 101 0.090
5...100 B 3RT19 26-2ED31 1 szt. 101 0.090
Opédznienie odpadania bez napiecia pomocniczego‘”
3RT10, 1NO+1NC 24 AC/DC? 0.05...1 > 3RT19 26-2FJ11 1 szt. 101 0.090
3RT13, 0.5..10 »  3RT19 26-2FJ21 1 szt. 101 0.090
gs-lT—?l g 5...100 >  3RT19 26-2FJ31 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 ACY) 0.05...1 D 3RT19 26-2FK11 1 szt. 101 0.090
0.5...10 > 3RT19 26-2FK21 1 szt. 101 0.090
5...100 C 3RT19 26-2FK31 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 AC> 0.05...1 D 3RT19 26-2FL11 1 szt. 101 0.090
0.5..10 A 3RT19 26-2FL21 1 szt. 101 0.090
5...100 A 3RT19 26-2FL31 1 szt. 101 0.090
Funkcja gwiazda-tréjkat
3RT10, 1NO 24 ACIDCY 1.5...30 »  3RT19 26-2GJ51 1 szt. 101 0.090
s zwloczny +  100...127ACY  15..30 > 3RT19262GC51 Tszt. 101 0.090
3RT15 bezzwloczny, 200 ...240AC”  1.5..30  »  3RT19 26-2GD51 Tszt. 101 0.090
czas przerwy
50 ms

) Dane zasilania AC odnosza sie do 50 Hz i 60 Hz.

2 Nie mozna nakfadac na przekazniki styczniki sprzegajace.

3) Przytacza dla napiecia sterujgcego s3 podczas montazu faczone ze
znajdujacym sie pod spodem stycznikiem przez wbudowane zaciski

sprezynowe facznika pomocniczego zwtocznego sterowanego
elektronicznie.

4 Ppotozenie stykéw wyjsciowych w momencie dostawy nie jest okreslone
(przekaznik bistabilny). Jednorazowe przytozenie napiecia sterujgcego
powoduje przetaczenie styku we wtasciwe potozenie.

5) Zaciski przytaczeniowe A1 i A2 dla znamionowego napiecia sterujagcego
facznika pomocniczego z opéZznieniem elektronicznym musza by¢ potagczone
przewodami z odpowiednim stycznikiem.

* |stnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH
Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikéw Znamionowe Zakres DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
napiecie sterujgce Us czasowy t jednostki
orjenta-
cyjna
Type \ S kg
Elektroniczne bloki czasowe z wyjsciem p6tprzewodnikowym
Wielkos¢ SO0
Do natozenia na przednia $cianke stycznika
* OpéZnienie zatgczania (wbudowany warystor)
3RT1. 11 24 ... 66 ACIDC 0.05...1 B 3RT19 16-2CG11 1 szt. 101 0.050
3RH11" 0.5...10 »  3RT19 16-2CG21 1 szt. 101 0.050
3RH14 5...100 B 3RT19 16-2CG31 1 szt. 101 0.050
90 ... 240 AC/IDC 0.05...1 D 3RT19 16-2CH11 1 szt. 101 0.050
0.5..10 »  3RT19 16-2CH21 1 szt. 101 0.050
5...100 > 3RT19 16-2CH31 1 szt. 101 0.050
¢ Opoéznienie odpadania bez napiecia pomocniczego (wbudowany warystor)
3RT1. 1} 24 ... 66 ACIDC 0.05...1 C 3RT19 16-2DG11 1 szt. 101 0.060
3RH11" 0.5...10 B 3RT19 16-2DG21 1 szt. 101 0.060
3RH14 5...100 B 3RT19 16-2DG31 1 szt. 101 0.060
3RT19 16-2D...
90 ... 240 AC/IDC 0.05...1 D 3RT19 16-2DH11 1 szt. 101 0.060
0.5...10 »  3RT19 16-2DH21 1 szt. 101 0.060
5...100 B 3RT19 16-2DH31 1 szt. 101 0.060
Wielkosci SO ... S3
Do natozenia na gérne zaciski cewek stycznikéw
Tylko dla aparatéw z przytgczami sSrubowymi
¢ Opéznienie zataczania (wbudowany warystor)
3RT10 2, 24 ... 66 ACIDC 0.05...1 D 3RT19 26-2CG11 1 szt. 101 0.050
3RT10 3, 0.5...10 B 3RT19 26-2CG21 1 szt. 101 0.050
§§H§z‘§' 5...100 D  3RT1926-2CG31 1 szt. 101 0.050
3RT15 90 ... 240 AC/IDC 0.05...1 > 3RT19 26-2CH11 1 szt. 101 0.050
0.5..10 »  3RT19 26-2CH21 1 szt. 101 0.050
3RT19 26-2C. .. 5..100 >  3RT19 26-2CH31 Tszt. 101 0.050
*Opéznienie odpadania bez napigcia pomocniczego (wbudowany warystor)
3RT10 2, 24 ... 66 ACIDC 0.05...1 D 3RT19 26-2DG11 1 szt. 101 0.050
3RT10 3, 0.5...10 D 3RT19 26-2DG21 1 szt. 101 0.050
gsﬂgz . 5...100 D  3RT1926-2DG31 1 szt. 101 0.050
3RT15 90 ... 240 AC/IDC 0.05...1 C 3RT19 26-2DH11 1 szt. 101 0.050
0.5...10 D 3RT19 26-2DH21 1 szt. 101 0.050
3RT19 262D ... 5..100 C  3RT19 26-2DH31 Tszt. 101 0.050
Opoznienie wytaczenia urzadzenia
3RT1. 1, 110 AC/IDC D 3RT19 16-2BK01 1 szt. 101 0.150
3RT1. 2,
3RH1. ..-1BF40
3RT1. 1, 220/230 AC/IDC D 3RT19 16-2BLO1 1 szt. 101 0.150
3RT1. 2,
3RH1. ..-1BM40
3RT1.1...3RT1. 4, 24 DC »  3RT19 16-2BEO1 1 szt. 101 0.150
3RH1. ..-1BB40
3RT19 16-2B.01
Pneumatyczny blok zwtoczny,
Oznaczenie przytaczy wg EN 50005
3RT1. 2 Do natozenia z przodu na styczniki wielkosci $03%
Styki pomocnicze 1 NO i 1 NC
¢ Opdznienie zataczania
0.1...30 C 3RT19 26-2PA01 1 szt. 101 0.080
1...60 C 3RT19 26-2PA11 1 szt. 101 0.080
3RT19 26-2P. .. * Opéznienie odpadania
0.1...30 C 3RT19 26-2PR0O1 1 szt. 101 0.080
1...60 C 3RT19 26-2PR11 1 szt. 101 0.080
Mechaniczne bloki zatrzaskowe
Wielkosci SO i S2
Do natozenia na 1 stycznik,
stycznik pozostaje wigczony nawet w przypadku awarii zasilania
3RT1. 2, 24 ACIDC A 3RT19 26-3AB31 1 szt. 101 0.130
3RT1. 3 110 AC/IDC B 3RT19 26-3AF31 1 szt. 101 0.130
230 ACIDC B 3RT19 26-3AP31 1 szt. 101 0.130

3RT19 26-3A.31

' Nie mozna nakfadac na styczniki sprzegajace.
2 Nie nadaje sie do stycznikéw 3RT10 4.1 3RT13 4.z Us <42 V.

3) ponadto niedozwolone jest stosowanie dodatkowych stykéw pomocniczych.

4 Wersje zgodne z DIN VDE 0116 na zaméwienie.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do Wersja Znamionowe>napiecie DT Nr zaméwieniowyz) PS* PG Masa
styczni- sterujgce US1 jednostki
kow orienta-
Zasilanie AC Zasilanie cyjna.
Typ V AC VvV DC kg
Ograniczniki przepie¢ bez diody LED
(takze do przytacza zaciskowego Cage Clamp)
Wielkos¢ SO0
Do podtaczenia od przodu stycznika z blokiem stykéw pomocniczych i bez
3RT1.,  Warystory 24 ...48 24 ...70 »  3RT19 16-1BB00 1 szt. 101 0.010
3RH1 48...127 70..150 »  3RT19 16-1BCOO 1 szt. 101 0.010
L FT 127 ...240 150...250 A 3RT19 16-1BD00 1 szt. 101 0.010
240...400 - »  3RT19 16-1BE0O 1 szt. 101 0.010
n 400...600 -- A 3RT19 16-1BF00 1 szt. 101 0.010
Ao 3RT1., Cztony RC 24 ...48 24 ...70 »  3RT19 16-1CB00 1 szt. 101 0.010
3RH1 48..127 70..150 »  3RT19 16-1CCO0 1 szt. 101 0.010
. 127..240 150...250 »  3RT19 16-1CD00 1 szt. 101 0.010
3RT19/16-1DG00 240...400 - »  3RT19 16-1CE00 1 szt. 101 0.010
400...600 -- »  3RT19 16-1CF00 1 szt. 101 0.010
3RT1., Dioda przeciw- - 12..250 »  3RT19 16-1DGOO 1 szt. 101 0.010
3RH1 zaktéceniowa
3RT1., Kombinacje diodowe - 12..250 »  3RT19 16-1EH00 1 szt. 101 0.010
3RH1 (dioda i dioda Zenera)
dla zasilania DC
Wielkos¢ SO
Do podtaczenia do zaciskéw cewki stycznika, u géry lub u dotu
3RT1. 2 Warystory 24 ...48 24 ...70 »  3RT19 26-1BB00 1 szt. 101 0.025
48...127 70..150 »  3RT19 26-1BCO0 1 szt. 101 0.025
127...240 150...250 »  3RT19 26-1BD00 1 szt. 101 0.025
240...400 - »  3RT19 26-1BE0O 1 szt. 101 0.025
400...600 -- B 3RT19 26-1BF00 1 szt. 101 0.025
3RT1.2 Cztony RC 24 ...48 24...70 »  3RT19 26-1CB00 1 szt. 101 0.025
48...127 70..150 »  3RT19 26-1CCO0 1 szt. 101 0.025
127...240 150...250 »  3RT19 26-1CD00 1 szt. 101 0.025
=S 240...400 - »  3RT19 26-1CE00 1 szt. 101 0.025
3RT19 26-1B.00 400...600 -- B 3RT19 26-1CF00 1 szt. 101 0.025
3RT1. 2 Kombinacje diodowe
Do zasilania DC
s Podtaczane u gory - 24 »  3RT19 26-1ER00 1 szt. 101 0.025
(np. dla stycznika - 30...250 »  3RT19 26-1ES00 1 szt. 101 0.025
z przekaznikiem
przeciazeniowym)
* Podfaczane u dotu - 24 »  3RT19 26-1TROO 1 szt. 101 0.025
(np. dla odptywow bez -- 30...250 A 3RT19 26-1TS00 1 szt. 101 0.025

zabezpieczen)

D W przypadku zasilania AC mozliwos¢ stosowania do 50/60 Hz. Inne napiecia
na zapytanie.

2 W przypadku kompletéw po 10 szt. nr zaméwieniowy nalezy uzupetni¢
o ,-Z" oraz kod zaméwieniowy ,X90".

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH
Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do Wersja Znamionowe napiecie DT Nr zaméwieniowyz) PS* PG Masa
styczni- sterujgce Ug" jednostki
kéw ° orienta-
Zasilanie  Zasilanie &yjna.
AC
Typ V AC VvV DC kg
Ograniczniki przepie¢ bez diody LED
(takze do przytacza typu Cage Clamp)
Wielkosci S2i S3
Do podtaczenia do zaciskdéw cewki stycznika, u géry lub u dotu
3RT1. 3, Warystory 24...48 24 ...70 »  3RT19 26-1BB00 1 szt. 101 0.025
3RT1. 4 48...127 70..150 »  3RT19 26-1BCO0 1 szt. 101 0.025
127 ...240 150...250 » 3RT19 26-1BD00 1 szt. 101 0.025
240 ...400 -- »  3RT19 26-1BE0O 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 B 3RT19 26-1BF00 1 szt. 101 0.025
3RT19 26-1B.00
3RT1. 3% Czlony RC 24...48 24 ...70 »  3RT19 36-1CB00 1 szt. 101 0.040
; 48...127 70..150 »  3RT19 36-1CC00 1 szt. 101 0.040
3RT1. 4 127 ...240 150...250 » 3RT19 36-1CD00 1 szt. 101 0.040
240 ...400 -- »  3RT19 36-1CE00 1 szt. 101 0.040
3RT19 36-1C.00 400...600 - B 3RT19 36-1CF00 1 szt. 101 0.040
3RT1. 3, Kombinacje diodowe
3RT1.4 Do zasilania DC
* Podtaczane u gory 24 »  3RT19 36-1ER00 1 szt. 101 0.025
(np. dla stycznika 30...250 » 3RT19 36-1ES00 1 szt. 101 0.025
z przekaznikiem
przecigzeniowym)
*Podtaczane u dotu 24 »  3RT19 36-1TROO 1 szt. 101 0.025
(np. dla odptywdw bez 30...250 B 3RT19 36-1TS00 1 szt. 101 0.025
zabezpieczen)
Wielkosci S6 ... S12
Do podtaczenia do zaciskéw cewki z zaciskami sSrubowymi do stycznikéw z:
¢ napedem konwencjonalnym 3RT1...-.A..,
* napedem konwencjonalnym 3RT1...-.N...
3RT1.5, CztonyRC 24 .48 24 ...70 > 3RT19 56-1CB00 1 szt. 101 0.035
' ! 3RT1. 6, 48..127 70..150 »  3RT1956-1CCO0 1 szt. 101 0.035
3RT19 56-1C.00 3RT1.7 127 ...240 150...250 »  3RT19 56-1CD0O0O 1 szt. 101 0.035
240...400 -- »  3RT19 56-1CE00 1 szt. 101 0.035
400 ... 600 C  3RT19 56-1CF00 1 szt. 101 0.035
D w przypadku zasilania AC mozliwos¢ stosowania do 50/60 Hz.
2w przypadku kompletéw po 10 szt. nr zamdwieniowy nalezy uzupetnic¢
o ,-Z" oraz kod zaméwieniowy ,X90".
3) Mozna zamocowac tylko u géry napedu 3RT1. 3/AC.
o~
Do Wersja Znamionowe napiecie Zuzycie DT Nr zaméwieniowyz) PS* PG Masa
styczni- sterujgce Us mocy LED jednostki
kéw przy Us orienta-
cyjna
Zasilanie AC Zasilanie DC
Typ V AC Vv DC kg
Ograniczniki przepiec¢ z dioda LED
(takze do przytacza typu Cage Clamp)
Wielkos¢ SO0
Do podtfaczenia wtykowego od przodu stycznika bez i z blokiem stykéw pomocniczych
3RT1, Warystory 24 ..48 12 ... 24 10...120 > 3RT19 16-1JJ00 1 szt. 101 0.010
3RHT. 48..127  24..70 20...470 »  3RT19 16-1JK00 1 szt. 101 0.010
d9aas 127..240 70..150 50..700 »  3RT1916-1JLOO 1 szt. 101 0.010
y - - 150...250 160...950 A 3RT19 16-1JP0O0 1 szt. 101 0.010
] 3RT1, Diody - 24 ...70 20...470 > 3RT19 16-1LM00O 1 szt. 101 0.010
== | 3RHT. tlum,iqce. - 50 ... 150 50 ... 700 > 3RT19 16-1LNOO 1 szt. 101 0.010
bt zaktécenia - 150...250 160...950 »  3RT19 16-1LP00 1 szt. 101 0.010
ik

3RT19 16-1L.00

" W przypadku zasilania AC mozliwos¢ stosowania do 50/60 Hz.

* W przypadku kompletéw po 10 szt. nr zamdéwieniowy nalezy uzupetni¢
o ,-Z" oraz kod zamoéwieniowy ,X90".

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikébw Wersja DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

Typ kg

Modut ttumienia zakt6cen elektromagnetycznych;

3-fazowy = 5.5 kW
Wielkosc S00 (dla stycznikéw do zasilania AC lub DC)”

3RT101 Cztony RC (3 x 220 €40.22 pF)
Do 400V »  3RT19 16-1PA1 1 szt. 101 0.080
Do 575V A 3RT19 16-1PA2 1 szt. 101 0.080
Do 690 V C  3RT19 16-1PA3 1 szt. 101 0.080

3RT101 Warystory

= Do 400V A 3RT19 16-1PB1 1 szt. 101 0.090
ot Do 575V B 3RT19 16-1PB2 1 szt. 101 0.090
Do 690 V D  3RT19 16-1PB3 1 szt. 101 0.090

3RT19 16-1PA.
Moduty ttumienia przepiec¢ w torach gtéwnych dla stycznikow

prézniowych 3RT12

Wielkos¢ S10i 512

3RT12 Znamionowe napiecie pracy C  3RT1966-1PV3 1 szt. 101 0.400
Ue =690V AC
Znamionowe napiecie pracy C  3RT19 66-1PV4 1 szt. 101 0.780
Ue=1000V AC

Do ttumienia przepie¢ i ochrony uzwojen
silnikow przed wielokrotnym zaptonem
przy wytaczaniu silnikéw indukcyjnych.
Do podfaczenia po stronie doptywow
stycznika (2-T1/4-T2/6-T3). Do
oddzielnego zamocowania.

Moduty obcigzenia dodatkowego
Wielkos¢ SO0 (réwniez dla zaciskow typu Cage Clamp)

Do podfaczenia wtykowego od przodu
stycznika bez i z blokiem stykéw
pomocniczych 2

3RT1.1, Do podwyzszania dopuszczalnego pradu  »  3RT19 16-1GA00 1 szt. 101 0.010
3RH1. szczatkowego i ograniczania napiecia

szczatkowego. Zapewnia bezpieczne

wyfaczenie stycznikéw w przypadku

bezposredniego sygnatu sterujacego ze

sterownikdéw SIMATIC za posrednictwem

wyjs¢ potprzewodnikowych AC 230 V.

Jednoczesnie stuzy do ttumienia przepiec.

Napiecie znamionowe: AC 50/60 Hz,

- 180V do 255 V.
3RTT9 16-1GA00 Zakres pracy: 0.8 do 1.1 x Us

Zestawy sterujace

Wielkosc SO0
e 3RT1. 1, Do recznego sterowania stykow stycz?ika A 3RK1903-0CA00 1 szt. 121 0.015
3RH1. przy rozruchu i obstudze serwisowej>

I
ey
3RK1 903-0CA00

D Patrz réwniez opis na stronie 3/98.
2w przypadku kompletéw po 10 szt. nr zamoéwieniowy nalezy uzupetni¢
o ,-Z" oraz kod zaméwieniowy ,X90".

Patrz "Odptywy zasilajace, Wytgczniki silnikowe i Softstarty --> Wytaczniki
silnikowe ET 200S, 3RK1 903-0CAQ0".

3)

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH
Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do Wersja DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa

stycznikdéw jednostki
orienta-
cyjna

kg

Typ
Czton sprzegajacy do sterowania z PLC

Wielkosci SO ... S3
Do zamontowania na zaciskach cewki stycznika

3RT1. 2, Zakres pracy DC 17 Vdo 30 V. Pob6r mocy »  3RH19 24-1GP11 15 szt. 101 0.060

3RT1.3, przy DC24V:0.5W. Dopuszczalny prad

3RT1.4  szczatkowy uktaddw elektronicznych ?przy
sygnale 0): 2.5 mA. Znamionowy prad
roboczy le: AC-15/AC-14 przy 230 V: 3 A, DC-
13 przy 230 V: 0.1 A. Z dioda sygnalizujaca
stan zataczenia. Wbudowany warystor do
ograniczania przepie¢ przy otwieraniu
obwodu.

3RH19 24-1GP11

Modut diodowy sygnalizujacy funkcje stycznika

(takze do zaciskéw typu Cage Clamp)
Wielkosci SO ... §12V)

3RT1.2, Do wetknigcia z przodu stycznika w otwory B 3RT19 26-1QT00 55 szt. 101 0.010

3RT1.3, do mocowania tabliczki z opisem albo

3RT1.4  bezposrednio na styczniku, albo tez na
umieszczonym z przodu styku
pomocniczym. Modut wyswietlacza
diodowego podfaczany jest do przytaczy
cewek stycznika A1 i A2, wskazuje aktualny
stan sterowania. Dioda w kolorze zéttym.
Napiecie znamionowe: 24 V do 240 V AC/DC
zabezp. przed zamiang biegunéw
(1 opakowanie = 5 szt.)

3RT19 26-1QT00
dobudowany do styc-

znika
Zacisk przewodu pomocniczego, 3-bieg
Wielkos¢ S3
S 3RT10 4. Do podtaczania przewoddw sterowniczych B 3RT19 46-4F 15szt. 101 0.035
| .._'r-:ri"_‘ i pomocniczych (0.5 do 2.5 mm2) do
- - przytaczy przewodu gtéwnego (dla jednej
=5 8y strony)
V.
3RT19 46-4F
Adaptery ptytek drukowanych do stycznikéw
Wielkos¢ SO0
3RT1.1, Zestaw do lutowania stycznikéw z blokiem A 3RT19 16-4KA1 45 szt. 101 0.030
3RH11 stykébw pomocniczych na ptytce drukowane;j.

Dla 1 stycznika wymagany jest 1 zestaw.

i
g

3RT19 16-4KA1

Moduty podtaczeniowe dla stycznikéw z zaciskami Srubowymi
Wielkos¢ S00, SO

3RT1.1, Adaptery do stycznikéw Zaciski Srubowe
351111 . 2 Temperatura otoczenia T yax. = 60 °C
Wielko$¢ SO0, znamionowy prad roboczy I, B 3RT19 16-4RDO1 15 szt. 101 0.020
przy AC-31400 V: 20 A
Wielko$¢ SO0, znamionowy prad roboczy I, B 3RT19 26-4RDO1 15 szt. 101 0.200
3RT19 26-4RDO1 przy AC-3/400 V: 25 A
Wtyki do stycznikow B 3RT19 00-4REO1 15szt. 101 0.025

Wielko$¢ SO0, SO

3RT19 00-4REOQ1

) Dla wielkosci S6 do 512 przewody przytaczeniowe nalezy wydtuzy¢.

* Mozna zamawiac podang ilos¢ lub jej wielokrotnosc¢..
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikéw Wersja DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

Typ kg

Adaptery przytaczy lutowniczych do stycznikéw

z natozonym 4-bieg. blokiem stykéw pomocniczych

Wielkos¢ SO0
3RT1. 1, Zestaw do lutowania stycznikéw B 3RT19 16-4KA2 4 4szt. 101 0.070
3RH11 z blokiem stykéw pomocniczych na

ptytce drukowanej. Dla 1 stycznika
wymagany jest 1 zestaw

i
A
m

3RT19 16-4KA2
Adapter srubowy z zaciskiem srubowym lub Cage Clamp
Wielkos¢ SO
3RT1. 2 Adapter Srubowy, utatwiajacy C  3RT19 26-4P 110 szt. 101 0.010
mocowanie Srubami. Wymagane
2 szt. dla 1 stycznika. (1 opakowanie

zawiera 10 kompletéw dla 10
stycznikéw)

a8 w

NSB0_01470

3RT19 26-4P

3RT19 16-4BB31 3RT19 16-4BB41 3RT19 36-4BB31 3RT19 56-4BA31
Wielkos$¢ Do stycznikéw Maks. przekroje przewodéw DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna
Typ mm?2 kg
Potgczenia réwnolegte
3-bieg., z zaciskiem przytaczeniowym"?)
S00 3RT101 25 > 3RT19 16-4BB31 1 szt. 101 0.015
SO 3RT10 2 35, linka »  3RT19 26-4BB31 1szt. 101 0.020
S2 3RT103 95 »  3RT19 36-4BB31 1szt. 101 0.100
3-bieg., z otworem przelotowym (mostek punktu gwiazdowego)"?
S3 3RT10 4 185 > 3RT19 46-4BB31 1 szt. 101 0.200
3RT14 4
S6 3RT1.5 - > 3RT19 56-4BA31 1 szt. 101 0.160
$10/512 3RT1. 6, - »  3RT19 66-4BA31 1szt. 101 0.500
3RT1.7
4-bieg., z zaciskiem przylaczeniowym"?
S00 3RT1. 1 25 C 3RT19 16-4BB41 1 szt. 101 0.015

D Potaczenia réwnolegte mozna skréci¢ o jeden biegun

2 Wielkosci SO0 do S2: potaczenia réwnolegte sg izolowane.

3) Wielkos¢ S3: W celu zapewnienia ochrony przed dotknieciem dotaczono
ptytke pokrywy. (Mozna stosowac tylko wtedy, gdy zdjety jest zacisk
ramowy). Wielkosci S6 do S12: do ochrony przed dotknieciem mozna
zastosowac ostone 3RT19 56-4EA1 (dla S6) lub 3RT19 66-4EA1
(dlas10iS12).

*|stnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikéw Wersja DT  Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna.

Wielko$¢  Typ kg

Bloki zaciskow ramowych
_— Do przewodéw okragtych i plaskich”
I = S6 3RT1.5  Do70 mm?? »  3RT1955-4G 1 szt. 101 0.230
(3RB205) b 120 mme >  3RT1956-4G Tszt. 101 0.260
Przytacze przewodu B 3TX7 500-0A 1 szt. 101 0.010
pomocniczego do zacisku
ramowego
S$10/S12  3RT1.6, do 240 mm?z przytaczem »  3RT19 66-4G 1 szt. 101 0.676
3RT1.7 przewodu pomocniczego
3RT19 5.-4G (33R'?38221066)'

Ostony

Ostona zaciskow do zaciskéw ramowych
S2 3RT103  Dodatkowe zabezpieczenie >  3RT19 36-4EA2 1 szt. 101 0.020

przed dotykiem na zaciskach ~
ggﬂg g ramowych (niezbedne 2 szt. B 3RT19 36-4EA4 1 szt. 101 0.020
na 1 stycznik)

styczniki 4-biegunowe

s Y “
— s3 3RT10 4, >  3RT19 46-4EA2 1 szt. 101 0.025
i 3RT14 4
3RT19 36-4EA2
3RT13 4 B 3RT19 46-4EA4 1 szt. 101 0.025
S6 3RT1.5  Dtugo$é: 25 mm >  3RT19 56-4EA2 1 szt. 101 0.030
S10/S12  3RT1.6, Diugosé: 30 mm >  3RT19 66-4EA2 1 szt. 101 0.040
3RT1. 7

Ostona przytacza do kabla z koricéwka kablowa i z przytgczem szynowym3)

S3 3RT104, Do zachowania odstepow >  3RT19 46-4EA1 1 szt. 101 0.040
3RT14 4  izolacyjnych oraz jako ochrona
przed dotykiem w przypadku
wyjecia zacisku ramowego
(niezbedne po 2 szt. na

13 stycznik)
3RT19 46-4EA1 S6 3RT1.5 Dtugosé: 100 mm > 3RT19 56-4EA1 1 szt. 101 0.070
S10/S12 3RT1. 6, Dtugoéc: 120 mm > 3RT19 66-4EA1 1 szt. 101 0.130
3RT1.7

Do ostaniania szyn miedzy
stycznikiem a przekaznikiem
przecigzeniowym 3RB2 lub
modutem okablowania
kombinacji stycznikowych

S6 3RT1.5  Diugosé: 27 mm > 3RT19 56-4EA3 1 szt. 101 0.020
$10/512% 3RT1. 6, Dtugos¢: 42 mm > 3RT19 66-4EA3 1 szt. 101 0.060
3RT1.7

Do ostaniania szyn przytaczy
ptaskich dla nawrotnych
kombinacji stycznikow i
uktadéw gwiazda-tréjkat

S6 3RT1.5  Diugos¢: 38 mm > 3RT19 56-4EA4 1 szt. 101 0.030

Ostony plombowane

Al

O

g S00 3RT1. 1, Plombowana ostona, A 3RT19 16-4MA10 5 szt. 101 0.010
s\ 3RH1.©) uniemozliwiajgca wiaczenie
N'i reczne
%} S0...S12 3RT1. 2 .. wymagana 1 szt. dla B 3RT19 26-4MA10 5 szt. 101 0.010
3RT1.79 1 stycznika

NSB0_01471

3RT19 .6-4MA10

D Przekroje przewodéw podtaczanych do stycznikéw — patrz Informacje 4 Stosowac sie do zalecert w Informacjach Technicznych LV 1T, "Dane
Techniczne LV 1T, "Dane techniczne". techniczne", "Przekroje przewodow".
2) standardowo do stycznika 3RT10 54-1 (55 kW). 5w przypadku zastosowania w kombinacji stycznikowej (uktad

rewersyjny/gwiazda-tréjkat) niezbedna jest dodatkowa ostona
3RT19 66-4EA3.

6) Wyjatek: bloki stykéw pomocniczych dla stycznikdw i stycznikéw
pomocniczych zamocowane z przodu.

3) Pasuje réwniez do stycznikéw S6 ... S12 z zaciskami ramowymi.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla stycznikéw

i stycznikbw pomocniczych 3RT, 3RH

Wersja DT Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

kg

Stoper izolacji zapewniajacy bezpleczne przytrzymanie izolacji

przewodu w przewodach do 1 mm?
dla stycznikéw z przytaczami Cage Clamp

— Stoper izolacji wiazki, wktadany do otworu B 3RT19 16-4JA02 20 szt. 101 1000.000
| r - wprowadzajacego przewdd przytacza Cage Clamp
'~ - (wymagane po 2 wigzki na stycznik, moga by¢
! wyjmow;ng pare;]mi). Pasud‘e do otworél\(/v X
. wprowadzajgcych przewody we wszystkic
3RT1916-4JA02 urzadzeniach SIRIUS z przytaczami Cag% Clamp dla
przewoddw o przekroju maks. 2.5 mm

Narzedzia wierania zaciskdw Cage Clamp

Do wszystkich urzadzer SIRIUS z przy’raczam|Cage
Clamp do przewodow o przekrOJu maks. 2.5 mm?
(nie pasuja do urzadzen z wyjmowanym zaciskiem)

Dtugos¢ ok. 175 mm; 3.5 x 0.5, zielony; cze$ciowo C  8WA2880 1 szt. 041 0.034
izolowany
SWA2 880 Dtugos¢: ok. 175 mm; 3.5 x 0.5; zielony C 8WA2 803 1 szt. 041 0.024

Puste etykiety
Tabliczki znamionowe dla urzadzen ,SIRIUS”

* 10 mm x 7 mm, pastelowy turkus D 3RT19 00-1SB10 816 szt. 101 24.000

* 20 mm x 7 mm, pastelowy turkus C  3RT19 00-1SB20 340 szt. 101 0.200

Tabliczki do naklejania (etykiety) dla urzadzen ,SIRIUS”

* 19 mm x 6 mm, pastelowy turkus D  3RT19 00-1SB60 3060 101 15.000
szt.

3RT19 00-1SB10 * 19 mm x 6 mm, zétcier cynkowa C 3RT19 00-1SD60 3060 101 12.000

szt.

Komputerowy system opisywania Mozliwy do otrzymania z :

Do indywidualnego opisywania ptytek etykiet murrplastik

urzadzen

Systemtechnik GmbH

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikow
i stycznikéw pomocniczych 3RT, 3RH

. Dane do doboru i zaméwienia

. L
3RT19 24-5A.01 3RT19 34-5A.01 3RT19 24-5A.02

Do stycznikéw Znamionowe napiecie DT  Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski typu Masa
sterujace Us jednostki Cage Clamp jednostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
50 Hz 50/60 Hz 60 Hz Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
Wielkos¢ Typ Vv \ \ kg kg
Cewki, zasilane AC
SO 3RT102., 24 - - > 3RT19 24-5AB01 0.100 B 3RT19 24-5AB02 0.100
3RT132., 42 - - B 3RT19 24-5ADO01 0.100 C 3RT19 24-5AD02 0.100
3RT15 2. 48 -- -- A 3RT19 24-5AH01 0.100 B 3RT19 24-5AH02 0.100
110 - - > 3RT19 24-5AF01 0.100 B 3RT19 24-5AF02 0.100
230 - - > 3RT19 24-5AP01 0.100 B 3RT19 24-5AP02 0.100
400 - - »  3RT19 24-5AV01 0.100 C  3RT19 24-5AV02 0.100
- 24 - > 3RT19 24-5AC21 0.100 B 3RT19 24-5AC22 0.100
- 42 - B 3RT19 24-5AD21 0.100 C 3RT19 24-5AD22 0.100
-- 48 -- B 3RT19 24-5AH21 0.100 C 3RT19 24-5AH22 0.100
- 110 - > 3RT19 24-5AG21 0.100 B 3RT19 24-5AG22 0.100
- 220 - B 3RT19 24-5AN21 0.100 B 3RT19 24-5AN22 0.100
- 230 - B 3RT19 24-5AL21 0.100 B 3RT19 24-5AL22 0.100
110 - 120 B 3RT19 24-5AK61 0.100 B 3RT19 24-5AK62 0.100
220 - 240 B 3RT19 24-5AP61 0.100 C 3RT19 24-5AP62 0.100
-- 100 110 B 3RT19 24-5AG61 0.100 C 3RT19 24-5AG62 0.100
- 200 220 B 3RT19 24-5AN61 0.100 C 3RT19 24-5AN62 0.100
- 400 440 B 3RT19 24-5AR61 0.100 C 3RT19 24-5AR62 0.100
S2 3RT10 34 24 -- -- B 3RT19 34-5AB01 0.120 B 3RT19 34-5AB02 0.120
42 - - B 3RT19 34-5ADO01 0.120 B 3RT19 34-5AD02 0.120
48 - - B 3RT19 34-5AH01 0.120 B 3RT19 34-5AH02 0.120
110 -- -- B 3RT19 34-5AF01 0.120 B 3RT19 34-5AF02 0.120
230 - - A 3RT19 34-5AP01 0.120 B 3RT19 34-5AP02 0.120
400 - - C 3RT19 34-5AV01 0.120 B 3RT19 34-5AV02 0.120
-- 24 -- B 3RT19 34-5AC21 0.120 B 3RT19 34-5AC22 0.120
- 42 - B 3RT19 34-5AD21 0.120 B 3RT19 34-5AD22 0.120
- 48 - B 3RT19 34-5AH21 0.120 B 3RT19 34-5AH22 0.120
-- 110 -- C 3RT19 34-5AG21 0.120 B 3RT19 34-5AG22 0.120
- 220 - C 3RT19 34-5AN21 0.120 B 3RT19 34-5AN22 0.120
- 230 - C 3RT19 34-5AL21 0.120 B 3RT19 34-5AL22 0.120
110 -- 120 B 3RT19 34-5AK61 0.120 B 3RT19 34-5AK62 0.120
220 - 240 B 3RT19 34-5AP61 0.120 B 3RT19 34-5AP62 0.120
- 100 110 B 3RT19 34-5AG61 0.120 B 3RT19 34-5AG62 0.120
-- 200 220 B 3RT19 34-5AN61 0.120 B 3RT19 34-5AN62 0.120
- 400 440 B 3RT19 34-5AR61 0.120 B 3RT19 34-5AR62 0.120
3RT1035, 24 - - B 3RT19 35-5AB01 0.120 B 3RT19 35-5AB02 0.120
3RT10 36, 42 - -- B 3RT19 35-5ADO01 0.120 B 3RT19 35-5AD02 0.120
3RT13 3., 48 - - B 3RT19 35-5AH01 0.120 B 3RT19 35-5AH02 0.120
3RT153. 110 - - >  3RT19 35-5AF01 0.120 B 3RT19 35-5AF02 0.120
230 - - »  3RT19 35-5AP01 0.120 B 3RT19 35-5AP02 0.120
400 - - C 3RT19 35-5AV01 0.120 B 3RT19 35-5AV02 0.120
- 24 - B 3RT19 35-5AC21 0.120 B 3RT19 35-5AC22 0.120
-- 42 -- B 3RT19 35-5AD21 0.120 B 3RT19 35-5AD22 0.120
- 48 - B 3RT19 35-5AH21 0.120 B 3RT19 35-5AH22 0.120
- 110 - B 3RT19 35-5AG21 0.120 B 3RT19 35-5AG22 0.120
- 220 - B 3RT19 35-5AN21 0.120 B 3RT19 35-5AN22 0.120
- 230 - B 3RT19 35-5AL21 0.120 B 3RT19 35-5AL22 0.120
110 - 120 B 3RT19 35-5AK61 0.120 B 3RT19 35-5AK62 0.120
220 -- 240 B 3RT19 35-5AP61 0.120 B 3RT19 35-5AP62 0.120
- 100 110 B 3RT19 35-5AG61 0.120 B 3RT19 35-5AG62 0.120
- 200 220 B 3RT19 35-5AN61 0.120 B 3RT19 35-5AN62 0.120
- 400 440 C 3RT19 35-5AR61 0.120 B 3RT19 35-5AR62 0.120

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikow
i stycznikéw pomocniczych 3RT, 3RH

-t r'- =
=iz

3RT19 44-5B.42

3RT19 44-5A.01 3RT19 45-5A.01 3RT19 45-5A.02

Do stycznikéw Znamionowe napiecie DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski typu Masa
sterujace Us jednostki Cage Clamp jednostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
AC DC Nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy
50 Hz 50/60 Hz 60 Hz
Wielkos¢  Typ \ \ \ \ kg kg
Cewki magnetyczne ¢ Zasilanie AC
S3 3RT10 44 24 - -- - B 3RT19 44-5AB01 0.190 B 3RT19 44-5AB02 0.190
42 - - B 3RT19 44-5AD01 0.190 B 3RT19 44-5AD02 0.190
48 - - - B 3RT19 44-5AH01 0.190 B 3RT19 44-5AH02 0.190
110 - - - B 3RT19 44-5AF01 0.190 B 3RT19 44-5AF02 0.190
230 - - - B 3RT19 44-5AP01 0.190 B 3RT19 44-5AP02 0.190
400 - - - B 3RT19 44-5AV01 0.190 B 3RT19 44-5AV02 0.190
- 24 - - B 3RT19 44-5AC21 0.190 B 3RT19 44-5AC22 0.190
- 42 - B 3RT19 44-5AD21 0.190 B 3RT19 44-5AD22 0.190
- 48 - - B 3RT19 44-5AH21 0.190 B 3RT19 44-5AH22 0.190
- 110 - - B 3RT19 44-5AG21 0.190 B 3RT19 44-5AG22 0.190
- 220 - - B 3RT19 44-5AN21 0.190 B 3RT19 44-5AN22 0.190
- 230 - - B 3RT19 44-5AL21 0.190 B 3RT19 44-5AL22 0.190
110 - 120 - C 3RT19 44-5AK61 0.190 B 3RT19 44-5AK62 0.190
220 - 240 - B 3RT19 44-5AP61 0.190 B 3RT19 44-5AP62 0.190
- 100 110 - B 3RT19 44-5AG61 0.190 B 3RT19 44-5AG62 0.190
- 200 220 - B 3RT19 44-5AN61 0.190 B 3RT19 44-5AN62 0.190
- 400 440 - B 3RT19 44-5AR61 0.190 B 3RT19 44-5AR62 0.190
3RT1045, 24 - - - B 3RT19 45-5AB01 0.190 B 3RT19 45-5AB02 0.190
3RT1046, 42 - - - B 3RT19 45-5ADO01 0.190 B 3RT19 45-5AD02 0.190
3RT13 4., 48 - - -- B 3RT19 45-5AH01 0.190 B 3RT19 45-5AH02 0.190
ggﬂg 26, 110 - - —~ B 3RT19 45-5AF01 0.190 B 3RT19 45-5AF02 0.190
’ 230 - - > 3RT19 45-5AP01 0.190 B 3RT19 45-5AP02 0.190
400 - - - C 3RT19 45-5AV01 0.190 B 3RT19 45-5AV02 0.190
- 24 - - B 3RT19 45-5AC21 0.190 B 3RT19 45-5AC22 0.190
- 42 - - B 3RT19 45-5AD21 0.190 B 3RT19 45-5AD22 0.190
- 48 - - B 3RT19 45-5AH21 0.190 B 3RT19 45-5AH22 0.190
- 110 - - B 3RT19 45-5AG21 0.190 B 3RT19 45-5AG22 0.190
- 220 - B 3RT19 45-5AN21 0.190 B 3RT19 45-5AN22 0.190
- 230 - - B 3RT19 45-5AL21 0.190 B 3RT19 45-5AL22 0.190
110 - 120 - B 3RT19 45-5AK61 0.190 B 3RT19 45-5AK62 0.190
220 - 240 - B 3RT19 45-5AP61 0.190 B 3RT19 45-5AP62 0.190
- 100 110 - B 3RT19 45-5AG61 0.190 B 3RT19 45-5AG62 0.190
- 200 220 - C 3RT19 45-5AN61 0.190 B 3RT19 45-5AN62 0.190
- 400 440  -- B 3RT19 45-5AR61 0.190 B 3RT19 45-5AR62 0.190
Cewki magnetyczne e Zasilanie DC
S2 3RT103., - - - 24 B 3RT19 34-5BB41 0.650 B 3RT19 34-5BB42 0.650
3RT13 3., - -- - 42 B 3RT19 34-5BD41 0.650 C 3RT19 34-5BD42 0.650
3RT15 3. - - - 48 B 3RT19 34-5BW41 0.650 B 3RT19 34-5BW42 0.650
- - - 60 B 3RT19 34-5BE41 0.650 B 3RT19 34-5BE42 0.650
- - - 110 B 3RT19 34-5BF41 0.650 B 3RT19 34-5BF42 0.650
- - - 125 B 3RT19 34-5BG41 0.650 C 3RT19 34-5BG42 0.650
- - - 220 B 3RT19 34-5BM41 0.650 B 3RT19 34-5BM42 0.650
- - - 230 B 3RT19 34-5BP41 0.650 B 3RT19 34-5BP42 0.650
S3 3RT104., - - - 24 B 3RT19 44-5BB41 1.000 B 3RT19 44-5BB42 1.000
3RT13 4., - - - 42 C 3RT19 44-5BD41 1.000 B 3RT19 44-5BD42 1.000
3RT14 4., - -- - 48 B 3RT19 44-5BW41 1.000 B 3RT19 44-5BW42 1.000
3RT154. - - 60 B  3RT19 44-5BE41 1.000 B 3RT19 44-5BE42 1.000
- - - 110 B 3RT19 44-5BF41 1.000 B 3RT19 44-5BF42 1.000
- - - 125 B 3RT19 44-5BG41 1.000 B 3RT19 44-5BG42 1.000
- - - 220 B 3RT19 44-5BM41 1.000 B 3RT19 44-5BM42 1.000
- - - 230 B 3RT19 44-5BP41 1.000 B 3RT19 44-5BP42 1.000

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikow
i stycznikéw pomocniczych 3RT, 3RH

3RT19555A. ..
Do stycznikow Znamionowe napiecie DT  Zaciski Srubowe Masa DT  Zaciski typu Masa
sterujace Us jednostki Cage Clamp jednostki
) orienta- orienta-
smin S max Cyjl’la Cyjna
Nr zamoéwieniowy Nr zamoéwieniowy
Wielkos¢ Typ V ACIDC kg kg
Naped konwencjonalny
S6 3RT10 5, 23..26 B 3RT19 55-5AB31 0.650 B 3RT19 55-5AB32 0.650
3RT14 5 42 ...48 B 3RT19 55-5AD31 0.650 B 3RT19 55-5AD32 0.650
110...127 B 3RT19 55-5AF31 0.650 B 3RT19 55-5AF32 0.650
200 ... 220 B 3RT19 55-5AM31 0.650 B 3RT19 55-5AM32 0.650
220 ... 240 B 3RT19 55-5AP31 0.650 B 3RT19 55-5AP32 0.650
240 ... 277 B 3RT19 55-5AU31 0.650 B 3RT19 55-5AU32 0.650
380...420 B 3RT19 55-5AV31 0.650 B 3RT19 55-5AV32 0.650
440 ... 480 B 3RT19 55-5AR31 0.650 B 3RT19 55-5AR32 0.650
500 ... 550 B 3RT19 55-5AS31 0.650 B 3RT19 55-5AS32 0.650
575 ... 600 B 3RT19 55-5AT31 0.650 B 3RT19 55-5AT32 0.650
Ss10 3RT10 6, 23..26 B 3RT19 65-5AB31 0.850 B 3RT19 65-5AB32 0.850
3RT14 6 42 .48 B 3RT19 65-5AD31 0.850 B 3RT19 65-5AD32 0.850
110...127 B 3RT19 65-5AF31 0.850 B 3RT19 65-5AF32 0.850
200 ... 220 C 3RT19 65-5AM31 0.850 B 3RT19 65-5AM32 0.850
220 ...240 B 3RT19 65-5AP31 0.850 B 3RT19 65-5AP32 0.850
240 ...277 B 3RT19 65-5AU31 0.850 B 3RT19 65-5AU32 0.850
380...420 B 3RT19 65-5AV31 0.850 B 3RT19 65-5AV32 0.850
440 ... 480 B 3RT19 65-5AR31 0.850 B 3RT19 65-5AR32 0.850
500 ... 550 C 3RT19 65-5AS31 0.850 B 3RT19 65-5AS32 0.850
575 ... 600 C 3RT19 65-5AT31 0.850 B 3RT19 65-5AT32 0.850
s10 3RT126 23..26 B 3RT19 66-5AB31 1.000 -
styki prézniowe 42 ... 48 B 3RT19 66-5AD31 1.000 =
110...127 A 3RT19 66-5AF31 1.000 ==
200 ... 220 C 3RT19 66-5AM31 1.000 -
220 ... 240 A 3RT19 66-5AP31 1.000 -
240 ...277 C 3RT19 66-5AU31 1.000 -
380...420 B 3RT19 66-5AV31 1.000 -
440 ... 480 C 3RT19 66-5AR31 1.000 -
500 ... 550 C 3RT19 66-5AS31 1.000 ==
575 ... 600 C 3RT19 66-5AT31 1.000 -
S12 3RT107, 23..26 B 3RT19 75-5AB31 1.300 B 3RT19 75-5AB32 1.300
3RT14 7, 42 ...48 B 3RT19 75-5AD31 1.300 B 3RT19 75-5AD32 1.300
3RT127 110...127 B 3RT19 75-5AF31 1300 B 3RT19 75-5AF32 1.300
styki prézniowe 200 ... 220 C 3RT19 75-5AM31 1.300 B 3RT19 75-5AM32 1.300
220 ... 240 B 3RT19 75-5AP31 1.300 B 3RT19 75-5AP32 1.300
240 ...277 B 3RT19 75-5AU31 1.300 B 3RT19 75-5AU32 1.300
380...420 B 3RT19 75-5AV31 1.300 B 3RT19 75-5AV32 1.300
440 ... 480 B 3RT19 75-5AR31 1.300 B 3RT19 75-5AR32 1.300
500 ... 550 C 3RT19 75-5AS31 1.300 B 3RT19 75-5AS32 1.300
575 ... 600 C 3RT19 75-5AT31 1.300 B 3RT19 75-5AT32 1.300

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikow

i stycznikéw pomocniczych 3RT, 3RH

3RT19 55-5N...
Do stycznikéw Znamionowe napiecie DT  Zaciski Srubowe Masa DT Zaciski typu Masa
sterujace U jednostki Cage Clamp jednostki
orienta- orienta-
cyjna cyjna
Nr zaméwieniowy Nr zamoéwieniowy
Wielkos¢ Typ V ACIDC kg kg
Naped elektroniczny
Dla wyjécia PLC 24 V DC
S6 3RT105, 21...27.3 C  3RT1955-5NB31 0.650 B 3RT19 55-5NB32 0.650
3RT145 96 ...127 B 3RT19 55-5NF31 0.650 B 3RT19 55-5NF32 0.650
200 ... 277 B 3RT19 55-5NP31 0.650 B 3RT19 55-5NP32 0.650
S10 3RT106, 21...27.3 B 3RT19 65-5NB31 0.900 B 3RT19 65-5NB32 0.900
3RT14 6 96 ...127 B 3RT19 65-5NF31 0.900 B 3RT19 65-5NF32 0.900
200 ... 277 B 3RT19 65-5NP31 0.900 B 3RT19 65-5NP32 0.900
3RT126 21...27.3 B 3RT19 66-5NB31 0.650 -
styki prézniowe 96 ... 127 C 3RT19 66-5NF31 0.650 -
200 ... 277 C 3RT19 66-5NP31 0.650 =
S12 3RT107, 21...27.3 B 3RT19 75-5NB31 1.100 B 3RT19 75-5NB32 1.100
3RT14 7, 96 ...127 B 3RT19 75-5NF31 1.100 B 3RT19 75-5NF32 1.100
3RT127 200 ... 277 B 3RT19 75-5NP31 1.100 B 3RT19 75-5NP32 1.100

styki prézniowe

Dla wyjscia PLC 24 V DC/ wyjscia przekaznikowego PLC, z sygnalizatorem pozostatego czasu eksploatacji (RLT)
(cewka wysuwna z bocznym modutem elektronicznym)

S6 3RT10 5, 96...127 B 3RT19 55-5PF31 0.650 -
3RT14 5 200 ... 277 B 3RT19 55-5PP31 0.650 =
S10 3RT10 6, 96 ... 127 B 3RT19 65-5PF31 1.300 -
3RT14 6 200 ... 277 B 3RT19 65-5PP31 1.300 =
S12 3RT107, 96 ...127 B 3RT19 75-5PF31 1.300 =
3RT147 200 ... 277 B 3RT19 75-5PP31 1.300 -

Ze ztaczem AS-Interface i sygnalizatorem pozostatego czasu eksploatacji (RLT)
(cewka wysuwana z bocznym modutem elektronicznym)

S6 3RT10 5, 96 ... 127 B 3RT19 55-5QF31 0.650 -
3RT14 5 200 ... 277 B 3RT19 55-5QP31 0.650 -
S10 3RT10 6, 96 ...127 B 3RT19 65-5QF31 1.300 -
3RT14 6 200 ... 277 B 3RT19 65-5QP31 1.300 -
S12 3RT107, 96 ...127 B 3RT19 75-5QF31 1.300 =
3RT147 200 ... 277 B 3RT19 75-5QP31 1.300 -

* Istnieje mozliwo$¢ zamdéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3RT, 3RH

Czesci zamienne do stycznikow

i stycznikéw pomocniczych 3RT, 3RH

Do stycznikéw Wersja DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna
Wielko$¢ Typ kg
Komory tukowe
S2 3RT10 3. Komory tukowe, 3-bieg. C 3RT1936-7A 1 szt. 101 0.110
S3 3RT104., C 3RT1946-7A 1 szt. 101 0.300
3RT14 46

S6 3RT10 54 B 3RT19 54-7A 1 szt. 101 0.760
3RT10 55 B 3RT19 55-7A 1 szt. 101 0.760
3RT10 56 B 3RT19 56-7A 1 szt. 101 0.760

s10 3RT10 64 B 3RT19 64-7A 1 szt. 101 1.350
3RT10 65 B 3RT19 65-7A 1 szt. 101 1.350
3RT10 66 B 3RT19 66-7A 1 szt. 101 1.350

S12 3RT1075 B 3RT19 75-7A 1 szt. 101 1.650
3RT1076 B 3RT1976-7A 1 szt. 101 1.650

S6 3RT14 56 B 3RT19 56-7B 1 szt. 101 0.720

S10 3RT14 66 B 3RT19 66-7B 1 szt. 101 1.350

S12 3RT14 76 B 3RT1976-7B 1 szt. 101 1.400

Styki gtowne z elementami mocujacymi

Do stycznikow z 3 stykami gtéwnymi

s2 3RT10 34 Styki gtéwne (3 styki NO) dla kategorii > 3RT19 34-6A 1 szt. 101 0.050
3RT10 35 uzytkowania AC-3 (1 komplet = 3 styki > 3RT19 35-6A 1 szt. 101 0.050
3RT10 36 ruchome i 6 statych z elementami » 3RT19 36-6A 1 szt. 101 0.050
s3 3RT10 44 mocujacymi) > 3RT19 44-6A Tszt. 101 0.110
3RT10 45 > 3RT1945-6A 1 szt. 101 0.110
3RT10 46 > 3RT19 46-6A 1 szt. 101 0.110
S6 3RT10 54 > 3RT19 54-6A 1 szt. 101 0.280
3RT10 55 > 3RT19 55-6A 1 szt. 101 0.280
3RT10 56 > 3RT19 56-6A 1 szt. 101 0.280
s10 3RT10 64 > 3RT19 64-6A 1 szt. 101 0.550
3RT10 65 > 3RT19 65-6A 1 szt. 101 0.550
3RT10 66 > 3RT19 66-6A 1 szt. 101 0.550
S12 3RT10 75 > 3RT19 75-6A 1 szt. 101 0.900
3RT10 76 A 3RT19 76-6A 1 szt. 101 0.100
S3 3RT14 46 Styki gtéwne (3 styki NO) dla kategorii B 3RT19 46-6D 1 szt. 101 0.900
uzytkowania AC-1 (1 komplet = 3 styki o
S6 3RT14 56 ruchome i 6 stafych z elementami B 3RT1956-6D 1 szt. 101 0.280
s10 3RT14 66 mocujacymi) B 3RT19 66-6D 1 szt. 101 0.550
512 3RT14 76 A 3RT19 76-6D 1 szt. 101 0.900
Do stycznikéw prézniowych 3RT12
S10 3RT12 64 3 wyfaczniki prézniowe z elementami B 3RT19 64-6V 1 szt. 101 1.530
3RT12 65 mocujgcymi B 3RT19 65-6V 1 szt. 101 1.530
3RT12 66 B 3RT19 66-6V 1 szt. 101 1.530
s12 3RT1275 B 3RT19 75-6V 1 szt. 101 1.780
3RT1276 B 3RT19 76-6V 1 szt. 101 1.780
Do stycznikow z 4 stykami gtéwnymi
S2 3RT13 36 Styki gtéwne (4 styki NO) dla kategorii C  3RT19 36-6E 1 szt. 101 0.060
s3 3RT13 44 uzytkowania AC-1 (1 komplet =4 styki - “=""3p199 44 6F Tszt. 101 0.150
3RT13 46 ruchome i 8 statych z elementami C  3RT1946-6E Tszt. 101 0.150

mocujacymi)

*Istnieje mozliwos¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK

. Dane do doboru i zaméwienia

Do stycznikow Wersja Znamionowe napiecie DT Nr PS* PG Masa
sterujace Us zamowieniowy jed-
nostki
orienta-
cyjna

Wielkos¢ Typ V AC VvV DC kg
Ograniczniki przepie¢" « Warystory
2 3TC44? Warystory®

24 .48 24..70 A 3TX7402-3G szt. 101 0.015

1
Z wktadka 48..127 70..150 A 3TX7402-3H 1 szt. 101 0.015
dystansoyva dla 127 ...240 150...250 A 3TX7 402-3) 1 szt. 101 0.015
przewodéw, do 240 ... 400 -- C 3TX7 402-3K 1 szt. 101 0.025
Zzamocowania na 400 ... 600 -- C 3TX7402-3L 1 szt. 101 0.025
zaciskach cewki
3TB50i Warystory® 24 .48 24..70 D 3TX7462-3G 1 szt. 101 0.020
37X7 402-3 3TC56 Do naklejeniana  48..127 70..150 C 3TX7462-3H Tszt. 101  0.020
. podstawie stycznika 127 ...240 150...250 B 3TX7 462-3) 1 szt. 101 0.020
- lub do oddzielnego 240 ... 400 - A 3TX7 462-3K 1 szt. 101 0.020
Zamocowania 400 ... 600 -- C 3TX7462-3L 1 szt. 101 0.020
8i12  3TC52i Warystory 24 .48 - D 3TX7462-3G 1 szt. 101 0.020
3TC56 Do naklejenia na 48..127 -- C  3TX7462-3H 1 szt. 101 0.020
podstawie stycznika 127 ... 240 -- B 3TX7 462-3) 1 szt. 101 0.020
lub do oddzielnego 240 ... 400 - A 3TX7 462-3K 1 szt. 101 0.020
zamocowania 400 ... 600 -- C 3TX7462-3L 1 szt. 101 0.020
3TX7462-3. 8..12 3TB52 Warystory® - 24..70 B 3TX7522-3G 1szt. 101 0.080
Do oddmelnego - 70...150 B 3TX7522-3H 1 szt. 101 0.080
3TB56, przyfaczenia - 150...250 B 3TX7 522-3J 1 szt. 101 0.080
3T7C52i sSrubowego lub
3TC56  zatrzaskowego na
szynie 35mm
3TF68 i Warystory3) - 24..48 C 3TX7572-3G 1 szt. 101  0.080
3TF69 Do uktadu . - 48 ...127 C 3TX7572-3H 1 szt. 101 0.080
oszczednosciowego 127...240 C  3TX7572-3) 1 szt. 101 0.080
DC, do zamocowania
zatrzaskowego z boku
3TX7 522-3., 4 :
3175723 stykéw pomocniczych
Ograniczniki przepig¢ ¢ Cztony RC
4 3TC48  Czlony RC 24 .48 - C 3TX7462-3R 1 szt. 101 0.090
Dg zsmocowakniah - 24...70 B 3TX7522-3R 1 szt. 101 0.090
Z DOKU na sty ac
pomocniczych lubna 48127 = A 3TX7462-3S Tszt. 101 0.090
szynie 35 mm - 70..150 B 3TX7522-3S 1szt. 101 0.090
127 ... 240 -- A 3TX7 462-3T 1 szt. 101 0.090
- 150...250 B 3TX7 522-3T 1 szt. 101 0.090
240 ...400 -- A 3TX7 462-3U 1 szt. 101 0.090
400 ... 600 -- C 3TX7 462-3V 1 szt. 101 0.090
3TX7 462-3., 6..12 3TB50, CztonyRC . 24..48 - B 3TX7 522-3R 1 szt. 101 0.090
3TX7 522-3. 3TC52i Dozamocowaniaz  48..127 -- B 3TX7522-3S 1 szt. 101 0.090
3TC56  boku na stykach 127 ... 240 - B 3TX7522-3T 1 szt. 101 0.090
pomocniczych lubna 240 ... 400 -- B 3TX7522-3U 1szt. 101  0.090
szynie 35 mm 400 ... 600 - B 3TX7522-3V 1 szt. 101 0.090
Ograniczniki przepie¢® ¢ Diody
- 6..12 3TB50 Kombinacje - 24 ...250 D 3TX7462-3D 1 szt. 101 0.015

diodowe

3TB56, (diodaidiodaZenera)

37C48  Dla systemu

magnetycznego DC,

3TC56  do przyklejenia na
podstawie stycznika
lub do zamocowania
indywidualnego

3TX7 462-3.

D Ogranicznik przepie¢ jest uwzgledniony w zakresie dostawy nastepujacych
stycznikéw: 3TF68 i 3TF69 (do zasilania AC): uktad warystorowy.

Element faczacy do zamocowania ogranicznika przepiec nalezy lekko
wykrzywic.

Uwzglednia warto$¢ szczytowa napiecia przemiennego po stronie
statopradowej.

Nie dla uktadu oszczednosciowego DC.

2)

&

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK

Do stycznikéw Wersja DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

Wielkos¢  Typ kg

Przystosowany do elektroniki blok stykow pomocniczych z zaciskami
Srubowymi
s - 14 3TF68i Do montazu z boku stycznikéw. Do »  3TY7 561-1UA00 1 szt. 101 0.060
vl 2i4 3TF69  stosowania w atmosferze zawierajgcej
) lil1 3TC44 ... kurz oraz w obwodach elektronicznych
[I o 3TC48 o znamionowych pradach roboczych le
o AC-14iDC-13 od 1 mA do 300 mA przy
' == 3V do60V.Z 1 zestykiem przetacznym,
- . . A
- 2-gi blok stykéw pomocniczych prawy
5TY7561-1. lub lewy (zastepczo za 3TY6 561-1U,

3TY6 561-1V)

Czton sprzegajacy do sterowania z PLC

14 3TF68i  Zakres pracy: DC 17 V do 30 V. Pobor »  3TX7090-0D 1 szt. 101 0.080
3TF69 mocy: 0.5 W przy DC 24 V.

Z podfaczonym warystorem.
Dane techniczne — patrz Informacje
Techniczne LV 1 T.
Do zamocowania z boku na styku
pomocniczym, z ogranicznikiem
przepiec.

Ostony zaciskéw do ochrony przed przypadkowym dotknieciem

odstonietych przytaczy szynowych

14 3TF68 Do nakrecenia na wolng koricowke B 3TX7 686-0A 1 szt. 101 0.410
Sruby na Srodkowej szynie przytacza. ¥
3TF69 Niezbedne po 2 szt. dfa stycznika B 3TX7 696-0A 1 szt. 101 0.410
(1 komplet = 2 szt.)
3TX7 6.6-0A
6 3TB50, Moze by¢ przykrecony na koricu wolnej M6 B 3TX6 506-3B 1 szt. 101 0.100
3TC48  Sruby. Pokrywa jedno przytacze szynowe
gisIRIUs 37p52 (1 kpl.=6s2t) M8 B  3TX6526-3B Tszt. 101 0.140
S6 3RT1.5
10i14 3TB54 ... M10 B 3TX6 546-3B 1szt. 101 0.260
i SIRIUS  3TB56,
3TX6526-3B 510,512 3TC52,
3TC56,
3RT1. 6
3RT1.7
Potgczenia rownolegte (mostki punktu gwiazdowego) ¢ 3-bieg. bez
zacisku przytaczeniowego
14 3TF68 C 3TX7 680-0D 1 szt. 101 0.250
Ostony potaczen réwnolegtych
14 3TF68  Aby zapobiec przypadkowemu C  3TX7 680-0E 1 szt. 101 0.080

dotknieciu odstonietych szyn nalezy
stosowac ostony (EN 50274).

Zaciski ramowe dla laminowanych szyn miedzianych

Bez przytaczenia pomocniczego przewodu (1 kpl. = 3 szt.)

14 3TF68  Z pojedynczymi ostonami do ochrony C  3TX7570-1E 1 szt. 101 0.780
przed przypadkowym dotknieciem
(EN 50274)

Z przytaczeniem przewodu pomocniczego (1 kpl. = 3 szt.)

14 3TF69  Przekroje przewodédw pomocniczych: C  3TX7 690-1F 1 szt. 101 2.000

Drut: 2x (0.75 ... 2.5) mm? Linkowe

z tulejka 2 x (0.5 ... 2.5) mm? Drut lub
linka 2 x (18 ... 12) AWG Moment
dokrecajacy 0.8 ... 1.4 Nm(7 ... 12 Ib.in)

D Potaczenie réwnolegte moze by¢ skrécone o jeden biegun.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK

Do stycznikéw Wersje Znamionowe DT Nrzamdwieniowy PS* PG Masa
napiecie sterujace Us jednostki
orienta-
cyjna
Wielkos¢ Typ Vv DC kg

Komory tukowe

2 3TC44 17-0L.. Z wycieciem do B 3TY2442-0B 1 szt. 101 0.160
zamocowania
rezystora
Cewki magnetyczne
2 3TC44 Z rezystorem 24 C  3TY6443-0LB4 1 szt. 101 0.400
szeregowym Bez 110 C 3TY6443-0LF4 1 szt. 101 0.400
4 37C48 rezystora 24 C  3TY6483-0LB4 Tszt. 101 1.100
110 C 3TY6 483-0LF4 1 szt. 101 1.100
6 3TB50 24 C 3TY6503-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 D 3TY6503-0LF4 1 szt. 101 1.100
8 3TB52 i 3TC52 24 D 3TY6 523-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 D  3TY6523-0LF4 1 szt. 101 1.100
10 3TB54 24 C  3TY6 543-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 C  3TY6 543-0LF4 1 szt. 101 1.100
12 3TB56 i 3TC56 24 C  3TY6 563-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 C  3TY6 563-0LF4 1 szt. 101 1.100
Wszystkie czesci zamienne nie wspomniane powyzej s3 identyczne jak dla
standardowych stycznikéw.
Styki Znamionowy prad roboczy Styki pomocnicze DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
pomo- [J/AC-15/AC-14 jednostki
cnicze  przy orienta-
cyjna
230/ 400/ 500V  Ozna- Wersja
220V 380V aenie | ? | ?
Numer A A A NO NC NO NC kg

Bloki stykéw pomocniczych mocowane zatrzaskowo dla stycznikéw 3TF2
z przytaczami Srubowymi

Do sktadania stycznikéw z kilkoma stykami pomocniczymi z 2, 4 i 5 stykami pomocniczymi zgodnie z DIN 50012 dla stycznikéw 3FT2.10
(styk pomocniczy 1 NO = 10E).

1 4 3 2 11E - 1 - = » 3TX4401-1A 1 szt. 101 0.050
3 4 3 2 22E 1 2 - -~ » 3TX4412-1A 1 szt. 101 0.050
4 4 3 2 23E 1 3 = -~ » 3TX4413-1A 1 szt. 101 0.050
3TX4 4..-.A
32E 2 2 - - » 3TX44221A 1 szt. 101 0.050
Z 3 lub 5 stykami pomocniczymi zgodnie z DIN 50005 dla stycznikdéw
3FT2.
2 4 3 2 20 2 -~ -~ = » 3TX4420-2A 1 szt. 101 0.050
11 T 1 - - » 3TX4411-2A 1 szt. 101 0.050
02 ~- 2 -~ -~ » 3TX4402-2A 1 szt. 101 0.050
11;U - - 1 1 D 3TX4411-2G 1 szt. 101 0.050
4 4 3 2 40 4 - -~ -~ > 3TX4440-2A 1 szt. 101 0.050
31 3 1 - - »  3TX4431-2A 1 szt. 101 0.050
22 2 2 - - » 3TX4422-2A 1 szt. 101 0.050
22;2U - - 2 2 D 3TX4422-2G 1 szt. 101 0.050
Do stycznikéw Znamionowe Zakres nastaw czasu DT Nr zaméwieniowy PS* PG Masa
napiecie sterujgce  (czasy minimalne) jednostki
5 orienta-
cyjna
Typ kg
Urzadzenia z op6znieniem zatgczania dla stycznikow 3FT2 z przytgczami
Srubowymi
Dla stycznikéw sterowanych napieciem statym do ochrony
przed krétkotrwatymi zanikami napiecia do 0.8 s.
3TF2. ..-0BB4 24V DC 0.255s lub A 3TX4490-1H 1 szt. 101 0.085
05s

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK

Do stycznikdbw Znamionowe napiecie Pobér mocy DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
sterujace Us przez LED jednostki
przy Us orienta-
cyjna
Type VAC VvV DC mwW kg

Ograniczniki przepie¢ dla stycznikéw 3TF2

do podtaczenia wtykowego do stycznikéw z blokami i bez blokéw stykéow
pomocniczych

Wersja bez diod LED

Cztony RC

3TF2. ..-0..., 24..48 24 ...70 - B 3TX4 490-3R 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1... 48..127 70 ... 150 - B 3TX4490-3S 1 szt. 101 0.010

3TX4 490-3A 127 ... 240 150... 250 - B 3TX4490-3T 1 szt. 101 0.010

240 ... 400 - - B 3TX4490-3U 1 szt. 101 0.015
400 ... 600 -- -- B 3TX4 490-3V 1 szt. 101 0.015

Warystory

3TF2. ..-0..., 48 24 ...70 - B 3TX4 490-3G 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1... 48..127 70...150 -- B 3TX4 490-3H 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 - B 3TX4 490-3) 1 szt. 101 0.010
240 ... 400 - - B 3TX4 490-3K 10 szt. 101 0.015
400..600 - - B 3TX4490-3L 10szt. 101 0.015

Diody ttumiace zaktécenia

3TF2...-0..., - 12...250 - B 3TX4 490-3A 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1...

Kombinacje diodowe (diody i diody Zenera)

Do pradu statego i krétkich czaséw wytaczania

3TF2. ..-0..., - 24 ... 250 -- B 3TX4 490-3B 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1...

Wersja z diodami LED

Warystory

3TF2. ..-0..., 24..48 12...24 10...120 B 3TX4 490-4G 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1... 48..127 24 ...70 20...470 B 3TX4 490-4H 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 70 ...150 50 ... 700 B 3TX4490-4) 1 szt. 101 0.010

3TX4 490-4G - 150..250  160..950 B  3TX4 490-4K 1szt. 101 0.010

Diody ttumiace zaktécenia

3TF2...-0..., - 24 ...70 20...470 B 3TX4 490-4A 1 szt. 101 0.010

3TF2. ..-1... - 70... 150 50 ... 700 B 3TX4 490-4B 1 szt. 101 0.010
-- 150... 250 160...950 B  3TX4 490-4C 1 szt. 101 0.010

Moduty obcigzenia dodatkowego dla stycznikow 3TF2
do podtaczenia wtykowego do stycznikéw z blokami stykéw
pomocniczych i bez’
Do podwyzszania dopuszczalnego pradu szczatkowego
i ograniczania napiecia szczatkowego.
3TF2. ..-0A.., 230/220, 50 Hz - B 3TX4490-1) 1 szt. 101 0.010
3TF2. ..-1A.. 230,60 Hz
230, 50/60 Hz
Zakres pracy 0.8 ... 1.1 x U

Podstawy wtykowe z przytaczem lutowniczym do lutowania w ptytkach
drukowanych, szerokos¢ 45 mm dla stycznikéw 3TF2 i 3TK2

Z przytaczami ptaskimi 6.3 mm x 0.8 mm; Znamionowe
napiecie izolacji U;: 400 V (stopien zanieczyszczenia 3);
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Ujp,: 6 KV;
Znamionowy prad roboczy le: 6 A;

Dane znamionowe @ i A\: maks. 300V, 6 A

3TF20 ..-3..., A 3TX4491-2A 5 szt. 101 0.030
3TF20..-7...,

3TX4 491-2A 3TK20..-3...,
3TK20 ..-7...

Narzedzia dem zowe

3TF2. ..-7..., Do wyjmowania stycznikéw z podstaw D 3TX4491-2K 1 szt. 101 0.010
3TK20 ..-7... wtykowych 3TX4 491-2A

D Wymiary jak dla ogranicznikéw 3TX4 490-3.

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK

I Akcesoria
Do Maksymalne znamionowe prady ~ Maks. przekroje DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
stycznikbw  robocze I./AC-1 stycznikéw przewoddéw jed-
przy 55 o& nostki
orienta-
cyjna.
Typ A mm? kg

Potaczenia rownolegte (mostki punktu gwiazdowego)

3-biegunowe, bez zaciskéw przytaczeniowych V2

3TG10 16 mostkéw gwiazdowych mozna -- »  3RT19 16-4BA31 1 szt. 101 0.010
skréci¢ o jeden biegun

3-bieg., z zaciskami przytaczeniowymi

1) 3)

3TG10 40 25 »  3RT19 16-4BB31 1 szt. 101 0.015
4- bieg., z zaciskami przytaczeniowymi') ¥
3TG10 50 25 C  3RT19 16-4BB41 1 szt. 101 0.015

D Potaczenia réwnolegte mozna skréci¢ o jeden biegun. Prady znamionowe
robocze dotycza kazdego z biegunéw. Pofaczenia réwnolegte sg izolowane.

2) Zastepczy za 3TX4 490-2C.
3) Zastepczy za 3TX4 490-2A.
4 Zastepczy za 3TX4 490-2B.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikow pomocniczych 3TH

| Dane potrzebne do doboru i ztozenia zamoéwienia

Wersja Znamionowe napiecie DT  Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
sterujace U jednostki
orienta-
cyjna
AC DC
v v kg
Ograniczniki przepie¢" do stycznikéw pomocniczych 3TH4
Diody Ttumigce Zaktécenia - 24..250 A 3TX7402-3A 1 szt. 101 0.015

Z wktadka dystansowa dla
przewodéw, do zamocowania na
zaciskach cewki

Kombinacje diodowe - 24..250 A 3TX7402-3D 1 szt. 101 0.015

(diody lub diody Zenera)
z wktadka dystansowa, Zasilanie

DC, do zamocowania na zaciskach
3TX7 402-3. oy
Warystory? 24..48 24..70 A 3TX7402-3G 1 szt. 101 0.015
Z wktadkg dystansowa dla 48...127 70..150 A  3TX7402-3H 1 szt. 101 0.015
przewodow, do zamocowania na 127 ...240 150..250 A  3TX7 402-3) 1 szt. 101 0.015
zaciskach cewki 240 ...400 - C  3TX7402-3K 1 szt. 101 0.025
400 ...600 - C  3TX7402-3L 1 szt. 101 0.025
Cztony RC 24..48 24..70 A 3TX7402-3R 1 szt. 101 0.025
Z wkfadkg dystansowa dla 48..127 70..150 A  3TX7402-3S 1 szt. 101 0.025
przewodow, do zamocowania na  127...240 150..250 A  3TX7 402-3T 1 szt. 101 0.025
zaciskach cewki 240 ...400 - C  3TX7402-3U 1 szt. 101 0.025
400...600 - C  3TX7402-3V 1 szt. 101 0.025
Ostony - - B 3TX4210-0P 1 szt. 101 0.010

Dla wskaZnika potozenia stykéw

Zakres pracy: 17 do 30 V DC
Pobér mocy: 0.5 W przy 24 V DC

Do zamocowania bezposrednio do cewki A 3TX4090-0C 1 szt. 101 0.060
stycznika bez ogranicznika przepiec¢
‘| Do zamocowania bezposrednio do cewki A 3TX4090-0D 1 szt. 101 0.060

stycznika z ogranicznikiem przepiec

) -
3TX4 090

dobudowany do

stycznika

D Opdznienie wytaczania styku NO i opdZnienie zataczania styku NC sa
wydtuzone jesli cewki stycznikéw posiadaja ograniczniki przepiec (dioda
tlumiaca zaktécenia wydtuza czas 6- do 10-krotnie; Kombinacje diodowe
2- do 6-krotnie, warystor +2 do 5 ms).

2 Uwzglednia warto$¢ szczytowa napiecia przemiennego po stronie DC.

Do Wersja Znamionowe Zakres DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
stycznikéw napiecie nastaw jednostki
sterujgce Us czasowych orienta-
AC 50/60 Hz (nastawy cyjna
mini-
malne)
Typ \Y% s kg
Urzadzenia op6zniajace zataczenie
3TH42/ Termistory NTC 220 ... 230 0.1 B 3TX4 180-0A 1 szt. 101 0.015
3TH43 Tolerancja
czasowa

+ 100 %, -50 %

3TX4 180-0A

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
pomocniczych 3T

Do stycznikow i stycznikow

Akcesoria do stycznikow pomocniczych 3TH

Do stycznikéw Znamionowe Opbdznienie DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
napiecie sterujgce Us wytaczania jednostki
orienta-
AC50/60 Hz DC cyjna.
Typ \Y \Y S kg
Urzadzenia opdZniajace wytaczenie do ochrony przed krétkotrwatymi
zanikami zasilania (do 1.2's)
3TH42 ..-0BF4 110 0.15lub 0.3 A 3TX4701-0AN1 1 szt. 101 0.170
3TH43 ..-0BF4
3TH42 . .-0BM4 220 0.61ub 1.2 A 3TX4701-0AN1 1 szt. 101 0.170
3TH43 ..-0BM4
3TH42 ..-0BP4 230 0.6 lub 1.2 A 3TX4 701-0AN1 1 szt. 101 0.170
3TH43 ..-0BP4
3TH42 ..-0BB4 24 0.41ub0.8 B 3TX4 701-0BB4 1 szt. 101 0.170
3TH43 ..-0BB4
3TX4 701-0AN1
Do stycznikéw Znamionowe Zakres nastaw DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
napiecie sterujgce Us czasowych jednostki
(nastawy orienta-
minimalne) cyjna
Type kg
Urzadzenia opdZniajace wytaczenie
z zaciskami Srubowymi
Dla stycznikéw sterowanych napieciem statym
do ochrony przed krétkotrwatymi zanikami zasilania do 0.8 s
3TH2. ..-0BB4 24V DC 0.25 s lub A 3TX4 490-1H 1 szt. 101 0.085
05s
3TH2. ..-OBF4 110V AC,50/60Hz 0.1slub0.2s A  3TX4490-1A 1 szt. 101 0.085
3TH2. ..-0BM4, 220V AC,50/60Hz 0.4slub0.8s
3TH2. ..-0BP4
3TX4 490-1A
Styki Znamionowy prad roboczy Styki DT Nrzaméwieniowy PS* PG Masa
le/AC-15/AC-14 jednostki
orienta-
cyjna
230/ 400/ 500V 690/ Oznacze- Wersja
220V 380V 660V nie wg
EN | |
50011 \ \
Liczba A A A A NO NC NO NC kg
Z 8 stykami zgodnie EN 50011, Do mocowania zatrzaskowego
na stycznikach z 4 stykami NO, Oznaczenie 40E (3TH20 40-0...)
4 4 3 2 - 80E 4 - - - » 3TX4440-0A 1 szt. 101 0.050
71E 3 1 - - » 3TX4431-0A 1 szt. 101 0.050
62E 2 2 - - > 3TX4422-0A 1 szt. 101 0.050
3TX4 440-0A 53E 1 3 -~ -~ » 3TX4413-0A 1 szt. 101 0.050
44E - 4 - - » 3TX4404-0A 1 szt. 101 0.050
Z 6 8 stykami zgodnie z EN 50005
4 4 3 2 -- 40E 4 - - - > 3TX4440-2A 1 szt. 101 0.050
31E 3 1 - - » 3TX4431-2A 1 szt. 101 0.050
22E 2 2 -~ - »  3TX4422-2A 1 szt. 101 0.050
22;20 - - 2 2 D 3TX4422-2G 1 szt. 101 0.050
2 4 3 2 - 20E 2 - -~ - »  3TX4420-2A 1 szt. 101 0.050
11E 1 T - - » 3TX4411-2A 1 szt. 101 0.050
02E - 2 - - > 3TX4402-2A 1 szt. 101 0.050
11U - - 1 1 D 3TX4411-2G 1 szt. 101 0.050

*|stnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Akcesoria do stycznikow pomocniczych 3TH

Do stycznikdbw Znamionowe napiecie Pobér mocy DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
sterujace Us diod LED jednostki
przyUs orienta-
cyjna
Typ V AC VvV DC mwW kg

Ograniczniki przepie¢"

do potaczenia wtykowego do stycznikéw z blokiem stykéw
pomocniczych i bez

Wersja bez diod LED

Cztony RC
3TH2. ..-0... 24...48 24 ...70 - B 3TX4 490-3R 1 szt. 101 0.010
48 ...127 70...150 - B 3TX4 490-3S 1 szt. 101 0.010
127 ...240 150 ... 250 - B 3TX4490-3T 1szt. 101 0.010
240 ... 400 - - B 3TX4 490-3U 1szt. 101 0.015
3TX4 490-3A 400..600 - - B 3TX4490-3V 1szt. 101 0.015
Warystory
3TH2. ..-0... 48 24 ...70 - B 3TX4 490-3G 1szt. 101 0.010
48 ...127 70...150 - B 3TX4 490-3H 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 - B 3TX4 490-3) 1 szt. 101 0.010
240 ... 400 - - B 3TX4 490-3K 10 szt. 101 0.015
400 ... 600 - - B 3TX4490-3L 10 szt. 101 0.015
Diody ttumigce zaktécenia
3TH2. ..-0... -- 12 ...250 - B 3TX4 490-3A 1 szt. 101 0.010
Kombinacje diodowe (dioda i dioda Zenera)
Do zasilania DC i krétkich czaséw wytaczania
3TH2. ..-0... - 24 ... 250 - B 3TX4 490-3B 1szt. 101 0.010
Wersja z diodg LED
Warystory
3TH2. ..-0... 24 ...48 12...24 10...12 B 3TX4 490-4G 1 szt. 101 0.010
48 ...27 24 ...70 20...470 B 3TX4 490-4H 1 szt. 101 0.010
127 ...240 70...150 50...700 B 3TX4490-4) 1szt. 101 0.010
- 150... 250 160 ... 950 B 3TX4 490-4K 1 szt. 101 0.010
3TX4 490-4G
Diody ttumigce zaktécenia
3TH2. ..-0... -- 24 ...70 20...470 B 3TX4 490-4A 1 szt. 101 0.010
- 70...150 50...700 B 3TX4 490-4B 1szt. 101 0.010
- 150 ... 250 160...950 B 3TX4 490-4C 1 szt. 101 0.010
Moduty odbiornika dodatkowego (prad szczatkowy) do potaczenia
wtykowego do stycznikéw z blokiem stykéw pomocniczych i bez
Do podwyzszania dopuszczalnego pradu szczatkowego
i ograniczania napiecia szczatkowego wyjsé
pétprzewodnikowych SIMATIC.
3TH2. ..-0A.. 230/220, 50 Hz - B 3TX4490-1J 1szt. 101 0.010
230, 60 Hz -
3TX4 490-1J 230, 50/60 Hz --
Zakres pracy 0.8 ... 1.1 x Us
Gniazda wtykowe z koricowkami do lutowania w ptytkach drukowanych,
szerokosc 45 mm
Do stycznikéw pomocniczych 3TH2;
Z przytagczami ptaskimi 1 x 63 mm ... 0.8 mm;
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 400 V (stopien
zanieczyszczenia 3);
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Ujpp: 6 kV;
Znamionowy prad roboczy le: 6 A;
Dane znamionowe @ i A\: maks. 300V, 6 A
3TX4 491-2A 3TH20..-3..., A 3TX4491-2A 5 szt. 101 0.030

3TH20 ..-7...

D Opédznienie wytaczania styku NO i op6Znienie zataczania styku NC sa
wydtuzone, jesli cewki stycznikow posiadaja ograniczniki przepiec (dioda
thumiaca zaktécenia wydtuza czas 6 do 10-krotnie; kombinacje diodowe
2 do 6-krotnie, warystor +2 do 5 ms).

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

. Dane do doboru i zaméwienia

Do stycznikéw  Styki Wersja DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
pomocnicze jednostki
orienta-
cyjna
Wiel-  Typ NO NC NC kg
kos¢

Bloki stykéw pomocniczych

6 3TB50 1 1 - Blok stykoéw »  3TY6 501-1AA00 1 szt. 101 0.055
pomocniczych prawy
lub lewy, 1TNO + 1 NC
(zastepczo za 3TY6

501-1A/-1B)
1 -1 Blok stykow > 3TY6501-1E 1 szt. 101 0.055
pomocniczych, prawy
8..12 3TB52 1 1 - Blok stykow > 3TY6561-1A 1 szt. 101 0.075
pomocniczych, lewy
3TB56 1 1 - Blok stykow » 3TY6561-1B 1 szt. 101 0.075
3TY6561-1A pomocniczych, prawy
1 - 1 Blok stykow » 3TY6561-1E 1 szt. 101 0.075

pomocniczych, prawy

Cewki magnetyczne

Zasilanie DC

6 3TB50 -- - - 3TY6 503-0B.. na zapytanie
8 3TB52 3TY6 523-0B.. na zapytanie
10 3TB54 3TY6 543-0B.. na zapytanie
12 3TB56 3TY6 563-0B.. na zapytanie

3TY6 5.
Komory tukowe

6 3TB50 - - - 1 komora tukowa, »  3TY6502-0A 1 szt. 101 0.750
8 3TB52 3-bieg. »  3TY6522-0A 1 szt. 101 1.200
10 3TB54 >  3TY6 542-0A 1 szt. 101 1.500
12 3TB56 >  3TY6 562-0A 1 szt. 101 1.600
3TY6 502-0A
Styki gtowne z elementami mocujgcymi
.~ W celu zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji
": stycznikéw, nalezy stosowac wytacznie oryginalne zestyki
zastepcze.
_ 6 3TB50 -- - - (1 komplet =3 styki B 3TY6 500-0A 1 szt. 101 0.280
8 3TB52 ruchomei 6 statych) B 3TY6 520-0A 1 szt. 101 0.360
- 10 3TB54 B 3TY6 540-0A 1 szt. 101 0.530
12 3TB56 B 3TY6 560-0A 1 szt. 101 0.760

3TY6 520-0A

Znamionowe napiecia sterujace dla cewek magnetycznych —
patrz strona 3/131.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

Do stycznikéw  Styki Wersja DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
pomocnicze jednostki
orienta-
cyjna
\I ?
Wiel-  Typ NO NC kg
kos¢
Bloki stykéw pomocniczych
2i4 37C44, 1 1 Blok stykéw pomocniczych  »  3TY6 501-1AA00 1 szt. 101 0.055
37C48 prawy lub lewy (zastepczo
za 3TY6 501-TA/-1B)
4 3TC48 1 1 2. blok stykéw »  3TY6501-1K 1 szt. 101 0.055
pomocniczych, lewy"
2. blok stykéw D 3TY6501-1L 1szt. 101 0.055
pomocniczych, prawy"
8i12 3TC52, 1 1 Blok stykéw pomocniczych, »  3TY6 561-1A 1 szt. 101 0.075
37C56 lewy )
37Y6 561-1A FB)Irc;t\g/tykow pomocniczych, » 3TY6561-1B 1 szt. 101 0.075
2. blok stykéw »  3TY6561-1K 1 szt. 101 0.075
pomocniczych, Iewy”
2. blok stykéw >  3TY6561-1L 1 szt. 101 0.075
pomocniczych, prawy™
Styki gtowne z elementami mocujgcymi
L Styki gtéwne z elementami mocujacymi
W celu zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji stycznikdw,
m nalezy stosowac wytacznie oryginalne zestyki zastepcze.
2 37C44 - - 1 kpl. =2 styki ruchome B 3TY2440-0A 1szt. 101 0.070
4 3TC48 i 4 styki state) B 3TY2480-0A 1 szt. 101 0.100
8 3TC52 B 3TY2520-0A 1 szt. 101 0.250
3TY2 520-0A 12 3TC56 C  3TY2560-0A 1szt. 101 0.450

Znamionowe napiecia sterujace dla cewek magnetycznych — patrz strona 3/131.

Komory tukowe
2 3TC44 - - 1 kqmora tukowa, C 3TY2442-0A 1 szt. 101 0.170
4 3TC48 2-bieg. C  3TY2482-0A 1 szt. 101 0.500
8 3TC52 C 3TY2522-0A 1 szt. 101 1.200
12 3TC56 C 3TY2562-0A 1 szt. 101 2.130
3TC2 48
Cewki magnetyczne
Zasilanie DC )
2 3TC44 - - 3TY6 443-0B.. na zapytanie
4 3TC48 3TY6 483-0B.. na zapytanie
8 37C52 3TY6 523-0B.. na zapytanie
12 3TC56 3TY6 563-0B.. na zapytanie
Zasilanie AC
2 37C44 - - 3TY7 403-0A.. na zapytanie
4 3TC48 3TY6 483-0A.. na zapytanie
8 37C52 3TY6 523-0A.. na zapytanie
12 37C56 3TY6 566-0A.. na zapytanie

D Moga by¢ stosowane tylko w stycznikach pradu przemiennego

* Istnieje mozliwos¢ zamoéwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

Do stycznikébw  Wersja Znamionowe DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
napiecie jednostki
sterujace Us orienta-

cyjna

Typ V ACIDC kg

Warystory
37C7 Do przyklejenia na 24 C  3TX2746-2F 1szt. 101 0.150
podstawie stycznika 110 C  3TX2746-2G 1 szt. 101 0.150
Styki gtowne z elementami mocujgcymi
3TC7 Styki gtéwne (1 kpl.) dla C  3TY2740-0E 1 szt. 101 0.360
3TC78: niezbedne 2 szt. dla
1 stycznika
Bloki stykéw pomocniczych
3TC74 4 NO + 4 NC > 3TY2741-2) 1 szt. 101 0.270
3TC78 Blok stykéw pomocniczych > 3TY2781-2C 1 szt. 101 0.190
lewy ze stykami 2 NO + 2 NC
Blok stykéw pomocniczych >  3TY2781-2D 1szt. 101 0.190

prawy ze stykami 2 NO+2
NC

Komory tukowe

37C7 Dla 3TC78: niezbedne 2 szt. C 3TY2742-0C 1 szt. 101 3.900
dla 1 stycznika

Do stycznikéw YK Wersja DT Nrzaméwieniowy pS* PG Masa
Wersja jednostki
orienta-
cyjna
Wiel-  Typ NO NC NC kg

kos¢

Bloki stykéw pomocniczych

Z zaciskami Srubowymi
o . 14 3TF68i 1 1 - 1. blok stykéw > 3TY7 561-1AA00 1 szt. 101 0.050

) =il 3TF69 pomocniczych, lewy lub
. -+ prawy Zastepczy za:
i "'i"“' 3TY7'561-TAI-1B.
\ el 1 - 1 Blok stykow pomocni- ~ »  3TY7 561-1EA00 1 szt. 101 0.050
—= 2 czych, lewy lub prawy
3TY7 561-1.A00 1 1 - 2. blok stykéw »  3TY7 561-1KA00 1 szt. 101 0.050
pomocniczych, lewy lub
prawy Zastepczy za:
3TY7561-1K/ -1L.
Do podtaczenia cewki do uktadu oszczedno$ciowego DC, z
zaciskami Srubowymi
14 3TF68i -- -- 1 Blok stykow »  3TY7 681-1G 1 szt. 101 0.050
3TF69 pomocniczych
Do stycznikébw  Wersja DT Nrzamoéwieniowy PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna
Wiel-  Typ kg
kos¢
Cewki magnetyczne
Zasilanie AC
14 3TF68  Cewki magnetyczne sa standardowo 3TY7 683-0C.. na zapytanie
3TF69  wyposazone w warystory chronigce przed 3TY7 693-0C.. na zapytanie

przepieciami. Cewka jest dostarczana
z uktadem elektronicznym zataczajacym.

Zasilanie DC ¢ Oszczedny obwéd DC

14 3TF68  Styczniki nawrotne sg wymagane dla 3TY7 683-0D.. na zapytanie
3TF69  stycznikow o wielkosci 14: Styczniki 3TF68 i 3TY7 693-0D.. na zapytanie
3TF69. Stycznik rewersyjny 3TC44
(szeroko$¢ 70 mm, wysoko$¢ 85 mm)
Cewki magnetyczne sa dostarczane bez
3TY7 6.3-0. .. stycznika rewersyjnego.

Wytaczniki prézniowe

W celu zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji stycznikéw,
nalezy stosowac wytacznie wyfaczniki oryginalne.

14 3TF68 3 wytaczniki prézniowe z podzespotami B 3TY7 680-0B 1 szt. 101 3.490
3TF69 C 3TY7 690-0B 1 szt. 101 3.640
Znamionowe napiecia sterujace dla cewek magnetycznych — patrz strona 3/131. Bloki stykéw pomocniczych elektronicznych patrz strona 3/120.

* Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia tej liczby lub jej wielokrotnosci.
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Akcesoria i czesci zamienne
Do stycznikow i stycznikbw pomocniczych 3T

Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

Wersja Znamionowe DT Numer PS* PG Masa
napiecie sterujace zamoéwieniowy jednostki
Us orienta-
cyjna.
V AC kg
Styczniki nawrotne (3TC44)
Z rezystorem, kablem taczeniowym 110... 120 D 3TY7 684-0QG7 1 szt. 101 1.000
i przytgczem wtykowym do 220 ... 240 D  3TY7 684-0QL7 1 szt. 101 1.000
3TF68 ..-.Q, 3TF69 . .-. 380... 420 D 3TY7 684-0QV7 1 szt. 101 1.000
Cewki magnetyczne do stycznika gtéwnego, z mostkiem
prostowniczym
Dla 3TF68 ..-.Q 110...120 D 3TY7 683-0QG7 1 szt. 101 2.700
220 ... 240 D  3TY7 683-0QL7 1 szt. 101 1.500
380 ... 420 D 3TY7 683-0QV7 1 szt. 101 1.460
Dla 3TF69 ..-.Q D  3TY7 693-0QG7 1 szt. 101 0.650
110...120
220 ... 240 D  3TY7 693-0QL7 1 szt. 101 1.500
380 ... 420 D  3TY7 693-0QV7 1 szt. 101 1.500
Znamionowe napiecia sterujace dla cewek magnetycznych — Bloki stykbw pomocniczych kompatybilne z uktadami

patrz strona 3/135. elektronicznymi — patrz strona 3/120.

Do stycznikow Wersja Znamionowe DT Numer PS* PG Masa
napiecie zamowieniowy jednostki
sterujgceUs orienta-

cyjna

Typ V AC kg

Ograniczniki przepig¢ ¢ Cztony RC

3TK10 do 3TK13 24 .48 D  3TK19 30-0A 1 szt. 101 0.050
110...415 B 3TK19 30-0B 1 szt. 101 0.050

3TK14 do 3TK17 48...110 C  3TK1934-0C 1 szt. 101 0.050
220 ... 600 B 3TK19 34-0D 1szt. 101  0.050

Ostony zaciskéw

3TK10, 3TK11 Do zamocowania na stycznikach B 3TK19 40-0A 2 szt. 101 0.150

3TK12, 3TK13 B 3TK19 42-0A 2 szt. 101 0.150

3TK14, 3TK15 B 3TK19 44-0A 2 szt. 101 0.200

3TK17 B 3TK19 46-0A 2 szt. 101 0.200

Bloki stykéw pomocniczych

3TK1 1. blok stykéw pomocniczych, lewy lub 1 NO + 1 NC B 3TK19 10-3A 1 szt. 101 0.050

prawy
2. blok stykéw pomocniczych, lewy lub 1 NO + 1 NC B 3TK19 10-3B 1szt. 101 0.050
prawy

Blokady

3TK10, 3TK11 Do mechanicznego sprzgzenia B 3TK19 20-0A 1 szt. 101 0.140

3TK12, 3TK13 2 identycznych stycznikow, styki B 3TK19 22-0A 1 szt. 101 0.140

pomocnicze 2 NC

3TK14, 3TK15, Blokada mechaniczna, z ptyta montazowa B 3TK19 24-0A 1 szt. 101 6.750

3TK17

Komory tukowe

3TK10 1 komora tukowa, 4-bieg. D 3TK19 50-0A 1 szt. 101 0.650

3TK11 D 3TK19 51-0A 1 szt. 101 0.650

3TK12 D  3TK19 52-0A 1 szt. 101 1.250

3TK13 D  3TK19 53-0A 1 szt. 101 1.250

3TK14 D  3TK19 54-0A 1 szt. 101 3.700

3TK15 D  3TK1955-0A 1szt. 101 3.700

3TK17 D  3TK1957-0A 1szt. 101  3.700

Cewki magnetyczne

3TK10, 3TK11 3TK19 70-0A.. na zapytanie

3TK12, 3TK13 3TK19 72-0A.. na zapytanie

3TK14, 3TK15, 3TK19 74-0A.. na zapytanie

3TK17

Styki gtowne z elementami mocujacymi

3TK10 4 styki ruchome i 8 stykéw statych D  3TK19 60-0A 1 szt. 101 0.270

3TK11 D 3TK19 61-0A 1 szt. 101 0.270

3TK12 D  3TK19 62-0A 1 szt. 101 0.580

3TK13 D  3TK19 63-0A 1 szt. 101 0.580

3TK14 D  3TK19 64-0A 1 szt. 101 2.400

3TK15 D  3TK19 65-0A 1 szt. 101 2.400

3TK17 D  3TK19 67-0A 1 szt. 101 2.400

Znamionowe napiecia sterujgce dla cewek magnetycznych —
patrz strona 3/135.
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Akcesoria i czeSci zamienne
Do stycznikow i stycznikdw pomocniczych 3T

Czesci zamienne do stycznikéw 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

Znamionowe napiecia sterujgce (konieczna zmiana 10. i 11. pozycji w numerze zamdéwieniowym)

Do stycznikéw 3TC44 3TC48 3TC5 3TF68/69 3TK10/11/12/13 3TK14/15/17

Cewka magnetyczna 3TY7 403-0A.. 3TY6483-0A.. 3TY6523-0A.. 3TY7683-0C.. 3TK1970-0A.. 3TK1974-0A..
3TY6 566-0A.. 3TY7693-0C.. 3TK1972-0A..

Znamionowe napiecie sterujgce Ug

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne 50 Hz

24V AC BO BO = - R -
110V AC FO FO FO = e N
230/220 V AC po " PO " PO " - P03 P03
240V AC uo uo = - E) uo?d

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne 50/60 Hz

24V AC c2 - -- - = -
110V AC G2 -- - = — -
120V AC K2 - -- = = -
220V AC N2 - -- - = -
230V AC L2 - - = - -
110V ... 132 VAC = - - F7 - -
200V ... 240 V AC = - - M7 ~ -
230V...277 VAC - - - p72 - _
380V ...460V AC - - = Q7 - -
500V ... 600V AC - - = S7 - -
Do stycznikow 3TC4 3TB5, 3TC5 3TF68/69
Cewka magnetyczna 3TY6 443-0B.. 3TY6 503-0B.. 3TY7 683-0D..
3TY6 483-0B.. 3TY6 523-0B.. 3TY7 693-0D..
3TY6 543-0B..
3TY6 563-0B..
Znamionowe napiecie sterujgce U
Zasilanie DC
24V DC B4 B4 B4
48V DC w4 -- -
60V DC E4 = -
110V DC F4 F4 F4
125V DC G4 - G4
220V DC M4 M4 M4
230V DC P4 - P4

) Zakres pracy przy 220 V lub 380 V:0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu
pracy wedtug IEC 60947.

2 Dolna granica zakresu pracy przy 220 V: 0.85 x Us zgodnie z [EC 60947.
3) Znamionowe napiecia sterujace U

50 Hz 60 Hz
BO: 24V -
FO: 110V 120V

PO: 220V do 230V 240V (tylko 3TK1 974)
Uo: 230Vdo240V -
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