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Elementy z diodami LED

Znamionowe 
napi cie pracy 

Znamionowy
pr d pracy

Pobór mocy Kolor TTyp
Nr artyku u

Opak.

Ue Ie P
V mA W

Elementy z diodami LED z zaciskami rubowymi
Projektowanie

Mocowanie 
do p yty 
czo owej

12–30 V AC/DC 8–15 0,26 przy 24 V M22-LED-W
216557

20 szt.

 M22-LED-R
216558

  

 M22-LED-G
216559

  

 M22-LED-B
218057

  

85–264 V AC, 50/60 Hz 5–15 0,33 przy 230 V M22-LED230-W
216563

20 szt.

 M22-LED230-R
216564

  

 M22-LED230-G
216565

  

 M22-LED230-B
218059

  

207–264 V AC, 50/60 Hz 12–15 0,33 przy 230 V – M22-LED230H-*1)

106521
20 szt.

Mocowanie 
do cianki 
tylnej

12–30 V AC/DC 8–15 0,26 przy 24 V M22-LEDC-W
216560

20 szt.

 M22-LEDC-R
216561

  

 M22-LEDC-G
216562

  

 M22-LEDC-B
218058

  

85–264 V AC, 50/60 Hz 5–15 0,33 przy 230 V M22-LEDC230-W
216566

20 szt.

 M22-LEDC230-R
216567

  

 M22-LEDC230-G
216568

  

 M22-LEDC230-B
218060

  

207–264 V AC, 50/60 Hz 12–15 0,33 przy 230 V – M22-LEDC230H-*1)

106522
20 szt.

Uwagi 1) Zamiast ** wpisa  kolor: 
W = bia y, R = czerwony, G = zielony, B = niebieski

Dla nap dów przycisków, lampek sygnalizacyjnych, nap dów przycisków pod wietlanych i prze czników 
pod wietlanych obowi zuje:

M22…-R tylko w po czeniu z M22-LED…-R
M22…-G tylko w po czeniu z M22-LED…-G
M22…-W tylko w po czeniu z M22-LED…-W
M22…-Y tylko w po czeniu z M22-LED…-W
M22…-B w po czeniu z M22-LED…-W lub M22-LED…-B

MM22-LED…
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