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Obudowy natynkowe

M22-1
Otwory Przepusty przewodéw Kolor RAL Stopien Typ Opak.
montazowe  wstepnie wytloczone ochrony Nr artykutu
Czesé dolna  Scianki
Liczba LiczbaxM...  LiczbaxM...
Obudowy natynkowe
Ze $rubami ze stali stopowej. Dolna cze$¢ obudowy antracyt
<=— Do przyciskow 1 2x16 1x20 RAL 1004 IP67, IP6IK M22-1Y1 1 szt.
°~'© la bezpieczeri- 2% 25/20 216536
e~ stwa 1 2x16 1x20 RAL 1004 IP67, IP6IK M22-1Y1-ATEX ! 1 szt.
2x25/20 104370
= 1 2x16 1x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-11 1 szt.
°~© la 2x25/20 216535
e~ o 1 2x16 1x20 RAL 7035 IP67, IP69IK M22-11-ATEX " 1 szt.
2x25/20 104371
— 2 2x20 1x20 RAL 7035 IP67, IP69K  M22-12 1szt.
a 2% 25/20 216537
. 00 o 2 2x20 1x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-12-ATEX " 1 szt.
2x25/20 104372
e 3 2x20 2x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-13 1 szt
@ 2% 25/20 216538
oo 0 3 2x20 2x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-I3-ATEX 1) 1 szt.
2x25/20 104373
4 2x20 2x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-14 1 szt.
2x25/20 216539
4 2x20 2x20 RAL 7035 IP67, IP6IK M22-14-ATEX 1 1 szt.
2x25/20 104374
6 2x20 2x20 RAL 7035 1P66 M22-16 1 szt.
2x25/20 216540
6 2x20 22zpx 20 RAL 7035 1P66 M22-16-ATEX " 1 szt.
2x25/20 104375
Obudowy natynkowe
tacznie z ptyta montazowa mocowana do $cianki tylnej
Dolna cze$¢ obudowy antracyt
12 2x32/25 2x20 RAL 7035 IP55 M22-112 1 szt
4x32/25 222688
Sruba taczaca M20
Do taczenia dowolnych obudéw M22-1...
Pofaczenie wykonuje sie przektadajac $rube przez boczne przepusty przewodéw M20
IP67 M22-XI 25 szt.
229162
Dfawica kablowa metryczna M20 zgodnie z EN 50262
Z przeciwnakretka i wbhudowana obejma odciazajaca
Poliamid, bez halogenkéw
Zewnetrzna $rednica kabla 6~13 mm
IP68, IP69K V-M20 20 szt.
206910

W przygotowaniu
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