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Schutzvermerk gem'aB Freimasstoleranz Oberfldche Kunde 77777 - Fischer Elektronik

DIN ISO 2768m SA
DIN ISO 16016 beachten ze ‘H I kt °k na
(© Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2013 | E—H&) ﬁf chereieKeront
Datum Name Bezeichnung / Titel
Erst. [11.02.2013 Lochen SK 409 38,1 STS
Bearb.|11.02.2013 Lochen

mit Lotsriften

fur Halbleiter-Schraubmontage

Werkstoff / Material

EN AW 6060 T66

Zeichnungs-Nummer

001052903

Blatt
1

N

Anderungen

Datum

Name |c{001052900.iam

Blatter
1




